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Guaranteed Channel Headroom 

PSANEXT 2 dB

*Electrical values above are specified standards and consist of worst 

pair margin per ANSI/TIA-568-C.2 Category 6A and ISO 11801 

Edition 2.1 Class E
A
 standards. 

PSACR-N 6.5 dB

Return Loss 3 dB

PSACR-F 10 dB

PSNEXT 5 dB

NEXT 3.5 dB

Insertion Loss 3%
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挿入損失(ペア1)  
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挿入損失(ペア4)   

Mini-Com® モジュラー・パッチパネル 

ツイストペアケーブル

パッチコード

TX6A™ 10Gig™ UTPケーブリ
ングシステム(100メートル)説明

TX6A-SD™ 10Gig™ UTP

ケーブリングシステム(70メートル)

CM UTP6A^^ UTP6ASD^^

LSZH — UTP6ASDL^^

24ポート、アングル、1 RU   CPPA24FMWBLY

ジャック・モジュール
UTP CJ6X88TG**

48ポート、アングル、1 RU CPPA48FMWBLY

2ポート、アングル、2 RU   CPPA72FMWBLY

24ポート、ストレート、1 RU   CPP24FMWBLY

48ポート、ストレート、1 RU   CPP48FMWBLY

72ポート、ストレート、2 RU CPP72FMWBLY

ライザー　 PUR6A04*-UG1 PUR6ASD04*-CG2 

プレナム PUP6A04*-UG PUP6ASD04*-UG 

LSZH (60332-1) PUL6A04
+
-^G PUL6ASD04

+
-EG 

CM PUC6A04
+
-EG PUC6ASD04+-EG

*基準色＝BU (青)、WH (白)、IG (ライトグレー)、またはYL (黄色)が用意されています。

+基準色＝BU (青)またはWH (白) が用意されています。

^^パッチコードは、さまざまな色と長さ(フィートおよびメートル)で入手することができます。詳しくは、www.panduit.comを参照またはカスタマーサービスへお
問い合わせください。
**基準色＝IW (オフホワイト)、EI (アイボリー)、WH (白)、IG (ライトグレー)、BL (黒)、BU (青)、RD (赤)、YL (黄)、GR (緑)、OR (オレンジ)、およびVL (紫)が
用意されています。

LSZH (60332-3) PUZ6A04
+
-EG NA
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