Paneles de Parcheo Modulares ™
Mini-Com®de Montaje al Ras mg!!ﬂ.!"!

especificaciones Estilo Plano con Puertos

Los paneles de parcheo modulares de montaje al Agrupados en 4

ras estan formados por paneles metalicos con NEGRO:
faceplates moldeados de insercién en la parte
trasera. Los paneles de parcheo aceptan todos los CPP24FMWBLY 24 puertos, 1RU
mddulos Mini-Com® para aplicaciones UTP, STPR, [ ————— CPP48FMWBLY 48 puertos, 2RU
fibra o A/V y se montan en racks estandar de 19". CPP4SFMVNSWBLY
Los paneles de parcheo estaran disponibles en cSipueitos it
densidad estandar de 24 y 48 puertos. Algunos BLANCO:
estilos estaran disponibles en blanco. Los paneles - CPP24FMWWH 24 puertos. 1RU
de parcheo de montaje al ras seran faciles de P ’
identificar con puertos prenumerados. Los paneles CPP48FMWWH 48 puertos, 2RU
de parcheo angulados estaran disefiados en un = Estilo en Angulo con Puertos
angulo 6ptimo para ayudar a enrutar el cable. Agrupados en 4
NEGRO:
informacion técnica CPPA24FMWBLY 24 puertos, 1RU
Opciones de montaje: Se monta en un rack estandar de 19". CPPA48FMWBLY 48 puertos, 2RU
Material: El estampado es CRS y el faceplate es ABS BLANCO:
Embalaj E tad fe lat instalad j de tornill CPPA24FM H &4 puertas, THU
‘mbalaje: mpaguetado con faceplates preinstalados y un juego de tornillos
! de r?mo?naje (#12-24) praies P yHnIEes CPPA48FMWWH 48 puertos, 2RU
Estilo Plano con Puertos
Agrupados en 6
. . . . CPP24FM6BL 24 puertos, 1RU
caracteristicas clave y beneficios OPP4SEMEBL ey,
Modular Acepta todos los médulos Mini-Com® de Panduit para mezclar y Estil A ; Puert
combinar tipos de medios en el mismo panel. AZ rlu%:gosn&ub‘o con Fuerios
Disefio angulado Minimiza la necesidad de utilizar organizadores de cables horizontales al
permitir los cables de parcheo directamente en los organizadores de CPPA24FM6BL 24 puertos, 1RU
cables verticales, lo que permite aumentar la densidad de los gabinetes CPPA48FM6BL 48 puertos, 2RU
Identificacion de puertos Puertos prenumerados con zonas para escribir CPPA4SFM6VNSBL 48 puertos, 2 RU
y paneles (numeracién vertical)
Barras de alivio de Para ayudar a soportar y gestionar los cables

tension opcionales

Accesorios para Paneles de Parcheo

Soporte extensor Permite montar paneles de parcheo de 19" en un rack de 23".
opcional NEGRO:
Opciones de color Algunos estilos estan disponibles en blanco, el color estandar es el CPATCBL Cubierta de transicion
negro CPAF1BLY Panel de ciego angulado 1
RU
CPAF2BLY  Panel ciego angulado 2 RU
DPFP1 Panel ciego plano 1 RU
aplicaciones DPFP2 Panel ciego plano 2 RU
BLANCO:
Los paneles de parcheo modulares Mini-Com® aplicaciones en las que el espacio del rack es CPATCWH  Cubierta de transicion
de montaje al ras son ideales para limitado. El disefio permite que el cable fluya CPAF1WH Panel ciego angulado 1 RU
aplicaciones multimedia; aceptan todos los hacia cada lado del rack, minimizando la CPAF2WH )
mddulos Mini-Com®. Los disefios planos y necesidad de organizadores de cable Panel ciego angulado 2 RU
angulados en varias densidades de puertos horizontales y aumentando la densidad del DPFP1WH Panel ciego plano 1 RU
disponibles para adaptarse a la mayoria de las espacio del rack. Los paneles de parcheo de :
necesidades incluyen la identificacion de montaje al ras pueden montarse en un rack DPFP2WH — Panel ciego plano 2 RU
puertos prenumerados.’ Los paneles de estandar de 19" o en uno de 23" si se utilizan Soportes de Extension
parcheo angulados estan disponibles para los soportes extensores PEB1 o PEB2. PEB1 1RU

PEB2 2RU

www.panduit.com
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Numero de Parte Tipo de Etiqueta Laser/Tinta LS8
CPP24FMWBLY

CPP24FMWWH

CPP48FMWBLY

CPP48FMWWH

CPPA24FMWBLY C252X030FJJ  C252X030FJC
CPPA24FMWWH

CPPA4SFMWBLY

CPPA48FMWWH Adhesivo

CPP48FMVNSWBLY

CPP24FM6BL

CPP48FM6BL

CPPA24FM6BL C379X030FJJ  C379X030FJC  C379X030YPT
CPPA48FM6BL

CPPA48FM6VNSBL

Térmica

C252X030YPT

CPP24FMWBLY CPP48FMWBLY
CPP24FMWWH* CPP48FMWWH*
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*Los paneles de parcheo blancos no incluyen el cuadro de detalles para escribir debajo de los puertos
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*Los paneles de parcheo blancos no incluyen el cuadro de detalles para escribir debajo de los puertos
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Las dimensiones estan en milimetros. [Las dimensiones en corchetes estan en pulgadas].

SUBSIDIARIAS DE PANDUIT EN LATINOAMERICA
PANDUIT PERU
PANDUIT CHILE Tel: (511) 712-3925

PANDUIT MEXICO PANDUIT COLOMBIA
Tel: (562) 2820-4215

Tel: 800 112 7000 .
800 112 9000 Tel: (571) 427-6238

Para obtener una copia de las garantias del producto de Panduit, inicie sesion en www.panduit.com/warranty
©2020 Panduit Corp.

Para obtener mas informacion
Visitenos en www.panduit.com
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™ Pdngase en contacto con el servicio de atencion
al cliente por correo electronico: latam-info@panduit.com 12/2022




