
Gabinetes Net-Verse™

800mm Ancho 600mm Ancho
Con Paneles 

Laterales
42 RU DNE8212* DNE6212* 1000mm 

Profundidad45 RU DNE8512* DNE6512*
48 RU DNE8812* DNE6812*

42 RU DNE8222* DNE6222* 1200mm 
Profundidad45 RU DNE8522* DNE6522*

48 RU DNE8822* DNE6822*
*Disponible en Negro (B) y Blanco (W)

www.panduit.com

a p l i c a c i o n e s
Los Gabinetes Net-Verse™ son la elección para aplicaciones que requieren máxima flexibilidad y la capacidad de manejar 
altas densidades de cable en entornos de Centro de Datos, empresariales o en aplicaciones de co-location. Los Gabinentes 
Net-Verse™  también son compatibles con los accesorios de administracíon de cable Panduit y el Sistema Universal de 
Contención de Pasillo Net-Contain™ .

e s p e c i f i c a c i o n e s

Gabinetes Net-Verse™

i n f o r m a c i ó n  t é c n i c a
Dimensiones: 600mm (23.6") de Ancho x 1000mm (39.4") de Profundidad x 2045mm (80.5") de Alto

600mm (23.6") de Ancho x 1000mm (39.4") de Profundidad x 2178mm (85.8") de Alto
600mm (23.6") de Ancho x 1200mm (47.3") de Profundidad x 2045mm (80.5") de Alto
600mm (23.6") de Ancho x 1200mm (47.3") de Profundidad x 2178mm (85.8") de Alto
600mm (23.6") de Ancho x 1000mm (39.4") de Profundidad x 2311mm (91.1") de Alto
600mm (23.6") de Ancho x 1200mm (47.3") de Profundidad x 2311mm (91.1") de Alto

800mm (31.5") de Ancho x 1000mm (39.4") de Profundidad x 2045mm (80.5") de Alto
800mm (31.5") de Ancho x 1000mm (39.4") de Profundidad x 2178mm (85.8") de Alto
800mm (31.5") de Ancho x 1200mm (47.3") de Profundidad x 2045mm (80.5") de Alto
800mm (31.5") de Ancho x 1200mm (47.3") de Profundidad x 2178mm (85.8") de Alto
800mm (31.5") de Ancho x 1000mm (39.4") de Profundidad x 2311mm (91.1") de Alto
800mm (31.5") de Ancho x 1200mm (47.3") de Profundidad x 2311mm (91.1") de Alto

Material: Acero con acabado duradero de pintura en polvo blanco o negro

Cumple con: EIA-310-E / TIA/EIA-942 / UL2416

Embalaje: El gabinete se envía armado, uno por tarima

c a r a c t e r í s t i c a s  c l a v e  y  b e n e f i c i o s
Puertas Puerta curva perforada frontal de una bisagra con flujo de aire de 69% con sistema de dos 

puntos de cierre; puertas traseras perforadas de bisagra dividida con tres puntos de cierre

Rieles de equipo Rieles de equipo con tuercas en jaula completamente ajustables con marcas de RU para 
asegurar la correcta colocación de equipos de IT

Soportes Universales  
de PDU

Soportes para PDU con altura completa que permiten sujetar y agrupar cables

Paneles laterales  
divididos  
horizontalmente

Proveen acceso fácil y seguro al equipo instalado

Administradores 
modulares de cable  
(Opcional, sólo para 
800mm)

Provee control de curvatura para cada unidad de rack y puede posicionarse donde se 
requiera en el gabinete para proteger el cableado para mayor disponibilidad de red; provee 
flexibilidad de diseño, escalabilidad y estética mejoradas para movimientos, adiciones y 
cambios más fáciles

Acabado duradero Los Gabinetes se recubren en una pintura en polvo duradera, de bajo mantenimiento negra  
(RAL 9005) o blanca (RAL 9002)

HOJA DE ESPECIFICACIONES

Los Gabinetes Net-Verse™ consisten en un marco de acero soldado y ensamblado, disponible en anchos de 600mm 
(23.6”) y 800mm (31.5”), profundidades de 1000mm (39.4”) y 1200mm (47.3”), y alturas de 42 RU, 45 RU, y 48 RU. 
Incluyen una puerta frontal curvada perforada de una bisagra con un flujo de aire de 69% y puertas traseras divididas 
y perforadas. El gabinete cuenta con dos paneles horizontales de fijación lateral en cada lado. Los rieles de equipo, 
al frente y atrás, son totalmente ajustables. Los gabinetes de 800mm de ancho vienen con administrador de cables 
frontal o trasero tipo dedos y soportes disponibles como accesorios. También incluyen un juego de paneles ciegos 
verticales cada uno con (4) aperturas y placas de cubierta de 1RU. La parte superior del gabinete tiene entradas de 
cable con escobillas para prevenir la salida de aire. También hay paneles de fondo inferiores con entradas de cable 
con escobillas y placas de cubierta para sellar el aire efectivamente. Cada gabinete cuenta con dos soportes para 
PDU/administrador de cables, uno en cada lado. El gabinete entero debe ser puenteado electricamente, incluyendo 
rieles, puertas y paneles laterales. Viene equipado con los soportes y materiales necesarios para unirse con otros 
Gabinetes Net-Verse™ adyacentes. Soportan hasta 1,500kg (3,300 lbs.) de carga estática y 500kg (1,100 lbs.) de 
carga rodante.

DNE8212BDNE6212W

Puerta Frontal
42 RU x 600mm:	 D62FDE*
45 RU x 600mm:	 D65FDE*
48 RU x 600mm:	 D68FDE*
42 RU x 800mm:	 D82FDE*
45 RU x 800mm:	 D85FDE*
48 RU x 800mm:	 D88FDE*
Puerta Trasera
42 RU x 600mm:	 D62RDE*
45 RU x 600mm:	 D65RDE*
48 RU x 600mm:	 D68RDE*
42 RU x 800mm:	 D82RDE*
45 RU x 800mm:	 D85RDE*
48 RU x 800mm:	 D88RDE*
Paneles Laterales
42 RU x 1000mm: 	 D21SP*
42 RU x 1200mm: 	 D22SP*
45 RU x 1000mm: 	 D51SP*
45 RU x 1200mm: 	 D52SP*
48 RU x 1000mm: 	 D81SP*
48 RU x 1200mm:	 D82SP*
Paneles Verticales
600mm:	 D6VBP*
800mm:	 D8VBP*
Placas de Cubierta del Fondo
600mm ancho x 1000mm profundo: 	 D61BCP*
600mm ancho x 1200mm profundo:	 D62BCP*
800mm ancho x 1000mm profundo:  	 D81BCP*
800mm ancho x 1200mm profundo:	 D82BCP*
Rieles de Equipo Roscados
42 RU: 	 D2ERT*
45 RU: 	 D5ERT*
48 RU: 	 D8ERT*
Rieles de Equipo con Tuerca en Jaula
42 RU: 	 D2ER*
45 RU: 	 D5ER*
48 RU: 	 D8ER*
Soporte para PDU/Administrador de Cables
42 RU:	 D2CM*
45 RU:	 D5CM*
48 RU:	 D8CM*
Accesorios: Administrador de Cables tipo  
Dedos con Soportes de Montaje para Gabinete  
de 800mm de ancho 
42 RU: 	 D12FB*
45 RU: 	 D15FB*
48 RU: 	 D18FB*
Kit de Montaje de Varillas para Puerta  
Frontal y Trasera

42 RU: 	 NVMK42
45 RU: 	 NVMK45
48 RU: 	 NVMK48
*Disponible en Negro (B) y Blanco (W)

http://www.panduit.com


Gabinete Net-Verse™ 600mm Ancho x 42/45/48 RU x 1000mm/1200mm Profundo

Gabinete Net-Verse™ 800mm Ancho x 42/45/48 RU x 1000mm/1200mm Profundo

Gabinetes Net-Verse™
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Dimensiones en milímetros. [Dimensiones en corchetes en pulgadas].

SUBSIDIARIAS DE PANDUIT EN LATINOAMÉRICA

1000mm Profundidad 1200mm Profundidad

PANDUIT MÉXICO
Tel: 800 112 7000

800 112 9000

PANDUIT COLOMBIA
Tel: (571) 427-6238

PANDUIT CHILE
Tel: (562) 2820-4215

PANDUIT PERÚ
Tel: (511) 712-3925
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Para obtener una copia de las garantías del producto de Panduit, inicie sesión en www.panduit.com/warranty

Para más información
Visítenos en www.panduit.com

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente  
por correo electrónico: latam-info@panduit.com


