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Inden brug

Inden brug

Dette kapitel indeholder oplysninger, du burde vide, inden du bruger printeren.

Om denne vejledning

Denne vejledning er til MP500 og MP550.

Der er oplysninger eller instruktioner, som kun gelder for en af de to produkter, i “Kun MP500” eller “Kun
MP550”. I forbindelse med oplysninger eller instruktioner, der er felles for de to produkter, anvendes der
printerillustrationer for enten MP500 eller MP550. Uanset hvilken printerillustration, der anvendes, er der ikke
nogen forskel i driftsproceduren mellem de to produkter.

Symboler anvendt i denne vejledning

De folgende symboler anvendes i denne vejledning til at indikere vigtige oplysninger.

Symboler for sikkerhed

Symbolerne vist herunder anvendes i denne vejledning for at sikre sikkerhed og korrekt brug af dette produkt
og for at forebygge personskade af dig eller andre personer samt beskadigelse af ejendom. Serg for, at du
forstar deres betydninger, inden du laeser denne vejledning.

Hvis produktet hdndteres forkert ved at ignorere dette symbol, kan det fgre til dedsfald
& ADVARSEL eller alvorlig personskade.

Hvis produktet handteres forkert ved at ignorere dette symbol, kan det fore til
A FORSIGTIG personskade og beskadigelse af ejendom.

Symboler for generelle oplysninger

Angiver oplysninger, der skal overholdes, nar du bruger produktet. Hvis der sker
g VIGTIGT fejlhandtering ved at ignorere disse oplysninger, kan det resultere i svigt eller
funktionsfejl af produktet.
@ BEMZARK Angiver supplerende forklaringer og oplysninger, du ber vide.
o Angiver en referenceside, der indeholder relaterede oplysninger.
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Inden brug

Om kompatible etiketkassetter og Kit til labels i starre
mangder

For at fa mest muligt ud af din printer ber du bruge en original Panduit-etiketkassette og et Kit til labels i storre
maengder. Hvis du bruger en forbrugsvare, der ikke er original, kan det beskadige din printer eller forarsage en

forringelse af udskriftskvaliteten.

Kompatible Panduit-etiketkassetter og Kit til labels i storre maengder varierer alt efter printermodellen. Nar du

kober en etiketkassette eller et Kit til labels i storre maengder, skal du serge for, at den er kompatibel med din

printermodel.




Inden brug

Foranstaltninger for brug af printeren

Inden du bruger printeren, ber du laese arket “Important Safety Information” inkluderet i printerpakken for at

sikre sikker og korrekt brug af printeren.

De folgende er yderligere foranstaltninger for brug af printeren.

Sta ikke pa produktet, placer ikke tunge genstande pa det, og set det ikke pa ustabile steder sdsom et
vaklende bord eller en heeldning. Ellers kan produktet falde ned og forérsage personskade.

Nar du klipper etiketter med din saks, skal du passe pa ikke at skeere fingrene.

Saet ikke dine etiketter fast pd menneskekroppe, levende vasener, offentlige faciliteter og andre

menneskers ejendom.

Inden pasatning af etiketter udskrevet af printeren

Pasatte etiketter og klaebemiddel pavirkes af overfladens type og af miljomaessige forhold sasom fugtighed
og varme. Etiketter kan falde af, krolle eller falme; udskrevne tegn kan falme; der kan sidde farve tilbage,
efter etiketten er fjernet; kleebemiddel kan szette sig fast pa pasetningsoverfladen. Inden pasatning af
etiketter skal du kontrollere overfladetypen og etiketternes formal.

Panduit er ikke ansvarlig for eventuel skade eller tab forarsaget af etiketter eller kleebemiddel.

Etiketlaengde vist i printerens LCD-touchpanel eller i et vindue i en etiketredigeringssoftware pa en
computer er til din reference. Den er muligvis ikke lig med den udskrevne etikets reelle leengde.

Athaengigt af margenindstillingerne og etikettens type eller laengde, kan printeren muligvis automatisk
indfere eller skere bandet, inden den begynder at udskrive.

Nér du bruger et vinylband, vil tegn eller billeder udskrevet pa den forste etiket muligvis blive svage eller
slorede. Hvis du desuden udskriver pa et vinylband, ndr rumtemperaturen er 15 grader C eller lavere, vil
etiketter skaret af den halve skeererenhed muligvis komme af underlagspapiret, eller det kan resultere i

svag udskrift.
Athaengigt af de forskellige forhold angivet herunder kan printeren udskrive langsommere end normalt.
e Omgivende temperatur
e Type band
e Brug af lithium-ion-batteriet (kun MP550)
o Etiketdata, der indeholder billede, symbol, ramme eller tabel (undtagen QR-kode, stregkode)
e Etiketdata med hej teethed, sdésom en etiket med en skygget baggrund
e Udskrivning med indstillingen [Udskrivningstethed] angivet til 1 eller hgjere
Ved udskrivning pa varmekrympeband med tilbagespoleren kan bandet blive spolet forkert op eller blive
skédret uventet.

Under udskrivning ma du ikke berere bandudskubningsspalten og stikkene (AC-adapter-, USB- og LAN-
stik). Ellers kan det fordrsage en statisk elektricitet, som resulterer i funktionsfejl af printeren.




Inden brug

e Du kan gemme dine etiketfiler eller andre data i printerens hukommelse, men de kan ikke gemmes
gennem en leengere periode eller permanent. Panduit er ikke ansvarlig for eventuelle tab eller odelaeggelse
af dine data der matte opsta fra printersvigt, reparation eller anden arsag.




Inden brug

Genbrug af batteriet

Indeholder et lithium-ion-batteri. Skal genbruges eller bortskaffes korrekt. Batteripakken ma ikke skilles ad.

Advarselssymboler

Advarselssymbolerne pa produktet indikerer folgende forholdsregler.

Pas pa, du ikke skeerer dig selv med skaererenheden A, C og D.

A ADVARSEL




Mader at bruge printeren pa

Mader at bruge printeren pa

Printeren kan bruges pa de folgende mader.

Brug som en enkeltstaende printer Brug fra en computer, der er forbundet med det
(kun MP550) medfglgende USB-kabel

Brug fra en computer/smartphone/tablet, der er forbundet via Wi-Fi®

Simpel AP-tilstand Infrastrukturtilstand
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Mader at bruge printeren pa

Udskrivning af et stort antal etiketter

Du kan bruge et Kit til labels i storre meengder til at udskrive et stort antal etiketter ad gangen. Hvis du bruger
tilbagespolerenheden, der er tilgeengelig som ekstraudstyr, kan du nemt beere det store antal etiketter, fordi
enheden kan spole det udskrevne etiketpapir fint tilbage.

Oprettelse af etiketter med din eksisterende datafil

“Easy-Mark Plus”, softwaren forsynet til Panduit-etiketprintere, lader dig nemt oprette etiketter fra data fra din

Excel-fil eller anden formatdatafil.
Med MP550 kan du oprette etiketter ved hjeelp af printerens tastatur, men ved hjelp af Easy-Mark Plus-

funktionen kan du oprette etiketter mere effektivt.
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Delnavne og funktioner

Delnavne og funktioner

Forside Bagside

13 14 15 16 17

1 | Knappen =

Lader dig skifte Wi-Fi-tilstanden mellem Infrastrukturtilstand, Simpel AP-tilstand og slukket.

2 | Knappen (I)

Lader dig teende eller slukke for printeren.

3 | Strom-LED

Forbliver taendt, mens printeren er strgamforsynet.

4 | LED'en &

Forbliver taendt, mens printeren er i Infrastrukturtilstand.

5 | LED'en[&

Forbliver taendt, mens printeren er i Simpel AP-tilstand.

6 | LED'en !

Blinker, nar der opstar en fejl.

7 | Spalte til bandudskubning

Udskrevne etiketter kommer ud gennem denne spalte.

12



Delnavne og funktioner

8 | Tilbagespolerdaeksel
Abn dette daeksel for at slutte en tilbagespolerenhed (tilgeengelig som ekstraudstyr) til printeren.
9 | Topdaekselgreb
Skub dette greb op for at dbne daekslet.
10 | Knappen ITJ
Lader dig indfgre bandet.
11 | Topdaeksel
Abn dette daeksel for at installere eller fijerne en etiketkassette.
12 | Spalte til bandindszetning
Nar du installerer en labelkassette fra Kit til labels i starre maengder i printeren, skal du lade bédndet passere
gennem denne spalte.
13 | AC-adapterstik
Tilslut AC-adapterkablet.
14 | USB-stik
Tilslut det medfglgende USB-kabel.
15 | Tradfert LAN-stik
Tilslut et LAN-kabel.
Brug et afskeermet snoet parkabel, kategori 5 eller hgjere, til Ethernet med lige ledningsfering til 10BASE-T
eller 100BASE-TX.
16 | Connect-knap
Tryk pa denne, nar printeren sluttes til et tradlast LAN ved hjzelp af WPS.
17 | Fastgerelsespunkt til sikkerhedskabel

Til en kommerciel tilgaengelig sikkerhedskabellds. Far kablet her igennem.
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Delnavne og funktioner

MP550

Yderside

Forside Bagside

1 | LCD-daeksel

Abn dette daeksel for at betjene touchpanelet og tastaturet.

2 | Spalte til bandudskubning

Udskrevne etiketter kommer ud gennem denne spalte.

3 | Tilbagespolerdeeksel

Abn dette daeksel for at slutte en tilbagespolerenhed (tilgeengelig som ekstraudstyr) til printeren.

4 | LED'en ()

Forbliver taendt, mens printeren er strgamforsynet.

5 | LED'en

Indikerer batteristatussen.

Teendes, nar opladningen startes, og forbliver teendt under opladning.
Slukkes, nar opladningen er afsluttet.

Du kan kontrollere touchpanelets batteriniveau.

£Z"LCD-touchpanel / knapper / tastatur" pa side 16

Blinker, hvis der opstar en fejl sasom stop af opladning.

6 | Topdaekselgreb

Skub dette greb op for at dbne daekslet.

14



Delnavne og funktioner

Topdaeksel

Abn dette daeksel for at installere eller fierne en etiketkassette eller et batteri.

Spalte til bandindsaetning

Nar du installerer en labelkassette fra Kit til labels i starre maengder i printeren, skal du lade bandet passere
gennem denne spalte.

AC-adapterstik

Tilslut AC-adapterkablet.

10

USB-stik

Tilslut det medfelgende USB-kabel.

11

Tradfert LAN-stik

Tilslut et LAN-kabel.
Brug et afskaermet snoet parkabel, kategori 5 eller hgjere, til Ethernet med lige ledningsfering til 10BASE-T
eller 100BASE-TX.

12

Connect-knap

Tryk pd denne, nér printeren sluttes til et tradlgst LAN ved hjzelp af WPS.

13

Fastggrelsespunkt til sikkerhedskabel

Til en kommerciel tilgaengelig sikkerhedskabellds. For kablet her igennem.
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Delnavne og funktioner

LCD-touchpanel / knapper / tastatur

P OV -~

5 © ® N oo

f—

1 | Knappen ﬂ

Lader dig vise skeermen til valg af etikettype.

2 | Knappen ©

Lader dig ga tilbage til den forrige skaerm.

3 | Knappen

Nar du redigerer et etiketbillede pa displayet, skal du trykke pa denne knap for at fa adgang til de felgende

menuer.

o Fil

o Udskrivningsindst
illinger

¢ Indstillinger

Gem
Abn
Slet
Udskriv

Beskaeringsindstillinger
Udskrivningstaethed

Drop Stop

Justering af stanseposition

Halv klip-dybdeindstilling

Halv klip-fejlindstilling (fuld klip-detektion)

Grundlaeggende indstillinger
Netveerksindstillinger
Gendan standardindstillinger
Version

16



Delnavne og funktioner

Knappen 0

Lader dig teende eller slukke for printeren.

Tegntaster

Lader dig indtaste tegn og maerker.

Tasten &

Shift-tast

Tasten

Caps Lock-tast

Tasten

Funktionstast
Hold denne tast nede og tryk pa en tast med dobbelt formal for at aktivere denne anden funktion af tasten
med dobbelt formal.

Tasten

Lader dig indtaste et tegn med en accent.

10

Mellemrumstast

Lader dig indtaste et mellemrum.

11

Markortast

Lader dig bevaege en marker, nar du veelger en menu eller indstilling, eller nar du redigerer en etiket.

12

Tasten

Hold tasten nede og tryk pa denne for at tilfgje en ny kolonne.

13

Tasten &

Tryk pa denne tast og hold den nede for at slette tegn og/eller symboler, indtil du slipper tasten.
Hold tasten nede og tryk pa denne for at slette hel tekst eller slette tekst og indstillingerne.

14

Tasten | &

Hold tasten nede og tryk pa denne for at fa adgang til de felgende menuer.
o Antal kopier

e Forstarret udskrift

o Spejludskrivning

15

Knappen

Lader dig indfere bandet eller indfgre og skaere bandet.

16

LCD-touchpanel

Bergr panelet for at veelge en menu og andre indstillingen. Swipe skaermen for at rulle op/ned eller til
venstre/hgijre.

17



Delnavne og funktioner

LCD-touchpanel

Tape
6.90cm x 24mm

Properties

11 12 13 14 15
Overskriftomrade
Viser information om installeret band og printerindstillingerne.
Nogle ikoner i omradet lader dig vise indstillingsskeermen ved at bergre den, og du kan andre indstillingen.
Tryk omkring nr. 7, 8, 9 eller 10 for at se modelnummeret pa det installerede band.
Den folgende information vises.
1 Type installeret band, etiketleengde, bandbredde
2 | Viser skriftsterrelsen.
3 | Indikerer, at caps lock er aktiveret.
4 | Viser den aktuelt valgte skrifttype.
A
5 | Viser den aktuelle bandindstilling.
Indikerer Wi-Fi-forbindelsestilstand og forbindelsesstatussen.
6 Bergr ikonet for at seendre indstillingerne for tradlgst LAN eller for at udskrive PIN-kode eller statusark.
7 | Indikerer batteriniveauet.
8 | Indikerer, at printeren bliver stramforsynet gennem AC-adapteren.
9 | Indikerer, om en etiketkassette er installeret i printeren eller gj.
Modelnummeret pa det installerede band vises, i det omfang det kan vaere pa skaermen. Hvis der ikke
10 er installeret band, eller bandet ikke er kompatibelt, vises modelnummeret ikke.
B | Indholdsomrade
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Delnavne og funktioner

Fodnoteomrade
Bergr en af menuerne for at vise indstillingsskaermen.

11

Lader dig tilfgje et objekt. Du kan vaelge objekttypen blandt de falgende muligheder.
o Ny blok

Symbol

Stregkode

Serialiser

Avanceret serialisering

12

Lader dig sendre skriftindstillingerne. Du kan sendre de fglgende indstillinger.
o Skriftsterrelse

o Stil

Kant & linje

Fed & kursiv

Tegnafstand

Tegnbredde

13

Lader dig eendre etiketindstillingerne. Du kan aendre de fglgende indstillinger.
e Layout

e Ramme & tabel

o Etiketleengde

e Margener

e Retning

e Rotation

o Linjeskift

14

Lader dig sendre fokuspositionen af et vist etiketbillede (hel etiket, kun en kolonne).

15

Lader dig veelge visningsindstillingerne. Etiketbilledet kan forstarres eller reduceres og kan vises i fuld
skaerm.

19



Opsaetning af printeren

Opsaetning af printeren

I dette kapitel beskrives det, hvordan en etiketkassette installeres, AC-adapteren tilsluttes og batteriet installeres

(Kun MP550).

A FORSIGTIG

Installer/opbevar ikke produktet pa et ustabilt sted eller et sted, der udsaettes for
vibrationer fra andre enheder. Produktet kan falde eller vaelte, hvilket kan forarsage
beskadigelse og eventuel personskade.

Installation af etiketkassette

A FORSIGTIG

o Sorg for at slukke for printeren, nar du installerer en etiketkassette.

e Sorg for at bruge den specificerede etiketkassette.

o Nar du udskifter etiketkassetten, skal du sgrge for at justere halv klip-dybden med et
nyt band. 23 "Justering af halv klip-dybden" pa side 32

1@ BEMARK

Printeren gemmer etiketdata med information om bandbredde ud over tekst- og
skriftindstillingerne. Nar du udskifter bandet med et band i en anden bredde, og du vil
udskrive de samme data som pa det tidligere band, skal du gemme dataene som en ny fil,
inden bandet udskiftes.

1 Kontrollér, at printeren er slukket.

2 Fjern eventuelt slgr i bandet inden i kassetten.

=

A=
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3 Abn topdaekslet.

4 Installer en etiketkassette. Tryk den fast, indtil den klikker pa plads.

Opsaetning af printeren

5 Luk deekslet.

21



Opsaetning af printeren

Indfaring af bandet

i 3 install iketk .
A FORSIGTIG Serg for at indfere bandet, hver gang du installerer en etiketkassette

1 Tryk pa knappen d)

2 Trykpé knappen 57,
Bandet indfares.

1 Trykpéknappen [0 .

2 Tryk pa knappen &3 .

3 Bergr en af mulighederne pa LCD-touchpanelet.
Bandet indfares, eller indfgres og skaeres derefter.

22



Tilslutning af AC-adapteren

Opsaetning af printeren

& FORSIGTIG

e Sorg for at bruge den designerede AC-adapter.

e Brug ikke et andet stremkabel end det, der falger med produktet. Brug desuden ikke
det medfglgende streamkabel sammen med en anden enhed. Ellers kan der opsta

elektrisk sted eller brand.

1 Tilslut AC-adapteren som vist nedenfor.

@ O
<

&5

Connect

23




Opsaetning af printeren

Installation af batteriet (Kun MP550)

A FORSIGTIG

o Sorg for at bruge det medfelgende lithium-ion-batteri (AST2437Z72-1).
¢ Oplad batteriet, ndr du bruger printeren for fgrste gang.

1 Abn topdaekslet.

¥

2 Abn batterideekslet.

3 Installér batteriet.

4 Luk daekslet.
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Tilslutning til din enhed

Tilslutning til din enhed

I dette kapitel beskrives typiske metoder til at slutte printeren til din enhed.

Fa flere oplysninger, instruktioner til at aendre forbindelsesindstillingerne og de andre metoder til at oprette forbindelse
til en computer i “Vejledning til netveerkskonfiguration” Dette dokument er tilgeengeligt pa felgende URL.

£ www.panduit.com

Fa instruktioner til at opsette din enhed, sésom en computer, en smartphone, et adgangspunkt, i
dokumentationen til enheden.

Tilslutning via Wi-Fi

Direkte tilslutning til en enhed (Simpel AP-tilstand)

Folgende beskriver proceduren for tilslutning ved hjelp af SSID. Fa oplysninger om de andre metoder i
“Vejledning til netvaerkskonfiguration”.

Tilslutning til en computer (SSID)

Skift printerens forbindelsestilstand
1 | MP500: #&"Delnavne og funktioner" pa side 12
MP550: £&"LCD-touchpanel / knapper / tastatur" pa side 16

$

Udskriv et statusark for at kende printerens sikkerhedsnggle
£7"Udskrivning af et statusark" pa side 30

$

3 | Veelg printeren pa computeren, og indtast derefter sikkerhedsngglen

Tilslutningen er udfart.

$

4 | Installer printerdriveren pa computeren

Nar der vises en besked om, at indstillingen er udfert, kan du betjene printeren fra computeren.

25



Tilslutning til din enhed

Tilslutning til en smartphone eller tablet (SSID)

Skift printerens forbindelsestilstand
1 | MP500: 2 "Delnavne og funktioner" pa side 12
MP550: £&°"LCD-touchpanel / knapper / tastatur" pa side 16

$

Udskriv et statusark for at kende printerens sikkerhedsnaggle
£Z"Udskrivning af et statusark" pa side 30

$

3 | Aktiver Wi-Fi pa smartphonen eller tabletten

$

4 | Velg printeren pa smartphonen eller tabletten, og indtast derefter sikkerhedsngglen

Tilslutningen er udfart.

$

5 | Installér Panduit-apps, sasom Easy-Mark Plus Mobile App, pa din smartphone eller tablet

Indstilling er afsluttet. Du kan betjene printeren fra smartphonen eller tabletten.
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Tilslutning til din enhed

Tilslutning ved hjzelp af en tradlgs router eller et adgangspunkt (Infrastrukturtilstand)

Den folgende procedure er for at foje printeren til et netvaerk, som din computer allerede er tilsluttet gennem

en router eller et adgangspunkt.

Tilslutning ved hjzelp af WPS

1

Download printerdriveren fra Panduit-webstedet

$

Installer printerdriveren pa computeren

$

Teend for printeren ved at fglge instruktionerne pa skaermen
£ "Delnavne og funktioner" pa side 12

$

Folg instruktionerne pa skeermen for at aendre printerens forbindelsestilstand
MP500: £&”"Delnavne og funktioner" pa side 12
MP550: £&°"LCD-touchpanel / knapper / tastatur" pa side 16

$

Folg instruktionerne pa skaermen og tryk pa connect-knappen pa printeren
£ "Delnavne og funktioner" pa side 12

Tilslutningen er udfort.

$

Veelg printeren pa computeren

Nar der vises en besked om, at indstillingen er udfert, kan du betjene printeren fra computeren.
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Tilslutning til din enhed

Tilslutning ved hjeelp af PIN-kode

Tryk pa connect-knappen pa printeren for at udskrive PIN-koden
£ "Udskrivning af PIN-kode" pa side 31

$

2 | Registrer printerens PIN-kode til routeren eller adgangspunktet

Tilslutningen er udfart.

$

3 | Installer printerdriveren pa computeren

Nar der vises en besked om, at indstillingen er udfert, kan du betjene printeren fra computeren.
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Tilslutning til din enhed

Tilslutning via tradfert LAN

Den folgende procedure er for at foje printeren til et netveerk, som din computer allerede er tilsluttet.

1 | Download printerdriveren fra Panduit-webstedet

$

2 | Installer printerdriveren pa computeren

$

Teend for printeren ved at fglge instruktionerne pa skaermen
£ "Delnavne og funktioner" pa side 12

$

Slut et LAN-kabel til printeren ved at fglge instruktionerne pa skaermen
27 "Delnavne og funktioner" pa side 12

$

5 | Veelg printeren pa computeren

Nar der vises en besked om, at indstillingen er udfert, kan du betjene printeren fra computeren.




Tilslutning til din enhed

Kontrol af printerindstillingerne

Udskrivning af et statusark

[@ Nar der udskrives et statusark, skal du saette et band, der har en bredde pa 6 til 50 mm, i
BEMARK printeren. Brug ikke et band med selvlaminerende etiketter eller udstansningsetiketter.

MP500

1 Tryk pd knappen = og hold den nede i mindst tre sekunder.
Der udskrives et statusark.

Vs

-
4

MP550

1 Bergr Wi-Fi-ikonet pa LCD-touchpanelet.
2 Beror [Information om udskrivningsforbindelse].

3 Bergr [OK], nar der vises en bekraeftelsesmeddelelse.
Der udskrives et statusark.
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Tilslutning til din enhed

Udskrivning af PIN-kode

1@ Nar der udskrives en PIN-kode, skal du szette et band, der har en bredde pa 6 til 50 mm, i
BEMARK printeren. Brug ikke et band med selvlaminerende etiketter eller udstansningsetiketter.

MP500

1 Tryk pa connect-knappen og hold den nede i mindst tre sekunder.
PIN-koden udskrives.

w0 0 7 Q

o-%» al?a ConnectK

MP550

1 Berer Wi-Fi-ikonet pa LCD-touchpanelet.
2 Beror [Udskriv WPS-pinkode].

3 Bergr [OK], nar der vises en bekraeftelsesmeddelelse.
PIN-koden udskrives.

[@ Du kan ogsa udskrive PIN-koden ved at trykke pd connect-knappen og holde den nede i
BEMARK mindst tre sekunder.
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Vedligeholdelse

Vedligeholdelse

Dette kapitel indeholder instruktioner til vedligeholdelse af printeren og dets tilbeher for at holde dem i den

bedste stand; sdsom instruktioner til justering af printeren, udskiftning af skaererenheden, rengering af printeren
og tilbehgret og opladning af batteriet (Kun MP550).

Justering af halv klip-dybden

Foretag denne justering, ndr en af folgende gor sig geeldende.

e Halv klip skaerer ikke bandet rent.

e Halv klip virker ligesom det fulde klip; det klipper band og underlagspapir.

e Du har udskiftet den halve skererenhed med en ny.

/@ BEMARK :

Jo sterre indstillingsvaerdien er, des dybere skaeres bandet.

Nar bandet ikke skaeres rent, skal du eendre indstillingen til den naeste starre indstilling
og derefter lade printeren udskrive og skaere for at se, om problemet er lgst.

Hvis du har udskiftet den halve skaererenhed med en ny, skal du indstille den til [1].
Hvis du har indstillet den til [7], men bandet ikke skaeres rent, skal du udskifte
skaererenheden med en ny.

MP550 giver dig mulighed for at foretage justeringen pa printeren eller fra
computeren, der er sluttet til printeren.

Andring af indstillingen fra en computer

1 Abn printerdriverskaermen fra computerens indstillinger.

2 Valg fanen "Advanced Setting" (Avanceret indstilling).

3 Klik pa [Update to the latest information] (Opdater til den nyeste information).
De aktuelle printerindstillinger vises.

4 Flyt skyderen for “Half Cut Depth Setting” (Halv klip-dybdeindstilling) for at eendre

indstillingen.

5 Klik pa [Test Printing] (Testudskrivning).
Bandet skaeres med den aendrede halv klip-dybdeindstilling.
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Vedligeholdelse

6 Kontrollér resultatet af det halve klip.
Gentag proceduren fra trin 4 for at a&endre indstillingen.

7 Klik pa [Send] for at anvende den aendrede indstilling pa printeren.
Printerindstillingen overskrives med den sendrede indstilling.

Andring af indstillingen pa printeren (Kun MP550)

1 Tryk pa knappen , og bergr derefter [Udskrivningsindstillinger] - [Halv klip-
dybdeindstilling] i denne reekkefalge.

2 Berar e og/eller e for at aendre indstillingen.
Klik pa [Testudskrift].
Bandet skaeres med den andrede halv klip-dybdeindstilling.

3 Kontrollér resultatet af det halve klip.
Gentag proceduren fra trin 2 for at a&endre indstillingen.

4 Beror [OK] for at anvende andringen.
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Vedligeholdelse

Udskiftning af skaererenheden

Printeren er udstyret med en automatisk skeererenhed, der kan udskiftes af brugeren, og en halv skarerenhed.

Hvis skeererenheden bliver slav, skal skeererenheden udskiftes.

Der kan kebes en reserveskarerenhed som ekstraudstyr.

& FORSIGTIG

Pas pa, du ikke skzerer dig selv med skaererenheden.

Sluk altid for printeren, og fjern AC-adapteren og batteriet, inden du udferer arbejde.
Skaererenheden bestar af to dele. Sgrg for at udskifte begge dele samtidig.

Bortskaf brugte skaererenheder i overensstemmelse med dine lokale bestemmelser.
Nar du har udskiftet den halve skaererenhed, skal du sgrge for at justere halv klip-
dybden. £&"Justering af halv klip-dybden" pa side 32

A |Halv skaererklinge Halv skaererenhed

B |Klingemodtagerdel (CHOO1)

C Udtagelig klinge til automatisk Automatisk
skeerer skaererenhed

D |Fast klinge til automatisk skaerer (CFo01)

1 Abn topdaekslet.
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Vedligeholdelse

2 Hold den @verste kant af enheden mellem din tommel- og pegefinger som vist, og

fiern den.

3 Indsaet en ny skaererenhed i printeren.
Indsaet enheden, indtil den klikker pa plads.

4 Luk deekslet.
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Opladning af batteriet (Kun MP550)

Vedligeholdelse

A FORSIGTIG

o Oplad batteriet ved en temperatur mellem 5 og 35 grader C.
o Sorg for at slukke for printeren, nar du oplader batteriet.

1 Kontrollér, at printeren er slukket.

2 Abn topdaekslet.

3 Abn batteridaekslet.
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4 Installér batteriet.

5 Luk batteridaekslet og topdaekslet.

6 Slut AC-adapteren til printeren.

LED'en |J| teendes.
LED'en (4| slukkes, nar opladningen er afsluttet.

Vedligeholdelse
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Vedligeholdelse

Renggring af printeren

o Sorg for at slukke for printeren. Afbryd desuden AC-adapteren fra printeren, og tag

kabl f stikk kten.
A FORSIGTIG stor(z;m abletud a Stl. onota ten | |
o Nar du bruger batteriet pa MP550, skal du s@rge for at tage batteriet ud af printeren.

Yderside/baseplade

Brug ikke kemisk middel eller oplgsningsmiddel, sasom benzin, fortynder og alkohol.
A FORSIGTIG Derudover skal du undga at bruge et kemisk stavemiddel.

Tor snavset af med en bled klud. Ter genstridige pletter af med en bled, fugtig klud.

Renger printerhovedet med en vatpind som vist nedenfor.

Kassettesensor

Rengor kassettesensoren med en vatpind som vist nedenfor.
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Vedligeholdelse

Skaererenhed

Hvis papirstov eller kleebemiddel har sat sig fast pa skaererenheden, kan printeren muligvis ikke fremfore

bandet korrekt, eller bandet kan sidde fast inde i printeren. Rengor skeererenheden, hvis sadanne problemer
opstar.

1 Fiemn skaererenheden fra printeren.
£ "Udskiftning af skeererenheden" pa side 34

2 Fugten vatpind med alkohol, og brug pinden til at fjerne papirstav og/eller

kleebemiddel fra skaereklingen og klingemodtagerdelen. Renggr omraderne vist i
figuren herunder.

3 Efter fjernelse af papirstav og/eller klaebemiddel skal du tarre alkohol eller fugt af
med en ter bomuldspind.

4 Installér skaererenheden i printeren.
£ "Udskiftning af skaererenheden” pa side 34
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Vedligeholdelse

Renggring af tilbagespoleren (ekstraudstyr)

Hyvis papirstov eller andre fremmedlegemer sztter sig pa gummirullen, kan det fordrsage, at udskrevne tegn/
symboler udvides eller traekkes sammen, eller bandet kan blive skéret i en forkert position, hvilket resulterer i,

at der produceres bandstykker, som er leengere end indstillingen. Renger gummirullen regelmaessigt.

rid en vad klud, og tar derefter snavs af med kluden eller en klud fugtet me
1 Vrid ad klud deref f med klud Il klud fi d
alkohol.

v/
[

[

Rotationsaksel

Hvis du beror forkanten af bandet med beskidte eller vdde heender, kan det resultere i kontaminering inde i
rotationsakslen. Hvis indersiden af rotationsakslen bliver kontamineret for meget, kan bandet muligvis ikke
rulles korrekt tilbage, eller bandet kan komme af akslen.

Hvis bandet kommer af akslen, selv nar du har sat bandet korrekt, skal du rengere rotationsakslens inderside.

1 Terdelene vist pa figuren nedenfor med en vatpind fugtet med alkohol.

~N

(/
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Vedligeholdelse

Pamontering af tilbagespolerdaekslet

Tilbagespolerdaekslet er forbundet til printeren med en forbindelsesstrop.

Huvis forbindelsesstroppen er afbrudt fra tilbagespolerdaekslet, skal du serge for at sette den fast pa daekslet.

A FORSIGTIG

o Sorg for, at tilbagespolerdaekslet er lukket, mens du ikke bruger tilbagespoleren.
Printeren udskriver ikke, hvis tilbagespolerdaekslet er dbent, uden at tilbagespoleren er
tilsluttet.

o Huvis forbindelsesstroppen saetter sig fast i tilbagespolerdaekslet, nar du lukker daekslet,
kan daekslet ikke lukkes korrekt, og printeren udskriver ikke.

¢ Hvis du mister tilbagespolerdakslet, kan du ikke udskrive med printeren, medmindre
tilbagespoleren er tilsluttet, fordi printeren ikke kan gendannes fra fejlen om abent
daeksel. For at undga at miste tilbagespolerdaekslet skal du s@rge for at holde daekslet
tilsluttet ved hjeelp af forbindelsesstroppen.

1 Indseet stroppens ende i tilbagespolerdaekslet.

_

i
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Vedligeholdelse

Gennemfgring af band fra Kit til labels i starre
maengder (ekstraudstyr) i kassetten

Hvis bandet i dit Kit til labels i storre meaengder er losnet fra kassetten, skal du felge nedenstaende trin for at saette

béandet tilbage i kassetten.

o Ror ikke ved bandets udskrivningsside med bare haender. Hvis udskriftssiden bliver

A FORSIGTIG tvaereot ucj, vil d(.Et resultere i gn forringet udskriftskvalitet.
o Pas pa, bandet ikke er skaevt i kassetten.

1 Tryk pa knappen [Push] pa kassetten.
Du vil se et mellemrum som vist herunder.

2 For bandet gennem kassetten.
Lad bandet i forkanten stikke ca. 3 cm ud fra kassetten.

Vend underlagspapirets side opad
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Vedligeholdelse

3 Tryk kassetten som vist herunder for at lukke mellemrummet.

Kassette i standardstorrelse

1 Tryk pa siden af kassetten for at frigare tappen, og fjern derefter topdaekslet.

Tap

Topdaeksel

2
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Vedligeholdelse

3 For bandet gennem kassetten.
Lad bandet i forkanten stikke ca. 3 cm ud fra kassetten.

Vend underlagspapirets side opad

=N
[ O l] [ O l]
-
o —~ 92
P, E o
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Vedligeholdelse

Initialisering af printeren

Hvis printeren har en funktionsfejl pa grund af statisk elektricitet eller anden arsag, eller hvis du vil gendanne

standardindstillingerne, skal du initialisere printeren.

Ved initialisering af printeren nulstilles alle datafiler, der er gemt i printeren, og

rinterindstillingerne, sasom skaereindstillinger og netvaerksindstillinger, til
A FORSIGTIG printerindsti'ing geres J
fabriksindstillingerne.

1 Sluk for printeren.

2 Tryk pa connect-knappen, d)—knappen 0g = -knappen samtidig.
Alle LED'er teendes, og efter ca. to sekunder slukkes alle LED'er bortset fra stram-
LED'en.
Printeren initialiseres.

1 Sluk for printeren.

2 Trykpaknappen ([0, tasten & og tasten samtidig.

3 Bergr [Ja], nar der vises en bekraeftelsesmeddelelse.
Printeren initialiseres.

Du kan ogsa initialisere printeren med den fglgende procedure.

1. Tryk pd knappen

1@ BEMZARK 2. Bergr [Indstillinger] - [Gendan standardindstillinger] - [Ryd alle data og indstillinger] i
denne rekkefglge.

Bergr [Jal, nar der vises en bekraeftelsesmeddelelse.
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Fejlsagning

Fejlsagning

Problemer med printeren

Symptom/spargsmal Lasning

Udskrivning er afsluttet, men | Hvis du bruger et band, der ikke kan skeeres af printeren, f.eks. magnetband, skaeres
bandet er ikke skaret. bandet ikke, selvom du har indstillet printeren til automatisk at skaere band. Brug
din saks eller et lignende vaerktgij til at skaere bandet.

Skaereren skaerer ikke bandet | Skaereren kan blive slav, hvis papirstev og/eller klaebemiddel saetter sig fast pa
rent. skaereren. Renggr skaereren.

£ "Skaererenhed" pa side 39

Hvis skeereren stadigvaek er slav, selv efter rengaring, skal du udskifte
skaererenheden.

£ "Forbrugsvarer og ekstraudstyr" pa side 54
£Z"Udskiftning af skeererenheden" pa side 34

Halv klip skeerer ikke bandet Skaereren kan blive slav, hvis papirstgv og/eller klaebemiddel szetter sig fast pa
rent. skaereren. Renggr skaererenheden.

£ "Skaererenhed" pa side 39

Hvis skaereren stadigvaek er slav, selv efter rengegringen, kan grunden vzere, at den
halve skeerer er slidt. Juster halv klip-dybden.

£ "Justering af halv klip-dybden" pa side 32

Hvis skaereren stadigvaek er slav, selv efter justering, skal du udskifte
skaererenheden.

£ "Forbrugsvarer og ekstraudstyr" pa side 54
£Z"Udskiftning af skeererenheden" pa side 34

Hvis du har udskiftet band med en anden type band, skal du justere halv klip-
dybden.

£"Justering af halv klip-dybden" pa side 32

Halv klip-dybden skaerer ikke | Juster halv klip-dybden.

blot etiketpapir, men skaerer | /&°"Justering af halv klip-dybden" pa side 32
ogsa underlagspapir.

Hvis du har udskiftet band med en anden type band, skal du justere halv klip-
dybden.

£ "Justering af halv klip-dybden" pa side 32
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Fejlsagning

Symptom/spargsmal

Lasning

Printeren udskriver ikke.

Hvis du ikke bruger tilbagespoleren, og tilbagespolerdakslet ikke er lukket,
udskriver printeren ikke. Luk tilbagespolerdaekslet.

£ "Delnavne og funktioner" pa side 12

Hvis forbindelsesstroppen er blevet afbrudt fra tilbagespolerdaekslet, kan det have
sat sig fast i deekslet og dermed forhindret daekslet i at lukke korrekt. Forbind
stroppen til tilbagespolerdaekslet og luk derefter daekslet korrekt.

£ "Pamontering af tilbagespolerdaekslet” pa side 41

Tilgaengelige band og Kits til labels i stgrre maengder varierer alt efter
printermodel. Brug et band, som din printermodel understotter.

£ "Forbrugsvarer og ekstraudstyr" pa side 54

Darlig udskriftskvalitet

Hvis banddetektionsetiketten pa etiketkassetten er kontamineret med smeorelse
eller papirstav, kan printeren ikke udskrive korrekt. Fjern smgrelse og/eller
papirstov fra etiketkassetten.

Hvis printerens kassettesensor er kontamineret med udstrygning eller papirstav,
kan printeren ikke registrere bandet korrekt. Fjern smarelse og/eller papirstav fra
sensoren.

£ "Kassettesensor" pa side 38

Hvis du bruger et vinylband, kan det forste bogstav pa den farste etiket pa bandet
blive svagt eller slgret.

Der kan opsta et problem med udskriftskvalitet, hvis du udskriver pa et vinylband
eller et varmekrympeband med halv klip-indstillingen aktiveret, og
omgivelsestemperaturen er 15 grader C eller lavere. Fordi etiketterne pa bandet
kan krympe eller delvis falde af underlagspapiret under sadanne forhold.

Hvis du har bergrt udskriftssiden af Kit til labels i starre maengder med bare
haender, kan olie eller snavs fra haenderne forarsage et problem med
udskriftskvaliteten. Nar du installerer bandet, skal du holde bandet som vist

nedenfor.

© ©

Fejl-LED'en pa printeren
blinker, men der vises ingen
meddelelse pa LCD-
touchpanelet.

(kun MP550)

Nar printeren er sluttet til en computer, vises der en fejimeddelelse pa
computerskaermen. Kontrollér fejlmeddelelsen pa computeren.
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Fejlsagning

Symptom/spargsmal

Lasning

Efter udskiftning af band vises
der ikke etiketdata, som du
havde udskrevet, indtil du
udskifter bandet.

Printeren gemmer etiketdata med information om bandbredde ud over tekst- og
skriftindstillingerne. Hvis du vil fortseette med at udskrive de samme data efter
udskiftning af band, skal du installere et band, der har den samme bredde som det
foregdende.

Nar du udskifter bandet med et band i en anden bredde, og du vil udskrive de
samme data som pa det tidligere band, skal du gemme dataene som en ny fil,
inden bandet udskiftes. Du kan blive ngdt til at reducere antallet af linjer, nar du
udskifter det med et smallere band, da det maksimale antal linjer bliver mindre, jo
smallere bandet er.

Printeren slukkes automatisk.

Printeren har en strembesparende funktion (Sluk-timer), der giver dig mulighed for
atindstille printeren til at slukke automatisk, hvis der ikke udferes nogen handling i
en bestemt tidsperiode. Du kan justere tiden, for stremstyringen traeder i kraft.
Enhver stigning vil pavirke produktets energieffektivitet. Tag hensyn til miljoet, for
du foretager aendringer. Du kan aendre indstillingen som fglger.

MP500

Abn printerdrivervinduet, og skift indstillingen i drivervinduet.

MP550

1. Tryk pa knappen .

2. Bergr [Grundlaeggende indstillinger], og bergr derefter [Sluk-timer - AC] eller
[Sluk-timer - Batteri].

3. Vzelg en tidsperiode.

Kan ikke gennemfgre
batteriopladning

(kun MP550)

Kontrollér batteriet for at se, om det er korrekt installeret. Hvis der ikke er noget
problem med installationen, men opladningsstatussen fortsaetter, skal du udskifte
batteriet med et nyt.

Du meerkede et statisk stad,
da du rerte ved spalten til
bandudskubning eller
stikkene under udskrivning.

Printeren kan muligvis have en funktionsfejl som felge af statisk elektricitet.
Initialiser printeren.

£ "Initialisering af printeren” pa side 45

Hvordan gendannes
standardindstillingerne?

Initialiser printeren.
£ "Initialisering af printeren” pa side 45

Connect-knappen pa
printeren virker ikke korrekt.

(kun MP550)

Connect-knappen fungerer ikke, mens LCD-touchpanelet viser menuer, sasom
skriftindstillingsmenuer eller printerens grundlaeggende indstillingsmenuer, eller
under udskrivning.

Hvordan finder jeg printerens
sikkerhedsnggle?

Du kan kontrollere den pa printerens statusark.
£ "Udskrivning af et statusark” pa side 30

Hvordan aendres
netvaerksindstillingerne?

Brug “Network Configuration Tool” til at 2endre netvaerksindstillingerne. Veerktgjet
kan installeres fra “Setup.exe” for printerdriveren. Fa instruktioner om brug af
“Network Configuration Tool” i “Vejledning til netvaerkskonfiguration”.
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Fejlsagning

Problemer med tilbagespoleren

Symptom/spgrgsmal

Lasning

Tilbagespoleren spoler ikke
band korrekt tilbage.

Nar du saetter bandet pa tilbagespolerens rotationsaksel, og hvis du rgrer bandets
forkant med bare haender, nar du har taget handcreme pa eller bergrer olieholdigt
materiale, kan bandet muligvis ikke saettes korrekt i akslen og fa bandet til at blive
afbrudt fra akslen eller til at blive spolet forkert tilbage. Renger rotationsakslens
inderside.

£ "Rengering af tilbagespoleren (ekstraudstyr)" pa side 40

Hvis du bruger et udstansningsetiketband, skal du indstille tilbagespolerknappen
og -flangen til den korrekte bandbredde.

Tilbagespoleren beveaeger sig
ikke.

Serg for, at tilbagespoleren er sluttet korrekt til printeren.

Hvis du udskriver fra en smartphone eller tablet, kan du ikke bruge
tilbagespoleren.

Darlig udskriftskvalitet

Hvis du treekker bandet for meget, nar du indstiller bandet til tilbagespolerens
rotationsaksel, kan der muligvis udskrives tegn eller billeder med mellemrum.

Hvis der er blevet akkumuleret papirstgv eller andet fremmed materiale pa
gummirullen, kan der muligvis udskrives tegn eller billeder med mellemrum.
Renger gummirullen.

27 "Rengering af tilbagespoleren (ekstraudstyr)" pa side 40

Hvis du udskriver pa et vinylbdnd med det halve klip aktiveret, og
omgivelsestemperaturen er 15 grader C eller lavere, kan bandet muligvis komme af
underlagspapiret.

Hvis du bruger et varmekrympeband pa grund af dets egenskaber, kan bandet
muligvis saette sig fast pa spalten til bandudskubning eller pa den plade, der findes
mellem spalten til udskubning og gummirullen. Ryd den fastklemte tilstand.

Udskrivning er pa pause.

Nar du begynder at udskrive, efter tilbagespoleren er sluttet til printeren, stopper
printeren automatisk udskrivningen, nar en forudbestemt bandleengde udskrives
og skubbes ud. Szt forkanten af det udskubbede band til rotationsakslen, og
genstart derefter udskrivningen.

Kontrollér, at bandet ikke sidder fast i noget, eller at det ikke er flaenset. Hvis du
bruger et Kit til labels i starre maengder, skal du s@rge for, at bandet ikke saetter sig
fast eller bliver viklet sammen inden i boksen.

Serg for, at bandet er sat korrekt til rotationsakslen.

Hvis du saetter et andet band sammen med slutningen af det aktuelt brugte band
ved hjaelp af lim eller noget andet, kan tilbagespoleren muligvis stoppe driften.
Sammenszet ikke flere band.
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Fejlsagning

Symptom/spargsmal

Lasning

Udskrivning er afsluttet, men
bandet er ikke skaret.

Hvis du bruger et band, der ikke kan skaeres af printeren, f.eks. magnetband, skaeres
bandet ikke, selvom du har indstillet printeren til automatisk at skaere band. Brug
din saks eller et lignende vaerktgij til at skaere bandet.

Problemer med Kit til labels i starre mangder

Symptom/spargsmal

Lasning

Bandet fra Kit til labels i storre
maengder er faldet af
kassetten.

Genindsaet bandet til kassetten.

£ "Gennemfegring af band fra Kit til labels i sterre maengder (ekstraudstyr) i
kassetten" pa side 42

Kittet til labels i storre
maengder er lgbet tar for
band.

Fjern boksen med Kit til labels i stgrre maengder fra basepladen, og sat en boks
med et nyt Kit til labels i starre maengder til basepladen.

Bandet fremfores ikke korrekt.

Serg for, at bandet ikke saetter sig fast eller bliver viklet sammen inden i boksen.

Nar du bruger et Kit til labels i starre maengder, skal du sarge for at seette det pd
basepladen.

Darlig udskriftskvalitet

Hvis kittet bruges i et stevet omrdde, kan udskriftskvaliteten falde, fordi der seetter
sig stev fast pd bandet. Nar du er faerdig med at udskrive etiketter, skal du saette
kassetten tilbage i boksen og derefter lukke boksen.

Nar du saetter kassetten pa printeren, eller nar du ordner band, der sidder fast, skal
du passe pa ikke at rgre bandets udskriftsside med fingrene. Du kan fa udtveerede
udskrifter, isaer nar du har bergrt udskriftssiden med bare haender, der er blevet
smurt med olie eller handcreme.
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Specifikationer

Specifikationer

MP500

Dimensioner Ca. 193 (B) x 198 (D) x 144 (H) (mm)
Veegt Ca. 2,9 kg (eksklusive etiketkassette)
Graenseflade UsB USB 2.0 med fuld hastighed
Tradfert LAN 100BASE-TX/10BASE-T
Tradlgst LAN IEEE802.11b/g/n (Wi-Fi 4) *Wi-Fi-certificeret
Driftstemperatur 5 til 35 grader C
Opbevaringstemperatur -10 til 55 grader C
Hgjde 2000 m eller mindre
Understgttet band Etiketkassette 6 til 54 mm bredde band kan anvendes.
Kit til labels i stgrre maengder

Stremforsyning

AC-adapter
Type AST2437Z2-1
Producent SEIKO EPSON CORPORATION
Tilfart effekt AC 100-240V, 1,2 A, 50-60 Hz (dedikeret adapter, kun streamkabel)
Afgivet effekt DC24V,3,75A
Samlet udgangseffekt 90,0 W
Gennemsnitlig aktiv effektivitet 89,0 %
Effektivitet ved lav belastning (10 %) 79,0 %
Stremforbrug ved tomgang 0,15W
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Specifikationer

MP550

Dimensioner Ca. 193 (B) x 198 (D) x 153* (H) (mm)
* 260 mm med LCD-daeksel dbent.

Veegt Ca. 3,2 kg (eksklusive batterier, etiketkassette)
Graenseflade USB USB 2.0 med fuld hastighed

Tradfert LAN 100BASE-TX/10BASE-T

Tradlgst LAN IEEE802.11b/g/n
Driftstemperatur 5 til 35 grader C
Opbevaringstemperatur -10 til 55 grader C
Hgjde 2000 m eller mindre
Understgttet band Etiketkassette 6 til 54 mm bredde band kan anvendes.

Kit til labels i starre maengder

Stremforsyning

AC-adapter
Type AST243772-1
Producent SEIKO EPSON CORPORATION
Tilfort effekt AC 100-240V, 1,2 A, 50-60 Hz (dedikeret adapter, kun stramkabel)
Afgivet effekt DC24V,3,75A
Samlet udgangseffekt 20,0 W
Gennemsnitlig aktiv effektivitet 89,0 %
Effektivitet ved lav belastning (10 %) 79,0 %
Stremforbrug ved tomgang 0,15W

Lithium-ion-batteri

Type C52CE97010

Producent SEIKO EPSON CORPORATION
Middeludgangsspaending DC72V

Kapacitet Typ. 1950 mAh, min.1850 mAh

Omgivende temperatur

Under drift 0 til 45 grader C
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Specifikationer

Opladning

0 til 40 grader C

Under opbevaring

Mindre end 1 maned

-20 til 50 grader C

Mindre end 3 maned

-20 til 40 grader C

Mindre end 1 ar

-20 til 20 grader C

Typeskiltets placering

Typeskiltet sidder pa bunden af produktet.

MP500

MP550
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Forbrugsvarer og ekstraudstyr

I dette kapitel bliver du introduceret for forbrugsvarer og ekstraudstyr til denne printer.

De er alle tilgaengelige hos distributerer af printeren eller gennem andre metoder. Ga ind pa webstedet herunder
for detaljerede oplysninger om forbrugsvarer og ekstraudstyr samt et sortiment af etiketkassetter og Kits til labels
i storre meengder.

www.panduit.com

Automatisk skaererenhed (CF001)

Dette er en automatisk skeererenhed som reservedel.

Halv skaererenhed (CH001)

Dette er en halv skererenhed som reservedel.

Etiketkassetter

Kassetterne kan seettes i printeren.
Panduit tilbyder et bredt udvalg af band til flere anvendelser.

Kit til labels i starre maengder

Du kan szette dette kit pa basepladen, der er inkluderet i printerpakken.
Panduit tilbyder et bredt udvalg af band til flere anvendelser.

Tilbagespolerenhed (MP-REWINDER)

Nar du bruger et Kit til labels i storre meengder, kan du slutte denne enhed til printeren for at tilbagespole
udskrevet etiketpapir. Derefter kan du beere rullen med udskrevne etiketter til din arbejdsplads.
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Symbolliste (Kun MP550)
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Rammeliste (Kun MP550)
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Copyright-besked

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation mé reproduceres, opbevares i et segesystem eller
overfores i nogen form eller pa nogen made, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse eller pa anden made
uden forudgaende skriftlig tilladelse fra Panduit Corp.

Indholdet i denne vejledning kan sndres uden varsel.

Selvom der er truffet enhver forholdsregel ved udarbejdelsen af denne vejledning, patager Panduit Corp. sig intet
ansvar for fejl eller mangler.

Virksomheden patager sig heller ikke noget ansvar for skader som felge af brugen af de heri indeholdte
oplysninger.

Hverken Panduit Corp. eller dets tilknyttede selskaber er ansvarlige over for keberen af dette produkt eller
tredjeparter for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som kober eller tredjeparter har aftholdt som felge af:
ulykke, forkert brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller
andringer af dette produkt eller manglende overholdelse af Panduit Corp.'s drifts- og
vedligeholdelsesinstruktioner.

Panduit Corp. er ikke ansvarlig for skader eller problemer, der opstir som folge af brugen af andet ekstraudstyr
eller andre forbrugsvarer end dem, der er designeret som originale Panduit-produkter eller Panduit-godkendte
produkter af Panduit Corp.

Varemeaerker

Windows® er et registreret varemerke tilhorende Microsoft Corporation.
Wi-Fi® er et registreret varemaerke tilherende Wi-Fi Alliance®.

Andre produktnavne og virksomhedsnavne er varemerker eller registrerede varemaerker tilhorende deres
respektive virksomheder.

©2025 Panduit Corp. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES.
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