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قبل الإعداد

نبذة عن هذا الدليل

يصف هذا الدليل كيفية توصيل الطابعة والأجهزة المختلفة بشبكة.

قد تختلف لقطات الشاشة المستخدمة في هذا الدليل قليلاً عن الشاشات الفعلية.

ملاحظة وجيزة

Microsoft® Windows® 11نظام التشغيل 

Microsoft® Windows® 10نظام التشغيل 

 حسب الاقتضاء في جميع أنحاء هذا المستند. بالإضافة إلى ذلك، Windows 10 وWindows 11تمت كتابة أنظمة التشغيل المذكورة أعلاه باسم 

 كاسم عام لأنظمة التشغيل المذكورة أعلاه بشكل عام.Windowsسيتم استخدام 

الرموز المستخدمة في هذا الدليل

تسُتخدم الرموز التالية في هذا الدليل للإشارة إلى المعلومات المهمة.

cهام 
يوضح المعلومات التي يجب الامتثال لها عند استخدام المنتج. قد يتسبب سوء التعامل الناجم عن تجاهل هذه 

المعلومات في تعطل المنتج.

Qيوضح هذا الرمز التفسيرات والمعلومات الإضافية التي تجب معرفتها. ملحوظة

V.يشير إلى الصفحة المرجعية التي تحتوي على المعلومات ذات الصلة
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تكوين إعدادات الشبكة

هذه الطابعة متوافقة مع أنواع اتصالات الشبكة أدناه. اخترَ ما تريد الاتصال به.

) شبكة محليةLAN(وضع البنية الأساسية) لاسلكية (

) شبكة محليةLAN(وضع نقطة الوصول البسيط) لاسلكية (

) شبكة محليةLANسلكية (

 معًا في الوقت نفسه USB) السلكية، واتصالات LAN) اللاسلكية، واتصالات الشبكة المحلية (LANلاحظ أنه يمكن استخدام اتصالات الشبكة المحلية (

في أي مجموعة.

) اللاسلكيةLANاتصال الشبكة المحلية (

) اللاسلكية المتاحة، أحدهما يستخدم نقطة وصول للاتصال والآخر لا يستخدمها. حدد طريقة الاتصال LANهناك نوعان من اتصالات الشبكة المحلية (

التي تتناسب بشكل أفضل مع بيئة الشبكة لديك.

عند استخدام نقطة وصول (وضع البنية الأساسية)

وضع البنية الأساسية عبارة عن وضع اتصالات يتم الاتصال من خلال نقطة وصول تجارية أو موجّه ذي نطاق عريض أو أداة مماثلة. يتصل المستخدمون 

عبر نقاط الوصول، مما يتيح لهم إعداد جهاز الكمبيوتر والطابعة بشكل منفصل في مناطق مختلفة.

cهام 
 أو أي كبل اتصال آخر بالطابعة USBأثناء تثبيت برنامج تشغيل الطابعة أو أي برنامج آخر، لا تقم بتوصيل كبل شبكة أو كبل 

حتى يتم توجيهك للقيام بذلك.

cهام 
إذا كانت هناك عدة أجهزة كمبيوتر وطابعات متصلة ببعضها البعض، يتم منح الأولوية لطريقة الاتصال التي يتم من خلالها 

. حاول الطباعة مرة أخرى USBإرسال بيانات الطباعة أولاً، بغض النظر عن طريقة الاتصال المستخدمة بما في ذلك اتصالات 

إذا ظهرت رسالة خطأ.

Qيسرد هذا المستند طرق الاتصال بالشبكة لتوصيل أجهزة الكمبيوتر والطابعات معًا باستخدام نظام التشغيل  ملحوظةWindows.
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" وطريقة تكوين يدوية.Wi-Fi® (WPS)تتوفر طريقتان للتكوين، طريقة تكوين تلقائية يتم إعدادها باستخدام "إعداد الحماية عبر 

V") إعداد الاتصال اللاسلكي باستخدام زر الضغطWPS( 12" في الصفحة

V"ً25" في الصفحة إعداد الاتصال اللاسلكي يدويا

عند توصيل الطابعة بهاتف ذكي أو جهاز كمبيوتر لوحي، انتقل إلى الرابط أدناه.

V"55" في الصفحة التوصيل بجهاز محمول

عند عدم استخدام نقطة وصول (وضع نقطة الوصول البسيطة)

في هذا الوضع، يتواصل جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي أو أي جهاز آخر مع الطابعة مباشرة عبر اتصال لاسلكي دون استخدام نقطة وصول.

يجب استيفاء الشروط أدناه قبل أن يتم استخدام وضع الاتصال هذا.

) تم إعداد الكمبيوتر أو الجهاز الطرفي المحمول المُراد توصيله للشبكة المحليةLAN) اللاسلكية وتم تشغيل مفتاح الشبكة المحلية (LAN (

اللاسلكية

) جهاز الكمبيوتر غير متصل بشبكة محليةLANلاسلكية (

 تم إعداد جهاز الكمبيوتر للحصول على عنوانIPتلقائيًا 

V") إعداد الاتصال اللاسلكي باستخدام زر الضغطWPS( 34" في الصفحة

V"ً42" في الصفحة إعداد الاتصال اللاسلكي يدويا

عند توصيل الطابعة بهاتف ذكي أو جهاز كمبيوتر لوحي، انتقل إلى الرابط أدناه.

V"55" في الصفحة التوصيل بجهاز محمول

cهام 

 .يمكن توصيل ما يصل إلى أربعة أجهزة في الوقت نفسه باستخدام الاتصالات باستخدام وضع نقطة الوصول البسيطة

لن تتمكّن من توصيل جهاز خامس أو جهاز لاحق إذا كانت هناك أربعة أجهزة متصلة بالفعل.

 لن تتمكّن من الاتصال بأي أجهزة متصلة بوحدات أخرى غير الطابعة أو بالإنترنت أثناء الاتصال بالطابعة. سيتم قطع

اتصالك بالإنترنت عند تشغيل هذا التكوين.

 تم تثبيت وضع الأمان علىWPA2-PSK (AES).
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) السلكيةLANاتصال الشبكة المحلية (

تتيح هذه الطريقة للمستخدمين الاتصال بالطابعة عبر موزعّ أو موجّه أو جهاز مشابه باستخدام كبل سلكي.

V") الاتصال عبر شبكة محليةLAN47" في الصفحة ) سلكية

التحقق من وضع الاتصال اللاسلكي للطابعة

وضع البنية الأساسية (متصل باستخدام نقطة وصول)

MP500

) لاسلكية في وضع البنية الأساسية.LAN مضاءً أثناء اتصال الطابعة بشبكة محلية (يظل المصباح 

MP550

) اللاسلكية في وضع البنية الأساسية.LAN كما هو موضح أدناه أثناء توصيل الطابعة بالشبكة المحلية (LCDيظهر الرمز على شاشة 

زر 

مصباح  مصباح 
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وضع نقطة الوصول البسيطة (متصل بدون استخدام نقطة وصول)

MP500

) لاسلكية في وضع نقطة الوصول البسيطة.LAN مضاءً أثناء اتصال الطابعة بشبكة محلية (يظل المصباح 

MP550

) اللاسلكية في وضع نقطة الاتصال البسيطة.LAN كما هو موضح أدناه أثناء توصيل الطابعة بالشبكة المحلية (LCDيظهر الرمز على شاشة 

زر 

مصباح  مصباح 
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اختيار طريقة اتصال
حدد الطريقة التي تتناسب بشكل أفضل مع بيئة النظام لديك. إذا لم تكن متأكدًا من طريقة الاتصال التي يجب استخدامها، فاستخدم مخطط التدفق أدناه 

لإرشادك خلال الاختيارات المتاحة.

هل يمكن توصيل جهاز الكمبيوتر 
بالإنترنت؟

هل يأتي جهاز الكمبيوتر مزوّدًا 
) LANبوظيفة شبكة محلية (

لاسلكية؟

يمكنك استخدام اتصال شبكة محلية 
)LAN لاسلكية (وضع نقطة الاتصال (

البسيطة).

V") الاتصال عبر الشبكة المحليةLAN (

" في اللاسلكية (وضع نقطة الوصول البسيطة)

34الصفحة 

) LANهل يوجد كبل شبكة محلية (
متصل بجهاز الكمبيوتر؟

هل تتوفر نقطة وصول أو موجّه ذي 
نطاق واسع وهل يحتوي جهاز الكمبيوتر 

) LANعلى وظيفة شبكة محلية (
لاسلكية؟

يمكنك استخدام اتصال شبكة محلية 
)LAN.سلكية (

V") الاتصال عبر شبكة محليةLAN (
47" في الصفحة سلكية

.USBيمكنك استخدام اتصال 

راجع الدليل المُقدّم مع كل منتج.

هل نقطة الوصول متوافقة مع التكوين 
؟WPSالتلقائي باستخدام زر 

) LANيمكنك استخدام شبكة محلية (
لاسلكية (وضع البنية الأساسية).

هل تريد استخدام التكوين التلقائي 
لنقطة الوصول؟

قم بالإعداد باستخدام الزر.

V" إعداد الاتصال اللاسلكي
" في )WPSباستخدام زر الضغط (

12الصفحة 

 إذا PINقم بالإعداد باستخدام رمز 
كانت نقطة الوصول الخاصة بك متوافقة 

مع الطريقة.

V" إعداد اتصال لاسلكي باستخدام
20" في الصفحة PINرمز 

قم بإعداد الإعدادات يدوياً.

V"ًإعداد الاتصال اللاسلكي يدويا "
25في الصفحة 

لا

لا

لا

لالا

نعم

نعم

نعم نعم

نعم

نعم
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.55" في الصفحة التوصيل بجهاز محمول"إذا كنت تريد توصيل جهاز آخر غير جهاز الكمبيوتر بالطابعة، فاتبع الإجراءات المذكورة في 

cهام 

 اللاسلكية يدوياً أو LANستحتاج إلى جزء من المعلومات المُدرجة أدناه أو كلها إذا كنت تخطط لتكوين إعدادات شبكة 

 ثابت للطابعة. تأكد من ذلك مع مسؤول الشبكة لديك مسبقًا. سيؤدي تجهيز كل شيء مسبقًا IPترغب في استخدام عنوان 

إلى إتاحة إعداد شبكتك بسلاسة.

 المعلومات اللازمة لإعداد عنوانIPثابت 

 تم تعيين عنوانIPللطابعة 

قناع الشبكة الفرعية

البوابة الافتراضية

) المعلومات اللازمة لتكوين الشبكة المحليةLANًاللاسلكية يدويا (

 تم تعيينSSIDلنقطة الوصول 

) طريقة مصادقة الأمان للشبكة المحليةLANاللاسلكية المُعيّنة لنقطة الوصول (

) طريقة التشفير للشبكة المحليةLANاللاسلكية المُعيّنة على نقطة الوصول (

) تم تعيين المفتاح المشترك مسبقًاPSKلنقطة الوصول (

 تم تعيين مفتاحWEPلنقطة الوصول 
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الاتصال بجهاز كمبيوتر
تتوفر ثلاث طرق مختلفة للاتصال بجهاز كمبيوتر، والتي يتم سردها أدناه. حدد الطريقة التي تتناسب بشكل أفضل مع بيئة النظام لديك.

) اللاسلكية (وضع البنية الأساسية)LANالاتصال عبر الشبكة المحلية (

) لاسلكية في وضع البنية الأساسية. حدد إحدى الطرق أدناه لتكوين الإعدادات.LANسيتم هنا تقديم وصف لطريقة إعداد اتصال شبكة محلية (

V") إعداد الاتصال اللاسلكي باستخدام زر الضغطWPS( 12" في الصفحة

V" إعداد اتصال لاسلكي باستخدام رمزPIN 20" في الصفحة

V"ً25" في الصفحة إعداد الاتصال اللاسلكي يدويا

cهام 
 أو أي كبل اتصال آخر بالطابعة USBأثناء تثبيت برنامج تشغيل الطابعة أو أي برنامج آخر، لا تقم بتوصيل كبل شبكة أو كبل 

حتى يتم توجيهك للقيام بذلك.

Qملحوظة 
يمكن التحقق من إعدادات الشبكة وتغييرها لاحقًا. للحصول على التفاصيل، راجع الصفحة المُدرجة أدناه.

V"61" في الصفحة كيفية التحقق من الإعدادات

cهام 
) LAN) اللاسلكية، يجب توصيل جهاز الكمبيوتر بجهاز شبكة محلية (LANلكي يتم تكوين إعدادات الشبكة المحلية (

لاسلكي مثل نقطة وصول أو موجّه.
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)WPSإعداد الاتصال اللاسلكي باستخدام زر الضغط (

. اضغط WPS وتعيين أجهزة لاسلكية أخرى (هواتف محمولة) باستخدام زر WPSيمكن تحديد طريقة التكوين هذه عند استخدام نقطة وصول تدعم 
 الموجود على نقطة الوصول لبدء الاتصالات بين الطابعة ونقطة الوصول ولتشغيل WPS الموجود في الجزء الخلفي من الطابعة وزر Connectعلى الزر 

 لتمكين استخدام هذه WPSإعدادات الشبكة اللازمة للتكوين تلقائيًا. كما سيلزم تعيين الأجهزة اللاسلكية الأخرى (الهواتف المحمولة) باستخدام زر 
الطريقة.

ابدأ تشغيل برنامج تثبيت برنامج تشغيل الطابعة على جهاز كمبيوتر.1

اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للمتابعة.

 للإشارة إلى أنك قد قرأتَ ووافقتَ على الشروط Agreeتحقّق من محتوى اتفاقية الترخيص المعروضة، ثم انقر فوق 2

والأحكام الخاصة باتفاقية الترخيص. بعد ذلك، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للمتابعة في عملية التثبيت.

Qملحوظة 
) اللاسلكية، قم بوضع جهاز الكمبيوتر والطابعة ونقطة الوصول بالقرب من LANعند تكوين إعدادات الشبكة المحلية (

بعضها البعض لتسهيل تشغيلها حيث ستحتاج إلى استخدام الثلاثة لإكمال الإجراءات.
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حدد طرازاً (الطابعة المُراد استخدامها).3

.Wired LAN, wireless LAN connectionsحدد 4
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.Configure LAN settingsحدد 5

.Obtain the IP address automaticallyحدد 6

Qملحوظة 
إذا تم تكوين إعدادات الشبكة على الطابعة بالفعل (عند إضافة جهاز كمبيوتر للاتصال أو شيء ما مشابه)، 

.Do not configure LAN settingsحدد 

Qملحوظة 
 الخاص بالطابعة يدوياً، راجع الصفحة التالية.IPلتعيين عنوان 

V" إعداد اتصال لاسلكي باستخدام رمزPIN 20" في الصفحة.
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.Wireless LANحدد 7
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 غير متصلين، قم بتشغيل الطابعة.USBبترك كبل الشبكة وكبل 8

MP500

 على نحو متكرر للتمرير عبر أوضاع اتصال الطابعة حتى تصل إلى وضع البنية الأساسية.اضغط على الزر 

 إذا تم تعيين الطابعة على وضع البنية الأساسية.سوف يضيء المصباح 

MP550

) اللاسلكية على البنية الأساسية.LAN ثم عيّن وضع الشبكة المحلية (LCDالمس لوحة 

.LCD على شاشة عند تعيين وضع الاتصال على البنية الأساسية، سيتم عرض 

Qملحوظة 
 إذا تم تعيين الطابعة على وضع البنية الأساسية.سوف يضيء المصباح 

كما يمكنك التحقق من وضع اتصال الطابعة بطباعة حالة الشبكة من الطابعة.

V"61" في الصفحة التحقق من الطابعة

زر 

مصباح  مصباح 
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اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للمتابعة في إجراء تكوين الإعدادات.9

 لنقطة الوصول على الشاشة، تأكد من تشغيل طاقة الطابعة ثم WPSبمجرد ظهور التعليمات الخاصة بالضغط على زر 

 الموجود على الطابعة في الوميض، مشيراً إلى بدء التكوين التلقائي. بمجرد . سيبدأ المصباح WPSاضغط على زر 

 بشكل ثابت.تكوين الإعدادات، سوف يضيء المصباح 

، ثم انتقل إلى الشاشة التالية.Register to Windows Firewallحدد خانة الاختيار 10
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سيقوم برنامج التثبيت بالبحث في الشبكة وعرض قائمة بالطابعات المتصلة بالشبكة. حدد الطابعة المُراد استخدامها.11

إذا اتبعت التعليمات التي تظهر على الشاشة لمواصلة تكوين الإعدادات، فسيبدأ تثبيت برنامج تشغيل طابعة الشبكة. 

 تلقائيًا.Network Configuration Toolبمجرد اكتمال تثبيت برنامج تشغيل الطابعة، سيبدأ تثبيت 

Qملحوظة 

.ستظهر الطابعة بمجرد تكوين إعدادات الشبكة

حاول إكمال الإجراءات التالية إذا فشلت الطابعة في الظهور:

 إذا تم تعيين عنوانIP:ًيدويا 

 المحدد على الشاشة IP، وأدخِل عنوان Restart the search using a specified IPاضغط على 

التي تظهر.

 إذا تم الحصول على عنوانIP:تلقائيًا 

.Search againاضغط على الزر 

إذا لم تتمكّن الطابعة من الظهور حتى بعد إكمال الخطوات المذكورة أعلاه، فهذا يشير إلى أن إعدادات 

شبكة الطابعة لم يتم تكوينها بالكامل. حاول البدء من جديد.

 سيتم تنفيذ عمليات البحث التي يتم إجراؤها باستخدام الزرSearch again فقط ضمن قسم الشبكة 

 الخاص بالطابعة IPنفسه. للاتصال بطابعة في أحد أقسام الشبكة خارج نطاق الموجّه، تحقّق من عنوان 

 Restart the search using aالتي ترغب في الاتصال بها وحاول البحث مرة أخرى باستخدام 

specified IP.

.اطبع صفحة اختبار من برنامج تشغيل الطابعة للتأكد من تشغيل الطابعة بشكل صحيح
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 فيه. انتقل إلى الشاشة التالية لبدء تثبيت الأداة.Network Configuration Toolحدد المجلد المُراد تثبيت 12

يكتمل التثبيت عند ظهور شاشة الإكمال.13
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PINإعداد اتصال لاسلكي باستخدام رمز 

. يسرد الوصف هنا WPS الخاص بـ PINيمكن تحديد طريقة التكوين هذه إذا كانت نقطة الوصول المستخدمة متوافقة مع طريقة إدخال رمز 

 للطابعة تلقائيًا. بعد تكوين إعدادات الشبكة للطابعة ونقطة الوصول، قم بتثبيت برنامج IPالإجراءات التي يجب اتباعها عند الحصول على عنوان 

تشغيل الطابعة والبرامج الضرورية الأخرى.

أدخِل خرطوشة شريطية في الطابعة، ومن ثم شغّل الطاقة.1

 بالوميض،  ثوانٍ على الأقل. سيبدأ المصباح 3 الموجود على جانب الطابعة لمدة Connectاضغط باستمرار على الزر 2

 من الطابعة.PINوسيتم بعد ذلك طباعة رمز 

Qملحوظة 

 لا يمكن تسجيل رمزPIN.تم إصداره بواسطة نقطة وصول وتعيينه لطابعة 

 للحصول على تفاصيل حول كيفية تسجيل رمزPIN.لنقطة وصول، راجع الدليل الخاص بنقطة الوصول 

) عند تكوين إعدادات الشبكة المحليةLAN اللاسلكية، قم بوضع جهاز الكمبيوتر والطابعة ونقطة الوصول بالقرب من (

بعضها البعض لتسهيل تشغيلها حيث ستحتاج إلى استخدام الثلاثة لإكمال الإجراءات.

 لتعيين عنوانIP لتكوين إعدادات الشبكة على 25" في الصفحة إعداد الاتصال اللاسلكي يدوياً" على الطابعة يدوياً، راجع 

.IP لتعيين عنوان 1الخطوة الطابعة ومن ثم أكمل الإجراءات أدناه بدءًا من 

cهام 
 من PIN، فاستخدم الخرطوشة الشريطية المضمّنة لطباعة رمز PINإذا كنت تخطط لتكوين الإعدادات تلقائيًا باستخدام رمز 

الطابعة.
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 بشكل ثابت بمجرد اكتمال . سوف يضيء المصباح  لنقطة الوصول أثناء وميض المصباح PINسجّل رمز 3

الاتصالات والإعدادات الخاصة بنقطة الوصول.

". ...Setting أثناء عرض شاشة " PIN، فسجّل رمز MP550إذا كنت تستخدم 

ابدأ تشغيل برنامج تثبيت برنامج تشغيل الطابعة على جهاز كمبيوتر.4

اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للمتابعة.

 للإشارة إلى أنك قد قرأتَ ووافقتَ على الشروط Agreeتحقّق من محتوى اتفاقية الترخيص المعروضة، ثم انقر فوق 5

والأحكام الخاصة باتفاقية الترخيص. بعد ذلك، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للمتابعة في عملية التثبيت.

cهام 

 في أي وضع آخر باستثناء وضع البنية الأساسية. PINلا يمكن طباعة رمز 

 بالنسبة إلى مستخدميMP500

 على نحو متكرر للتمرير عبر أوضاع اتصال ، اضغط على زر PINفي حال تعذّر طباعة رمز 

الطابعة حتى تصل إلى وضع البنية الأساسية. يمكنك التأكد من تعيين الطابعة على وضع البنية الأساسية 

. يمكن التأكد كذلك من خلال طباعة تقرير حالة الشبكة. للحصول على من خلال وميض المصباح 

معلومات حول كيفية طباعة حالة الشبكة، راجع الصفحة التالية.

V"61" في الصفحة التحقق من الطابعة

 بالنسبة إلى مستخدميMP550

) SimpleAP أو () Wi-Fi (إيقاف تشغيل ، فحدد الرمز PINإذا لم تتمكّن من طباعة رمز 

 وعيّن الطابعة على وضع البنية الأساسية.LCDعلى شاشة 

للحصول على معلومات حول كيفية طباعة حالة الشبكة، راجع الصفحة التالية.

V"61" في الصفحة التحقق من الطابعة

cهام 
، فهذا يشير إلى أن إعدادات الشبكة لم يتم تكوينها بشكل في حال تم إيقاف تشغيل المصباح 

 لمحاولة تكوين إعدادات الشبكة.2الخطوة صحيح. قم بالرجوع إلى 
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حدد طرازاً (الطابعة المُراد استخدامها).6

.Wired LAN, wireless LAN connectionsحدد 7
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.Do not configure LAN settingsحدد 8

، ثم انتقل إلى الشاشة التالية.Register to Windows Firewallحدد خانة الاختيار 9
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 على الشاشة. حدد هذه الطابعة للمتابعة.PINستظهر الطابعة المعيّنة على رمز 10

إذا اتبعت التعليمات التي تظهر على الشاشة لمواصلة تكوين الإعدادات، فسيبدأ تثبيت برنامج تشغيل طابعة الشبكة. 

 تلقائيًا.Network Configuration Toolبمجرد اكتمال تثبيت برنامج تشغيل الطابعة، سيبدأ تثبيت 

Qملحوظة 

.ستظهر الطابعة بمجرد تكوين إعدادات الشبكة

 لمحاولة البحث مرة أخرى.Search againإذا فشلت الطابعة في الظهور، فاضغط على الزر 

إذا لم تتمكّن الطابعة من الظهور حتى بعد إكمال الخطوات المذكورة أعلاه، فهذا يشير إلى أن إعدادات 

شبكة الطابعة لم يتم تكوينها بالكامل.

حاول البدء من جديد.

 سيتم تنفيذ عمليات البحث التي يتم إجراؤها باستخدام الزرSearch again فقط ضمن قسم الشبكة 

 الخاص بالطابعة IPنفسه. للاتصال بطابعة في أحد أقسام الشبكة خارج نطاق الموجّه، تحقّق من عنوان 

 Restart the search using aالتي ترغب في الاتصال بها وحاول البحث مرة أخرى باستخدام 

specified IP.

.اطبع صفحة اختبار من برنامج تشغيل الطابعة للتأكد من تشغيل الطابعة بشكل صحيح
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إعداد الاتصال اللاسلكي يدويًا

 اللاسلكية يدوياً.LANتعُد هذه طريقة تكوين يتم فيها إدخال جميع المعلومات اللازمة لتكوين اتصال شبكة 

ابدأ تشغيل برنامج تثبيت برنامج تشغيل الطابعة على جهاز كمبيوتر.1

اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للمتابعة.

 للإشارة إلى أنك قد قرأتَ ووافقتَ على الشروط Agreeتحقّق من محتوى اتفاقية الترخيص المعروضة، ثم انقر فوق 2

والأحكام الخاصة باتفاقية الترخيص. بعد ذلك، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للمتابعة في عملية التثبيت.

حدد طرازاً (الطابعة المُراد استخدامها).3

.8الخطوة  وانتقل إلى Cancel للطابعة، فاضغط على زر USBإذا كنتَ قد قمت بالفعل بتثبيت برنامج تشغيل 

cهام 

ستكون هناك حاجة إلى جزء أو كل المعلومات أدناه لتكوين إعدادات الشبكة المحلية اللاسلكية يدوياً. تأكد من ذلك مع 

مسؤول الشبكة لديك مسبقًا.

 المعلومات اللازمة لإعداد عنوانIPثابت 

 تم تعيين عنوانIPللطابعة 

قناع الشبكة الفرعية

البوابة الافتراضية

) المعلومات اللازمة لتكوين الشبكة المحليةLANًاللاسلكية يدويا (

 تم تعيينSSIDلنقطة الوصول 

) طريقة مصادقة الأمان للشبكة المحليةLANاللاسلكية المُعيّنة لنقطة الوصول (

) طريقة التشفير للشبكة المحليةLANاللاسلكية المُعيّنة على نقطة الوصول (

) تم تعيين المفتاح المشترك مسبقًاPSKلنقطة الوصول (

 تم تعيين مفتاحWEPلنقطة الوصول 
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.USB connectionحدد 4

.USBاتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتثبيت برنامج تشغيل طابعة 5

Qملحوظة 
 Network قبل أن تتمكّن من استخدام USBسوف تحتاج إلى تثبيت برنامج تشغيل طابعة 

Configuration Tool حدد .USB connection وقم بتثبيت برنامج تشغيل طابعة USB.

Qملحوظة 
 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتوصيل جهاز الكمبيوتر والطابعة معًا باستخدام كبلUSB.

 بمجرد اكتمال تثبيت برنامج تشغيل الطابعة، سيبدأ تثبيتNetwork Configuration Tool.تلقائيًا 
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 فيه. انتقل إلى الشاشة التالية لبدء تثبيت الأداة.Network Configuration Toolحدد المجلد المُراد تثبيت 6

يكتمل التثبيت عند ظهور شاشة الإكمال.7

.Network Configuration Toolابدأ تشغيل 8

، بالترتيب المعطى.Start - All apps - PANDUIT - PXE Printer Network Configuration Toolانقر فوق 
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.Confirm. ثم حدد الطابعة، ثم اضغط على زر USBتأكد من أن الطابعة وجهاز الكمبيوتر متصلان عبر كبل 9

تظهر قائمة أداة التكوين.10

Qملحوظة 
 بشكل صحيح إذا فشلت الطابعة في الظهور. USBقد لا يتم تثبيت برنامج تشغيل طابعة 

 بدءًا من بداية إجراءات التثبيت.USBحاول إعادة تثبيت برنامج تشغيل طابعة 
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 Communication من Infrastructure من قائمة الشجرة على اليسار، ثم حدد Network - Wireless - Basicحدد 11

Mode.الذي يظهر على اليمين 

 بعد. الإعدادات ليست كاملة. انتقل إلى الخطوة التالية.Sendلا تضغط على الزر 

Qملحوظة 
، راجع الصفحة التالية.Network Configuration Toolللحصول على تفاصيل حول كيفية استخدام 

V"61" في الصفحة كيفية التحقق من الإعدادات

cهام 
 حتى يتم توجيهك صراحةً للقيام بذلك في الإجراءات المُدرجة في هذا الدليل.Sendلا تضغط على الزر 

 لإرسال تفاصيل الإعداد إلى الطابعة.Sendانتظر حتى يتم تكوين كل الإعدادات ثم اضغط على الزر 
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أدخِل معلومات إعدادات الشبكة التي قد قمتَ بإعدادها مسبقًا.12

 المستهدف. ثم أدخِل مفتاحًا مشتركًا مسبقًا في الحقل SSID ثم حدد Select an SSIDاضغط على الزر 

PSK (Pre-Shared Key).

Qملحوظة 

.تأكد من إدخال جميع الإعدادات الضرورية بشكل صحيح

 اضغط على الزرSelect an SSID لسحب SSID) الخاص بالشبكة المحلية LAN اللاسلكية التي (

 المطلوب، إذا كان المُعرفّ الذي تريده SSIDاكتشفتها الطابعة. سوف تتمكّن بعد ذلك من تحديد 

مُدرجًا.
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.Sendبعد إدخال المعلومات والتأكد من صحتها جميعًا، اضغط على الزر 13

.OKعندما تظهر رسالة تأكيد، انقر فوق 

.Network Configuration Tool لإنهاء Cancelاضغط على الزر 14

 من الطابعة وجهاز الكمبيوتر.USBافصل كبل 

ابدأ تشغيل برنامج تثبيت برنامج تشغيل الطابعة مجدّدًا.15

. ثم حدد الطابعة المستهدفة في الشاشة التالية.Modifyعلى الشاشة الموضحة أدناه، حدد 

cهام 

.Sendتحقّق من التفاصيل أدناه إذا ظهرت أي رسائل خطأ بعد الضغط على الزر 

:إذا ظهر خطأ في الاتصالات

 للتأكد من تشغيل الطاقة وتوصيل الكبل، ثم حاول USBتحقّق من حالة طاقة الطابعة واتصال كبل 

 مجدّدًا.Sendالضغط على الزر 

:إذا ظهر خطأ في الإعدادات

قد تكون واحدة أو أكثر من قيم الإعداد التي تم إدخالها غير صالحة أو غير صحيحة. تحقّق مرة أخرى 

من المعلومات التيّ تم إدخالها وصحّح أي مشاكل.

، ستظهر شاشة تطلب كلمة Network Configuration Toolإذا تم تعيين كلمة مرور المسؤول باستخدام 

. لن تتمكّن من تكوين إعدادات الشبكة إلا إذا قمتَ بإدخال كلمة Sendالمرور عند الضغط على الزر 

المرور الصحيحة هنا.

V"76" في الصفحة لتغيير كلمة المرور المُستخدَمة لتغيير الإعدادات
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اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للمتابعة حتى تظهر الشاشة التالية.16

.Wired LAN, wireless LAN connectionsبمجرد ظهور الشاشة، حدد 

.Do not configure LAN settingsحدد 17
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حدد الطابعة المُراد استخدامها.18

إذا اتبعت التعليمات التي تظهر على الشاشة لمواصلة تكوين الإعدادات، فسيبدأ تثبيت برنامج تشغيل طابعة الشبكة. ستنتهي عملية تكوين 

الإعدادات عند اكتمال التثبيت.

اطبع صفحة اختبار من برنامج تشغيل الطابعة للتأكد من تشغيل الطابعة بشكل صحيح.

Qملحوظة 

.ستظهر الطابعة بمجرد تكوين إعدادات الشبكة

 للطابعة ليتم الحصول عليه تلقائيًا:IPعندما يتم تعيين عنوان 

 لمحاولة البحث مرة أخرى.Search againإذا فشلت الطابعة في الظهور، فاضغط على الزر 

 للطابعة ليكون ثابتاً:IPعندما يتم تعيين عنوان 

 المحدد.IP، وأدخِل عنوان Restart the search using a specified IPاضغط على 

إذا لم تتمكّن الطابعة من الظهور حتى بعد إكمال الخطوات المذكورة أعلاه، فهذا يشير إلى أن إعدادات شبكة الطابعة لم 

.8الخطوة يتم تكوينها بشكل صحيح. حاول البدء من جديد 

 سيتم تنفيذ عمليات البحث التي يتم إجراؤها باستخدام الزرSearch again فقط ضمن قسم الشبكة نفسه. للاتصال 

 الخاص بالطابعة التي ترغب في الاتصال بها IPبطابعة في أحد أقسام الشبكة خارج نطاق الموجّه، تحقّق من عنوان 

.Restart the search using a specified IPوحاول البحث مرة أخرى باستخدام 
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) اللاسلكية (وضع نقطة الوصول البسيطة)LANالاتصال عبر الشبكة المحلية (

) لاسلكية في وضع نقطة الوصول البسيطة.LANسيتم هنا تقديم وصف لطريقة إعداد اتصال شبكة محلية (

يجب استيفاء الشروط أدناه قبل أن يتم استخدام وضع الاتصال هذا.

) تم إعداد الكمبيوتر أو الهاتف المُراد توصيله للشبكة المحليةLAN) اللاسلكية وتم تشغيل مفتاح الشبكة المحلية (LANاللاسلكية (

) الكمبيوتر غير متصل بشبكة من خلال شبكة محليةLAN.لاسلكية (

 تم إعداد جهاز الكمبيوتر أو الهاتف للحصول على عنوانIPًتلقائيا 

) اللاسلكية في وضع نقطة الوصول البسيطة، كما هو موضح أدناه. أولاً، حاول تكوين الإعدادات LANتتوفر طريقتان لتكوين إعدادات الشبكة المحلية (

باستخدام زر الضغط. إذا لم ينجح ذلك في توصيل الطابعة، فحاول بعد ذلك تكوين الإعدادات يدوياً.

V") إعداد الاتصال اللاسلكي باستخدام زر الضغطWPS( 34" في الصفحة

V"ً42" في الصفحة إعداد الاتصال اللاسلكي يدويا

)WPSإعداد الاتصال اللاسلكي باستخدام زر الضغط (

ابدأ تشغيل برنامج تثبيت برنامج تشغيل الطابعة على جهاز كمبيوتر.1

 للإشارة إلى أنك قد قرأتَ ووافقتَ على الشروط Agreeتحقّق من محتوى اتفاقية الترخيص المعروضة، ثم انقر فوق 2

والأحكام الخاصة باتفاقية الترخيص. بعد ذلك، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للمتابعة في عملية التثبيت.

cهام 

 يمكن توصيل ما يصل إلى أربعة أجهزة في الوقت نفسه باستخدام الاتصالات باستخدام وضع نقطة الوصول البسيطة. لا

يمكنك توصيل جهاز خامس أو جهاز لاحق.

.لا يمكنك توصيل أجهزة أخرى غير الطابعة أو الاتصال بالإنترنت. سيتم قطع اتصالك بالإنترنت عند تشغيل هذا التكوين

 تم تثبيت وضع الأمان علىWPA2-PSK (AES).
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حدد طرازاً (الطابعة المُراد استخدامها).3

.Wired LAN, wireless LAN connectionsحدد 4



الاتصال بجهاز كمبيوتر

36

.Configure LAN settingsحدد 5

.Obtain the IP address automaticallyحدد 6
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.Wireless LANحدد 7

 غير متصلين، ثم قم بتشغيل الطاقة للطابعة. عيّن وضع اتصال USBبمجرد ظهور الشاشة التالية، اترك كبل الشبكة وكبل 8

الطابعة على وضع نقطة الوصول البسيطة.
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MP500

 على نحو متكرر للتمرير عبر أوضاع اتصال الطابعة حتى تصل إلى وضع نقطة الوصول البسيطة.اضغط على الزر 

 إذا تم تعيين الطابعة على وضع نقطة الوصول البسيطة.سوف يضيء المصباح 

MP550

) اللاسلكية على نقطة الوصول البسيطة.LAN ثم عيّن وضع الشبكة المحلية (LCDالمس لوحة 

.LCD على شاشة عند تعيين وضع الاتصال على نقطة الوصول البسيطة، سيتم عرض 

Qملحوظة 
 إذا تم تعيين الطابعة على وضع نقطة الوصول البسيطة.سوف يضيء المصباح 

كما يمكنك التحقق من وضع اتصال الطابعة بطباعة حالة الشبكة من الطابعة.

V"61" في الصفحة التحقق من الطابعة

زر 

مصباح  مصباح 
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اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للمتابعة في إجراء تكوين الإعدادات. 9

 الموجود على الطابعة على الشاشة، تأكد من تشغيل طاقة Connectبمجرد ظهور التعليمات الخاصة بالضغط على الزر 

.Connectالطابعة ثم اضغط على الزر 

 الموجود على الطابعة في الوميض، مشيراً إلى بدء التكوين التلقائي.سيبدأ المصباح 

 للحصول على SSIDانقر فوق رمز اتصال الشبكة على شريط المهام على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وحدد الاتصال بنفس 10

معلومات حالة الشبكة. سوف تتواصل الطابعة وجهاز الكمبيوتر مع بعضهما البعض لتكوين الإعدادات. بمجرد تكوين 

 الموجود على الطابعة.الإعدادات، سيضيء المصباح 
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، ثم انتقل إلى الشاشة التالية.Register to Windows Firewallحدد خانة الاختيار 11
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حدد طابعة.12

إذا اتبعت التعليمات التي تظهر على الشاشة لمواصلة تكوين الإعدادات، فسيبدأ تثبيت برنامج تشغيل طابعة الشبكة. 

 تلقائيًا.Network Configuration Toolبمجرد اكتمال تثبيت برنامج تشغيل الطابعة، سيبدأ تثبيت 

Qملحوظة 

.ستظهر الطابعة إذا تم تعيينها على وضع نقطة الوصول البسيطة

 لمحاولة البحث مرة أخرى.Search againإذا فشلت الطابعة في الظهور، فاضغط على الزر 

) اللاسكية LANإذا لم تظهر الطابعة مرة أخرى، فتأكد من تعيين الطابعة على وضع الشبكة المحلية (

الصحيح، ثم حاول تشغيل البحث مرة أخرى.

إذا لم ينجح الإجراء المذكور أعلاه، راجع الصفحة أدناه لتكوين إعدادات الشبكة يدوياً في وضع نقطة 

الوصول البسيطة.

V"ً42" في الصفحة إعداد الاتصال اللاسلكي يدويا

.اطبع صفحة اختبار من برنامج تشغيل الطابعة للتأكد من تشغيل الطابعة بشكل صحيح
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إعداد الاتصال اللاسلكي يدويًا

) اللاسلكية في وضع نقطة الوصول البسيطة باستخدام تكوين زر الضغط التلقائي LANإذا لم تتمكّن من تكوين الإعدادات للشبكة المحلية (

)، فحاول اتباع الإجراءات المضمنة هنا لتكوين الإعدادات. 34الصفحة.(

) اللاسلكية على جهاز الكمبيوتر يدوياً.LANبعد تحويل وضع الطابعة إلى وضع نقطة الوصول البسيطة، قم بتغيير إعدادات الشبكة المحلية (

 غير متصلين، قم بتشغيل الطابعة.USBبترك كبل الشبكة وكبل 1

MP500

 على نحو متكرر للتمرير عبر أوضاع اتصال الطابعة حتى تصل إلى وضع نقطة الوصول البسيطة.اضغط على الزر 

 إذا تم تعيين الطابعة على وضع نقطة الوصول البسيطة.سوف يضيء المصباح 

MP550

) اللاسلكية على نقطة الوصول البسيطة.LAN ثم عيّن وضع الشبكة المحلية (LCDالمس لوحة 

.LCD على شاشة عند تعيين وضع الاتصال على نقطة الوصول البسيطة، سيتم عرض 

زر 

مصباح  مصباح 



الاتصال بجهاز كمبيوتر

43

اطبع ورقة معلومات حالة الشبكة.2

MP500

.61" في الصفحة التحقق من الطابعة" ثوانٍ لطباعة ورقة حالة الشبكة. راجع 3 لمدة تزيد عن اضغط مع الاستمرار على الزر 

MP550

 ثم اطبع ورقة حالة الشبكة. راجعPrint Connection Information. حدد Network Settings لفتح شاشة LCD على شاشة Wi-Fiالمس رمز 

.61" في الصفحة التحقق من الطابعة"

 Password وSSIDتحقّق من معلومات حالة الشبكة التي تمت طباعتها. قم بتكوين إعدادات الشبكة باستخدام 3

.>WLAN Simple AP<المُدرجين في المربع 
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 للحصول على SSIDانقر فوق رمز اتصال الشبكة على شريط المهام على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وحدد الاتصال بنفس 4

معلومات حالة الشبكة.

" في معلومات حالة Passwordبمجرد ظهور الشاشة التي تطالبك بإدخال مفتاح الأمان، أدخِل التفاصيل المُدرجة تحت "

الشبكة.

ابدأ تشغيل برنامج تثبيت برنامج تشغيل الطابعة على جهاز كمبيوتر.5

 للإشارة إلى أنك قد قرأتَ ووافقتَ على الشروط Agreeتحقّق من محتوى اتفاقية الترخيص المعروضة، ثم انقر فوق 6

والأحكام الخاصة باتفاقية الترخيص. بعد ذلك، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للمتابعة في عملية التثبيت.
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حدد طرازاً (الطابعة المُراد استخدامها).7

.Wired LAN, wireless LAN connectionsحدد 8
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.Do not configure LAN settingsحدد 9

حدد طابعة.10

إذا اتبعت التعليمات التي تظهر على الشاشة لمواصلة تكوين الإعدادات، فسيبدأ تثبيت برنامج تشغيل طابعة الشبكة. 

 تلقائيًا.Network Configuration Toolبمجرد اكتمال تثبيت برنامج تشغيل الطابعة، سيبدأ تثبيت 

Qملحوظة 

 إذا فشلت الطابعة في الظهور، فاضغط على الزرSearch again لمحاولة البحث مرة أخرى. إذا لم 

) اللاسلكية LANتظهر الطابعة مرة أخرى، فتأكد من تعيين الطابعة على وضع الشبكة المحلية (

الصحيح، ثم أعِد محاولة تشغيل البحث أو البدء من البداية.

.اطبع صفحة اختبار من برنامج تشغيل الطابعة للتأكد من تشغيل الطابعة بشكل صحيح
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قطع الاتصال من وضع نقطة الوصول البسيطة

يمكن توصيل ما يصل إلى أربعة أجهزة لاسلكية بالطابعة في وضع نقطة الوصول البسيطة.

عند توصيل أربعة أجهزة لاسلكية بالفعل، وتريد توصيل جهاز لاسلكي جديد، فأنت بحاجة أولاً إلى فصل أحد الأجهزة الأربعة. تأكد من أن الجهاز الذي 

تريد فصله لا يستخدم الطابعة، وقم بتعطيل إعداد الاتصال اللاسلكي للجهاز أو توصيله بشبكة أخرى.

) سلكيةLANالاتصال عبر شبكة محلية (

).LANقم بتوصيل جهاز الكمبيوتر والطابعة بموجّه أو موزّع ذي نطاق عريض تجاري عبر كبل شبكة محلية (

ابدأ تشغيل برنامج تثبيت برنامج تشغيل الطابعة على جهاز كمبيوتر.1

 للإشارة إلى أنك قد قرأتَ ووافقتَ على الشروط Agreeتحقّق من محتوى اتفاقية الترخيص المعروضة، ثم انقر فوق 2

والأحكام الخاصة باتفاقية الترخيص. بعد ذلك، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للمتابعة في عملية التثبيت.

Qملحوظة 

) لوضع نقطة الوصول البسيطة على PSKفي حال تعذّر تحديد جهاز واحد متصل بالطابعة، فغيّر المفتاح المشترك مسبقًا (

الطابعة لتمكين ما يصل إلى أربعة أجهزة لاسلكية من الاتصال في الوقت نفسه. تأكد من المتابعة بعناية عند محاولة تغيير 

 للأجهزة المتصلة Wi-Fi) لوضع نقطة الوصول البسيطة، حيث سيتم قطع جميع اتصالات PSKالمفتاح المشترك مسبقًا (

) لوضع نقطة الوصول البسيطة.PSKبالفعل إذا تم تغيير المفتاح المشترك مسبقًا (

للحصول على معلومات حول كيفية تغيير مفتاح الأمان، راجع الصفحة التالية.

V"61" في الصفحة كيفية التحقق من الإعدادات

cيجب أن يكون جهاز الكمبيوتر متصلاً بجهاز شبكة كموجّه وأن تكون الشبكة ممكّنة مسبقًا قبل أن تتمكّن من المتابعة. هام
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حدد طرازاً (الطابعة المُراد استخدامها).3

.Wired LAN, wireless LAN connectionsحدد 4
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.Configure LAN settingsحدد 5

.Obtain the IP address automaticallyحدد 6

Qملحوظة 
 الخاص بالطابعة يدوياً، راجع الصفحة التالية.IPلتعيين عنوان 

V" إعداد عنوانIPً52" في الصفحة  يدويا
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.Wired LANحدد 7

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة، ثم قم بتوصيل الطابعة بالموزّع أو الموجّه ذي النطاق الواسع باستخدام كبل 8

شبكة.
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، ثم انتقل إلى الشاشة التالية.Register to Windows Firewallحدد خانة الاختيار 9

سيقوم برنامج التثبيت بالبحث في الشبكة وعرض قائمة بالطابعات المتصلة بالشبكة. حدد الطابعة المُراد استخدامها.10

إذا اتبعت التعليمات التي تظهر على الشاشة لمواصلة تكوين الإعدادات، فسيبدأ تثبيت برنامج تشغيل طابعة الشبكة. 

 تلقائيًا.Network Configuration Toolبمجرد اكتمال تثبيت برنامج تشغيل الطابعة، سيبدأ تثبيت 
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 يدويًاIPإعداد عنوان 

 ثابت للطابعة عندما تظهر الشاشة أدناه أثناء تكوين إعدادات الشبكة.IPأكمل الإجراءات أدناه لتكوين الإعدادات اللازمة يدوياً لاستخدام عنوان 

Qملحوظة 

.ستظهر الطابعة بمجرد تكوين إعدادات الشبكة

حاول إكمال الإجراءات التالية إذا فشلت الطابعة في الظهور:

 يدوياً:IPإذا تم تعيين عنوان 

 المحدد على الشاشة التي IP، وأدخِل عنوان Restart the search using a specified IPاضغط على 

تظهر.

 تلقائيًا:IPإذا تم الحصول على عنوان 

.Search againاضغط على الزر 

إذا لم تتمكّن الطابعة من الظهور حتى بعد إكمال الخطوات المذكورة أعلاه، فهذا يشير إلى أن إعدادات 

شبكة الطابعة لم يتم تكوينها بالكامل.

حاول البدء من جديد.

 سيتم تنفيذ عمليات البحث التي يتم إجراؤها باستخدام الزرSearch again فقط ضمن قسم الشبكة 

 الخاص بالطابعة IPنفسه. للاتصال بطابعة في أحد أقسام الشبكة خارج نطاق الموجّه، تحقّق من عنوان 

 Restart the search using aالتي ترغب في الاتصال بها وحاول البحث مرة أخرى باستخدام 

specified IP.

.اطبع صفحة اختبار من برنامج تشغيل الطابعة للتأكد من تشغيل الطابعة بشكل صحيح

Qملحوظة 

 يدوياً هي كما هو موضح أدناه. تأكد من مراجعة مسؤول الشبكة لديك مسبقًا لإعداد IPالمعلومات المطلوبة لتعيين عنوان 

جميع المعلومات المطلوبة ومساعدة العملية على المُضي بسلاسة أكبر.

 تم تعيين عنوانIPللطابعة 

قناع الشبكة الفرعية

البوابة الافتراضية
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 Set the IP address manuallyعندما تظهر الشاشة أدناه أثناء تكوين إعدادات الشبكة، حدد 1

)using a fixed IP address(.

 للطابعة. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة IP لتتمكّن من تعيين عنوان USBقم بتثبيت برنامج تشغيل طابعة 2

لتثبيت برنامج تشغيل الطابعة.

.Wired LANحدد 3

cهام 
. تأكد من USBاتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتوصيل الطابعة وجهاز الكمبيوتر معًا باستخدام كبل 

.IP، حيث ستحتاج إليه لتعيين عنوان USB متصلاً بعد تثبيت برنامج تشغيل طابعة USBترك كبل 
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 وقناع الشبكة الفرعية والبوابة الافتراضية للطابعة.IPأدخِل عنوان 4

 عن الطابعة. USBبمجرد ظهور الشاشة التالية، افصل كبل 5

بعد ذلك، حدد طريقة اتصال الشبكة التي تريد استخدامها، ثم انتقل إلى تكوين الإعدادات.
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التوصيل بجهاز محمول
سيتم تقديم وصف للطرق الخاصة بتوصيل جهاز محمول كهاتف ذكي أو جهاز لوحي بطابعة تم تكوين إعدادات الشبكة الخاصة بها.

 للأجهزة المحمولةPanduitتطبيق 

لكي تتمكّن من طباعة الملصقات على الطابعة من هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي، ستحتاج إلى تثبيت برنامج يدعم هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي 

المحدد.

إجراء الاتصال

قم بتشغيل التطبيق، ثم انقر فوق رمز الطابعة (إعداد الطابعة) على شريط الأدوات، ثم اعرض قائمة الطابعات القابلة 1
للتطبيق والتي يمكن استخدامها في قائمة إعدادات الطباعة.

ستظهر قائمة تحتوي على الطابعات المناسبة التي يمكن استخدامها.

حدد الطابعة التي تستخدمها من القائمة لبدء الطباعة.2

cهام 

إنك سوف تحتاج إلى تكوين إعدادات الشبكة مسبقًا على الطابعة وفقًا

لطريقة الاتصال.

 سيتم تعيين الطابعة على وضع نقطة الوصول البسيطة في الحالات التي تتضمن طابعة واحدة وجهاز طرفي محمول

واحد.

V") الاتصال عبر الشبكة المحليةLAN(وضع نقطة الوصول البسيطة) 34" في الصفحة ) اللاسلكية

.إذا قمتَ بتوصيل الطابعة عبر شبكة، فستكون الطابعة متصلة بالشبكة

V") الاتصال عبر الشبكة المحليةLAN(وضع البنية الأساسية) 11" في الصفحة ) اللاسلكية

Qملحوظة 

 تفضل بزيارةPanduit Corporation.للحصول على أحدث المعلومات حول أنظمة التشغيل المتوافقة 

www.panduit.com

 للحصول على تفاصيل حول كيفية تثبيت التطبيقات الفردية والوظائف والميزات المرتبطة بها، راجع الصفحات التي

يوفرها موزعّو البرنامج مباشرة.

) يجب أن يكون الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي المُراد تنزيل التطبيق عليه مزوّدًا بوظيفة الشبكة المحليةLAN (

اللاسلكية وأن يكون في بيئة تتيح له الاتصال بالشبكة قبل أن يتم تنزيل التطبيق. راجع دليل الجهاز المحمول الخاص بك 

للحصول على تعليمات حول كيفية تكوين إعدادات الشبكة لهاتفك الذكي أو جهازك اللوحي.
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Qملحوظة 
تحقّق من النقاط التالية إذا فشلت الطابعة في الظهور:

) هل تم تمكين وظيفة الشبكة المحليةLANاللاسلكية على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي؟ (

هل تم تكوين إعدادات الشبكة بشكل صحيح على الطابعة؟
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الاتصال من جهاز كمبيوتر أو جهاز آخر
فيما يلي وصف للإجراءات الخاصة بتمكين استخدام الطابعة على جهاز كمبيوتر منفصل (جهاز كمبيوتر ثانٍ أو لاحق) أو جهاز طرفي محمول غير جهاز 

الكمبيوتر المُستخدَم لتكوين إعدادات الشبكة للطابعة عبر الشبكة.

الاتصال من جهاز كمبيوتر آخر

ابدأ تشغيل برنامج تثبيت برنامج تشغيل الطابعة على جهاز كمبيوتر.1

 للإشارة إلى أنك قد قرأتَ ووافقتَ على الشروط Agreeتحقّق من محتوى اتفاقية الترخيص المعروضة، ثم انقر فوق 2

والأحكام الخاصة باتفاقية الترخيص. بعد ذلك، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للمتابعة في عملية التثبيت.

حدد طرازاً (الطابعة المُراد استخدامها).3
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.Wired LAN, wireless LAN connectionsحدد 4

.Do not configure LAN settingsحدد 5



الاتصال من جهاز كمبيوتر أو جهاز آخر

59

حدد طابعة.6

إذا اتبعت التعليمات التي تظهر على الشاشة لمواصلة تكوين الإعدادات، فسيبدأ تثبيت برنامج تشغيل طابعة الشبكة. 

 تلقائيًا.Network Configuration Toolبمجرد اكتمال تثبيت برنامج تشغيل الطابعة، سيبدأ تثبيت 

Qملحوظة 

.ستظهر الطابعة بمجرد تكوين إعدادات الشبكة

حاول إكمال الإجراءات التالية إذا فشلت الطابعة في الظهور:

 يدوياً:IPإذا تم تعيين عنوان 

 المحدد على الشاشة التي IP، وأدخِل عنوان Restart the search using a specified IPاضغط على 

تظهر.

 تلقائيًا:IPإذا تم الحصول على عنوان 

.Search againاضغط على الزر 

إذا لم تتمكّن الطابعة من الظهور حتى بعد إكمال الخطوات المذكورة أعلاه، فهذا يشير إلى أن إعدادات 

شبكة الطابعة لم يتم تكوينها بالكامل.

حاول البدء من جديد.

 سيتم تنفيذ عمليات البحث التي يتم إجراؤها باستخدام الزرSearch again فقط ضمن قسم الشبكة 

 الخاص بالطابعة IPنفسه. للاتصال بطابعة في أحد أقسام الشبكة خارج نطاق الموجّه، تحقّق من عنوان 

 Restart the search using aالتي ترغب في الاتصال بها وحاول البحث مرة أخرى باستخدام 

specified IP.

.اطبع صفحة اختبار من برنامج تشغيل الطابعة للتأكد من تشغيل الطابعة بشكل صحيح
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الاتصال من جهاز محمول آخر

قم بتشغيل التطبيق، ثم انقر فوق رمز الطابعة (إعداد الطابعة) على شريط الأدوات، ثم اعرض قائمة الطابعات القابلة للتطبيق والتي يمكن استخدامها في 

قائمة إعدادات الطباعة.

ستظهر قائمة تحتوي على الطابعات المناسبة التي يمكن استخدامها.

حدد الطابعة التي تستخدمها من القائمة لبدء الطباعة.
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كيفية التحقق من الإعدادات
هناك طريقتان للتحقق من إعدادات الشبكة للطابعة، الأولى هي التحقق من خلال طباعة حالة الشبكة من الطابعة والثانية هي التحقق باستخدام 

Network Configuration Tool يمكنك استخدام .Network Configuration Tool.لإجراء تغييرات على إعدادات شبكة الطابعة 

التحقق من الطابعة
يمكنك التحقق من إعدادات الشبكة بطباعة حالة الشبكة من الطابعة.

اطبع ورقة معلومات حالة الشبكة.1

MP500

 ثوانٍ لطباعة ورقة حالة الشبكة.3 لمدة تزيد عن اضغط مع الاستمرار على الزر 

MP550

 ثم اطبع ورقة حالة الشبكة.Print Connection Information. حدد Network Settings لفتح شاشة LCD على شاشة Wi-Fiالمس رمز 

ستتم طباعة تفاصيل إعدادات الشبكة.2

Qملحوظة 
لطباعة إعدادات الشبكة من الطابعة، تأكد من إدخال شريط يكون عرضه بأكبر قدر ممكن. لاحظ أنه لا يمكن استخدام 

الملصقات المقطوعة مسبقًا لطباعة إعدادات الشبكة.
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أنواع التفاصيل المطبوعة على الشريط هي كما هو موضّح أدناه.3

الوصفأمثلة الطباعةعنصر

>General<---.يطبع تفاصيل الإعداد العام

Software2.222.يطبع إصدار البرنامج الثابت للطابعة

PrinterMP500XXXXXX.يطبع اسم الطابعة

BonjourPanduit MP500 يطبع اسم خدمةBonjour.

WLAN ModeInfrastructure) يطبع اسم أحد أوضاع الشبكة المحليةLAN.اللاسلكية للطابعة أدناه (

Wi-Fiالبنية الأساسية/نقطة الوصول البسيطة/تعطيل شبكة 

>LAN<---) يطبع الإعدادات الخاصة بالشبكة المحليةLAN.السلكية (

IPAuto (192.168.0.1/

255.255.255.0)

 سيتم IP وقناع الشبكة الفرعية المحددين. يعرض أن عنوان IPيطبع عنوان 

.Autoالحصول عليه تلقائيًا عند طباعة 

MACXXXXXXXXXXXX يطبع عنوانMAC) للشبكة المحلية LAN.السلكية (

>WLAN Infrastructure<---) يطبع الإعدادات الخاصة بوضع البنية الأساسية للشبكة المحليةLAN (

اللاسلكية.

IPAuto (0.0.0.0/

255.255.255.0)

 سيتم IP وقناع الشبكة الفرعية المحددين. يعرض أن عنوان IPيطبع عنوان 

.Autoالحصول عليه تلقائيًا عند طباعة 

MACXXXXXXXXXXXX يطبع عنوانMAC) للشبكة المحلية LAN.اللاسلكية (

SSIDSSIDXXXXXXXX يطبعSSID.للشبكة المشاركة 

>WLAN Simple AP<---.يطبع الإعدادات لوضع نقطة الوصول البسيطة

SSIDDIRECT-

MP500XXXXXXXX

 المُستخدَم في وضع نقطة الوصول البسيطة.SSIDيطبع 

PasswordXXXXXXXX.يطبع كلمة المرور المُستخدَمة في وضع نقطة الوصول البسيطة

Qملحوظة 

بالنسبة لكلمة مرور المسؤول الأولية وكلمة المرور لإعدادات نقطة الوصول البسيطة، يرُجى الرجوع إلى 

الصفحة التالية.

V"في كلمة مرور المسؤول الافتراضية للإعداد / كلمة المرور الافتراضية لنقطة الوصول البسيطة "

77الصفحة 
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التحقق من جهاز الكمبيوتر

 الذي تم تثبيته مع برنامج تشغيل الطابعة في الوقت نفسه.Network Configuration Toolللتحقق من إعدادات الشبكة من جهاز الكمبيوتر، استخدم 

.Network Configuration Toolابدأ تشغيل 1

، بالترتيب المعطى.Start - All apps - PANDUIT - PXE Printer Network Configuration Toolانقر فوق 

حدد طابعة.2

cهام 

 إذا لم يتم تثبيتNetwork Configuration Tool.قم بتثبيت الأداة من برنامج تثبيت برنامج تشغيل الطابعة ،

 لا يمكن التحقق من إعدادات الشبكة للطابعة من جهاز كمبيوتر لا يحتوي على برنامج تشغيل طابعةUSB.المناسب 

 لتتمكّن من التحقق من إعدادات الشبكة من جهاز كمبيوتر، ستحتاج إلى توصيل الطابعة والكمبيوتر معًا باستخدام كبل

USB.

Qملحوظة 
 بشكل صحيح إذا فشلت الطابعة في الظهور.USBقد لا يتم تثبيت برنامج تشغيل طابعة 

 بدءًا من بداية إجراءات التثبيت.USBحاول إعادة تثبيت برنامج تشغيل طابعة 
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تظهر قائمة أداة التكوين.3

حدد العنصر الذي تريد التحقق منه من قائمة الشجرة الموجودة على اليسار، ثم تحقّق من إعدادات الشبكة لذلك 4

العنصر.

cهام 

 عند إجراء تغييرات على إعدادات الشبكة، تأكد من ظهور اسم الطابعة التي تريد تغيير إعداداتها في

الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

 في حال تم تعيين كلمة مرور للطابعة فيNetwork Configuration Tool فإنك لن تتمكّن من إجراء ،

تغييرات على إعدادات الشبكة إلا إذا قمتَ بإدخال كلمة المرور الصحيحة.
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تفاصيل إعدادات الشبكة التي يمكن التحقق منها/تغييرها

حدد التفاصيل التي ترغب في التحقق منها/تعيينها من قائمة العناصر أدناه. يتم إدراج أوصاف العناصر في صفحات المراجع المحددة.

عنصر الإعدادالإعداد على التحقق/التغيير
قابل 

للتكوين
الصفحة 

المرجعية

الإعدادات العامة

68الصفحة نعمPrinter Nameللتحقق من/تغيير اسم الطابعة المُستخدَمة على الشبكة

Bonjour Nameنعم

Bonjour Service Nameنعم

) اللاسلكيةLANإعدادات الشبكة المحلية (

69الصفحة نعمWireless LAN mode) اللاسلكيةLANللتحقق من/تغيير وضع الشبكة المحلية (

Wireless LAN MAC Addressلا

للتحقق من/تغيير إعدادات وضع البنية 

الأساسية

) LANحالة اتصال الشبكة المحلية (

اللاسلكية

Connection status70الصفحة لا

Wireless LAN usage standardsلا

نعمIPHow to acquire the IP addressإعدادات عنوان 

IP Addressنعم

Subnet Maskنعم

Default Gatewayنعم

نعمAuthentication Methodإعدادات الأمان

Encryption Methodنعم

SSIDنعم

Security key (Passphrase)نعم
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للتحقق من/تغيير إعدادات وضع نقطة 

الوصول البسيطة

) LANحالة اتصال الشبكة المحلية (

اللاسلكية

Wireless LAN usage standards72الصفحة لا

لاIPDHCP server statusإعدادات عنوان 

Publication Start IP Addressلا

Specified IP addressلا

Subnet Maskلا

لاAuthentication Methodإعدادات الأمان

Encryption Methodنعم

SSIDنعم

Security key (Passphrase)نعم

) السلكيةLANإعدادات الشبكة المحلية (

74الصفحة لاConnection status) السلكيةLANللتحقق من/تأكيد حالة اتصال الشبكة المحلية (

Wired LAN MAC Addressلا

نعمIPHow to acquire the IP addressللتحقق من/تغيير إعدادات عنوان 

IP Addressنعم

Subnet Maskنعم

Default Gatewayنعم

إعدادات الطباعة

75الصفحة لاFirmware versionللتحقق من معلومات البرنامج

نعمPrint Timeoutللتحقق من إعدادات مهلة الطابعة

76الصفحة نعمPasswordلتغيير كلمة المرور المُستخدَمة لتغيير الإعدادات

عنصر الإعدادالإعداد على التحقق/التغيير
قابل 

للتكوين
الصفحة 

المرجعية
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cهام 

 لتغيير إعدادات الشبكة للطابعة، اضغط على الزرSend الموجود في أسفل الشاشة، لإرسال جميع قيم الإعدادات التي 

 بما في ذلك العناصر غير المعروضة على الشاشة إلى الطابعة، Network Configuration Toolيمكن تعيينها باستخدام 

والتي ستعكس التغييرات.

.Sendلتغيير إعدادات الشبكة، تأكد أولاً من تكوين جميع الإعدادات كما تريد، ثم اضغط على الزر 

 قبل محاولة إجراء تغييرات على إعدادات الشبكة، اضغط أولاً على الزرUpdate to the latest information وتحقّق ،

من القيم المحددة على الطابعة، ومن ثم قم بإجراء التغييرات حسب رغبتك.

 اضغط على زر "الإلغاء" لرفض التغييرات التي تم إجراؤها على إعدادات الشبكة وأغلقNetwork Configuration 

Tool.
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للتحقق من/تغيير اسم الطابعة المُستخدَمة على الشبكة

 في قائمة الشجرة على اليسار.Network - Shared - Basicالشاشة التي تظهر عند تحديد 

تفاصيل العنصر التي يمكن التحقق منها/تغييرها مُدرجة أدناه.

تفاصيل الإعدادقابل للتكوينعنصر#

1Printer Nameاسم الطابعة المُستخدَمة على الشبكة. يتم عرض الطابعة بهذا نعم

الاسم عند فحصها من جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل 

Windows.

2Bonjour Nameاسم خدمة نعمBonjour للطابعة المُستخدَمة على الشبكة. يتم 

عرض الطابعة بهذا الاسم عند فحصها من جهاز كمبيوتر يعمل 

.Mac OSبنظام التشغيل 

3Bonjour Service Nameيتم عرض الطابعة بهذا الاسم عند تحديدها من تطبيق على جهاز نعم

™.Android أو iOSطرفي محمول يعمل بنظام التشغيل 
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) اللاسلكيةLANللتحقق من/تغيير وضع الشبكة المحلية (

 في قائمة الشجرة على اليسار.Network - Wireless - Basicالشاشة التي تظهر عند تحديد 

تفاصيل العنصر التي يمكن التحقق منها/تغييرها مُدرجة أدناه.

تفاصيل الإعدادقابل للتكوينعنصر#

1Communication Modeيشير إلى وضع الاتصالات الذي تم تعيين الطابعة عليه.نعم

يمكنك الاختيار والتبديل بين أي من الأوضاع الثلاثة المتاحة: 

.Wi-Fiالبنية الأساسية، ونقطة الوصول البسيطة، وتعطيل شبكة 

 المُستخدَم في وضع البنية MACيعرض معلومات عن عنوان 

الأساسية ووضع نقطة الوصول البسيطة.
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للتحقق من/تغيير إعدادات وضع البنية الأساسية

 في قائمة الشجرة على اليسار.Network - Wireless - Infrastructureالشاشة التي تظهر عند تحديد 

تفاصيل العنصر التي يمكن التحقق منها/تغييرها مُدرجة أدناه.
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.IP كطريقة للحصول على عنوان Manual*يمكنك تعيين هذا الخيار إذا تم تحديد 

تفاصيل الإعدادقابل للتكوينعنصر#

1Wireless Connection Statusيعرض حالة الشبكة المحلية (لاLAN اللاسلكية على أنها متصلة (

بالإنترنت أو غير متصلة بالإنترنت.

 لتحديث حالة Confirm Connectionاضغط على الزر 

الاتصال الأخيرة. كما يعرض المعايير المعمول بها للشبكة المحلية 

)LAN.اللاسلكية التي تتصل بها (

2Auto/Manualيمكنك الاختيار بين الوضع نعمAutoو Manual كطريقة 

، Auto. عند تحديد الخيار IPلاستخدامها للحصول على عنوان 

 وقناع الشبكة الفرعية والبوابة الافتراضية IPيتم تعيين عنوان 

تلقائيًا.

3IP Address*تم تعيين عنوان نعمIP.للطابعة 

4Subnet Mask*قناع الشبكة الفرعية للشبكة التي تتصل بها الطابعة.نعم

5Default Gateway*البوابة الافتراضية للشبكة التي تتصل بها الطابعة.نعم

6Authentication Methodطريقة مصادقة الأمان للشبكة المحلية (نعمLAN اللاسلكية التي تم (

تعيين الطابعة عليها.

يمكنك التحديد من بين أي من الأنواع الأربعة التالية: مفتوحة/

WPA-PSK/ WPA2-PSKمشتركة/

7Encryption Methodطريقة التشفير للشبكة المحلية (نعمLAN اللاسلكية التي تم تعيين (

الطابعة عليها.

يمكنك التحديد من بين أي من الأنواع الأربعة التالية: لا شيء/

WEP/ TKIP/ AES

8SSIDيعرض معرفّ نعمSSID للشبكة التي تتصل بها الطابعة. اضغط على 

Select an SSID لعرض قائمة بمعرفّات SSID التي تم اكتشافها 

بواسطة الطابعة، ثم حدد الشبكة التي تتصل بها.

9PSK (Pre-Shared Key)يعرض عبارة المرور المُستخدَمة في الاتصالات المشفرة ويتم نعم

 في طريقة التشفير.AES أو TKIPاستخدامها عند استخدام 

10WEP Keyيعرض مفتاح نعمWEP المُستخدَم في الاتصالات المشفرة ويتم 

 في طريقة التشفير.WEPاستخدامه عند استخدام 
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للتحقق من/تغيير إعدادات وضع نقطة الوصول البسيطة

 في قائمة الشجرة على اليسار.Network - Wireless - Simple APالشاشة التي تظهر عند تحديد 

تفاصيل العنصر التي يمكن التحقق منها/تغييرها مُدرجة أدناه.

تفاصيل الإعدادقابل للتكوينعنصر#

1Wireless Modeيعرض المعايير المعمول بها للشبكة المحلية (لاLAN اللاسلكية (

التي تتصل بها.

2DHCP Settingsيعرض حالة خادم لاDHCP وعنوان IP.لبدء النشر للطابعة 

3IP Addressتم تعيين عنوان لاIP للطابعة المُستخدَمة في وضع نقطة الوصول 

البسيطة.

4Subnet Maskقناع الشبكة الفرعية المُستخدَم في وضع نقطة الوصول البسيطة.لا

5Authentication Methodطريقة مصادقة الأمان للشبكة المحلية (لاLAN اللاسلكية التي تم (

تعيين الطابعة عليها.

 تلقائيًا.WPA2-PSKيتم تحديد 
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6Encryption Methodطريقة التشفير للشبكة المحلية (نعمLAN اللاسلكية التي تم تعيين (

الطابعة عليها.

 تلقائياً.AESيتم تحديد 

7SSIDيعرض نعمSSID المُستخدَم بواسطة الطابعة في وضع نقطة الوصول 

البسيطة.

.SSID" إلى بداية  -DIRECTستتم دائمًا إضافة " 

8PSK (Pre-Shared Key)يعرض نعمPSK (المفتاح المشترك مسبقًا) الذي تستخدمه الطابعة 

في وضع نقطة الوصول البسيطة.

cهام 
 (المفتاح المشترك مسبقًا)، فسيتم فصل الأجهزة اللاسلكية PSK أو SSIDإذا قمتَ بإجراء تغييرات على طريقة التشفير أو 

 PSK وSSIDالمتصلة في وضع نقطة الوصول البسيطة وسيتعين إعادة تكوينها. تأكد من المتابعة بحذر عند محاولة تغيير 

(المفتاح المشترك المسبق) للأجهزة المتصلة.

تفاصيل الإعدادقابل للتكوينعنصر#
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) السلكيةLANللتحقق من/تأكيد حالة اتصال الشبكة المحلية (

 في قائمة الشجرة على اليسار.Network - Wired - Basicالشاشة التي تظهر عند تحديد 

تفاصيل العنصر التي يمكن التحقق منها/تغييرها مُدرجة أدناه.

تفاصيل الإعدادقابل للتكوينعنصر#

1Wired Connection

Status

) السلكية. اضغط على LANيعرض حالة اتصال الشبكة المحلية (لا

 لتحديث معلومات الاتصال Confirm Connectionالزر 

الأحدث.

2Wired MAC Addressيعرض عنوان لاMAC للطابعة المُستخدَمة عند الاتصال بشبكة 

) سلكية.LANمحلية (

3Auto/Manualيمكنك الاختيار بين الوضع نعمAutoو Manual كطريقة 

، Auto. عند تحديد الخيار IPلاستخدامها للحصول على عنوان 

 وقناع الشبكة الفرعية والبوابة الافتراضية IPيتم تعيين عنوان 

تلقائيًا.

4IP Address*تم تعيين عنوان نعمIP.للطابعة 

5Subnet Mask*قناع الشبكة الفرعية للشبكة التي تتصل بها الطابعة.نعم
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.IP كطريقة للحصول على عنوان Manual*يمكنك تعيين هذا الخيار إذا تم تحديد 

للتحقق من معلومات البرنامج/للتحقق من إعدادات مهلة الطابعة

 في قائمة الشجرة على اليسار.Printer - Basicالشاشة التي تظهر عند تحديد 

تفاصيل العنصر التي يمكن التحقق منها/تغييرها مُدرجة أدناه.

6Default Gateway*البوابة الافتراضية للشبكة التي تتصل بها الطابعة.نعم

تفاصيل الإعدادقابل للتكوينعنصر#

1Firmwareيعرض إصدار البرنامج الثابت للطابعة.لا

2Print Timeoutيعرض ما إذا تم تعيين الطابعة على الانتظار لتلقي بيانات نعم

الطباعة حتى بعد مرور عدد معين من الثواني عند إجراء الطباعة 

عبر إحدى الشبكات.

تفاصيل الإعدادقابل للتكوينعنصر#
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لتغيير كلمة المرور المُستخدَمة لتغيير الإعدادات

 في قائمة الشجرة على اليسار.Printer - Passwordالشاشة التي تظهر عند تحديد 

تفاصيل العنصر التي يمكن التحقق منها/تغييرها مُدرجة أدناه.

تفاصيل الإعدادقابل للتكوينعنصر#

1Change the administrator 

password

حديد خانة الاختيار هذه عند تغيير كلمة مرور المسؤول.نعم

2Administrator Passwordيتم استخدامها لإدخال كلمة المرور الجديدة التي يجب تعيينها. يجب نعم

إدخال كلمة المرور الجديدة مرتين لتأكيد التغييرات.

إذا تم تعيين كلمة مرور للطابعة أثناء هذه الخطوة، فسوف تحتاج إلى 

التحقق من صحة كلمة المرور إذا حاولتَ إجراء تغييرات على إعدادات 

الشبكة.

cلاحظ أنه إذا تركتَ سطر كلمة المرور فارغًا عند إجراء أي تغييرات، فستظل كلمة المرور فارغة. هام

Qملحوظة 
بالنسبة لكلمة مرور المسؤول الأولية وكلمة المرور لإعدادات نقطة الوصول البسيطة، يرُجى الرجوع إلى الصفحة التالية.

V"77" في الصفحة كلمة مرور المسؤول الافتراضية للإعداد / كلمة المرور الافتراضية لنقطة الوصول البسيطة
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إرسال إعدادات الشبكة إلى الطابعة

 الموجود في أسفل الشاشة لإرسال تفاصيل الإعدادات التي تم تحريرها إلى الطابعة Sendبعد إجراء التغييرات على إعدادات الشبكة، اضغط على الزر 

واستكمال إجراءات التكوين.

كلمة مرور المسؤول الافتراضية للإعداد / كلمة المرور الافتراضية لنقطة الوصول البسيطة

تتم طباعة القيم الافتراضية لكلمة مرور المسؤول وكلمة المرور لنقطة الوصول البسيطة على ملصق كلمة المرور المثرفق بالمنتج.

تم إرفاق ملصق كلمة المرور في الموقع الموضح أدناه.

cهام 

. أدخِل كلمة المرور Sendإذا تم تعيين كلمة مرور لإجراء التغييرات، ستظهر شاشة إدخال كلمة المرور عند الضغط على الزر 

التي تم تعيينها. لإعادة تعيين كلمة المرور، ستحتاج إلى تهيئة الطابعة لإعادة تعيينها على الإعدادات الافتراضية. بمجرد 

الانتهاء من تهيئة الطابعة، أعِد تكوين جميع الإعدادات بما في ذلك إعدادات الشبكة.

V"78" في الصفحة تهيئة إعدادات الشبكة
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تهيئة إعدادات الشبكة
أكمل الإجراءات أدناه لتهيئة إعدادات الشبكة للطابعة.

MP500

تأكد من إيقاف تشغيل طاقة الطابعة.1

 الموجود في الجزء الأمامي من  الموجود في الجزء الخلفي من الطابعة والزر Connectتابع الضغط على الزر 2

الطابعة أثناء تشغيل الطاقة للطابعة.

cهام 
) اللاسلكية (وضع LANعند تشغيل عملية التهيئة لإعدادات الشبكة، تتم تهيئة جميع الإعدادات المتعلقة بالشبكة المحلية (

) السلكية وإعادة تعيينها على إعدادات المصنع LANالبنية الأساسية/وضع نقطة الوصول البسيطة) والشبكة المحلية (

الافتراضية. كما ستتم إعادة تعيين كلمة المرور المُستخدَمة لتغيير إعدادات الشبكة.
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، ثم تبدأ عملية تهيئة إعدادات الشبكة. والمصباح  والمصباح سيضيء المصباح 3

يتم إيقاف تشغيل المصابيح الثلاثة عند اكتمال تهيئة إعدادات الشبكة.4

MP550

تأكد من إيقاف تشغيل طاقة الطابعة.1

 في الوقت نفسه. والمفتاح والمفتاح  اضغط على الزر 2

. تتم تهيئة الطابعة.Yesعند عرض رسالة تأكيد، المس 3

Qملحوظة 
إذا كنت تقوم بتهيئة إعدادات الشبكة، فتأكد من إعادة تكوين إعدادات الشبكة بمجرد اكتمال عملية 

التهيئة.

Qملحوظة 

يمكنك أيضًا تهيئة الطابعة بالإجراء التالي.

.اضغط على الزر 1

 بهذا الترتيب.Settings - Restore Default Settings - Clear All Data and Settingالمس 2

.Yesعند عرض رسالة تأكيد، المس 

مصباح  مصباح 

مصباح 



استكشاف الأخطاء وإصلاحها

80

استكشاف الأخطاء وإصلاحها
يسرد هذا القسم إجراءات استكشاف الأخطاء وإصلاحها لحل المشكلات المتعلقة بإعدادات الشبكة الخاصة بالطابعة.

V"80" في الصفحة مشكلات تثبيت برنامج تشغيل الطابعة

V" مشكلاتNetwork Configuration Tool 80" في الصفحة

V"83" في الصفحة مشاكل وضع البنية الأساسية

V"85" في الصفحة مشكلات وضع نقطة التواصل البسيطة

V") مشكلات اتصال الشبكة المحليةLAN88" في الصفحة ) السلكية

V"89" في الصفحة لا يمكن على الإطلاق إنشاء اتصال بالشبكة

مشكلات تثبيت برنامج تشغيل الطابعة

" . Unable to communicate with the printer. Connect the USB cable to the printer and turn the power onتظهر الرسالة "

، حتى عند استخدام الطابعة عبر الشبكة، فإنك ستحتاج إلى توصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر USBلكي تتمكّن من تثبيت برنامج تشغيل طابعة 

 للطابعة وجهاز الكمبيوتر.USB. تحقّق من حالة اتصال USBباستخدام كبل 

" .Printer cannot be found. Check the connection to the printerتظهر الرسالة " 

تأكد من أن الطابعة لا تعرض أياً من الحالات المذكورة أدناه.

 تظهر الرسالة عند الضغط على الزرSearch again على الشاشة Select printer إذا تم تكوين إعدادات الشبكة للطابعة بحيث يتم .

وضع الطابعة وجهاز الكمبيوتر المُستخدَم لتثبيت البرنامج في أقسام مختلفة من الشبكة (أي أن الطابعة متصلة بشبكة خارج نطاق 

.Search againالموجّه كما هو مُلاحظ من جهاز الكمبيوتر)، فلن يتم العثور على الطابعة أثناء عمليات البحث باستخدام الزر 

 المحدد.IP للبحث مرة أخرى باستخدام عنوان Restart the search using a specified IPفي مثل هذه الحالات، استخدم الزر 

.قد لا يتم تكوين إعدادات الشبكة للطابعة بشكل صحيح

اطلب من مسؤول الشبكة لديك التحقق من المعلومات المطلوبة لتكوين إعدادات الشبكة ثم أعِد محاولة تكوين الإعدادات.

Network Configuration Toolمشكلات 

 Exchanging data for acquiring the printer information did not complete. Check the connection with theتظهر الرسالة "

printer . "
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تأكد من أن الطابعة لا تعرض أياً من الحالات المذكورة أدناه.

هل الطابعة تقوم بالطباعة حاليًا؟

إذا كانت الطابعة تقوم بالطباعة حاليًا، فانتظر حتى تنتهي ثم أعِد المحاولة.

هل تم إيقاف تشغيل الطابعة؟

تأكد من تشغيل الطاقة للطابعة، وقم بتشغيلها إذا لم تكن كذلك، ثم أعِد المحاولة.

 تحقّق من حالة الشبكة. تأكد من أن الطابعة تتواصل عبر الشبكة. في حال يتعذّر عليك التحقق من حالة الشبكة بنفسك، فاتصل

بمسؤول الشبكة لديك للحصول على المساعدة.

". . Unable to complete the settings because the password was invalidتظهر الرسالة "

إذا قمتَ بتعيين كلمة مرور للطابعة أثناء الإعداد، فسوف تحتاج إلى إدخال كلمة المرور نفسها مرة أخرى عند محاولة تغيير إعدادات الشبكة. 

تأكد من إدخال كلمة المرور الصحيحة المُعيّنة للطابعة. إذا قد نسيتَ كلمة المرور أو لا تعرف ما هي، فاتصل بمسؤول الشبكة لديك للحصول 

على المساعدة. 

إذا لزم الأمر، أعِد تعيين إعدادات الشبكة على إعداداتها الافتراضية الأولية.

V"78" في الصفحة تهيئة إعدادات الشبكة

أعِد تعيين إعدادات الشبكة للطابعة على الإعدادات الافتراضية ثم أعِد تكوين الإعدادات.

) إعدادات الشبكة المحليةLAN(وضع البنية الأساسية) اللاسلكية (

V") الاتصال عبر الشبكة المحليةLAN(وضع البنية الأساسية) 11" في الصفحة ) اللاسلكية

الاتصال المباشر بدون استخدام نقطة وصول

V") الاتصال عبر الشبكة المحليةLAN(وضع نقطة الوصول البسيطة) 34" في الصفحة ) اللاسلكية

) اتصال الشبكة المحليةLANالسلكية (

V") الاتصال عبر شبكة محليةLAN47" في الصفحة ) سلكية

". . Unable to set the data on the printer. Check the settingsتظهر الرسالة "

.Network Configuration Toolتحقّق للتأكد من عدم وجود أخطاء أو سهو أو مشاكل أخرى في البيانات التي تم إدخالها إلى 

 If the printer IP address or printer name (printer name, Bonjour name, or Bonjour service name) isتظهر الرسالة "

changed, communication may become no longer possible . ."

 إلى Network Configuration Tool أو اسم الطابعة في IP على الشاشة لقبول التغييرات في عنوان Confirmسيؤدي النقر فوق الزر 

تعطيل الطباعة ما لم يتم تغيير إعدادات برنامج تشغيل الطابعة على الشبكة.

في حال تتعذّر الطباعة، أكمل الإجراءات أدناه بالترتيب الموضّح لتحديث الإعدادات على برنامج تشغيل طابعة الشبكة.

1.Windows 11:

 بالترتيب المحدد.Settings - Bluetooth & devices - Printer & scannersحدد بدء - 

Windows 10:

 بالترتيب المعطى.Settings - Devices - Bluetooth & other devices - Devices and printersحدد بدء - 
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2.Windows 11:

.Printer propertiesانقر فوق اسم الطابعة التي تم تغيير إعدادات الشبكة لها، ثم انقر فوق 

Windows 10:

.Printer propertiesانقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الطابعة التي تم تغيير إعدادات الشبكة لها، ثم انقر فوق 

 .... Configure Port، ومن ثم انقر فوق Ports، ثم حدد المنفذ الذي تم تحديده في Portsانقر فوق .3
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، ثم اضغط على الزر Tracking by printer name الذي تم تعيينه حديثاً على الشاشة المعروضة، وحدد خانة الاختيار "نعم" ضمن IPأدخِل عنوان .4

OK.

لتبديل الطابعة التي يجب التحقق من إعدادات الشبكة الخاصة بها أو تغييرها

، ثم حدد طابعة.Network Configuration Tool. ثم أعِد تشغيل Network Configuration Tool لإنهاء Cancelاضغط على الزر 

مشاكل وضع البنية الأساسية

هل تم تشغيل الطاقة لجهاز الشبكة (نقطة الوصول/الموجّه ذو النطاق الواسع)؟

تأكد من تشغيل الطاقة على جهاز الشبكة. إذا تم تشغيل الطاقة بالفعل، فتأكد من عدم استخدام الشبكة حاليًا، ثم قم بإيقاف تشغيل الطاقة 

ثم تشغيلها مرة أخرى.

هل الطابعة وجهاز الشبكة (نقطة الوصول/الموجّه ذو النطاق الواسع) قريبان بما يكفي ليكونا ضمن نطاق بعضهما البعض؟

هل هناك أي عوائق يمكن أن تتداخل مع الإشارات؟

حاول تحريك جهاز الكمبيوتر وجهاز الشبكة إلى مكان أقرب لبعضهما البعض وإزالة أي عوائق قد تتسبب في حدوث تداخل.

Qملحوظة 
إذا استمرت المشكلة، أعِد تثبيت برنامج تشغيل طابعة الشبكة باستخدام برنامج تثبيت برنامج تشغيل 

الطابعة.

V"11" في الصفحة الاتصال بجهاز كمبيوتر



استكشاف الأخطاء وإصلاحها

84

هل تستخدم جهازاً بالقرب من الطابعة يصُدر موجات كهرومغناطيسية (كفرن الميكروويف أو الهاتف اللاسلكي الرقمي) أو جهازاً لاسلكياً؟

إذا حاولتَ استخدام الطابعة بالقرب من الأجهزة التي تصُدر موجات كهرومغناطيسية أو الأجهزة اللاسلكية، فقد تتداخل الإشارات الصادرة عن 

هذه الأجهزة مع اتصالات الطابعة، مما يتسبب في حدوث مشكلات. انقل جهاز الكمبيوتر وجهاز الشبكة (نقطة الوصول/الموجّه ذو النطاق 

الواسع) بعيدًا عن أي من هذه المعدات التي تسبب المشاكل.

أوقف تشغيل الطابعة ثم أعِد تشغيلها مجدّدًا لإعادة تعيينها.

قد يتعذّر عليك توصيل الطابعة وجهاز الشبكة (نقطة الوصول/الموجّه ذو النطاق الواسع) مؤقتاً وفقًا لترتيب تشغيل الطاقة للأجهزة.

بعد إعادة تشغيل الطابعة، انتظر لمدة دقيقة تقريبًا، ثم تحقّق من حالة الاتصال.

هل تم تعيين الطابعة على وضع البنية الأساسية؟

 لتبديل الإعدادات. الموجود على الطابعة للتأكد من إضاءته. إذا تم إيقاف تشغيله، اضغط على الزر تحقّق من المصباح 

 الصحيح للطابعة؟SSIDهل تم تعيين 

 الخاص بالطابعة مختلفًا عن SSIDسيتعذّر على الطابعة الاتصال بجهاز الشبكة (نقطة الوصول/الموجّه ذو النطاق الواسع) إذا كان معرفّ 

المُستخدَم لجهاز الشبكة. إذا كنت تقوم بالاتصال في وضع نقطة الوصول البسيطة، فإنك لن تتمكّن من توصيل الطابعة بالشبكة إذا كان اسم 

 الذي تم تعيينه للطابعة مختلفين.SSIDالشبكة في وضع نقطة الوصول البسيطة و

 لجهاز الاتصال والطابعة لمعرفة ما إذا كانت متماثلة أم لا.SSIDتحقّق من مُعرفّات 

 لجهاز الشبكة المُستخدَم، فتحقّق من دليل جهاز الشبكة أو اطلب المساعدة من الشخص الذي قام بتكوين SSIDفي حال يتعذّر العثور على 

إعدادات الشبكة.

هل تستخدم الأجهزة طريقة أمان الشبكة اللاسلكية نفسها المحددة للطابعة؟

سيتعذّر على الأجهزة الاتصال إذا تم إعداد الطابعة وجهاز الكمبيوتر وجهاز الشبكة (نقطة الوصول/الموجّه ذو النطاق الواسع) باستخدام طرق 

أمان الشبكة اللاسلكية المختلفة.

أعِد تكوين الإعدادات في مثل هذه الحالات بحيث تستخدم الطابعة وجهاز الكمبيوتر وجهاز الشبكة طريقة أمان الشبكة اللاسلكية نفسها. إذا 

لم تكن متأكدًا من كيفية المتابعة، فتحقّق من الدليل الخاص بجهاز الشبكة لديك أو استشِر الشخص الذي قام بتكوين إعدادات الشبكة 

للأجهزة.

هل تم تمكين وظيفة فاصل الخصوصية على جهاز الشبكة (نقطة الوصول/الموجّه ذو النطاق الواسع)؟

سيتعذّر على الطابعة وجهاز الكمبيوتر التواصل مع بعضهما البعض إذا تم تمكين وظيفة فاصل الخصوصية (وهي وظيفة تمنع الأجهزة المتصلة 

بنقطة الوصول نفسها من الاتصال ببعضها البعض) على جهاز الشبكة المُستخدَم. اتبّع التعليمات الموجودة في الدليل الخاص بجهاز الشبكة 

لديك لتعطيل وظيفة فاصل الخصوصية.

Qملحوظة 
 الذي تم تكوينه على الطابعة، راجع الصفحة SSIDللحصول على تعليمات حول كيفية التحقق من مُعرفّ 

التالية.

V"61" في الصفحة كيفية التحقق من الإعدادات
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هل هناك العديد من أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الشبكة المختلفة المتصلة بالشبكة نفسها؟

 IPعندما تكون هناك العديد من أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الشبكة المتصلة بإحدى الشبكات، فقد لا يكون من الممكن الحصول على عناوين 

، مما يؤدي إلى عدم قدرة الجهاز أو الأجهزة على الاتصال بالشبكة.DHCPلأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الشبكة من خادم 

 المتاحة.IPقم بإيقاف تشغيل أو فصل أي جهاز كمبيوتر أو شبكة غير مُستخدَمة لزيادة عدد عناوين 

 نفسه لأكثر من جهاز كمبيوتر أو جهاز آخر؟IPهل يتم استخدام عنوان 

 الدقيق نفسه لأكثر من جهاز متصل بشبكة مثل الطابعة أو جهاز الكمبيوتر، فقد تصبح اتصالات الشبكة غير مستقرة IPإذا تم استخدام عنوان 

أو متقطعة.

 لأي أجهزة تستخدم العنوان نفسه.IP لكل جهاز وأعِد تعيين عناوين IPتحقّق من عنوان 

مشكلات وضع نقطة التواصل البسيطة

 مستحيلاً بعد توصيل جهاز الكمبيوتر بالطابعة في وضع Windowsيصبح الاتصال بالإنترنت من جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام التشغيل 

 للوصول إلى الإنترنت.USBنقطة التواصل البسيطة. يستخدم جهاز الكمبيوتر جهازاً محمولاً مزوّدًا بمنفذ 

قد يكون لدى الاتصال بالطابعة في وضع نقطة التواصل البسيطة الأولوية على الاتصال بالإنترنت باستخدام جهاز محمول منخفض السرعة. إذا 

كانت هذه هي الحالة، فقد يؤدي تغيير إعدادات جهاز الكمبيوتر الخاص بك كما هو موضّح أدناه إلى حل المشكلة.

.Windows الخاصة بنظام Network Connectionsاسحب شاشة .1

Windows 11:

 بالترتيب المحدد.Settings - Network & Internet - Advanced network settings - More network adapter optionsحدد بدء - 

Windows 10:

 Change adapter على الجانب الأيمن من النافذة، ثم انقر فوق Wi-Fi. انقر فوق Settings - Network & Internetانقر فوق زر البدء وحدد 

options.

Qملحوظة 
تابع إلى الصفحة أدناه إذا كان ما يزال يتعذّر الاتصال حتى بعد التحقق من العناصر المذكورة أعلاه.

V"89" في الصفحة لا يمكن على الإطلاق إنشاء اتصال بالشبكة
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 من القائمة المعروضة.Properties ومن ثم انقر بزر الماوس الأيمن وحدد Wireless Network Connection (DIRECT-XXXXXXXX)حدد .2

.Properties، ومن ثم انقر فوق Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)حدد .3
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 ... Advancedانقر فوق علامة التبويب .4

.Interface metric" في مربع الإعداد 100، وأدخِل "Automatic metricقم بإلغاء تحديد خانة الاختيار .5
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أغلق جميع النوافذ المفتوحة..6

 Internet Protocol Version 6 أعلاه باستخدام 3الخطوة في حال ما يزال يتعذّر الاتصال بالإنترنت حتى بعد إكمال الخطوات المذكورة أعلاه، كرّر 

)TCP/IPv6(.

 فجأةWi-Fiلقد انقطع اتصال 

تأكد من عدم صحة أي من العناصر أدناه.

هل تم إيقاف تشغيل الطاقة للطابعة؟

هل تم تغيير مفتاح الأمان الخاص بوضع نقطة الوصول البسيطة؟

هل تم تغيير إعدادات الشبكة للطابعة؟

إذا تم تغيير مفتاح أمان وضع نقطة الوصول البسيطة

" المُسجّلة على الجهاز اللاسلكي.DIRECT-XXXXXXXXاحذف كل إعدادات الاتصال الخاصة بـ "

" مجدّدًا ثم أدخِل كلمة مرور جديدة له.DIRECT-XXXXXXXXبعد ذلك، ارجع وحدد "

للحصول على تعليمات أكثر تفصيلاً حول الإجراء، راجع الدليل والوثائق الأخرى الخاصة بجهازك اللاسلكي.

إذا تم تغيير إعدادات الشبكة

) اللاسلكية للطابعة. للتغيير من اتصال ضمن إعدادات شبكة مختلفة إلى LAN إلى تغيير وضع الشبكة المحلية (يشير إطفاء المصباح 

) اللاسلكي (وضع نقطة LANاتصال وضع نقطة الوصول البسيطة، قم بتهيئة إعدادات الشبكة للطابعة، ثم أعِد تكوين اتصال الشبكة المحلية (

الوصول البسيطة) دون تكوين إعدادات الشبكة للطابعة أولاً.

V"78" في الصفحة تهيئة إعدادات الشبكة

V") الاتصال عبر الشبكة المحليةLAN(وضع نقطة الوصول البسيطة) 34" في الصفحة ) اللاسلكية

) السلكيةLANمشكلات اتصال الشبكة المحلية (

هل تم تشغيل الطاقة لجهاز الشبكة (الموزّع/الموجّه ذو النطاق الواسع)؟

تأكد من تشغيل الطاقة على جهاز الشبكة. إذا تم تشغيل الطاقة بالفعل، فتأكد من عدم استخدام الشبكة حاليًا، ثم قم بإيقاف تشغيل الطاقة 

ثم تشغيلها مرة أخرى.

) وتوصيله بشكل جيد؟LANهل تم إدخال كبل الشبكة المحلية (

Qملحوظة 
تابع إلى الصفحة أدناه إذا كان ما يزال يتعذّر الاتصال حتى بعد التحقق من العناصر المذكورة أعلاه.

V"89" في الصفحة لا يمكن على الإطلاق إنشاء اتصال بالشبكة
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) متصل بشكل آمن وثابت بالطابعة وجهاز الشبكة (الموزّع/الموجّه ذو النطاق الواسع).LANتأكد من أن كبل الشبكة المحلية (

تحقّق من المصباح (مصباح الوصلة) المُستخدَم لعرض حالة الاتصال. إذا تم إيقاف تشغيل هذا المصباح، فجربّ العناصر أدناه.

حاول الاتصال بمنفذ مختلف

حاول الاتصال بموزعّ مختلف

) حاول استبدال كبل الشبكة المحليةLANبكبل جديد (

أوقف تشغيل الطابعة ثم أعِد تشغيلها مجدّدًا لإعادة تعيينها.

قد لا تتمكّن من توصيل الطابعة وجهاز الشبكة (الموزع/الموجّه ذو النطاق الواسع) مؤقتاً وفقًا لترتيب تشغيل الطاقة للأجهزة. بعد إعادة 

تشغيل الطابعة، انتظر لمدة دقيقة تقريباً، ثم تحقّق من حالة الاتصال.

هل هناك العديد من أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الشبكة المختلفة المتصلة بالشبكة نفسها؟

 IPعندما تكون هناك العديد من أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الشبكة المتصلة بإحدى الشبكات، فقد لا يكون من الممكن الحصول على عناوين 

، مما يؤدي إلى عدم قدرة الجهاز أو الأجهزة على الاتصال بالشبكة.DHCPلأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الشبكة من خادم 

 المتاحة.IPقم بإيقاف تشغيل أو فصل أي جهاز كمبيوتر أو شبكة غير مُستخدَمة لزيادة عدد عناوين 

 نفسه لأكثر من جهاز كمبيوتر أو جهاز آخر؟IPهل يتم استخدام عنوان 

 الدقيق نفسه لأكثر من جهاز متصل بشبكة مثل الطابعة أو جهاز الكمبيوتر، فقد تصبح اتصالات الشبكة غير مستقرة IPإذا تم استخدام عنوان 

أو متقطعة.

 لأي أجهزة تستخدم العنوان نفسه.IP لكل جهاز وأعِد تعيين عناوين IPتحقّق من عنوان 

لا يمكن على الإطلاق إنشاء اتصال بالشبكة

حاول إعادة تكوين إعدادات الاتصال لجهاز الكمبيوتر وجهاز الشبكة.

تحقّق من دليل جهاز الشبكة لديك أو اتصل بالشركة المصنّعة مباشرة للحصول على التعليمات والمساعدة حول كيفية توصيل جهاز الكمبيوتر 

وجهاز الشبكة.

أعِد تعيين إعدادات الشبكة للطابعة على إعداداتها الافتراضية الأولية، ثم أعِد محاولة تكوين إعدادات الشبكة للطابعة.

Qملحوظة 
تابع إلى الصفحة أدناه إذا كان ما يزال يتعذّر الاتصال حتى بعد التحقق من العناصر المذكورة أعلاه.

V"89" في الصفحة لا يمكن على الإطلاق إنشاء اتصال بالشبكة
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في حال يتعذّر عليك الاتصال حتى بعد التحقق من العناصر الأخرى، فقم بتهيئة إعدادات الشبكة للطابعة لإعادتها إلى إعداداتها الافتراضية 

الأولية وأعِد المحاولة.

V"78" في الصفحة تهيئة إعدادات الشبكة

أعِد تعيين إعدادات الشبكة للطابعة على الإعدادات الافتراضية ثم أعِد تكوين الإعدادات.

) إعدادات الشبكة المحليةLAN(وضع البنية الأساسية) اللاسلكية (

V") الاتصال عبر الشبكة المحليةLAN(وضع البنية الأساسية) 11" في الصفحة ) اللاسلكية

الاتصال المباشر بدون استخدام نقطة وصول

V") الاتصال عبر الشبكة المحليةLAN(وضع نقطة الوصول البسيطة) 34" في الصفحة ) اللاسلكية

) اتصال الشبكة المحليةLANالسلكية (

V") الاتصال عبر شبكة محليةLAN47" في الصفحة ) سلكية

تأكد من تحديث البرنامج الثابتة لأجهزة الشبكة (نقطة الوصول، الموجّه ذو النطاق الواسع، بطاقة واجهة شبكة جهاز الكمبيوتر، وما إلى ذلك) 

إلى الإصدار الأحدث.

قد يؤدي تحديث البرنامج الثابتة (البرنامج المستخدم للتحكم في الأجهزة) لأجهزة الشبكة إلى الإصدار الأحدث إلى حل المشكلة في بعض 

الحالات. تحقّق من الشركة المصنّعة لجهاز الشبكة الذي تستخدمه لمعرفة الإصدار الأحدث.
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الملحق

العلامات التجارية

.Microsoft Corporation علامتين تجاريتين مسجّلتين لدى شركة  ® Windows و ® Microsoftتعُد 

، مسجّلتين في الولايات المتحدة ودول أخرى. .Apple Inc علامتين تجاريتين لدى شركة  Bonjour وmacOSتعُد 

 في الولايات المتحدة ودول أخرى ويتم استخدامها بموجب ترخيص.Cisco علامة تجارية أو علامة تجارية مسجّلة لدى شركة IOSتعُد 

.Google LLC علامة تجارية لدى شركة  ™ Androidتعُد 

. ® Wi-Fi Alliance علامة تجارية مسجّلة لدى شركة  ®Wi-Fiتعُد  

أسماء المنتجات الأخرى المُستخدَمة في هذا المستند عبارة عن علامات تجارية أو علامات تجارية مسجّلة للشركات المعنية.

إشعار حقوق الطبع والنشر

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا المنشور، أو تخزينه في نظام استرجاع، أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، سواء كانت 

. .Panduit Corpإلكترونية أو ميكانيكية أو من خلال التصوير أو التسجيل أو غير ذلك، دون الحصول على إذن كتابي مسبق من شركة  

محتوى هذا الدليل عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

 لا تتحمل أي مسؤولية عن الأخطاء أو الإغفالات. . Panduit Corpرغم اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة عند إعداد هذا الدليل، فإن شركة 

كما لا تتحمل أي مسؤولية عن الأضرار الناجمة عن استخدام المعلومات الواردة فيه.

 ولا الشركات التابعة لها أي مسؤولية تجاه مشتري هذا المنتج أو الجهات الخارجية عن الأضرار أو الخسائر أو  . Panduit Corpلا يقع على عاتق شركة 

التكاليف أو النفقات التي يتكبدها المشتري أو الجهات الخارجية نتيجة لـ: وقوع حادث أو سوء استخدام أو إساءة استخدام هذا المنتج أو التعديلات 

. . Panduit Corpأو الإصلاحات أو التغييرات غير المُصرّح بها لهذا المنتج، أو الفشل في الامتثال الصارم لتعليمات التشغيل والصيانة الخاصة بشركة 

 المسؤولية عن أي أضرار أو مشاكل ناجمة عن استخدام أي خيارات أو أي منتجات استهلاكية بخلاف تلك المخصصة  . Panduit Corpلن تتحمل شركة 

. .Panduit Corp المعتمدة من قِبل شركة  Panduit الأصلية أو منتجات Panduitلمنتجات 

. جميع الحقوق محفوظة. .Panduit Corp لشركة  2025حقوق الطبع والنشر © لسنة 
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