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Voor het uitvoeren van de instellingen

Voor het uitvoeren van de instellingen

Over deze handleiding

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de printer en verschillende apparaten op een netwerk kunt aansluiten.
De schermatbeeldingen in deze handleiding kunnen een beetje verschillen van wat u op het scherm ziet.

A Microsoft” Windows® 11-besturingssysteem
(A Microsoft® Windows® 10-besturingssysteem

De bovenstaande besturingssystemen worden in dit document "Windows 11" en "Windows 10" genoemd.

Daarnaast worden de bovenstaande besturingssystemen in het algemeen "Windows" genoemd.

Symbolen in deze gids

In deze gids worden de volgende symbolen gebruikt om belangrijke informatie aan te duiden.

Duidt informatie aan die u moet volgen tijdens gebruik van dit product. Verkeerd
u BELANGRIJK gebruik door deze informatie te negeren kan leiden tot een fout of storing van het
product.

/@ OPMERKING Duidt bijkomende uitleg en informatie aan die u dient te kennen.

Yaic Maakt u attent op een referentiepagina met gerelateerde informatie.




Voor het uitvoeren van de instellingen

Configuratie van de netwerkinstellingen

Tijdens de installatie van het printerstuurprogramma of andere software mag u de
n BELANGRIJK netwerkkabel, USB-kabel of andere verbindingskabel pas op de printer aansluiten
wanneer dat wordt gevraagd.

De printer is compatibel met de onderstaande soorten netwerkverbindingen. Kies het netwerk waarmee u
verbinding wilt maken.

e Draadloos LAN (Infrastructuur-modus)
e Draadloos LAN (Eenvoudig AP-modus)
e Bekabeld LAN

Merk op dat draadloze LAN-verbindingen, bekabelde LAN-verbindingen en USB-verbindingen tegelijkertijd en
in elke combinatie kunnen worden gebruikt.

Als er meerdere computers en printers met elkaar zijn verbonden, krijgt de

n verbindingsmethode waarmee afdrukgegevens het eerst worden verzonden de
BELANGRIJK prioriteit, ongeacht de gebruikte verbindingsmethode, inclusief USB-verbindingen.

Probeer opnieuw af te drukken als er een foutbericht verschijnt.

In dit document staan methoden voor netwerkverbindingen om computers en printers

‘ OPMERKING op elkaar aan te sluiten met behulp van het Windows-besturingssysteem.




Voor het uitvoeren van de instellingen

Draadloze LAN-verbinding

Er zijn twee soorten draadloze LAN-verbindingen beschikbaar. Bij de ene soort verbinding wordt gebruik
gemaakt van een toegangspunt en bij de andere niet. Kies de verbindingsmethode die het beste past bij uw
netwerkomgeving.

Met toegangspunt (Infrastructuur-modus)

De Infrastructuur-modus is een communicatiemodus waarbij verbinding wordt gemaakt via een in de handel
verkrijgbaar toegangspunt, breedbandrouter of soortgelijk apparaat. Gebruikers maken verbinding via een
toegangspunt, waardoor ze de computer en de printer apart kunnen instellen in verschillende gebieden.

Er zijn twee configuratiemethodes beschikbaar: een automatische configuratiemethode via Wi-Fi® Protected
Setup (WPS) en een handmatige configuratiemethode.

£5”"De draadloze verbinding instellen met de drukknop (WPS)" op pagina 13

£”"De draadloze verbinding handmatig instellen" op pagina 26

Ga naar de onderstaande link als u de printer met een smartphone of tablet verbindt.

£"Verbinding maken met een mobiel apparaat” op pagina 57

Zonder toegangspunt (Eenvoudig AP-modus)

In deze modus communiceert een computer, smartphone of ander apparaat rechtstreeks met de printer via
een draadloze verbinding zonder een toegangspunt.

Om deze verbindingsmethode te kunnen gebruiken, moet aan de onderstaande voorwaarden zijn voldaan.




Voor het uitvoeren van de instellingen

e De te verbinden computer of draagbare terminal is ingesteld voor draadloos LAN en de draadloos LAN-
functie is ingeschakeld

e De computer is niet verbonden met een draadloos LAN

e De computer is ingesteld om automatisch een IP-adres te verkrijgen
£”"De draadloze verbinding instellen met de drukknop (WPS)" op pagina 36
£5°"De draadloze verbinding handmatig instellen" op pagina 44

Ga naar de onderstaande link als u de printer met een smartphone of tablet verbindt.
£”"Verbinding maken met een mobiel apparaat” op pagina 57

e Bij verbindingen met de Eenvoudig AP-modus kunnen er maximaal vier apparaten
tegelijkertijd worden verbonden. Als er al vier apparaten zijn verbonden, kunt u

geen vijfde of volgende apparaat verbinden.

g BELANGRIJK e Wanneer er verbinding is met de printer, kunt u geen verbinding maken met
apparaten verbonden met andere apparaten dan de printer of met het internet. De
internetverbinding wordt verbroken wanneer u deze configuratie uitvoert.

e De beveiligingsmodus is vast ingesteld op WPA2-PSK (AES).

Bekabelde LAN-verbinding

Via deze methode kunnen gebruikers verbinding maken met de printer met behulp van een kabel via een

hub, router of soortgelijk apparaat.

£ "Verbinden via bekabeld LAN" op pagina 49




Voor het uitvoeren van de instellingen

De draadloze verbindingsmodus van de printer controleren

Infrastructuur-modus (verbinding via een toegangspunt)
MP500

Het §& -lampje blijft branden zolang de printer met een draadloos LAN is verbonden in de
Infrastructuur-modus.
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MP550

Het pictogram wordt op het lcd-scherm weergegeven zolang de printer met het draadloze LAN is
verbonden in de Infrastructuur-modus, zoals hieronder wordt getoond.

Tape

6.90cm x 24mm 64pt

Properties Select




Voor het uitvoeren van de instellingen

Eenvoudig AP-modus (verbinding zonder een toegangspunt)

MP500

Het [Z -lampje blijft branden zolang de printer met een draadloos LAN is verbonden in de Eenvoudig
AP-modus.
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MP550

Het pictogram wordt op het lcd-scherm weergegeven zolang de printer met het draadloze LAN is
verbonden in de Eenvoudig AP-modus, zoals hieronder wordt getoond.

Tape
6.90cm x 24mm




Voor het uitvoeren van de instellingen

Een verbindingsmethode selecteren

Kies de methode die het beste past bij uw systeem. Als u twijfelt welke verbindingsmethode u wilt gebruiken,

raadpleeg dan het onderstaande overzicht om u door de keuzemogelijkheden te leiden.

Kan de computer verbinding
maken met het internet?

‘Ja

Is er een breedbandrouter of
toegangspunt beschikbaar
en heeft de computer een
draadloze LAN-functie?

‘Ja

U kunt een draadloos LAN
(Infrastructuur-modus)
gebruiken.

Wilt u automatische
configuratie gebruiken voor
het toegangspunt?

‘Nee

Voer de instelling handmatig
uit.

£ "De draadloze
verbinding handmatig
instellen" op pagina 26

Nee

Heeft de computer een

» draadloze LAN-functie?

Nee

‘ Nee

U kunt een USB-
verbinding gebruiken.

Raadpleeg de handleiding
bij elk product.

Is er een LAN-kabel

Ja

=)

Ja

» aangesloten op de computer? »

Ja

Is het toegangspunt
compatibel met
automatische configuratie
via de WPS-knop?

‘ Nee

Voer de instelling uit met een
pincode als uw
toegangspunt compatibel is
met deze methode.

£ "De draadloze
verbinding instellen met een
pincode" op pagina 21

Ja

=)

U kunt een draadloze LAN-
verbinding (Eenvoudig AP-
modus) gebruiken.

£ "Verbinden via
draadloos LAN (Eenvoudig
AP-modus)" op pagina 36

U kunt een bekabelde LAN-
verbinding gebruiken.
£5"Verbinden via bekabeld
LAN" op pagina 49

Voer de instelling uit met de
knop.

£ "De draadloze
verbinding instellen met de
drukknop (WPS)" op pagina
13

10



Voor het uitvoeren van de instellingen

Als u een ander apparaat dan een computer op de printer aansluit, volg dan de procedures in "Verbinding maken

met een mobiel apparaat” op pagina 57.

n BELANGRUJK

Als u de draadloze LAN-instellingen handmatig wilt configureren of een vast IP-adres
voor de printer wilt gebruiken, dan hebt u een of meer van de onderstaande gegevens
nodig. Raadpleeg op voorhand uw netwerkbeheerder. Als u alles vooraf in gereedheid
brengt, zal u het netwerk vlot kunnen opzetten.
¢ Informatie voor het instellen van een vast IP-adres

e |P-adres van de printer

e Subnetmasker

e Standaard gateway
¢ Informatie voor het handmatig configureren van een draadloos LAN

e SSID van het toegangspunt

e Beveiligingsverificatiemethode van het toegangspunt voor het draadloze LAN

e Versleutelingsmethode van het toegangspunt voor het draadloze LAN

e Vooraf gedeelde sleutel (PSK) van het toegangspunt

e WEP-sleutel van het toegangspunt

11




Verbinding maken met een computer

Verbinding maken met een computer

Er zijn drie verschillende methoden om verbinding te maken met een computer. Deze worden hieronder
vermeld. Kies de methode die het beste past bij uw systeem.

g BELANGRIJK

Tijdens de installatie van het printerstuurprogramma of andere software mag u de
netwerkkabel, USB-kabel of andere verbindingskabel pas op de printer aansluiten
wanneer dat wordt gevraagd.

/@ OPMERKING

U kunt de netwerkinstellingen later controleren en wijzigen. Raadpleeg de onderstaande

pagina voor details.
£F"De instellingen controleren” op pagina 63

Verbinden via draadloos LAN (Infrastructuur-modus)

Hier wordt uitgelegd hoe u een draadloze LAN-verbinding instelt in de Infrastructuur-modus. Kies een van de
onderstaande methoden voor het configureren van de instellingen.

£5”"De draadloze verbinding instellen met de drukknop (WPS)" op pagina 13

£5"De draadloze verbinding instellen met een pincode" op pagina 21

£5"De draadloze verbinding handmatig instellen" op pagina 26

n BELANGRUJK

Om de draadloze LAN-instellingen te configureren, moet de computer verbonden zijn
met een draadloos LAN-apparaat zoals een toegangspunt of router.

12




Verbinding maken met een computer

De draadloze verbinding instellen met de drukknop (WPS)

U kunt deze configuratiemethode gebruiken wanneer een toegangspunt voorzien van WPS wordt gebruikt en
andere draadloze apparaten (handsets) met de WPS-knop worden ingesteld. Druk op de Connect-knop op de
achterkant van de printer en de WPS-knop op het toegangspunt. De communicatie tussen de printer en het
toegangspunt wordt gestart en de nodige netwerkinstellingen worden automatisch geconfigureerd. Andere
draadloze apparaten (handsets) moeten ook met de WPS-knop worden ingesteld om deze methode te kunnen
gebruiken.

4 N\
WPS |
\/
o
—— o
/'\ o
g J °

Plaats de computer, de printer en het toegangspunt dicht bij elkaar zodat u deze
/@ OPMERKING gemakkelijk kunt gebruiken. U gebruikt alle drie de apparaten tijdens het configureren
van de draadloze LAN-instellingen.

1 Start het installatieprogramma van het printerstuurprogramma op de computer.
Volg de instructies op het scherm om door te gaan.

2 Lees de inhoud van de gebruiksrechtovereenkomst die wordt weergegeven, en klik
op Akkoord om aan te geven dat u de voorwaarden ervan gelezen hebt en ermee
akkoord gaat. Volg daarna de instructies op het scherm om verder te gaan met de
installatieprocedure.

13



Verbinding maken met een computer I

3 Selecteer een model (de printer die u wilt gebruiken).

= Install printer drivers X

This will install printer drivers.

Please select a printer.

| v

*Do not attempt to connect the USB cable until instructed to do so by

the on-screen instructions.

4 Selecteer Draadloze LAN-verbinding, bekabelde LAN-verbinding.

= Install printer drivers

Select the method for connecting the printer and computer
together.

® Wired LAN, wireless LAN connections

(_JUSB connection

PANDUIT oo ]| e

14



Verbinding maken met een computer

5 Selecteer De LAN-instellingen configureren.

& Install printer drivers

LAN settings

®iConfigure LAN settings;

(O Do not configure LAN settings

The LAM settings do not need to be configured as the printer is already
connected.

For wireless LAN connections, the Network Config Tool will need to be used
to configure security and SSID settings.

/@ OPMERKING

Als de netwerkinstellingen op de printer al geconfigureerd zijn (bijvoorbeeld
tijdens het toevoegen van een computerverbinding), selecteer dan De LAN-
instellingen niet configureren.

6 Selecteer Het IP-adres automatisch laten ophalen.

& Install printer drivers

Set the printer IP address

(®Obtain the IP address automatically

() Set the IP address manually (using a fixed IP address)
*A USB cable is needed for connecting to the printer.

/@ OPMERKING

Zie de volgende pagina als u het IP-adres van de printer handmatig wilt
instellen.

£7°"De draadloze verbinding instellen met een pincode" op pagina 21.

15




Verbinding maken met een computer I

7 Selecteer Draadloos LAN.

= Install printer drivers

Connect network

Connecting with the printer via the network.

Select the connection method and then establish a connection as
instructed.

() Wired LAM

PANDUIT o [

| | Cancel

16



Verbinding maken met een computer

Zet de printer aan, maar sluit de netwerkkabel en USB-kabel nog niet aan.

MP500

Druk herhaaldelijk op de = -knop om door de verbindingsmodi van de printer te bladeren en kies de
Infrastructuur-modus.

Het 'f«?—lampje gaat branden als de printer in de Infrastructuur-modus staat.

= ~knop

TS ]>
| T~

'fv?—lampje E’v.?—lampje

MP550
Tik op het Icd-paneel en zet de draadloze LAN-modus op Infrastructuur.

Als de verbindingsmodus op Infrastructuur staat, wordt !”3 weergegeven op het lcd-scherm.

6.90cm x 24mm b T100x0,

A

Font Properties

Het 'fv?-lampje gaat branden als de printer in de Infrastructuur-modus staat.
U kunt de verbindingsmodus van de printer ook controleren door de
netwerkstatus van de printer af te drukken.

£"Vanaf de printer controleren" op pagina 63

/@ OPMERKING

17



Verbinding maken met een computer

9 Volg de instructies op het scherm om door te gaan met het configureren van de
instellingen.
Als op het scherm wordt gevraagd om op de WPS-knop van het toegangspunt te
drukken, controleer dan of de printer ingeschakeld is en druk op de WPS-knop. Het
& -lampje op de printer begint te knipperen. Dit geeft aan dat de automatische
configuratie is gestart. Wanneer de instellingen geconfigureerd zijn, gaat het & -
lampje vast branden.

4 N\
WPS
\/
o
—~—— N
/‘\ o
g J °

10 Selecteer het selectievakje Aanmelden bij Windows Firewall en ga door naar het
volgende scherm.

& Install printer drivers *

Firewall warning

In order to enable use of the printer via network connection, an exception
must be added to Windows Firewall for the relevant program.

Check the [Register to Windows Firewall] checkbox to add an exception for
the selected program. Printing from this computer via network connection

. will be disabled unless this exception is added.

[“Register to Windows Firewall:

18



Verbinding maken met een computer

17 Het installatieprogramma zoekt naar het netwerk en geeft een lijst weer van printers
die op het netwerk aangesloten zijn. Selecteer de printer die u wilt gebruiken.
Volg de instructies op het scherm om de instellingen te configureren; vervolgens
wordt het stuurprogramma van de netwerkprinter geinstalleerd. Nadat het
printerstuurprogramma geinstalleerd is, wordt automatisch de Network
Configuration Tool geinstalleerd.

& Install printer drivers

Select printer

Salart 2 nrintar tn nea

0 oy F'ANDUITMF'ESD(MP5500043AD} | '

PANDUIT

Restart the search using a specified IP.

Cancel Mext =

/@ OPMERKING

¢ De printer wordt weergegeven nadat de netwerkinstellingen

geconfigureerd zijn.
Probeer het volgende als de printer niet wordt weergegeven:
¢ Als het IP-adres handmatig is ingesteld:
Druk op Het zoeken opnieuw starten met het opgegeven IP-adres,
en voer het opgegeven IP-adres in op het scherm dat wordt
weergegeven.
o Als het IP-adres automatisch wordt verkregen:
Druk op de knop Nogmaals zoeken.
Als de printer ook na de bovenstaande stappen niet wordt weergegeven,
betekent dit dat de netwerkinstellingen van de printer niet volledig zijn
geconfigureerd. Probeer het opnieuw vanaf het begin.
Zoekopdrachten met de knop Nogmaals zoeken werken alleen binnen
hetzelfde netwerksegment. Als u verbinding wilt maken met een printer
in een netwerksegment buiten het bereik van de router, controleer dan
het IP-adres van de printer waarmee u verbinding wilt maken en zoek
opnieuw met Het zoeken opnieuw starten met het opgegeven IP-
adres.
Druk een testpagina af via het printerstuurprogramma om te controleren
of de printer juist werkt.

19



Verbinding maken met een computer

12 Selecteer de map waarin u de Network Configuration Tool wilt installeren. Ga door
naar het volgende scherm om de tool te installeren.

Panduit PXE Printer Metwork Configuration Tool - InstallShield Wizard

Choose Destination Location
Select folder where setup will install files.

Setup will install Panduit PXE Printer Metwork Configuration Tool in the following folder.

To install to this folder, dick Mext. To install to a different folder, dick Browse and select
another folder.

Destination Folder
C:¥Program Files (x88)¥Panduit

Installshield

< Back [ Mext = i | Cancel |

13 De installatie is voltooid wanneer het voltooiingsscherm wordt weergegeven.

Panduit PXE Printer Metwork Configuration Tool - InstallShield Wizard

InstallShield Wizard Complete

The InstallShield Wizard has successfully installed Panduit PXE
Printer Network Configuration Tool. Click Finish to exit the
wizard.

20



Verbinding maken met een computer

De draadloze verbinding instellen met een pincode

Deze configuratiemethode kan gebruikt worden als het toegangspunt compatibel is met invoer van een WPS-

pincode. De volgende procedures zijn van toepassing wanneer het IP-adres van de printer automatisch wordt

verkregen. Installeer het printerstuurprogramma en andere nodige software nadat de netwerkinstellingen

voor de printer en het toegangspunt geconfigureerd zijn.

/@ OPMERKING

e Het is niet mogelijk een pincode die door een toegangspunt wordt afgegeven, voor
een printer te registreren en in te stellen.

o Raadpleeg de handleiding van het toegangspunt voor details over het registreren van
een pincode op een toegangspunt.

o Plaats de computer, de printer en het toegangspunt dicht bij elkaar zodat u deze
gemakkelijk kunt gebruiken. U gebruikt alle drie de apparaten tijdens het configureren
van de draadloze LAN-instellingen.

o Als u het IP-adres op de printer handmatig wilt instellen, raadpleeg dan "De draadloze
verbinding handmatig instellen" op pagina 26 voor het configureren van de
netwerkinstellingen op de printer. Voer vervolgens de onderstaande procedures vanaf
Stap 1 uit om het IP-adres in te stellen.

n BELANGRUJK

Als u de instellingen automatisch wilt configureren met een pincode, gebruik dan de
meegeleverde tapecassette om de pincode van de printer af te drukken.

1 Plaats een tapecassette in de printer en zet deze aan.

2 Houd de Connect-knop aan de zijkant van de printer ten minste 3 seconden

ingedrukt. Het g -lampje begint te knipperen en de printer drukt een pincode af.

E?E Connect i

21



Verbinding maken met een computer

De pincode kan alleen in de Infrastructuur-modus worden afgedrukt en niet
in een andere modus.
e Voor gebruikers van de MP500
Als u de pincode niet kunt afdrukken, druk dan herhaaldelijk op de
knop om door de verbindingsmodi van de printer te bladeren en kies de
Infrastructuur-modus. Controleer of het 'f‘?—lampje knippert; dit geeft
aan dat de printer in de Infrastructuur-modus staat. U kunt dit ook
controleren door de netwerkstatus af te drukken. Zie de volgende pagina
g BELANGRIJK voor uitleg over het afdrukken van de netwerkstatus.
£ "Vanaf de printer controleren” op pagina 63
e Voor gebruikers van de MP550
Als u de pincode niet kunt afdrukken, selecteer dan het pictogram
(Wi-Fi uit) of (Eenvoudig AP) op het Icd-scherm en zet de printerin de
Infrastructuur-modus.
Zie de volgende pagina voor uitleg over het afdrukken van de
netwerkstatus.
£F"Vanaf de printer controleren” op pagina 63

=3
i

Registreer de pincode op het toegangspunt terwijl het & -lampje knippert. Het & -
lampje gaat vast branden wanneer de verbindingen naar en instellingen voor het
toegangspunt voltooid zijn.

Als u de MP550 gebruikt, registreer de pincode dan terwijl het scherm "Instelling..."
wordt weergegeven.

Als het 'ff?\—lampje uit is, geeft dit aan dat de netwerkinstellingen niet juist
g BELANGRIJK zijn geconfigureerd. Ga terug naar Stap 2 en configureer de
netwerkinstellingen.

Start het installatieprogramma van het printerstuurprogramma op de computer.
Volg de instructies op het scherm om door te gaan.

Lees de inhoud van de gebruiksrechtovereenkomst die wordt weergegeven, en klik
op Akkoord om aan te geven dat u de voorwaarden ervan gelezen hebt en ermee
akkoord gaat. Volg daarna de instructies op het scherm om verder te gaan met de
installatieprocedure.

22



Verbinding maken met een computer I

6 Selecteer een model (de printer die u wilt gebruiken).

= Install printer drivers x

This will install printer drivers.

Please select a printer.

| v

*Do not attempt to connect the USB cable until instructed to do so by
the an-screen instructions.

7 Selecteer Draadloze LAN-verbinding, bekabelde LAN-verbinding.

= Install printer drivers x

Select the method for connecting the printer and computer
together.

® Wired LAN, wireless LAN connections

() USB connection

PRNDUIT e L] o
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Verbinding maken met een computer

8 Selecteer De LAN-instellingen niet configureren.

& Install printer drivers

LAN settings

(O Configure LAN settings

® Do not canfigure LAN settingsi

The LAN settings do not need to be configured as the printer is already
connected.

For wireless LAN connections, the Metwork Config Tool will need to be used
to configure security and SSID settings.

| = Back || Mext = | | Cancel

9 Selecteer het selectievakje Aanmelden bij Windows Firewall en ga door naar het

volgende scherm.

& Install printer drivers

Firewall warning

In order to enable use of the printer via network connection, an exception
must be added to Windows Firewall for the relevant program.

Check the [Register to Windows Firewall] checkbox to add an exception for
the selected program. Printing from this computer via network connection
will be disabled unless this exception is added.

[“Register to Windows Firewall:

= Back || Mext = | | Cancel
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Verbinding maken met een computer

10 De printer van de pincode wordt op het scherm weergegeven. Selecteer deze

printer om door te gaan.

Volg de instructies op het scherm om de instellingen te configureren; vervolgens

wordt het stuurprogramma van de netwerkprinter geinstalleerd. Nadat het

printerstuurprogramma geinstalleerd is, wordt automatisch de Network

Configuration Tool geinstalleerd.

& |Install printer drivers

-
>

PANDUIT

[PANMDUIT MP550(MP5500043AD) |

Select printer

Selart a2 nrintar tn nea

Restart the search using a specified IP.

Cancel Mext =

/@ OPMERKING

¢ De printer wordt weergegeven nadat de netwerkinstellingen

geconfigureerd zijn.

Als de printer niet wordt weergegeven, druk dan op de knop Nogmaals
zoeken en probeer het opnieuw.

Als de printer ook na de bovenstaande stappen niet wordt weergegeven,
betekent dit dat de netwerkinstellingen van de printer niet volledig zijn
geconfigureerd.

Probeer het opnieuw vanaf het begin.

e Zoekopdrachten met de knop Nogmaals zoeken werken alleen binnen

hetzelfde netwerksegment. Als u verbinding wilt maken met een printer
in een netwerksegment buiten het bereik van de router, controleer dan
het IP-adres van de printer waarmee u verbinding wilt maken en zoek
opnieuw met Het zoeken opnieuw starten met het opgegeven IP-
adres.

e Druk een testpagina af via het printerstuurprogramma om te controleren

of de printer juist werkt.
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De draadloze verbinding handmatig instellen

Bij deze methode voert u alle informatie voor het configureren van een draadloze LAN-verbinding

handmatig in.

Voor handmatige configuratie van de draadloze LAN-instellingen hebt u enkele of alle
van de volgende gegevens nodig. Raadpleeg op voorhand uw netwerkbeheerder.
¢ Informatie voor het instellen van een vast IP-adres

o |P-adres van de printer

e Subnetmasker
n e Standaard gateway

BELANGRIJK ¢ Informatie voor het handmatig configureren van een draadloos LAN

e SSID van het toegangspunt

o Beveiligingsverificatiemethode van het toegangspunt voor het draadloze LAN
Versleutelingsmethode van het toegangspunt voor het draadloze LAN
Vooraf gedeelde sleutel (PSK) van het toegangspunt
WEP-sleutel van het toegangspunt

1 Start het installatieprogramma van het printerstuurprogramma op de computer.
Volg de instructies op het scherm om door te gaan.

2 Lees de inhoud van de gebruiksrechtovereenkomst die wordt weergegeven, en klik
op Akkoord om aan te geven dat u de voorwaarden ervan gelezen hebt en ermee
akkoord gaat. Volg daarna de instructies op het scherm om verder te gaan met de
installatieprocedure.
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Verbinding maken met een computer

3 Selecteer een model (de printer die u wilt gebruiken).

Als er al een USB-stuurprogramma van de printer is geinstalleerd, druk dan op de

knop Annuleren en ga door naar Stap 8.

4 Selecteer USB.

& Install printer drivers *
This will install printer drivers.
Please select a printer.
- -
*Do not attempt to connect the USB cable until instructed to do so by
the on-screen instructions.
& Install printer drivers *

Select the method for connecting the printer and computer
together.

() Wired LAN, wireless LAM connections

| = Back || Mext = | | Cancel |

@ OPMERKING

Het USB-printerstuurprogramma moet worden geinstalleerd voordat u de
Network Configuration Tool kunt gebruiken. Selecteer USB en installeer het
USB-printerstuurprogramma.
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Verbinding maken met een computer

5 Volg de instructies op het scherm om het USB-printerstuurprogramma te installeren.

& Install printer drivers

Follow these instructions to connect the printer with your computer.

Connect the printer and the wall outlet with
the AC adaptor.
* The position of the plug on the printer varies

by the printer type.
* Shape ofthe AC adaptor varies by the printer
type.
¥l Connect the printer and the computer with

an USB cable.

* The position of the USB connector on the

printer varies by printer type.

Turn power on using the power button.

A L
(0]
" Please wait until the New Hardware dialog

appears.

@ OPMERKING

USB-kabel te verbinden.

Network Configuration Tool geinstalleerd.

¢ Volg de instructies op het scherm om de computer en de printer met een

¢ Nadat het printerstuurprogramma geinstalleerd is, wordt automatisch de

6 Selecteer de map waarin u de Network Configuration Tool wilt installeren. Ga door
naar het volgende scherm om de tool te installeren.

Panduit PXE Printer Network Configuration Tool - InstallShield Wizard

Choose Destination Location

Select folder where setup will install files.

»

7
ol
T

Setup will install PFanduit PXE Printer Metwork Configuration Tool in the following folder.

Tao install to this folder, dick Mext. To install to a different folder, dick Browse and select
another folder.

Destination Folder

C:¥Program Files {x88)¥Panduit Browse...
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Verbinding maken met een computer

7 Deinstallatie is voltooid wanneer het voltooiingsscherm wordt weergegeven.

Panduit PXE Printer Network Configuration Tool - InstallShield Wizard

InstallShield Wizard Complete

The Installshield Wizard has successfully installed Panduit PXE
Printer Network Configuration Tool. Click Finish to exit the

wizard.

PANDUIT

< Back

Cancel

g Start de Network Configuration Tool.

Klik achtereenvolgens op Start - Alle apps - PANDUIT - PXE Printer Network

Configuration Tool.

9 Controleer of de printer en de computer via een USB-kabel verbonden zijn. Selecteer
vervolgens de printer en druk op de knop Bevestigen.

3 PXE Printer Metwork Configuration Tool

Metwork Configuration Tool

Please select a printer.

Panduit MPS50

| Confirm | Cancel
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1@ OPMERKING

Als de printer niet wordt weergegeven, is het USB-printerstuurprogramma
wellicht niet juist geinstalleerd.

Installeer het USB-printerstuurprogramma opnieuw vanaf het begin van de
installatieprocedure.

10 Het menu van de configuratietool wordt weergegeven.

] PXE Printer Network Configuration Tool >
Printer: Panduit MP550
----N:elwork Printer Mame
i Bhared
[ MP5500043AD
Wireless
Basic Bonjour
Infrastructure )
) Bonjour Name MPS500043AD ‘ local
Simple AP
. Wired
e Bonjour Senvice Name | PANDUIT HP550 |
----- Basic
. Printer
- Basic
... Passward
Help Update to the latest information Send Cancel

1@ OPMERKING

Zie de volgende pagina voor details over het gebruik van de Network
Configuration Tool.

£7"De instellingen controleren” op pagina 63

30




Verbinding maken met een computer

11 Selecteer links in de boomstructuur Netwerk - Draadloos - Eenvoudig, en selecteer

vervolgens rechts bij Communicatiemodus het item Infrastructuur.

Druk nog niet op de knop Verzenden. De instellingen zijn nog niet voltooid. Ga naar

de volgende stap.

] PXE Printer Metwork Configuration Tool X
Printer: Panduit MP550
-~ Network Wireless Information
i Shared
[ ) Communication Mode:
- Basic
Wireless :
MAC Address: FC1263ACIE46
- INTASTruciure
- Simple AP () Simple AP
.
.":flred _ MAC Address: FE1263AC1E46
----- Basic
- Printer (C) Disable Wi-Fi
.. Basic
‘.. Password
Help Update to the latest information Send Cancel

u BELANGRIJK

Druk pas op de knop Verzenden wanneer dat expliciet wordt vermeld in de
procedures in deze handleiding.

Wacht tot alle instellingen zijn geconfigureerd en druk vervolgens op de
knop Verzenden om de instellingen naar de printer te verzenden.
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12 Voer de netwerkgegevens in die u op voorhand hebt verzameld.

Druk op de knop Een SSID selecteren en selecteer de betreffende SSID. Voer
vervolgens de vooraf gedeelde sleutel in het veld PSK (Pre-Shared Key) in.

3 PXE Printer Network Configuration Tool

Printer: Panduit MP550

s

- Wetwork

Shared
. i.Basic
Wireless
Basic
Infrastructure
Simple AP
i.. Wired

. Printer
- Basic
... Passward

Wireless Connection Status

Wireless Connection Status: Unconfirmed o
Wireless Mode:
IP Address Settings
(®) Auto (C) Manual
IP Address: ‘ 0 0 0 0 ‘
Subnet Mask: ‘ 0 0 0 0 ‘
Default Gateway: ‘ 0 0 0 0 ‘
Security Settings
Authentication Method: WPAZ-PSK w
Encryption Method: AES ~

S5ID:

PSK (Pre-Shared Key}:

| ABCDEFGHIJ

|123455?e

| Selectan SSID

Help

WEP Key1:

Update to the latest information

Cancel

1@ OPMERKING

o Controleer of alle noodzakelijke instellingen juist zijn ingevoerd.

e Druk op de knop Een SSID selecteren om de SSID weer te geven van het
draadloze LAN dat door de printer gedetecteerd is. U kunt vervolgens de

gewenste SSID in de lijst selecteren.

Select an 551D

Flease select a network (SSID).

| Network(SSID) Security Signal Condition
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Vo

[ ABCDEFGHI Yes -

~

Cancel
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Verbinding maken met een computer

13 Controleer of alle ingevoerde gegevens juist zijn en druk op de knop Verzenden.
Klik op OK wanneer een bevestigingsbericht wordt weergegeven.

g BELANGRIJK

Als er een foutmelding verschijnt nadat u op de knop Verzenden drukt,
controleer dan het onderstaande.
o Als er een communicatiefout verschijnt:
Controleer of de printer ingeschakeld is en de USB-kabel juist aangesloten
is, en druk opnieuw op de knop Verzenden.
o Als er een instellingenfout verschijnt:
Een of meer van de ingevoerde instellingen zijn wellicht ongeldig of
onjuist. Controleer de ingevoerde gegevens nogmaals en los eventuele
problemen op.
Als er met de Network Configuration Tool een beheerderswachtwoord is
ingesteld, wordt op het scherm gevraagd het wachtwoord in te voeren
wanneer u op de knop Verzenden drukt. U moet het juiste wachtwoord
invoeren om de netwerkinstellingen te kunnen configureren.
£ "Wachtwoord gebruikt om instellingen te wijzigen aanpassen” op pagina
79

1 4 Druk op de knop Annuleren om de Network Configuration Tool af te sluiten.
Ontkoppel de USB-kabel van de printer en de computer.

15 Start het installatieprogramma van het printerstuurprogramma opnieuw.
Selecteer op het onderstaande scherm de optie Aanpassen. Selecteer op het
volgende scherm de betreffende printer.

[=! Install printer drivers

Please select one of the following options.

Modify
Change which program features
are installed.

Remove

—
e m Remove the drivers

from your computer.

Cancel
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16 Volg de instructies op het scherm en ga door tot het volgende scherm wordt
weergegeven.

Selecteer op dit scherm Draadloze LAN-verbinding, bekabelde LAN-verbinding.

& Install printer drivers *

Select the method for connecting the printer and computer
together.

(® Wired LAN, wireless LAM connections

(_JUSB connection

PANDUIT e [ ]| oms

17 Selecteer De LAN-instellingen niet configureren.

& Install printer drivers *

LAN settings

() Configure LAN settings

®Do not configure LAN settings:

The LAM settings do not need to be configured as the printer is already
connected.

For wireless LAN connections, the Network Config Tool will need to be used
to configure security and SSID settings.

PANDUIT = [ ] o
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18 Selecteer de printer die u wilt gebruiken.

& Install printer drivers ¥

Select printer

Selart a arintar tn nea

[PANDUIT MP550(MP55000432AD) |

Restart the search using a specified IP.

Volg de instructies op het scherm om de instellingen te configureren; vervolgens wordt het stuurprogramma

van de netwerkprinter geinstalleerd. Het configureren van de instellingen is voltooid wanneer de installatie

voltooid is.

Druk een testpagina af via het printerstuurprogramma om te controleren of de printer juist werkt.

o De printer wordt weergegeven nadat de netwerkinstellingen geconfigureerd zijn.
Als de printer automatisch een IP-adres verkrijgt:
Als de printer niet wordt weergegeven, druk dan op de knop Nogmaals zoeken en
probeer het opnieuw.
Als de printer een vast IP-adres heeft:
Druk op de knop Het zoeken opnieuw starten met het opgegeven IP-adres en voer
het betreffende IP-adres in.

1@ OPMERKING Als de printer ook na de bovenstaande stappen niet wordt weergegeven, betekent dit
dat de netwerkinstellingen van de printer niet juist zijn geconfigureerd. Probeer het
opnieuw vanaf Stap 8.

o Zoekopdrachten met de knop Nogmaals zoeken werken alleen binnen hetzelfde
netwerksegment. Als u verbinding wilt maken met een printer in een netwerksegment
buiten het bereik van de router, controleer dan het IP-adres van de printer waarmee u
verbinding wilt maken en zoek opnieuw met Het zoeken opnieuw starten met het
opgegeven IP-adres.
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Verbinden via draadloos LAN (Eenvoudig AP-modus)

Hier wordt uitgelegd hoe u een draadloze LAN-verbinding instelt in de Eenvoudig AP-modus.
Om deze verbindingsmethode te kunnen gebruiken, moet aan de onderstaande voorwaarden zijn voldaan.

e De te verbinden computer of telefoon is ingesteld voor draadloos LAN en de draadloos LAN-functie is
ingeschakeld

e De computer is niet via een draadloos LAN met een netwerk verbonden.

e De computer of telefoon is ingesteld om automatisch een IP-adres te verkrijgen

Er zijn twee methoden om de instellingen voor een draadloos LAN in de Eenvoudig AP-modus te configureren.
Deze worden hieronder uitgelegd. Probeer eerst om de instellingen met de drukknop te configureren. Als het niet
lukt om de printer op deze manier te verbinden, probeer dan om de instellingen handmatig in te voeren.

£5"De draadloze verbinding instellen met de drukknop (WPS)" op pagina 36

£"De draadloze verbinding handmatig instellen" op pagina 44

¢ Bij verbindingen met de Eenvoudig AP-modus kunnen er maximaal vier apparaten
tegelijkertijd worden verbonden. Het is niet mogelijk een vijfde of volgende apparaat

te verbinden.
g BELANGRIJK o Het is niet mogelijk om andere apparaten dan een printer te verbinden of om
verbinding te maken met het internet. De internetverbinding wordt verbroken

wanneer u deze configuratie uitvoert.
¢ De beveiligingsmodus is vast ingesteld op WPA2-PSK (AES).

De draadloze verbinding instellen met de drukknop (WPS)

1 Start het installatieprogramma van het printerstuurprogramma op de computer.

2 Lees de inhoud van de gebruiksrechtovereenkomst die wordt weergegeven, en klik
op Akkoord om aan te geven dat u de voorwaarden ervan gelezen hebt en ermee
akkoord gaat. Volg daarna de instructies op het scherm om verder te gaan met de
installatieprocedure.
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Verbinding maken met een computer I

3 Selecteer een model (de printer die u wilt gebruiken).

= Install printer drivers x

This will install printer drivers.

Please select a printer.

| v

*Do not attempt to connect the USB cable until instructed to do so by
the an-screen instructions.

4 Selecteer Draadloze LAN-verbinding, bekabelde LAN-verbinding.

= Install printer drivers x

Select the method for connecting the printer and computer
together.

® Wired LAN, wireless LAN connections

() USB connection

PANDUIT oo ]| e
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5 Selecteer De LAN-instellingen configureren.

& Install printer drivers

LAN settings

®:Configure LAN settings:

() Do not configure LAN settings

The LAN settings do not need to be configured as the printer is already
connected.

For wireless LAN connections, the Metwork Config Tool will need to be used
to configure security and SSID settings.

| = Back || Mext = | | Cancel

6 Selecteer Het IP-adres automatisch laten ophalen.

& Install printer drivers

Set the printer IP address

@ Obtain the IP address automatically

() Set the IP address manually (using a fixed IP address)
*A USB cable is needed for connecting to the printer.

< Back || Mext = || Cancel
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7 Selecteer Draadloos LAN.

& Install printer drivers

Connect network

Connecting with the printer via the network.

Select the connection method and then establish a connection as
instructed.

()Wired LAN

PANDUIT e L] [om ]

8 Zet de printer aan wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, maar sluit de

netwerkkabel en de USB-kabel nog niet aan. Zet de verbindingsmodus van de
printer op Eenvoudig AP-modus.

& Install printer drivers

Wireless LAN connection

Check the printer connection mode.

Use the [Toggle Wi-Fi modes] button on the printer to select between

Infrastructure mode (connection via an access point) or Simple AP mode
(direct connection to the printer).

| 1
PANDUIT e ][ o
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MP500

Druk herhaaldelijk op de =" -knop om door de verbindingsmodi van de printer te bladeren en kies de Een-
voudig AP-modus.

Het Ef-'}‘\—lampje gaat branden als de printer in de Eenvoudig AP-modus staat.

= ~knop

@
/N

E’v?—lampje E’v.?—lampje

MP550
Tik op het Icd-paneel en zet de draadloze LAN-modus op Eenvoudig AP.

Als de verbindingsmodus op Eenvoudig AP staat, wordt E’Q\ weergegeven op het lcd-scherm.

6.90cm x 24mm h T100x0...

A

Font Properties Select

Het L—??—Iampje gaat branden als de printer in de Eenvoudig AP-modus
staat.

1@ OPMERKING U kunt de verbindingsmodus van de printer ook controleren door de
netwerkstatus van de printer af te drukken.

27 "Vanaf de printer controleren” op pagina 63
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9 Volg de instructies op het scherm om door te gaan met het configureren van de
instellingen.
Als op het scherm wordt gevraagd om op de Connect-knop op de printer te
drukken, controleer dan of de printer ingeschakeld is en druk op de Connect-knop.
Het [Z-lampje op de printer begint te knipperen. Dit geeft aan dat de automatische
configuratie is gestart.

E?ﬁ Connect i

10 Klik in de taakbalk van de computer op het pictogram voor netwerkverbindingen en
selecteer bij de netwerkstatusinformatie de verbinding met dezelfde SSID. De
printer en de computer communiceren met elkaar en de instellingen worden
geconfigureerd. Wanneer de instellingen geconfigureerd zijn, gaat het [Z-lampje
op de printer groen branden.

=

8- DIRECT-MP5500043AD

D Cennect automatically

Flight mode
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11 Selecteer het selectievakje Aanmelden bij Windows Firewall en ga door naar het

volgende scherm.

& Install printer drivers

Firewall warning

In order to enable use of the printer via network connection, an exception
must be added to Windows Firewall for the relevant program.

Check the [Register to Windows Firewall] checkbox to add an exception for
the selected program. Printing from this computer via network connection
will be disabled unless this exception is added.

[ Register to Windows Firewalk

< Back || Mext = || Cancel
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12 Selecteer de printer.

Verbinding maken met een computer

Volg de instructies op het scherm om de instellingen te configureren; vervolgens
wordt het stuurprogramma van de netwerkprinter geinstalleerd. Nadat het
printerstuurprogramma geinstalleerd is, wordt automatisch de Network
Configuration Tool geinstalleerd.

& Install printer drivers

Select printer

Selart a arintar tn nea

[PANDUIT MP550(MP55000432AD) |

Restart the search using a specified IP.

Cancel Mext =

1@ OPMERKING

De printer wordt weergegeven als deze in de Eenvoudig AP-modus staat.
Als de printer niet wordt weergegeven, druk dan op de knop Nogmaals
zoeken en probeer het opnieuw.

Als de printer niet wordt weergegeven, controleer dan of deze in de juiste
draadloos LAN-modus staat en zoek opnieuw.

Als de bovenstaande procedure niet werkt, raadpleeg dan de
onderstaande pagina om de netwerkinstellingen in de Eenvoudig AP-
modus handmatig te configureren.

7 "De draadloze verbinding handmatig instellen" op pagina 44

Druk een testpagina af via het printerstuurprogramma om te controleren
of de printer juist werkt.
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De draadloze verbinding handmatig instellen

Als het niet lukt om de instellingen voor een draadloos LAN in de Eenvoudig AP-modus automatisch te
configureren met de drukknop (p. 36), probeer dan om de instellingen als volgt te configureren.

Schakel de printer naar de Eenvoudig AP-modus en wijzig de draadloos LAN-instellingen op de computer
handmatig.

1

Zet de printer aan, maar sluit de netwerkkabel en USB-kabel nog niet aan.
MP500

Druk herhaaldelijk op de =" -knop om door de verbindingsmodi van de printer te bladeren en kies de Een-
voudig AP-modus.

Het E'o?\-lampje gaat branden als de printer in de Eenvoudig AP-modus staat.

= ~knop
\
| \
-
[T oo @
/. \
SN—
\ |
. / \
= -lampje [ -lampje

MP550
Tik op het Icd-paneel en zet de draadloze LAN-modus op Eenvoudig AP.

Als de verbindingsmodus op Eenvoudig AP staat, wordt E'Q\ weergegeven op het lcd-scherm.

Tape
6.90cm x 24mm

Properties Select
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2 Het netwerkstatusvel afdrukken.

MP500

Verbinding maken met een computer

Houd de /’»?—knop meer dan 3 seconden ingedrukt om een netwerkstatusvel af te drukken. Raadpleeg

"Vanaf de printer controleren" op pagina 63.

MP550

Tik op het Wi-Fi-pictogram op het lcd-scherm om het scherm Netwerkinstellingen te openen. Selecteer
Verbindingsinformatie afdrukken en druk het netwerkstatusvel af. Raadpleeg "Vanaf de printer controle-

ren" op pagina 63.

o e w—
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3 Controleer de afgedrukte netwerkstatusinformatie. Configureer de
netwerkinstellingen met de SSID en het Password die in het vak <WLAN Simple

AP> worden vermeld.

<General>

Software X XXX

Printer MP550XXXXXX

Bonjour Panduit MP550

WLAN Mode Infrastructure

<LAN>

IP Auto(192.168.0.1/255.255.255.0)
MAC XXXXXXXXXXXX

<WLAN Infrastructure>

IP Auto(0.0.0.0/255.255.255.0)
MAC HXXXXXXXXXXXX

SSID SSIDXXXXXXXX

<WLAN Simple AP>
SSID

DIRECT-MP550XXXXXXXX
Password XXXXXXXX
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4 Klik in de taakbalk van de computer op het pictogram voor netwerkverbindingen en
selecteer bij de netwerkstatusinformatie de verbinding met dezelfde SSID.

=

8- DIRECT-MP5500043AD

D Cennect automatically

)]
Mobile
Flight mode hotspot

Als op het scherm wordt gevraagd de beveiligingscode in te voeren, voer dan de
waarde in die bij "Wachtwoord" wordt vermeld in de netwerkstatusinformatie.

5 Start het installatieprogramma van het printerstuurprogramma op de computer.

6 |Lees de inhoud van de gebruiksrechtovereenkomst die wordt weergegeven, en klik
op Akkoord om aan te geven dat u de voorwaarden ervan gelezen hebt en ermee
akkoord gaat. Volg daarna de instructies op het scherm om verder te gaan met de
installatieprocedure.
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7 Selecteer een model (de printer die u wilt gebruiken).

= Install printer drivers x

This will install printer drivers.

Please select a printer.

| v

*Do not attempt to connect the USB cable until instructed to do so by
the an-screen instructions.

8 Selecteer Draadloze LAN-verbinding, bekabelde LAN-verbinding.

= Install printer drivers X

Select the method for connecting the printer and computer
together.

(® Wired LAN, wireless LAM connections

(_JUSB connection

PANDUIT oo ]| e
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Verbinding maken met een computer

9 Selecteer De LAN-instellingen niet configureren.

& Install printer drivers

10 Selecteer de printer.

LAN settings

(O Configure LAN settings

® Do not canfigure LAN settingsi

The LAN settings do not need to be configured as the printer is already
connected.

For wireless LAN connections, the Metwork Config Tool will need to be used
to configure security and SSID settings.

= Back Mext = Cancel

Volg de instructies op het scherm om de instellingen te configureren; vervolgens
wordt het stuurprogramma van de netwerkprinter geinstalleerd. Nadat het
printerstuurprogramma geinstalleerd is, wordt automatisch de Network
Configuration Tool geinstalleerd.

& |Install printer drivers

Select printer

Selart a2 nrintar tn nea

Restart the search using a specified IP.

Cancel Mext =

/@ OPMERKING

Als de printer niet wordt weergegeven, druk dan op de knop Nogmaals
zoeken en probeer het opnieuw. Als de printer niet wordt weergegeven,
controleer dan of deze in de juiste draadloos LAN-modus staat en zoek
opnieuw, of begin opnieuw vanaf het begin.

Druk een testpagina af via het printerstuurprogramma om te controleren
of de printer juist werkt.
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De verbinding in de Eenvoudig AP-modus verbreken

Er kunnen maximaal vier draadloze apparaten worden verbonden met een printer in de Eenvoudig AP-
modus.

Als er al vier draadloze apparaten zijn aangesloten en u een nieuw draadloos apparaat wilt aansluiten, moet u
eerst een van deze vier apparaten ontkoppelen. Controleer of het apparaat dat u gaat ontkoppelen niet de
printer is, en schakel de draadloze functie van het apparaat uit of verbind het met een ander netwerk.

Als u niet een enkel apparaat verbonden met de printer kunt specificeren, wijzig dan de
vooraf gedeelde sleutel (PSK) voor de Eenvoudig AP-modus op de printer voor
verbinding van maximaal vier draadloze apparaten tegelijkertijd. Ga overlegd te werk
voordat u de vooraf gedeelde sleutel (PSK) voor de Eenvoudig AP-modus wijzigt. Als u
deze wijzigt, worden immers alle Wi-Fi-verbindingen van alle reeds verbonden apparaten
verbroken.

Zie de volgende pagina voor informatie over het wijzigen van de beveiligingscode.

£ "De instellingen controleren” op pagina 63

/@ OPMERKING

Verbinden via bekabeld LAN

U verbindt de computer en de printer via een LAN-kabel met een in de handel verkrijgbare breedbandrouter of
hub.

g Om het volgende te kunnen doen, moet de computer op voorhand met een
BELANGRIJK netwerkapparaat zoals een router verbonden zijn en moet het netwerk ingeschakeld zijn.

Start het installatieprogramma van het printerstuurprogramma op de computer.

2 Lees de inhoud van de gebruiksrechtovereenkomst die wordt weergegeven, en klik
op Akkoord om aan te geven dat u de voorwaarden ervan gelezen hebt en ermee
akkoord gaat. Volg daarna de instructies op het scherm om verder te gaan met de
installatieprocedure.
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3 Selecteer een model (de printer die u wilt gebruiken).

= Install printer drivers x

This will install printer drivers.

Please select a printer.

| v

*Do not attempt to connect the USB cable until instructed to do so by
the an-screen instructions.

4 Selecteer Draadloze LAN-verbinding, bekabelde LAN-verbinding.

= Install printer drivers X

Select the method for connecting the printer and computer
together.

(® Wired LAN, wireless LAM connections

(_JUSB connection

PANDUIT oo ]| e
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Verbinding maken met een computer

5 Selecteer De LAN-instellingen configureren.

& Install printer drivers

x
LAN settings
®:Configure LAN settings:
() Do not configure LAN settings
The LAN settings do not need to be configured as the printer is already
connected.
" . For wireless LAN connections, the Metwork Config Tool will need to be used
to configure security and SSID settings.
PANDuIT C e ==
6 Selecteer Het IP-adres automatisch laten ophalen.
& Install printer drivers ¥

Set the printer IP address

@ Obtain the IP address automatically

() Set the IP address manually (using a fixed IP address)
*A USB cable is needed for connecting to the printer.

| = Back || Mext = | | Cancel |

1@ OPMERKING

Zie de volgende pagina als u het IP-adres van de printer handmatig wilt
instellen.

£ "Het IP-adres handmatig instellen” op pagina 54
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Verbinding maken met een computer I

7 Selecteer Bekabeld LAN.

= Install printer drivers

Connect network

Connecting with the printer via the network.

Select the connection method and then establish a connection as
instructed.

() Wireless LAN

PANDUIT = o) o]

8 Volg de instructies op het scherm en verbind de printer via een netwerkkabel met
de hub of breedbandrouter.

& Install printer drivers

Wired LAN connection

Check to make sure that the printer power is turned on and then connect
the printer to the hub or broadband router using an LAN cable.

Once the connection has been completed, press the [Next] button to
proceed.

PANDUIT _we [ ]| oms
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Verbinding maken met een computer

9 Selecteer het selectievakje Aanmelden bij Windows Firewall en ga door naar het

volgende scherm.

& Install printer drivers

P

Firewall warning

In order to enable use of the printer via network connection, an exception
must be added to Windows Firewall for the relevant program.

Check the [Register to Windows Firewall] checkbox to add an exception for
the selected program. Printing from this computer via network connection
will be disabled unless this exception is added.

[ Register to Windows Firewalk

= Back Mext = Cancel

10 Het installatieprogramma zoekt naar het netwerk en geeft een lijst weer van printers
die op het netwerk aangesloten zijn. Selecteer de printer die u wilt gebruiken.

Volg de instructies op het scherm om de instellingen te configureren; vervolgens

wordt het stuurprogramma van de netwerkprinter geinstalleerd. Nadat het

printerstuurprogramma geinstalleerd is, wordt automatisch de Network

Configuration Tool geinstalleerd.

& Install printer drivers

P

Select printer

Selart a arintar tn nea

Restart the search using a specified IP.

Cancel Mext =
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/@ OPMERKING

¢ De printer wordt weergegeven nadat de netwerkinstellingen

geconfigureerd zijn.

Probeer het volgende als de printer niet wordt weergegeven:

Als het IP-adres handmatig is ingesteld:

Druk op Het zoeken opnieuw starten met het opgegeven IP-adres, en
voer het opgegeven IP-adres in op het scherm dat wordt weergegeven.
Als het IP-adres automatisch wordt verkregen:

Druk op de knop Nogmaals zoeken.

Als de printer ook na de bovenstaande stappen niet wordt weergegeven,
betekent dit dat de netwerkinstellingen van de printer niet volledig zijn
geconfigureerd.

Probeer het opnieuw vanaf het begin.

o Zoekopdrachten met de knop Nogmaals zoeken werken alleen binnen
hetzelfde netwerksegment. Als u verbinding wilt maken met een printer
in een netwerksegment buiten het bereik van de router, controleer dan
het IP-adres van de printer waarmee u verbinding wilt maken en zoek
opnieuw met Het zoeken opnieuw starten met het opgegeven IP-
adres.

o Druk een testpagina af via het printerstuurprogramma om te controleren
of de printer juist werkt.

Het IP-adres handmatig instellen

Voer de onderstaande procedures uit om de noodzakelijke instellingen voor een vast IP-adres voor de printer

handmatig te configureren wanneer het onderstaande scherm wordt weergegeven tijdens het configureren

van de netwerkinstellingen.

1@ OPMERKING

U hebt de onderstaande informatie nodig om een IP-adres handmatig in te stellen.
Raadpleeg op voorhand uw netwerkbeheerder zodat u de nodige gegevens bij de hand
hebt en dit vlot kunt doen.

o |P-adres van de printer

e Subnetmasker

e Standaard gateway
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Verbinding maken met een computer

Als het onderstaande scherm wordt weergegeven tijdens het configureren van de

netwerkinstellingen, selecteer dan Het IP-adres handmatig instellen (met een
vast IP-adres).

& Install printer drivers ¥

Set the printer IP address

(O Obtain the IP address automatically.

T e (@ESet the IP address manually (using a fixed IP address}; )
. N “. *A USB cable is needed for connecting to the printer.

Installeer het USB-printerstuurprogramma om het IP-adres voor de printer in te

stellen. Volg de instructies op het scherm om het printerstuurprogramma te
installeren.

Volg de instructies op het scherm om de printer en de computer met een
g USB-kabel te verbinden. Laat de USB-kabel aangesloten zitten na de
BELANGRIJK installatie van het USB-printerstuurprogramma, omdat u deze nog nodig
hebt om het IP-adres in te stellen.
Selecteer Bekabeld LAN.
& Install printer drivers *

Connect network

Connecting with the printer via the network.
Select the connection method and then establish a connection as
instructed.

(1Wireless LAM
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Verbinding maken met een computer

4 Voer het IP-adres, het subnetmasker en de standaard gateway voor de printer in.

& Install printer drivers

Set the printer IP address

IP Address
‘ 192 . 168 . 192 . 168 |

Subnet Mask

g | . ‘ 255 . 255 . 285 . ) |

Default Gateway
. . ‘192.168.192.1|

*Press the [Mext] button to proceed to the printer settings.

IPANDUIT o T ] (o=

5 Ontkoppel de USB-kabel van de printer wanneer het volgende scherm wordt
weergegeven.

Selecteer vervolgens de gewenste methode voor de netwerkverbinding en ga door
met het configureren van de instellingen.

& Install printer drivers

Connect network

Connecting with the printer via the network.

Select the connection method and then establish a connection as
instructed.

() Wired LAM

PANDUIT o [ ] | oo
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Verbinding maken met een mobiel apparaat

Verbinding maken met een mobiel apparaat

Hieronder wordt uitgelegd hoe u een draagbare terminal zoals een smartphone of tablet kunt verbinden met een
printer waarvoor de netwerkinstellingen geconfigureerd zijn.

De netwerkinstellingen moeten op voorhand op de printer worden geconfigureerd,
afhankelijk van
de verbindingsmethode.
g ¢ |n geval van één printer en één draagbare terminal wordt de printer op de Eenvoudig
BELANGRIK AP-modus ingesteld.
7 "Verbinden via draadloos LAN (Eenvoudig AP-modus)" op pagina 36
¢ Volg de onderstaande methode als u de printer via een netwerk verbindt.
£ "Verbinden via draadloos LAN (Infrastructuur-modus)" op pagina 12

Panduit-applicatie voor mobiele apparaten

Om vanaf uw smartphone of tablet labels op de printer af te kunnen drukken, moet u de software voor uw
specifieke smartphone of tablet installeren.

o Raadpleeg de website van Panduit Corporation voor de meest recente informatie over
compatibele besturingssystemen.
www.panduit.com

o Voor details over het installeren van afzonderlijke applicaties en de bijbehorende
functies, raadpleeg de informatie van de distributeur van de betreffende software.

e De smartphone of tablet waarop de applicatie wordt gedownload, moet een
ingeschakelde draadloze LAN-functie hebben en in een omgeving zijn waar een
netwerkverbinding kan worden gemaakt voordat de applicatie wordt gedownload.
Raadpleeg de handleiding van uw draagbare terminal voor instructies over het
configureren van netwerkinstellingen op uw smartphone of tablet.

Verbindingsprocedure

1 Start de applicatie, tik op het printerpictogram (Printerinstelling) op de werkbalk, en
geef de lijst met printers weer die kunnen worden gebruikt in het menu met
afdrukinstellingen.

Er wordt een lijst weergegeven met de beschikbare printers.

1@ OPMERKING

2 Selecteer in de lijst de printer die u gebruikt om af te drukken.
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/@ OPMERKING

Controleer de volgende punten als de printer niet wordt weergegeven:
¢ Is de draadloze LAN-functie op de smartphone of tablet ingeschakeld?
¢ Zijn de netwerkinstellingen op de printer juist geconfigureerd?
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Verbinding maken vanaf een andere computer of ander apparaat

Hieronder wordt uitgelegd hoe u de printer kunt gebruiken op een andere computer (een tweede of volgende
computer) of draagbare terminal, die verschilt van de computer waarop de netwerkinstellingen voor de printer
via een netwerk zijn geconfigureerd.

Verbinding maken vanaf een andere computer

1 Start het installatieprogramma van het printerstuurprogramma op de computer.

2 Lees de inhoud van de gebruiksrechtovereenkomst die wordt weergegeven, en klik
op Akkoord om aan te geven dat u de voorwaarden ervan gelezen hebt en ermee

akkoord gaat. Volg daarna de instructies op het scherm om verder te gaan met de
installatieprocedure.

3 Selecteer een model (de printer die u wilt gebruiken).

& Install printer drivers *

This will install printer drivers.

Please select a printer.

*Do not attempt to connect the USB cable until instructed to do so by
the an-screen instructions.
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Verbinding maken vanaf een andere computer of ander apparaat

4 Selecteer Draadloze LAN-verbinding, bekabelde LAN-verbinding.

& Install printer drivers ¥

Select the method for connecting the printer and computer
together.

® Wired LAN, wireless LAN connections

() USB connection

PANDUIT e L] o

5 Selecteer De LAN-instellingen niet configureren.

& Install printer drivers *

LAN settings

() Configure LAN settings

®Do not configure LAN settings:

The LAM settings do not need to be configured as the printer is already
connected.

For wireless LAN connections, the Metwork Config Tool will need to be used
to configure security and SSID settings.

Panouit B ] | (oo
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6 Selecteer de printer.

Verbinding maken vanaf een andere computer of ander apparaat

Volg de instructies op het scherm om de instellingen te configureren; vervolgens

wordt het stuurprogramma van de netwerkprinter geinstalleerd. Nadat het

printerstuurprogramma geinstalleerd is, wordt automatisch de Network

Configuration Tool geinstalleerd.

& Install printer drivers

This will install printer drivers.

Please select a printer.

*Do not attempt to connect the USB cable until instructed to do so by
the on-screen instructions.

= Back Jext = Cancel

/@ OPMERKING

e De printer wordt weergegeven nadat de netwerkinstellingen

geconfigureerd zijn.

Probeer het volgende als de printer niet wordt weergegeven:

Als het IP-adres handmatig is ingesteld:

Druk op Het zoeken opnieuw starten met het opgegeven IP-adres, en
voer het opgegeven IP-adres in op het scherm dat wordt weergegeven.
Als het IP-adres automatisch wordt verkregen:

Druk op de knop Nogmaals zoeken.

Als de printer ook na de bovenstaande stappen niet wordt weergegeven,
betekent dit dat de netwerkinstellingen van de printer niet volledig zijn
geconfigureerd.

Probeer het opnieuw vanaf het begin.

Zoekopdrachten met de knop Nogmaals zoeken werken alleen binnen
hetzelfde netwerksegment. Als u verbinding wilt maken met een printer
in een netwerksegment buiten het bereik van de router, controleer dan
het IP-adres van de printer waarmee u verbinding wilt maken en zoek
opnieuw met Het zoeken opnieuw starten met het opgegeven IP-
adres.

Druk een testpagina af via het printerstuurprogramma om te controleren
of de printer juist werkt.
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Verbinding maken vanaf een ander mobiel apparaat

Start de applicatie, tik op het printerpictogram (Printerinstelling) op de werkbalk, en geef de lijst met printers
weer die kunnen worden gebruikt in het menu met afdrukinstellingen.

Er wordt een lijst weergegeven met de beschikbare printers.

Selecteer in de lijst de printer die u gebruikt om af te drukken.
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De instellingen controleren

U kunt de netwerkinstellingen voor de printer op twee manieren controleren: u kunt de netwerkstatus van de
printer afdrukken en de Network Configuration Tool gebruiken. Met de Network Configuration Tool kunt u de

netwerkinstellingen van de printer wijzigen.

Vanaf de printer controleren

U kunt de netwerkinstellingen controleren door de netwerkstatus van de printer af te drukken.

Plaats zo breed mogelijke tape om de netwerkinstellingen van de printer af te drukken.

L OPMERKING Het is niet mogelijk om de netwerkinstellingen af te drukken op voorgesneden labels.

1 Het netwerkstatusvel afdrukken.

MP500
Houd de @-knop meer dan 3 seconden ingedrukt om een netwerkstatusvel af te drukken.
MP550

Tik op het Wi-Fi-pictogram op het Icd-scherm om het scherm Netwerkinstellingen te openen. Selecteer
Verbindingsinformatie afdrukken en druk het netwerkstatusvel af.

2 De netwerkinstellingen worden afgedrukt.

<General> <WLAN Infrastructure>

Software X XXX IP Auto(0.0.0.0/255.255.255.0)
Printer MP500XXXXXX MAC XXXXXXXXXXXX

Bonjour Panduit MP500 SSID SSIDXXXXXXXX

WLAN Mode Infrastructure <WLAN Simple AP>

<LAN> SSID DIRECT-MP500XXXXXXXX

IP Auto(192.168.0.1/255.255.255.0) Password = XXXXXXXX

MAC XXXXXXXXXXXX
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3 Hieronder vindt u informatie over de afgedrukte gegevens op de tape.

Item Afdrukvoorbeeld Beschrijving
<General> - Algemene instellingsgegevens.
Software 2.222 De firmwareversie van de printer.
Printer MP500XXXXXX De naam van de printer.
Bonjour Panduit MP500 De Bonjour-servicenaam.
WLAN Mode Infrastructure De naam van een van de onderstaande draadloze
LAN-modi van de printer.
Infrastructuur/Eenvoudig AP/Wi-Fi uitschakelen
<LAN> - De instellingen voor het bekabelde LAN.
IP Auto (192.168.0.1/ Het gespecificeerde IP-adres en subnetmasker. Auto
255.255.255.0) geeft aan dat het IP-adres automatisch wordt
verkregen.
MAC XXXXXXXXXXXX Het MAC-adres voor het bekabelde LAN.
<WLAN Infrastructure> De instellingen voor de Infrastructuur-modus van het
draadloze LAN.
IP Auto (0.0.0.0/ Het gespecificeerde IP-adres en subnetmasker. Auto
255.255.255.0) geeft aan dat het IP-adres automatisch wordt
verkregen.
MAC XXXXXXXXXXXX Het MAC-adres voor het draadloze LAN.
SSID SSIDXXXXXXXX De SSID voor het betreffende netwerk.
<WLAN Simple AP> - De instellingen voor de Eenvoudig AP-modus.
SSID DIRECT- De SSID voor de Eenvoudig AP-modus.
MP500XXXXXXXX
Password XXXXXXXX Het wachtwoord voor de Eenvoudig AP-modus.

/@ OPMERKING

Raadpleeg de volgende pagina voor het initi€éle beheerderswachtwoord en
het wachtwoord voor de Eenvoudig AP-instellingen.

£ "Standaard beheerderswachtwoord voor instellingen/Standaard
wachtwoord voor Eenvoudig AP" op pagina 80
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Vanaf de computer controleren

Om de netwerkinstellingen vanaf een computer te controleren, gebruikt u de Network Configuration Tool. Deze
wordt samen met het printerstuurprogramma geinstalleerd.

¢ Als de Network Configuration Tool niet geinstalleerd is, installeer deze tool dan via het
installatieprogramma van het printerstuurprogramma.
g e Hetis niet mogelijk om de netwerkinstellingen voor de printer te controleren vanaf
BELANGRUK een computer zonder het juiste USB-printerstuurprogramma.
e Om de netwerkinstellingen vanaf een computer te controleren, moeten de printer en
de computer via een USB-kabel verbonden zijn.

1 Start de Network Configuration Tool.
Klik achtereenvolgens op Start - Alle apps - PANDUIT - PXE Printer Network
Configuration Tool.

2 Selecteer de printer.

] PXE Printer Metwork Configuration Tool >

Metwork Configuration Tool

Please select a printer.

" Panduit MP550 ~

Als de printer niet wordt weergegeven, is het USB-printerstuurprogramma
wellicht niet juist geinstalleerd.

Installeer het USB-printerstuurprogramma opnieuw vanaf het begin van de
installatieprocedure.

1@ OPMERKING
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3 Hetmenuvan de configuratietool wordt weergegeven.

] PXE Printer Metwork Configuration Tool X
Printer: Panduit MP550
----Nietwork Printer Name
. Shared
Woacic MP5500043AD
Wireless
Basic Bonjour
nfrastructure .
) Bonjour Mame MP5500043AD ‘ local
Simple AP
L wired
et Bonjour Service Name | PANDUIT MP550 |
----- Basic
- Printer
.. Basic
‘.. Password
Help Update to the latest information Send Cancel

4 Selecteer links in de boomstructuur het item dat u wilt controleren; de
netwerkinstellingen voor dat item worden weergegeven.

¢ Als u de netwerkinstellingen wijzigt, controleer dan of linksboven in het
scherm de naam wordt weergegeven van de printer waarvoor instellingen
g worden gewijzigd.
BELANGRUJK o Als erin de Network Configuration Tool een wachtwoord is ingesteld voor
de printer, moet u het juiste wachtwoord invoeren om de
netwerkinstellingen te kunnen wijzigen.
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Netwerkinstellingen die kunnen worden gecontroleerd/gewijzigd

Kies de gegevens die u wilt controleren/instellen in de onderstaande lijst met items. Beschrijvingen van de
items in de lijst zijn te vinden op de opgegeven referentiepagina's.

Configu- | Referen-

Te controleren/wijzigen instelling Item instelling reerbaar | tiepagina

Algemene instellingen

De naam van de printer gebruikt op het netwerk Printernaam Ja p.70
controleren/wijzigen .
Bonjour-naam Ja
Bonjour-servicenaam Ja
Draadloze LAN-instellingen
De draadloze LAN-modus controleren/wijzigen Draadloze LAN-modus Ja p.71

MAC-adres draadloos LAN Nee

De instellingen van Status draadloze LAN- Verbindingsstatus Nee p.72
Infrastructuur-modus verbindin
o 9 Gebruiksnormen draadloos Nee
controleren/wijzigen
LAN
Instellingen IP-adres Manier om IP-adres te Ja
verkrijgen
IP-adres Ja
Subnetmasker Ja
Standaard gateway Ja
Beveiligingsinstellingen | Verificatiemethode Ja
Versleutelingsmethode Ja
SSID Ja
Beveiligingscode Ja
(wachtwoordzin)
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Te controleren/wijzigen instelling Item instelling Configu- I.Zefere.n-
reerbaar | tiepagina
De instellingen van Status draadloze LAN- Gebruiksnormen draadloos Nee p.75
Eenvoudig AP-modus verbinding LAN
controleren/wijzigen )
Instellingen IP-adres Status DHCP-server Nee
IP-adres start publicatie Nee
Opgegeven IP-adres Nee
Subnetmasker Nee
Beveiligingsinstellingen | Verificatiemethode Nee
Versleutelingsmethode Ja
SSID Ja
Beveiligingscode Ja
(wachtwoordzin)
Bekabelde LAN-instellingen
Status van bekabelde LAN-verbinding controleren/ Verbindingsstatus Nee p.77
bevestigen
g MAC-adres bekabeld LAN Nee
Instellingen IP-adres controleren/wijzigen Manier om IP-adres te Ja
verkrijgen
IP-adres Ja
Subnetmasker Ja
Standaard gateway Ja
Printerinstellingen
Software-informatie controleren Firmwareversie Nee p.78
Instellingen time-out printer controleren Time-out afdrukken Ja
Wachtwoord gebruikt om instellingen te wijzigen Password Ja p.79
aanpassen
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u BELANGRIJK

e Om de netwerkinstellingen voor de printer te wijzigen, drukt u op de knop Verzenden
onderaan het scherm. Zo worden alle instelwaarden die via de Network Configuration
Tool kunnen worden ingesteld, inclusief items die niet op het scherm worden
weergegeven, naar de printer verzonden en worden de wijzigingen toegepast.
Controleer eerst of alle instellingen naar wens zijn geconfigureerd voordat u op de
knop Verzenden drukt en netwerkinstellingen wijzigt.

e Druk eerst op de knop De instellingen wijzigen voordat u de netwerkinstellingen
wijzigt. Controleer de instellingen op de printer en voer vervolgens de gewenste
wijzigingen uit.

o Druk op de knop Annuleren om wijzigingen aan de netwerkinstellingen te verwerpen
en de Network Configuration Tool te sluiten.
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De naam van de printer gebruikt op het netwerk controleren/wijzigen

Dit scherm wordt weergegeven wanneer u Netwerk - Gedeeld - Eenvoudig kiest in de boomstructuur links.

Hieronder staan gegevens over items die kunnen worden gecontroleerd/gewijzigd.

] PXE Printer Network Configuration Tool *
Printer: Panduit MP550
.. Netwark 1
. Shared /
L MP5500043AD /|
g----‘."_.fireless
| l.Basic 2
i Infrastructure . /
Simple AP Bonjour Name MP5500043AD —‘ Jlocal
LWied ~ 3
e Bonjour Service Name | PANDUIT PS50 d —|
F'_rimer
Basic
... Password
Help Update to the latest information Send Cancel
Nr. Item Configureerbaar Details instelling

1 Printernaam Ja Naam van de printer die op het netwerk wordt
gebruikt. De printer wordt weergegeven
onder deze naam wanneer vanaf een
computer met Windows wordt gecontroleerd.

2 Bonjour-naam Ja Bonjour-naam van de printer die op het
netwerk wordt gebruikt. De printer wordt
weergegeven onder deze naam wanneer
vanaf een computer met Mac OS wordt
gecontroleerd.

3 Bonjour-servicenaam Ja De printer wordt weergegeven onder deze
naam wanneer vanaf een toepassing op een
draagbare terminal met iOS of Android™ OS
wordt gecontroleerd.
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De draadloze LAN-modus controleren/wijzigen

Dit scherm wordt weergegeven wanneer u Netwerk - Draadloos - Eenvoudig kiest in de boomstructuur

links.

Hieronder staan gegevens over items die kunnen worden gecontroleerd/gewijzigd.

] PXE Printer Network Configuration Tool *
Printer: Panduit MP550
N:etwork Wireless Information / 1
""" Sihared_ Communication Maode:
i.. Basic
Wireless
... Basic
MAC Address: FC1263ACOE46
Infrastructure
----- Simple AP () Simple AP
..... Wi
Vired MAC Address: FE1263ACT1E46
... Basic
Printer () Disable Wi-Fi
... Basic
----- Password
Help Update to the latest information Send Cancel
Nr. Item Configureerbaar Details instelling
1 Communicatiemodus Ja Geeft de communicatiemodus aan die is

ingesteld voor de printer.

U kunt kiezen tussen elk van de drie
beschikbare modi: Infrastructuur, Eenvoudig
AP en Wi-Fi uitschakelen.

Geeft informatie weer voor het MAC-adres dat
wordt gebruikt in Infrastructuur-modus en
Eenvoudig AP-modus.
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De instellingen van Infrastructuur-modus controleren/wijzigen

Dit scherm wordt weergegeven wanneer u Netwerk - Draadloos - Infrastructuur kiest in de boomstructuur

links.

Hieronder staan gegevens over items die kunnen worden gecontroleerd/gewijzigd.

3 PXE Printer Network Configuration Tool *
Printer: Panduit MP550 1
N:etwork Wireless Connection Status /
- Shared Wireless Connection Stat Unconfirmed
Lo ! ireless Connection Status: nconfirme
. +-Basic Confirm Connection
5""1'"5'”9'85.5 Wireless Mode:
.. Basic
gl.frasltru:;ure IP Address Settings / 2
L. Simple
; Alto Manual
i Wired ® O
... Basic IP Address: 0 o0 . 0 0 3
- Printer
. = 0 o .0 0
.. Basic Subnet Mask: 4
- Password Default Gateway: ‘ 0 0 0 0 : 5
Security Seftings
Authentication Method: WPAZ-PSK 6
Encryption Method: AES 7
ssiD: ‘ ABCDEFGHI || selectan SsID
]
WEP Key1: \ — 9
10
Help Update to the latest information Cancel
Select an 5510 *
Please select a network (3S10).
Network(SSID) Security Signal Condition G
ABCDEFGHLW Yes e
Yes n
Yes n
- Yes n
Yes n
Yes n
Yes n
Yes n
A ~
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Nr.

Item

Configureerbaar

Details instelling

Status draadloze communicatie

Nee

Geeft de status van het draadloze LAN weer
als Online of Offline.

Druk op de knop De verbinding bevestigen
om bij te werken naar de recentste
verbindingsstatus. Geeft ook de toepasselijke
normen weer voor het draadloze LAN
waarmee u verbonden bent.

Automatisch/Handmatig

Ja

U kunt kiezen tussen Automatisch en
Handmatig als de te gebruiken methode om
het IP-adres te verkrijgen. Als Automatisch is
geselecteerd, worden het IP-adres, het
subnetmasker en de standaard gateway
automatisch ingesteld.

IP-adres

Ja¥

IP-adres ingesteld voor de printer.

Subnetmasker

Ja*

Subnetmasker van het netwerk waarmee de
printer is verbonden.

Standaard gateway

Ja*

Standaard gateway van het netwerk waarmee
de printer is verbonden.

Verificatiemethode

Ja

Methode voor verificatie van de beveiliging
voor het draadloze LAN waarop de printer is
ingesteld.

U kunt kiezen uit de volgende vier types:
Open/Gedeeld/WPA-PSK/WPA2-PSK

Versleutelingsmethode

Ja

Versleutelingsmethode voor het draadloze
LAN waarop de printer is ingesteld.

U kunt kiezen uit de volgende vier types:
Geen/WEP/TKIP/AES

SSID

Ja

Geeft de SSID weer van het netwerk waarmee
de printer is verbonden. Druk op Een SSID
selecteren om een lijst met SSID's weer te
geven die door de printer zijn gedetecteerd
en kies het netwerk waarmee u bent
verbonden.

PSK (Pre-Shared Key)

Ja

Geeft de wachtwoordzin weer die wordt
gebruikt bij versleutelde communicatie.
Wordt gebruikt wanneer TKIP of AES wordt
gebruikt in de Versleutelingsmethode.
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Nr.

Item

Configureerbaar

Details instelling

10

WEP Key

Ja

Geeft de WEP-sleutel weer die wordt gebruikt
bij versleutelde communicatie. Wordt
gebruikt wanneer WEP wordt gebruikt in de
Versleutelingsmethode.

*U kunt deze optie instellen als Handmatig is geselecteerd als de methode om het IP-adres te verkrijgen.
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De instellingen van Eenvoudig AP-modus controleren/wijzigen

Dit scherm wordt weergegeven wanneer u Netwerk - Draadloos - Eenvoudig AP kiest in de boomstructuur

links.

Hieronder staan gegevens over items die kunnen worden gecontroleerd/gewijzigd.

] PXE Printer Network Configuration Tool >
Printer: Panduit MP550 1
Wireless Mode /

Wireless Mode: Auto
2
DHCP Settings /
DHCP server: Enable
Publication Start IP Address: ‘ 192 . 168 . 199 . 200 ‘
IP Address Settings
: 192 . 168 . 199 . 1gg
IP Address: ‘ < o I 3
Subnet Mask | 255 255 255 . 0 4
Security Settings
Authentication Method: WPAZ-PSK 5
Encryption Method: AES 6
ssiD: DIRECT- | MP5500043AD \ ‘
PSK (Pre-Shared Key): ‘ 12345678 N \ ‘
\ \ 7
8
Help IUpdate to the latest information Send Cancel
Nr. Item Configureerbaar Details instelling

1 Draadloze modus Nee Geeft de toepasselijke normen weer voor het
draadloze LAN waarmee u verbonden bent.

2 DHCP-instellingen Nee Geeft de status van de DHCP-server weer en
het IP-adres Publication Start voor de printer.

3 IP-adres Nee IP-adres ingesteld voor de printer gebruikt in
Eenvoudig AP-modus.

4 Subnetmasker Nee Subnetmasker gebruikt in Eenvoudig AP-
modus.

5 Verificatiemethode Nee Methode voor verificatie van de beveiliging
voor het draadloze LAN waarop de printer is
ingesteld.

WPA2-PSK wordt automatisch gekozen.
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Nr.

Item

Configureerbaar

Details instelling

Versleutelingsmethode

Ja

Versleutelingsmethode voor het draadloze
LAN waarop de printer is ingesteld.

AES wordt automatisch gekozen.

SSID

Ja

Geeft de SSID weer die door de printer wordt
gebruikt in Eenvoudig AP-modus.

"DIRECT-" wordt steeds toegevoegd aan het
begin van de SSID.

PSK (Pre-Shared Key)

Ja

Geeft de PSK (Pre-Shared Key) weer die door
de printer wordt gebruikt in Eenvoudig AP-
modus.

n BELANGRUJK

wijzigen.

Als u de versleutelingsmethode, SSID of PSK (Pre-Shared Key) wijzigt, wordt de
verbinding verbroken van de draadloze apparaten die in Eenvoudig AP-modus zijn
verbonden en moeten deze opnieuw worden geconfigureerd. Ga voorzichtig te werk
wanneer u de SSID en PSK (Pre-Shared Key) van verbonden apparaten probeert te
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Status van bekabelde LAN-verbinding controleren/bevestigen

Dit scherm wordt weergegeven wanneer u Netwerk - Bekabeld - Eenvoudig kiest in de boomstructuur links.

Hieronder staan gegevens over items die kunnen worden gecontroleerd/gewijzigd.

] PXE Printer Metwork Configuration Tool x
Printer: Panduit MP550 1
~Network Wired Connection Status /
. 3hared
Basic Wired Connection Status: Unconfirmed Confirm Connection
-‘.'Tn"iI'E|SSS
_Basic Wired Information / 2
‘Infrastructure Wired MAC Address: 50579C0043AD
: -Simple AP
- Wired
...Basic IP Address Settings 3
- Printer O Auto
- Basic
..Passward IP Address: o .0 .0 . 0 4
Subnet Mask: ¢ .0 .0 .0 5
Default Gateway: o .0 0 .0 6
Help Update to the latest information Send Cancel
Nr. Item Configureerbaar Details instelling
1 Status bekabelde Nee Geeft de verbindingsstatus van het bekabelde
verbinding LAN weer. Druk op de knop De verbinding
bevestigen om bij te werken naar de
recentste informatie over de verbinding.

2 Bekabeld MAC-adres Nee Geeft het MAC-adres van de printer weer dat
wordt gebruikt bij verbinding met een
bekabeld LAN.

3 Automatisch/Handmatig Ja U kunt kiezen tussen Automatisch en
Handmatig als de te gebruiken methode om
het IP-adres te verkrijgen. Als Automatisch is
geselecteerd, worden het IP-adres, het
subnetmasker en de standaard gateway
automatisch ingesteld.

4 IP-adres Ja* IP-adres ingesteld voor de printer.
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Nr. Item Configureerbaar Details instelling
5 Subnetmasker Ja* Subnetmasker van het netwerk waarmee de
printer is verbonden.
6 Standaard gateway Ja* Standaard gateway van het netwerk waarmee
de printer is verbonden.

*U kunt deze optie instellen als Handmatig is geselecteerd als de methode om het IP-adres te verkrijgen.

Softwaregegevens controleren/Instelling voor time-out van de printer controleren

Dit scherm wordt weergegeven wanneer u Printer - Eenvoudig kiest in de boomstructuur links.

Hieronder staan gegevens over items die kunnen worden gecontroleerd/gewijzigd.

] PXE Printer Network Configuration Tool >
Printer: Panduit MP550
- Network Software Information / 1
Firmware: 0.200
2
| it Timeout  ,
- Infrastructure
. ..Simple AP 300 second(s)
. Wired
..Basic
- Printer
Basic
...Password
Help Update to the latest information Cancel
Nr. Item Configureerbaar Details instelling
1 Firmware Nee Geeft de firmwareversie van de printer weer.
2 Time-out afdrukken Ja Geeft weer of de printer is ingesteld om te

wachten om afdrukgegevens te ontvangen
tot er een bepaald seconden zijn verstreken
wanneer via een netwerk wordt afgedrukt.
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Wachtwoord gebruikt om instellingen te wijzigen aanpassen

Dit scherm wordt weergegeven wanneer u Printer - Wachtwoord kiest in de boomstructuur links.
Hieronder staan gegevens over items die kunnen worden gecontroleerd/gewijzigd.

] PXE Printer Network Configuration Tool >
Printer: Panduit MP550 1
- Metwork . /
...Shared [AiChange the administrator password 2
Basic .
- Administrator Password
‘Wireless
..Basic New Password: ‘ ‘
~Infrastructure
- Reenter New Password: ‘ ‘
.:----Elasic Warning:
X The administrator password will not be set if settings are sent with this box left
Printer
\ blank.
-.Basic
----- Password
Help Update to the latest information Cancel
Nr. Item Configureerbaar Details instelling
1 Wijzig het wachtwoord Ja Selecteer dit selectievakje wanneer u het
van de beheerder beheerderswachtwoord wijzigt.
2 Wachtwoord beheerder Ja Wordt gebruikt om het nieuwe in te stellen

wachtwoord in te voeren. Het nieuwe wachtwoord
moet twee keer worden ingevoerd om de
wijzigingen te bevestigen.

Als er tijdens deze stap een wachtwoord wordt
ingesteld voor de printer, moet het wachtwoord
worden geverifieerd als u wijzigingen aan de
netwerkinstellingen probeert uit te voeren.

n BELANGRUJK

Denk eraan dat als u de wachtwoordregel leeg laat wanneer u wijzigingen uitvoert, het
wachtwoord leeg zal blijven.
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Raadpleeg de volgende pagina voor het initiéle beheerderswachtwoord en het
wachtwoord voor de Eenvoudig AP-instellingen.

£ "Standaard beheerderswachtwoord voor instellingen/Standaard wachtwoord voor
Eenvoudig AP" op pagina 80

/@ OPMERKING

De netwerkinstellingen naar de printer verzenden

Nadat u de netwerkinstellingen hebt gewijzigd, drukt u op de knop Verzenden onderaan het scherm om de
gewijzigde instellingen naar de printer te verzenden en de configuratie te voltooien.

Als er een wachtwoord voor wijzigingen is ingesteld, wordt het invoerscherm voor het

wachtwoord weergegeven wanneer u op de knop Verzenden drukt. Voer het ingestelde

n wachtwoord in. Om het wachtwoord te resetten, moet u de printer initialiseren om deze
BELANGRUJK terug te zetten naar de standaardinstellingen. Nadat de printer geinitialiseerd is, moet u

alle instellingen, inclusief de netwerkinstellingen, opnieuw configureren.

£F"De netwerkinstellingen initialiseren" op pagina 81

Standaard beheerderswachtwoord voor instellingen/Standaard wachtwoord voor Eenvoudig AP

De standaardwaarden voor het beheerderswachtwoord en het wachtwoord voor Eenvoudig AP staan op het
wachtwoordlabel op het product.

Hieronder wordt de locatie van het wachtwoordlabel getoond.

@ PASSWORD
XXXXXXXX S48
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De netwerkinstellingen initialiseren

Voer de onderstaande procedures uit om de netwerkinstellingen voor de printer te initialiseren.

n BELANGRUJK

Wanneer het initialisatieproces voor de netwerkinstellingen wordt uitgevoerd, worden
alle instellingen met betrekking tot Draadloos LAN (Infrastructuur-modus/Eenvoudig AP-
modus) en Bekabeld LAN geinitialiseerd en teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Het
wachtwoord voor het wijzigen van de netwerkinstellingen wordt ook gereset.

1 Controleer dat de printer uitgeschakeld is.

2 Zet de printer aan terwijl u de Connect-knop aan de achterkant van de printer en de

= -knop aan de voorkant van de printer ingedrukt houdt.

E?ﬁ Conne(t‘
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3 Het | -lampje, & -lampje en [Z-lampje gaan branden en de netwerkinstellingen
worden geinitialiseerd.

! -lampje
/.

I

k il
/ \

f—%‘\-lampje E-é‘\-lampje

4 De drie lampjes gaan uit als het initialiseren van de netwerkinstellingen voltooid is.

Configureer de netwerkinstellingen opnieuw nadat het initialiseren voltooid

£ oPMERKING o

1 Controleer dat de printer uitgeschakeld is.

p) Druk tegelijkertijldopde [ &  -knop, < -knopen —knop.

3 Tik op Ja als een bevestigingsbericht wordt weergegeven. De printer wordt gestart.

U kunt de printer ook starten met de volgende procedure.

1 Druk op de —knop.

1@ OPMERKING 2 Tik achtereenvolgens op Instellingen - Standaardinstellingen
herstellen - Wis alle gegevens en instellingen.

Tik op Ja als een bevestigingsbericht wordt weergegeven.
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Probleemoplossing

In dit hoofdstuk worden procedures beschreven om problemen met de netwerkinstellingen van de printer op te

lossen.

£3”"Problemen met het installatieprogramma van het printerstuurprogramma” op pagina 83
£ "Problemen met de Network Configuration Tool" op pagina 84

£ "Problemen met de Infrastructuur-modus” op pagina 86

£5"Problemen met de Eenvoudig AP-modus" op pagina 88

£5”"Problemen met de bekabelde LAN-verbinding" op pagina 91

5 "Er kan helemaal geen netwerkverbinding worden gemaakt" op pagina 92

Problemen met het installatieprogramma van het
printerstuurprogramma

A Het bericht "Communicatie met de printer niet mogelijk. Sluit de USB-kabel op de printer aan en
schakel de printer in." wordt weergegeven

Om het USB-printerstuurprogramma te installeren, moet u de printer via een USB-kabel met een
computer verbinden, ook als u de printer via een netwerk gebruikt. Controleer de status van de USB-
verbinding voor de printer en de computer.

(A Het bericht "Kan de printer niet vinden. Controleer de verbinding met de printer.” wordt weergegeven
Controleer dat de printer geen van de onderstaande statussen heeft.

e Het bericht wordt weergegeven wanneer u op de knop Nogmaals zoeken op het scherm Een
printer selecteren drukt. Als de netwerkinstellingen voor de printer zo zijn geconfigureerd dat de
printer en de computer voor installatie van de software zich in verschillende netwerksegmenten
bevinden (m.a.w. de printer bevindt zich in een netwerk buiten het bereik van de router, gezien
vanaf de computer), wordt de printer niet gevonden bij zoekopdrachten met de knop Nogmaals
zoeken.

Gebruik in dat geval de knop Het zoeken opnieuw starten met het opgegeven IP-adres en zoek
opnieuw met het opgegeven IP-adres.

¢ De netwerkinstellingen voor de printer zijn wellicht niet juist geconfigureerd.
Vraag uw netwerkbeheerder de vereiste informatie te controleren om de netwerkinstellingen te
configureren en probeer daarna de netwerkinstellingen opnieuw te configureren.
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Problemen met de Network Configuration Tool

(A Het bericht "Gegevensuitwisseling om de printerinformatie te verkrijgen is niet voltooid. Controleer de
verbinding met de printer." wordt weergegeven

Controleer dat de printer geen van de onderstaande statussen heeft.

e Is de printer bezig met afdrukken?

Als de printer bezig is met afdrukken, wacht dan tot dit klaar is en probeer het opnieuw.

e Is de printer uitgeschakeld?

Controleer of de printer ingeschakeld is, zet deze aan als dat niet zo is, en probeer het opnieuw.

e Controleer de netwerkstatus. Controleer of de printer via het netwerk communiceert. Neem
contact op met uw netwerkbeheerder voor hulp als u de netwerkstatus niet zelf kunt controleren.

(A Het bericht "De instellingen kunnen niet worden voltooid omdat het wachtwoord ongeldig is." wordt
weergegeven.

Als tijdens de installatie een wachtwoord is ingesteld voor de printer, moet u hetzelfde wachtwoord
opnieuw invoeren wanneer u de netwerkinstellingen wilt wijzigen. Voer het juiste wachtwoord in voor
de printer. Als u het wachtwoord bent vergeten of niet weet, neem dan contact op met uw
netwerkbeheerder voor hulp.

Zet indien nodig de netwerkinstellingen terug naar de initi€le standaardinstellingen.

£5"De netwerkinstellingen initialiseren” op pagina 81

Zet de netwerkinstellingen voor de printer terug naar de standaardinstellingen en configureer
vervolgens de instellingen opnieuw.

e Draadloze LAN-instellingen (Infrastructuur-modus)
£ "Verbinden via draadloos LAN (Infrastructuur-modus)” op pagina 12

e Directe verbinding zonder gebruik van een toegangspunt
£ "Verbinden via draadloos LAN (Eenvoudig AP-modus)" op pagina 36

e Bekabelde LAN-verbinding
£ "Verbinden via bekabeld LAN" op pagina 49

(A Het bericht "Gegevens konden niet worden ingesteld op de printer. Controleer de instellingen." wordt
weergegeven.

Controleer dat er geen fouten, weglatingen of andere problemen zijn met de gegevensinvoer in de
Network Configuration Tool.
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(A Het bericht "Als het IP-adres of de naam van de printer (printernaam, Bonjour-naam of Bonjour-
servicenaam) wordt gewijzigd, is er wellicht geen communicatie meer mogelijk.” wordt weergegeven.

Als u op de knop Bevestigen op het scherm klikt om wijzigingen van het IP-adres of de naam van de
printer in de Network Configuration Tool te accepteren, wordt het afdrukken uitgeschakeld tenzij de
netwerkinstellingen van het printerstuurprogramma worden gewijzigd.

Als u niet kunt afdrukken, voer dan de onderstaande procedures in de opgegeven volgorde uit om de
instellingen van het stuurprogramma van de netwerkprinter bij te werken.

1. Windows 11:
Selecteer achtereenvolgens Start - Instellingen - Bluetooth en apparaten - Printers en scanners.
Windows 10:
Selecteer achtereenvolgens Start - Instellingen - Apparaten - Bluetooth & andere apparaten - Apparaten
en printers.

2. Windows 11:
Klik op de naam van de printer waarvoor de netwerkinstellingen gewijzigd zijn en klik op
Printereigenschappen.
Windows 10:
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de printer waarvoor de netwerkinstellingen gewijzigd zijn
en klik op Eigenschappen printer.

3. Klik op Poorten, selecteer de poort die is aangevinkt bij Poorten en klik op Poort configureren....

= Panduit MP530 Properties d

General Sharingﬁ\d\mnced Colour Management  Security

= panduitMPSSO

Print to the following port(s), Docurnents will print to the first free
checked port.

Port Description Printer

O LPT: Printer Port
[] COM1:  Serial Port
] COM2:  Serial Port
[] COM3:  Serial Port
] COM4:  Serial Port

[ = Ml 4m Cilm

Add Port... Delete Port Configure Port...

[/] Enable bidirectional support
[[]Enable printer pooling

Gancel Apely
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4. Voer het nieuwe IP-adres in op het scherm dat wordt weergegeven, selecteer het selectievakje "Traceren" bij
Traceren op printernaam en klik op de knop OK.

Panduit MP Printer TCP/IP Port >
Configure port

Printer Information

IP Address
| 192.168.0.11 |

Printer Mame
MP5500043AD |

Tracking by printer name

Track

| Ok I Cancel Apply

Als het probleem niet verholpen is, installeer het stuurprogramma van de
netwerkprinter dan opnieuw met behulp van het installatieprogramma van
het printerstuurprogramma.

27 "Verbinding maken met een computer" op pagina 12

1@ OPMERKING

(A Een printer kiezen waarvoor netwerkinstellingen moeten worden gecontroleerd/gewijzigd

Druk op de knop Annuleren om de Network Configuration Tool af te sluiten. Start vervolgens de
Network Configuration Tool opnieuw en selecteer een printer.

Problemen met de Infrastructuur-modus

(A Is het netwerkapparaat (toegangspunt/breedbandrouter) ingeschakeld?

Controleer dat het netwerkapparaat ingeschakeld is. Als het apparaat ingeschakeld is, controleer dan dat
het netwerk niet in gebruik is en zet het apparaat uit en weer aan.

(A Staan de printer en het netwerkapparaat (toegangspunt/breedbandrouter) dicht genoeg bij elkaar en
binnen bereik van elkaar?
Zijn er obstakels die het signaal kunnen storen?

Probeer de computer en het netwerkapparaat dichter bij elkaar te plaatsen en verwijder obstakels die
storing kunnen veroorzaken.
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Gebruikt u dicht bij de printer een draadloos apparaat of apparatuur die elektromagnetische straling
uitzendt (bijvoorbeeld een magnetron of digitale draadloze telefoon)?

Als de printer wordt gebruikt in de buurt van draadloze apparaten of apparaten die elektromagnetische
straling uitzenden, kan het signaal van die apparaten de printercommunicatie verstoren en problemen
veroorzaken. Verplaats de computer en het netwerkapparaat (toegangspunt/breedbandrouter) uit de
buurt van de apparatuur die het probleem veroorzaakt.

Zet de printer uit en weer aan om deze te resetten.

Mogelijk kan er tijdelijk geen verbinding worden gemaakt tussen de printer en het netwerkapparaat
(toegangspunt/breedbandrouter), athankelijk van de volgorde waarin u de apparaten hebt aangezet.
Wacht ongeveer 1 minuut na het aanzetten van de printer en controleer de verbindingsstatus.

Is de printer ingesteld op Infrastructuur-modus?

"
>

Controleer of het g -lampje op de printer brandt. Als het niet brandt, druk dan op de
de instellingen om te schakelen.

-knop om

Is de juiste SSID ingesteld op de printer?

De printer kan geen verbinding maken met het netwerkapparaat (toegangspunt/breedbandrouter) als
de printer en het netwerkapparaat een verschillende SSID gebruiken. In de Eenvoudig AP-modus kan
de printer geen verbinding maken met het netwerk als de netwerknaam in de Eenvoudig AP-modus niet
gelijk is aan de SSID voor de printer.

Controleer of het verbindingsapparaat en de printer dezelfde SSID gebruiken.

Raadpleeg de volgende pagina voor instructies om de SSID die werd

[@ OPMERKING ingesteld voor de printer te controleren.
£ "De instellingen controleren” op pagina 63

Als u de SSID voor het gebruikte netwerkapparaat niet kunt vinden, raadpleeg dan de handleiding voor
het netwerkapparaat of vraag de persoon die de netwerkinstellingen heeft geconfigureerd om hulp.

Gebruiken de apparaten dezelfde beveiligingsmethode voor draadloze netwerken die is ingesteld voor
de printer?

De apparaten kunnen geen verbinding maken als de printer, de computer en het netwerkapparaat
(toegangspunt/breedbandrouter) zijn ingesteld met verschillende beveiligingsmethodes voor draadloze
netwerken.

Configureer in dat geval de instellingen opnieuw zodat de printer, de computer en het netwerkapparaat
allemaal dezelfde beveiligingsmethode voor draadloze netwerken gebruiken. Als u niet zeker weet hoe u
dat kunt doen, raadpleeg dan de handleiding voor het netwerkapparaat of raadpleeg de persoon die de
netwerkinstellingen voor deze apparaten heeft geconfigureerd.

Is de scheidingsfunctie voor privacy ingeschakeld op het netwerkapparaat (toegangspunt/
breedbandrouter)?

87



Probleemoplossing

De printer en de computer kunnen niet met elkaar communiceren als de scheidingsfunctie voor privacy
(een functie die voorkomt dat apparaten verbonden met hetzelfde toegangspunt verbinding met elkaar
kunnen maken) is ingeschakeld op het gebruikte netwerkapparaat. Volg de instructies in de handleiding
voor uw netwerkapparaat om de scheidingsfunctie voor privacy uit te schakelen.

(A Zijn er verschillende computers en netwerkapparaten verbonden met hetzelfde netwerk?

Als er verschillende computers en netwerkapparaten met een netwerk worden verbonden, is het
mogelijk dat een of meerdere van deze apparaten geen IP-adres kan verkrijgen van de DHCP-server en
dus geen verbinding kan maken met het netwerk.

Zet ongebruikte computers of netwerkapparaten uit of verbreek de verbinding zodat er meer IP-
adressen beschikbaar komen.

(A Wordt hetzelfde IP-adres voor meer dan één computer of ander apparaat gebruikt?

Als exact hetzelfde IP-adres voor meer dan één apparaat op een netwerk wordt gebruikt, bijvoorbeeld
een printer of computer, kan de netwerkcommunicatie onstabiel worden of uitvallen.

Controleer het IP-adres voor elk apparaat en stel een nieuw IP-adres in voor apparaten die hetzelfde
adres gebruiken.

Ga naar de onderstaande pagina als u nog steeds geen verbinding kunt
maken nadat u de bovenstaande items hebt gecontroleerd.

£Z"Er kan helemaal geen netwerkverbinding worden gemaakt" op pagina
92

1@ OPMERKING

Problemen met de Eenvoudig AP-modus

(A Het is niet mogelijk om vanaf een Windows-computer verbinding met het internet te maken nadat de
computer met de printer is verbonden in de Eenvoudig AP-modus. De computer gebruikt een mobiel
USB-apparaat voor internettoegang.

Het is mogelijk dat de verbinding met de printer in de Eenvoudig AP-modus prioriteit krijgt boven
verbinding met het internet via een langzaam mobiel apparaat. In dit geval wordt het probleem mogelijk
verholpen door de instellingen van de computer te wijzigen zoals hieronder wordt beschreven.

1. Openin Windows het scherm Netwerkverbindingen.
Windows 11:
Selecteer achtereenvolgens Start - Instellingen - Netwerk en internet - Geavanceerde netwerkinstellingen
- Meer opties voor netwerkadapter.
Windows 10:
Klik op de knop Start en selecteer Instellingen - Netwerk & Internet. Klik rechts in het venster op Wi-Fi en klik
op Adapteropties wijzigen.
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2. Selecteer Draadloze netwerkverbinding (DIRECT-XXXXXXXX); klik vervolgens met de rechtermuisknop en

selecteer Eigenschappen in het menu dat wordt weergegeven.

rE' Metwork Connections

l." Cisco AnyConnect Secure Mobility L"' Wi-Fi
““~  Client Connection --..,Es DIRECT-MP5300043AD
&P Disabled il Intel(R) W & Disable
Connect / Disconnect
Status

Diagnose

G Bridge Connections

Create Shortcut

E;‘ Delete
®) Rename

Jitems  1item selected

- O
T L:' « MNetwork and Internet » MNetwork Connections v O Search Network Connections
Organise » Connect To Disable this network device Diagnose this connection » = |

*

p
@

3. Selecteer Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4) en klik op Eigenschappen.

U Wi-Fi Properties X
Metwarking  Sharing

Connect using:

? Intel(R) Wi-Fi 6 Ax200 160MHz

’:?Npcap Packet Driver (NPCAR) A
[ A NS Packat Srhadiilar

'R |nternet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) |

L A MICTOZ0TT N2 TWOPK, Ad3pier mUITipie =0r Frotocol

. Microsoft LLDP Protocol Driver

Thiz connection uses the fllawineg items:

[w] . Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) w7

L4 >
Install.. Uninztall Froperties

Cre soription

Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default
wide area network protocol that provides communication
across diverse interconnected networks.

Ok Cancel
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4. Klik op het tabblad Geavanceerd....

5.

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Proparties 4

General  Alternative Configuration

You can get IP settings assigned automatically if your netwark supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.

(®)0btain an IP address automatically:
(") Use the following IP address:

IF address: | . . . |

Subnet mask: | . . . |

Default gakeway: | . . . |

(@) Obtain DNS server address automatically
(") Use the following DNS server addresses:

Preferred DMNS server: | . . . |

Alkernative DNS server: | - - - |

Validate settings upon exit

Cancel

Probleemoplossing

Deselecteer het selectievakje Automatische metric en voer in het vak Interfacemetric de waarde "100" in.

Advanced TCP/IP Settings X

IP Settings  DNS WINS

IP addresses

IP address Subnet mask
DHCF Enabled

Add... Edit... Remoye
Default gateways:
Gateway Metric
Add... Edit... Remove

|:| Automatic me

Interface metric: 100

Cancel
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6. Sluit alle open vensters.
Als u na de bovenstaande stappen nog steeds geen verbinding kunt maken met het internet, herhaal dan Stap
3 hierboven voor Internet Protocol versie 6 (TCP/IPv6).

(A De Wi-Fi-verbinding werd plotseling verbroken

Controleer dat geen van de onderstaande items van toepassing zijn.
e Is de printer uitgeschakeld?

e Is de beveiligingscode voor de Eenvoudig AP-modus gewijzigd?
e Zijn de netwerkinstellingen voor de printer gewijzigd?

e Als de beveiligingscode voor de Eenvoudig AP-modus is gewijzigd

Verwijder op het draadloze apparaat alle verbindingsinstellingen die zijn ingesteld voor "DIRECT-
XXXXXXXX".

Ga vervolgens terug, selecteer "DIRECT-XXXXXXXX" opnieuw en voer een nieuw wachtwoord in.
Raadpleeg de handleiding en andere documentatie voor uw draadloze apparaat voor meer instructies.

A Als de netwerkinstellingen zijn gewijzigd

Als het [Z-lampje niet brandt, wijst dit erop dat de draadloze LAN-modus voor de printer is gewijzigd.
U kunt een verbinding met verschillende netwerkinstellingen als volgt wijzigen in een verbinding in
Eenvoudig AP-modus: initialiseer de netwerkinstellingen voor de printer, en configureer de draadloze
LAN-verbinding (Eenvoudig AP-modus) opnieuw zonder eerst de netwerkinstellingen voor de printer
te configureren.

£5"De netwerkinstellingen initialiseren” op pagina 81

£ "Verbinden via draadloos LAN (Eenvoudig AP-modus)" op pagina 36

Ga naar de onderstaande pagina als u nog steeds geen verbinding kunt
maken nadat u de bovenstaande items hebt gecontroleerd.

£Z"Er kan helemaal geen netwerkverbinding worden gemaakt" op pagina
92

1@ OPMERKING

Problemen met de bekabelde LAN-verbinding

(A Is het netwerkapparaat (breedbandrouter/hub) ingeschakeld?

Controleer dat het netwerkapparaat ingeschakeld is. Als het apparaat ingeschakeld is, controleer dan dat
het netwerk niet in gebruik is en zet het apparaat uit en weer aan.

(A Is de LAN-kabel goed aangesloten en verbonden?

Controleer of de LAN-kabel goed en stevig aangesloten is op de printer en het netwerkapparaat
(breedbandrouter/hub).

Controleer het lampje (verbindingslampje) voor de verbindingsstatus. Probeer de onderstaande items
als dit lampje niet brandt.
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e Probeer verbinding te maken met een andere poort
e Probeer verbinding te maken met een andere hub

e Probeer de LAN-kabel te vervangen door een nieuwe kabel
(A Zet de printer uit en weer aan om deze te resetten.

Mogelijk kan er tijdelijk geen verbinding worden gemaakt tussen de printer en het netwerkapparaat
(breedbandrouter/hub), athankelijk van de volgorde waarin u de apparaten hebt aangezet. Wacht
ongeveer 1 minuut na het aanzetten van de printer en controleer de verbindingsstatus.

(A Zijn er verschillende computers en netwerkapparaten verbonden met hetzelfde netwerk?

Als er verschillende computers en netwerkapparaten met een netwerk worden verbonden, is het
mogelijk dat een of meerdere van deze apparaten geen IP-adres kan verkrijgen van de DHCP-server en
dus geen verbinding kan maken met het netwerk.

Zet ongebruikte computers of netwerkapparaten uit of verbreek de verbinding zodat er meer IP-
adressen beschikbaar komen.

(A1 Wordt hetzelfde IP-adres voor meer dan één computer of ander apparaat gebruikt?

Als exact hetzelfde IP-adres voor meer dan één apparaat op een netwerk wordt gebruikt, bijvoorbeeld
een printer of computer, kan de netwerkcommunicatie onstabiel worden of uitvallen.

Controleer het IP-adres voor elk apparaat en stel een nieuw IP-adres in voor apparaten die hetzelfde
adres gebruiken.

Ga naar de onderstaande pagina als u nog steeds geen verbinding kunt
maken nadat u de bovenstaande items hebt gecontroleerd.

7 "Er kan helemaal geen netwerkverbinding worden gemaakt" op pagina
92

/@ OPMERKING

Er kan helemaal geen netwerkverbinding worden
gemaakt

A Probeer de verbindingsinstellingen voor de computer en het netwerkapparaat opnieuw te configureren.

Raadpleeg de handleiding voor het netwerkapparaat of neem rechtstreeks contact op met de fabrikant
voor instructies en hulp om een computer en het netwerkapparaat te verbinden.

(A Zet de netwerkinstellingen voor de printer terug naar de initiéle standaardinstellingen en probeer
vervolgens de netwerkinstellingen voor de printer opnieuw te configureren.

Als u nog steeds geen verbinding kunt maken nadat u de andere items hebt gecontroleerd, initialiseer
dan de netwerkinstellingen voor de printer zodat ze terug worden gezet naar de initiéle
standaardinstellingen en probeer het opnieuw.
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£5"De netwerkinstellingen initialiseren” op pagina 81
Zet de netwerkinstellingen voor de printer terug naar de standaardinstellingen en configureer
vervolgens de instellingen opnieuw.

e Draadloze LAN-instellingen (Infrastructuur-modus)
£ "Verbinden via draadloos LAN (Infrastructuur-modus)" op pagina 12

e Directe verbinding zonder gebruik van een toegangspunt
£ "Verbinden via draadloos LAN (Eenvoudig AP-modus)" op pagina 36

e Bekabelde LAN-verbinding
£3"Verbinden via bekabeld LAN" op pagina 49

(A Controleer of alle netwerkapparaten (toegangspunt, breedbandrouter, netwerkinterfacekaart van de
computer, enz.) over de meest recente firmware beschikken.

In sommige gevallen kan het probleem worden opgelost door de firmware (software waarmee
apparaten worden aangestuurd) voor de netwerkapparaten bij te werken naar de meest recente versie.
Raadpleeg de fabrikant van het betreffende netwerkapparaat voor informatie over de meest recente
versie.
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Bijlage

Handelsmerken

Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
macOS en Bonjour zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen.

IOS is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen en wordt onder
licentie gebruikt.

Android™ is een handelsmerk van Google LLC.
Wi-Fi® is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.

Andere productnamen in dit document zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun
respectieve bedrijven.

Copyrightverklaring

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, in een opzoeksysteem
worden opgeslagen, of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopiéren, opnamen of enige andere manier, zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van Panduit Corp.

De inhoud van deze handleiding kan zonder kennisgeving gewijzigd worden.

Hoewel bij het samenstellen van deze handleiding de grootste zorgvuldigheid is betracht, aanvaardt Panduit
Corp. geen aansprakelijkheid voor fouten of omissies.

Noch wordt aansprakelijkheid aanvaard voor schade die voortvloeit uit gebruik van de informatie in deze
uitgave.

Noch Panduit Corp. noch een van haar dochterondernemingen kan aansprakelijk worden gesteld door de
koper van dit product of door derden voor schade, verlies, kosten of uitgaven die door de koper of derden zijn
gemaakt als gevolg van: ongelukken, onjuist gebruik of misbruik van dit product of onbevoegde modificaties,
reparaties of wijzigingen van dit product, of het niet strikt in acht nemen van de aanwijzingen voor gebruik
en onderhoud van Panduit Corp.

Panduit Corp. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of problemen die voortvloeien uit gebruik
van andere opties of verbruiksgoederen dan die welke door Panduit Corp. zijn aangemerkt als "originele
Panduit-producten” of "door Panduit goedgekeurde producten”.

©2025 Panduit Corp. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.
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