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Kurulum Öncesinde

Bu Kılavuz Hakkında
Bu kılavuzda yazıcının ve çeşitli cihazların ağa nasıl bağlanacağı açıklanmaktadır.
Bu kılavuz genelinde kullanılan ekran görüntüleri, fiili ekranlardan bir miktar farklı olabilir.

Gösterim

❏ Microsoft® Windows® 11 işletim sistemi

❏ Microsoft® Windows® 10 işletim sistemi

Yukarıdaki işletim sistemleri, bu belge genelinde uygulanabilir olan ölçüde Windows 11 ve Windows 10 
olarak ifade edilmektedir. Ayrıca, yukarıdaki işletim sistemleri için genel ad olarak Windows 
kullanılmaktadır.

Bu Kılavuzda Kullanılan Semboller
Bu kılavuzda, önemli bilgileri belirtmek için aşağıdaki semboller kullanılır.

c ÖNEMLİ
Ürünü kullanırken uymanız gereken bilgileri gösterir. Bu bilgiler göz ardı edilerek yanlış 
işlem yapılması ürünün bozulmasına veya arızalanmasına neden olabilir.

Q NOT Bilmeniz gereken ek açıklamaları ve bilgileri gösterir.

U İlgili bilgileri içeren bir referans sayfası belirtir.
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Ağ ayarlarının yapılandırılması

Bu yazıcı, aşağıdaki ağ bağlantısı türleriyle uyumludur. Bağlanmak istediğinizi seçin.
• Kablosuz LAN (Altyapı Modu)
• Kablosuz LAN (Basit AP Modu)
• Kablolu LAN

Kablosuz LAN bağlantıları, kablolu LAN bağlantıları ve USB bağlantılarının herhangi bir kombinasyon halinde 
aynı anda kullanılabileceğini lütfen dikkate alın.

Kablosuz LAN bağlantısı

Kullanılabilecek iki tür kablosuz LAN bağlantısı bulunur; bunlardan birinde bağlantı için bir erişim noktası 
kullanılırken diğerinde kullanılmaz. Ağ ortamınıza en uygun bağlantı yöntemini seçin.

Bir erişim noktası kullanılacağında (Altyapı Modu)
Altyapı Modu, bir ticari erişim noktası, geniş bant yönlendirici veya benzer bir araç üzerinden bağlantı 
sağlanan bir iletişim modudur. Kullanıcılar, bilgisayar ve yazıcının farklı alanlarda ayarlanmasına imkan 
veren erişim noktaları üzerinden bağlantı sağlar.

c ÖNEMLİ
Yazıcı sürücüsünü ya da başka bir yazılımı yüklerken, sizden istenmediği takdirde bir ağ 
kablosunu, USB kabloyu veya başka bağlantı kablolarını yazıcıya bağlamayın.

c ÖNEMLİ

Birden fazla bilgisayar ve yazıcı birlikte bağlanmışsa, USB bağlantıları dahil olmak üzere 
kullanılan bağlantı yöntemi ne olursa olsun, birinci öncelik yazdırma verilerinin ilk 
gönderildiği bağlantı yöntemine verilir. Bir hata mesajı görüntülenirse, yazdırma işlemini 
tekrarlamayı deneyin.

Q NOT
Bu belgede Windows işletim sistemi kullanılarak bilgisayarlar ve yazıcıların birbirine 
bağlanması için ağ bağlantısı yöntemleri listelenmektedir.



Kurulum Öncesinde

6

İki yapılandırma yöntemi kullanılabilir; Wi-Fi® Korumalı Kurulum (WPS) kullanılarak uygulanan otomatik 
yapılandırma yöntemi ve bir manuel yapılandırma yöntemi.
U“Kablosuz bağlantının basmalı düğme kullanılarak ayarlanması (WPS)”, sayfa 12
U“Kablosuz bağlantının manuel olarak ayarlanması”, sayfa 25

Yazıcıyı bir akıllı telefon veya tablete bağlayacağınızda aşağıdaki bağlantıya gidin.
U“Bir Mobil Cihaza Bağlanma”, sayfa 56

Bir erişim noktası kullanılmayacağında (Basit AP Modu)
Bu modda bir bilgisayar, akıllı telefon veya başka bir cihaz, yazıcı ile kablosuz bağlantı üzerinden erişim 
noktası kullanmadan, doğrudan iletişim kurar.

Bu bağlantı modu kullanılmadan önce aşağıdaki koşulların karşılanması gerekir.
• Bağlanılacak bilgisayar ya da portatif terminal kablosuz LAN için ayarlanmış ve kablosuz LAN anahtarı 

açık duruma getirilmiştir.
• Bilgisayar bir kablosuz LAN'a balı değildir
• Bilgisayar IP adresini otomatik olarak alacak biçimde ayarlanmıştır

U“Kablosuz bağlantının basmalı düğme kullanılarak ayarlanması (WPS)”, sayfa 35
U“Kablosuz bağlantının manuel olarak ayarlanması”, sayfa 43

Yazıcıyı bir akıllı telefon veya tablete bağlayacağınızda aşağıdaki bağlantıya gidin.
U“Bir Mobil Cihaza Bağlanma”, sayfa 56

c ÖNEMLİ

• Basit AP modunun kullanıldığı bağlantılarda en fazla dört cihaz aynı anda bağlantı 
kurabilir. Halihazırda dört cihaz bağlanış durumdaysa beşinci ya da başka bir cihazı 
bağlayamazsınız.

• Yazıcıya bağlı oldukları esnada birimlere bağlı cihazlar dışındaki herhangi bir cihaza 
ya da internete bağlanamazsınız. Bu yapılandırmayı çalıştırdığınızda internet 
bağlantınız kesilir.

• Güvenlik modu WPA2-PSK (AES) olarak sabitlenir.
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Kablolu LAN bağlantısı

Bu yöntem, kullanıcıların yazıcıya bir dağıtıcı, yönlendirici ya da benzer bir cihaz ile kablolu olarak 
bağlanmasına imkan verir.

U“Kablolu LAN üzerinden bağlanma”, sayfa 48

Yazıcının kablosuz bağlantı modunun kontrol edilmesi

Altyapı Modu (Erişim noktası kullanılarak bağlantı)

MP500

Yazıcı bir kablosuz LAN'a Altyapı Modunda bağlandığında  lambası açık kalır.

MP550

Yazıcı kablosuz LAN'a altyapı modunda bağlıyken LCD'de aşağıda gösterildiği gibi bir simge görüntülenir.

 Düğmesi

 Lambası  Lambası
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Basit AP Modu (Erişim noktası kullanılmadan bağlantı)

MP500

Yazıcı bir kablosuz LAN'a Basit AP Modunda bağlandığında  lambası açık kalır.

MP550

Yazıcı kablosuz LAN'a Basit AP modunda bağlıyken LCD'de aşağıda gösterildiği gibi bir simge 
görüntülenir.

 Düğmesi

 Lambası  Lambası
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Bağlantı yönteminin seçilmesi
Sistem ortamınıza en uygun yöntemi seçin. Hangi bağlantı yöntemini kullanacağınızdan emin değilseniz, mevcut 
seçenekler konusunda size rehberlik etmesi için aşağıdaki akış çizelgesinden faydalanabilirsiniz.

Bilgisayar internete 
bağlanabiliyor mu?

Bilgisayarda kablosuz LAN 
işlevi var mı?

Bir Kablosuz LAN (Basit AP 
Modu) bağlantısını 
kullanabilirsiniz.
U“Kablosuz LAN (Basit AP 
Modu) üzerinden 
bağlanma”, sayfa 35

Bilgisayara bağlı bir LAN 
kablosu var mı?

Kullanabilecek bir geniş bant 
yönlendirici ya da erişim 
noktası var mı ve bilgisayar 
kablosuz LAN işlevi ile 
donatılmış mı?

Bir Kablolu LAN bağlantısı 
kullanabilirsiniz.
U“Kablolu LAN üzerinden 
bağlanma”, sayfa 48

Bir USB bağlantısı 
kullanabilirsiniz.
Her bir ürün ile birlikte 
verilen kılavuza göz atın.

Erişim noktası WPS düğmesi 
ile otomatik yapılandırma 
için uygun mu?

Bir Kablosuz LAN (Altyapı 
Modu) bağlantısını 
kullanabilirsiniz.
Erişim noktası için otomatik 
yapılandırmayı kullanmak 
istiyor musunuz?

Kurulumu düğmeyi 
kullanarak gerçekleştirin.
U“Kablosuz bağlantının 
basmalı düğme kullanılarak 
ayarlanması (WPS)”, sayfa 12

Erişim noktanız ilgili yöntem 
ile uyumluysa PIN kodu 
kullanarak kurulum yapın.
U“Kablosuz bağlantının 
PIN kodu ile ayarlanması”, 
sayfa 20

Ayarları manuel olarak 
gerçekleştirin.
U“Kablosuz bağlantının 
manuel olarak ayarlanması”, 
sayfa 25

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır Hayır

Evet

Evet

EvetEvet

Evet

Evet
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Yazıcıya bilgisayar dışında bir cihaz bağlayacaksanız, ilgili prosedür için bkz. “Bir Mobil Cihaza Bağlanma”, sayfa 
56.

c ÖNEMLİ

Kablosuz LAN ayarlarını manuel olarak yapılandırmayı planlıyorsanız ya da yazıcıyı sabit IP 
adresi ile kullanmak istiyorsanız aşağıdaki bilgilerin bir kısmına ya da tamamına 
ihtiyacınız olacaktır. Önceden ağ yöneticinize danışın. Tüm bilgileri hazır bulundurmanız, 
ağın kurulumunu sorunsuz bir biçimde gerçekleştirmenize imkan tanır.
• Bir sabit IP adresinin ayarlanması için gereken bilgiler

• Yazıcı için ayarlanmış olan IP adresi
• Alt ağ maskesi
• Varsayılan ağ geçidi

• Bir kablosuz LAN'ın manuel olarak yapılandırılması için gereken bilgiler
• Erişim noktasında ayarlanmış olan SSID
• Erişim noktasında ayarlanmış olan kablosuz LAN güvenlik kimlik doğrulaması 
yöntemi
• Erişim noktasında ayarlanmış olan kablosuz LAN şifreleme yöntemi
• Erişim noktasında ayarlanmış olan Önceden Paylaşılan Anahtar (PSK)
• Erişim noktasında ayarlanmış olan WEP anahtarı
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Bir Bilgisayara Bağlanma
Bir bilgisayara bağlanmak için üç farklı yöntem kullanılabilir ve bunlar aşağıda listelenmektedir. Sistem 
ortamınıza en uygun yöntemi seçin.

Kablosuz LAN (Altyapı Modu) üzerinden bağlanma
Burada, Altyapı Modunda bir kablosuz LAN bağlantısı kurulumunun yapılması için yöntem açıklanmaktadır. 
Ayarların yapılandırılması için aşağıdaki yöntemlerden birini seçin.
U“Kablosuz bağlantının basmalı düğme kullanılarak ayarlanması (WPS)”, sayfa 12
U“Kablosuz bağlantının PIN kodu ile ayarlanması”, sayfa 20
U“Kablosuz bağlantının manuel olarak ayarlanması”, sayfa 25

c ÖNEMLİ
Yazıcı sürücüsünü ya da başka bir yazılımı yüklerken, sizden istenmediği takdirde bir ağ 
kablosunu, USB kabloyu veya başka bağlantı kablolarını yazıcıya bağlamayın.

Q NOT
Ağ ayarları daha sonradan kontrol edilebilir ve değiştirilebilir. Ayrıntılar için aşağıda 
belirtilen sayfaya göz atın.
U“Ayarların Kontrol Edilmesi”, sayfa 62

c ÖNEMLİ
Kablosuz LAN ayarlarının yapılandırılabilmesi için bilgisayarın bir erişim noktası veya 
yönlendirici gibi bir kablosuz LAN cihazına bağlanması gerekir.
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Kablosuz bağlantının basmalı düğme kullanılarak ayarlanması (WPS)

Bu yapılandırma yöntemi, WPS etkin bir erişim noktası kullanıldığında ve başka kablosuz cihazlar (el 
terminalleri) ayarlandığında seçilebilir. Yazıcı ile erişim noktası arasında iletişimi başlatmak ve gereken ağ 
ayarlarının otomatik olarak yapılandırılmasını tetiklemek için yazıcının arkasındaki Connect düğmesine ve 
erişim noktası üzerindeki WPS düğmesine basın. Bu yöntemin kullanılabilmesi için WPS düğmesi kullanılarak 
başka kablosuz cihazların (el terminalleri) de ayarlanması gerekir.

1 Bir bilgisayarda yazıcı sürücüsü yükleyicisini başlatın.
Devam etmek için ekranda verilen talimatları izleyin.

2 Görüntülenen Lisans Anlaşmasının içeriğini inceleyin ve Lisans Anlaşmasının şart ve 
hükümlerini okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi teyit etmek üzere Agree seçeneğine 
tıklayın. Daha sonra, kurulum sürecine devam etmek için ekranda verilen talimatları 
izleyin.

Q NOT
Kablosuz LAN ayarları yapılandırılırken, prosedürleri tamamlamak için üçünü de 
kullanmanız gerekeceğinden bilgisayar, yazıcı ve erişim noktasını yakınınızda 
bulundurun.
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3 Bir model (kullanılacak yazıcı) seçin.

4 Wired LAN, wireless LAN connections seçimini yapın.
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5 Configure LAN settings seçimini yapın.

6 Obtain the IP address automatically seçimini yapın.

Q NOT
Ağ ayarları yazıcıda daha önceden yapılandırılmışsa (bağlanılacak bir 
bilgisayar ya da benzer bir cihaz ekleneceğinde), Do not configure LAN 
settings seçimini yapın.

Q NOT
Yazıcının IP adresini manuel olarak ayarlamak için bir sonraki sayfaya bakın.
U“Kablosuz bağlantının PIN kodu ile ayarlanması”, sayfa 20.
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7 Wireless LAN seçimini yapın.
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8 Ağ kablosu ve USB kablosu bağlı değilken yazıcının gücünü açın.

MP500

Altyapı Moduna ulaşana kadar yazıcı bağlantı modları arasında geçiş yapmak için art arda  düğmesine
basın.

Yazıcı Altyapı Moduna ayarlandığında  lambası yanar.

MP550

LCD panele dokunarak Kablosuz LAN modunu Altyapı olarak ayarlayın.

Bağlantı modu Altyapı olarak ayarlandığında, LCD'de  görüntülenir.

Q NOT

Yazıcı Altyapı Moduna ayarlandığında  lambası yanar.
Yazıcıdan ağ durumunu yazdırarak da yazıcı bağlantı modunu kontrol 
edebilirsiniz.
U“Yazıcıdan Kontrol”, sayfa 62

 Düğmesi

 Lambası  Lambası
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9 Ayarları yapılandırma prosedürüne devam etmek için ekranda verilen talimatları 
izleyin.
Ekranda erişim noktasının WPS noktasına basma talimatı görüntülendiğinde, 
yazıcının gücünün açık olduğundan emin olmak üzere bir kontrol gerçekleştirin ve 
ardından WPS düğmesine basın. Yazıcı üzerindeki  lambası yanıp sönmeye 
başlayarak otomatik yapılandırmanın başladığını belirtir. Ayarlar yapılandırıldıktan 
sonra,  lambası sabit bir biçimde yanar.

10 Register to Windows Firewall onay kutusunu işaretleyin ve bir sonraki ekrana 
devam edin.
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11 Yükleyici ağda arama yapacak ve ağa bağlı olan yazıcıların listesini 
görüntüleyecektir. Kullanılacak yazıcıyı seçin.
Ayarları yapılandırmaya devam etmek için ekrandaki talimatları takip ederseniz, ağ 
yazıcısı sürücüsü yükleme işlemini başlatır. Yazıcı sürücüsü yükleme işlemi 
tamamlandığında Network Configuration Tool yükleme süreci otomatik olarak 
başlatılır.

Q NOT

• Yazıcı, ağ ayarları yapılandırıldıktan sonra görüntülenir.
Yazıcı görüntülenmezse aşağıdaki prosedürleri tamamlamayı deneyin:
• IP adresi manuel olarak ayarlandıysa:

Restart the search using a specified IP düğmesine basın ve 
görüntülenen ekrana belirtilen IP adresini girin.

• IP adresi otomatik olarak alındıysa:
Search again düğmesine basın.

Yukarıdaki işlemleri tamamlamanızın ardından dahi yazıcı 
görüntülenmezse, bu durum, yazıcı ağ ayarlarının tam olarak 
yapılandırılmamış olduğunu gösterir. En baştan başlamayı deneyin.

• Search again düğmesi kullanılarak yapılan aramalar yalnızca aynı ağ 
segmenti içinde gerçekleştirilir. Yazıcıyı yönlendirici menzili dışında bir ağ 
segmentine bağlamak için bağlanmak istediğiniz yazıcının IP adresine göz 
atın ve Restart the search using a specified IP kullanarak yeniden arama 
yapmayı deneyin.

• Yazıcının düzgün çalıştığından emin olmak için bir kontrol gerçekleştirmek 
üzere yazıcı sürücüsünden bir test sayfası yazdırın.
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12 Network Configuration Tool'un yükleneceği klasörü seçin. Aracın yükleme işlemini 
başlatmak için bir sonraki ekrana ilerleyin.

13 Tamamlanma ekranı görüntülendiğinde yükleme işlemi tamamlanmış olur.
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Kablosuz bağlantının PIN kodu ile ayarlanması

Bu yapılandırma yöntemi, kullanılan erişim noktası bir WPS PIN kodu girişi yöntemi ile uyumlu olduğunda 
seçilebilir. Buradaki açıklamada, yazıcı için IP adresinin otomatik olarak alındığı durumlar için prosedürler 
listelenmektedir. Yazıcı ve erişim noktası için ağ ayarları başarıyla yapılandırıldıktan sonra, yazıcı 
sürücüsünü ve diğer gerekli yazılımları yükleyin.

1 Yazıcıya bir bant kartuşu yerleştirin ve gücü açın.

2 Yazıcının yan tarafında bulunan Connect düğmesine basın ve en az 3 saniye süreyle 
düğmeyi basılı tutun.  lambası yanıp sönmeye başlar ve yazıcı ile bir PIN kodu 
yazdırılır.

Q NOT

• Erişim noktası tarafından düzenlenen bir PIN kodu, yazıcı için kaydedilemez veya 
ayarlanamaz.

• Erişim noktasına PIN kodunun nasıl kaydedileceği ile ilgili ayrıntılı bilgi için erişim 
noktasının kılavuzuna başvurun.

• Kablosuz LAN ayarları yapılandırılırken, prosedürleri tamamlamak için üçünü de 
kullanmanız gerekeceğinden bilgisayar, yazıcı ve erişim noktasını yakınınızda 
bulundurun.

• Yazıcıda IP adresini manuel olarak ayarlayacaksanız yazıcıda ağ ayarlarını 
yapılandırmak için “Kablosuz bağlantının manuel olarak ayarlanması”, sayfa 25 
bölümüne bakın ve IP adresini ayarlamak için Adım 1'den başlayarak aşağıdaki 
prosedürleri tamamlayın.

c ÖNEMLİ
Ayarları bir PIN kodu kullanarak otomatik bir biçimde yapılandırmayı planlıyorsanız, 
yazıcıdan PIN kodunu yazdırmak için bu amaçla sağlanmış olan bant kartuşunu kullanın.
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3  lambası yanıp sönmeye devam ederken PIN kodunu erişim noktasına kaydedin. 
Erişim noktasına bağlantı ve erişim noktası ayarları tamamlanır tamamlanmaz  
lambası sabit olarak yanacaktır.
MP550 kullanıyorsanız, PIN kodunu "Setting..." ekranı görüntülenirken kaydedin.

4 Bir bilgisayarda yazıcı sürücüsü yükleyicisini başlatın.
Devam etmek için ekranda verilen talimatları izleyin.

5 Görüntülenen Lisans Anlaşmasının içeriğini inceleyin ve Lisans Anlaşmasının şart ve 
hükümlerini okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi teyit etmek üzere Agree seçeneğine 
tıklayın. Daha sonra, kurulum sürecine devam etmek için ekranda verilen talimatları 
izleyin.

c ÖNEMLİ

Altyapı Modu dışındaki modlarda PIN kodu yazdırılamaz. 
• MP500 kullanıcıları için

PIN kodunu yazdıramıyorsanız, Altyapı Moduna ulaşana kadar yazıcı 
bağlantı modları arasında geçiş yapmak için art arda  düğmesine 
basın.  lambasının yanıp sönmesiyle yazıcının Altyapı Modunda 
olduğunu teyit edebilirsiniz. Ayrıca, ağ durumunu yazdırarak da bir kontrol 
yapabilirsiniz. Ağ durumunun nasıl yazdırılacağı ile ilgili bilgi için bir 
sonraki sayfaya bakın.
U“Yazıcıdan Kontrol”, sayfa 62

• MP550 kullanıcıları için
PIN kodu yazdırılamıyorsa, LCD'de  (Wi-Fi kapalı) veya  (Basit AP) 
simgesini seçin ve yazıcıyı Altyapı moduna ayarlayın.
Ağ durumunun nasıl yazdırılacağı ile ilgili bilgi için bir sonraki sayfaya 
bakın.
U“Yazıcıdan Kontrol”, sayfa 62

c ÖNEMLİ
 lambasının sönmesi, ağ ayarlarının doğru biçimde yapılandırılmadığını 

gösterir. Ağ ayarlarını yapılandırmayı denemek için Adım 2'ye dönün.
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6 Bir model (kullanılacak yazıcı) seçin.

7 Wired LAN, wireless LAN connections seçimini yapın.
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8 Do not configure LAN settings seçimini yapın.

9 Register to Windows Firewall onay kutusunu işaretleyin ve bir sonraki ekrana 
devam edin.
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10 Ekranda ilgili PIN koduyla ayarlanmış yazıcı görüntülenir. Devam etmek için bu 
yazıcıyı seçin.
Ayarları yapılandırmaya devam etmek için ekrandaki talimatları takip ederseniz, ağ 
yazıcısı sürücüsü yükleme işlemini başlatır. Yazıcı sürücüsü yükleme işlemi 
tamamlandığında Network Configuration Tool yükleme süreci otomatik olarak 
başlatılır.

Q NOT

• Yazıcı, ağ ayarları yapılandırıldıktan sonra görüntülenir.
Yazıcı görüntülenmezse, tekrar denemek için Search again düğmesine 
basın.
Yukarıdaki işlemleri tamamlamanızın ardından dahi yazıcı 
görüntülenmezse, bu durum, yazıcı ağ ayarlarının tam olarak 
yapılandırılmamış olduğunu gösterir.
En baştan başlamayı deneyin.

• Search again düğmesi kullanılarak yapılan aramalar yalnızca aynı ağ 
segmenti içinde gerçekleştirilir. Yazıcıyı yönlendirici menzili dışında bir ağ 
segmentine bağlamak için bağlanmak istediğiniz yazıcının IP adresine göz 
atın ve Restart the search using a specified IP kullanarak yeniden arama 
yapmayı deneyin.

• Yazıcının düzgün çalıştığından emin olmak için bir kontrol gerçekleştirmek 
üzere yazıcı sürücüsünden bir test sayfası yazdırın.
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Kablosuz bağlantının manuel olarak ayarlanması

Bu, bir kablosuz LAN bağlantısının yapılandırılması için gereken tüm bilgilerin manuel olarak girildiği bir 
yapılandırma yöntemidir.

1 Bir bilgisayarda yazıcı sürücüsü yükleyicisini başlatın.
Devam etmek için ekranda verilen talimatları izleyin.

2 Görüntülenen Lisans Anlaşmasının içeriğini inceleyin ve Lisans Anlaşmasının şart ve 
hükümlerini okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi teyit etmek üzere Agree seçeneğine 
tıklayın. Daha sonra, kurulum sürecine devam etmek için ekranda verilen talimatları 
izleyin.

c ÖNEMLİ

Kablosuz LAN ayarlarının manuel olarak yapılandırılması için aşağıdaki bilgilerin bir kısmı 
ya da tamamına ihtiyaç duyulacaktır. Önceden ağ yöneticinize danışın.
• Bir sabit IP adresinin ayarlanması için gereken bilgiler

• Yazıcı için ayarlanmış olan IP adresi
• Alt ağ maskesi
• Varsayılan ağ geçidi

• Bir kablosuz LAN'ın manuel olarak yapılandırılması için gereken bilgiler
• Erişim noktasında ayarlanmış olan SSID
• Erişim noktasında ayarlanmış olan kablosuz LAN güvenlik kimlik doğrulaması 

yöntemi
• Erişim noktasında ayarlanmış olan kablosuz LAN şifreleme yöntemi
• Erişim noktasında ayarlanmış olan Önceden Paylaşılan Anahtar (PSK)
• Erişim noktasında ayarlanmış olan WEP anahtarı
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3 Bir model (kullanılacak yazıcı) seçin.
Yazıcı için daha önceden bir USB sürücüsü yüklediyseniz, Cancel düğmesine basın 
ve Adım 8'e devam edin.

4 USB connection seçimini yapın.

Q NOT
Network Configuration Tool'u kullanabilmeniz için USB yazıcı sürücüsünün 
yüklenmesi gerekir. USB connection seçimini yapın ve USB yazıcı 
sürücüsünü yükleyin.
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5 USB yazıcı sürücüsünü yüklemek için ekranda verilen talimatları izleyin.

6 Network Configuration Tool'un yükleneceği klasörü seçin. Aracın yükleme işlemini 
başlatmak için bir sonraki ekrana ilerleyin.

Q NOT

• Bilgisayar ve yazıcıyı bir USB kabloyla birbirine bağlamak için ekranda 
verilen talimatları izleyin.

• Yazıcı sürücüsü yükleme işlemi tamamlandığında Network Configuration 
Tool yükleme süreci otomatik olarak başlatılır.
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7 Tamamlanma ekranı görüntülendiğinde yükleme işlemi tamamlanmış olur.

8 Network Configuration Tool'u başlatın.
Belirtilen sıralamada Start - All apps - PANDUIT - PXE Printer Network 
Configuration Tool öğelerine tıklayın.

9 Yazıcı ve bilgisayarın bir USB kablosuyla birbirine bağlı olduğunu teyit edin. 
Ardından yazıcıyı seçin ve Confirm düğmesine basın.

Q NOT
Yazıcı görüntülemezse, USB yazıcı sürücüsü doğru şekilde yüklenmemiş olabilir. 
Yükleme prosedürlerinin başından başlayarak USB yazıcı sürücüsünü 
yeniden yüklemeyi deneyin.
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10 Yapılandırma aracı menüsü görüntülenir.

Q NOT
Network Configuration Tool kullanımı ile ilgili bilgi için bir sonraki sayfaya 
bakın.
U“Ayarların Kontrol Edilmesi”, sayfa 62
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11 Soldaki ağaç menüsünden Network - Wireless - Basic seçimini yapın ve ardından 
sağda görüntülenen Communication Mode kısmından Infrastructure öğesini 
seçin.
Henüz Send düğmesine basmayın. Ayarlar tamamlanmamıştır. Bir sonraki adıma 
gidin.

c ÖNEMLİ

Bu kılavuzdaki prosedürlerde açıkça yapmanız istenene kadar Send 
düğmesine basmayın.
Tüm ayarlar tamamlanana kadar bekleyin ve ardından ayrıntıları yazıcıya 
göndermek için Send düğmesine basın.
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12 Önceden hazırlamış olduğunuz ağ ayarları bilgilerini girin.
Select an SSID düğmesine basın ve hedef SSID'yi seçin. Daha sonra PSK (Pre-
Shared Key) alanına bir önceden paylaşılan anahtar girin.

Q NOT

• Tüm gerekli ayarların doğru şekilde girildiğinden emin olmak üzere bir 
kontrol gerçekleştirin.

• Yazıcının algıladığı kablosuz LAN için SSID'yi almak üzere Select an SSID 
düğmesine basın. Bu şekilde istediğiniz SSID listelenmiş ise bunu 
seçebilirsiniz.
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13 Bilgileri girdikten ve tüm bilgilerin doğru olduğundan emin olduktan sonra Send 
düğmesine basın.
Bir onay mesajı görüntülendiğinde, OK seçeneğine tıklayın.

14 Network Configuration Tool'dan çıkmak için Cancel düğmesine basın.
USB kablosunu yazıcı ve bilgisayardan çıkarın.

15 Yazıcı sürücüsü yükleyicisini yeniden başlatın.
Aşağıda gösterilen ekranda Modify seçimini yapın. Ardından, bir sonraki ekrandan 
hedef yazıcıyı seçin .

c ÖNEMLİ

Send düğmesine basmanızın ardından herhangi bir hata mesajı 
görüntülenirse aşağıdakileri kontrol edin.
• Bir iletişim hatası görüntülenirse:

Gücün açık ve kablonun bağlı olduğundan emin olmak üzer yazıcı gücünü 
ve USB kablosu bağlantı durumunu kontrol edin ve bir kez daha Send 
düğmesine basın.

• Bir ayarlar hatası görüntülenirse:
Girilen ayar değerlerinden biri ya da daha fazlası geçersiz veya yanlış 
olabilir. Girilen bilgileri bir kez daha kontrol edin ve sorun varsa bunları 
düzeltin.

Network Configuration Tool kullanılarak bir yönetici parolası ayarlanmışsa, 
Send düğmesine basıldığında parolanın girilmesini isteyen bir ekran 
görüntülenir. Buraya doğru parolayı girene kadar ağ ayarlarını 
yapılandıramazsınız.
U“Ayarları değiştirmekte kullanılan parolayı değiştirmek için”, sayfa 77
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16 Bir sonraki ekran görüntülenene kadar devam etmek için ekranda verilen talimatları 
izleyin.
Ekran görüntülendikten sonra Wired LAN, wireless LAN connections seçimini 
yapın.

17 Do not configure LAN settings seçimini yapın.
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18 Kullanılacak yazıcıyı seçin.

Ayarları yapılandırmaya devam etmek için ekrandaki talimatları takip ederseniz, ağ yazıcısı sürücüsü 
yükleme işlemini başlatır. Yükleme işlemi tamamlandığında ayarları yapılandırma işlemi de tamamlanmış 
olacaktır.

Yazıcının düzgün çalıştığından emin olmak için bir kontrol gerçekleştirmek üzere yazıcı sürücüsünden bir 
test sayfası yazdırın.

Q NOT

• Yazıcı, ağ ayarları yapılandırıldıktan sonra görüntülenir.
Yazıcı için IP adresi otomatik alınacak biçimde ayarlandığında:
Yazıcı görüntülenmezse, tekrar denemek için Search again düğmesine basın.
Yazıcı için IP adresi sabit olacak biçimde ayarlandığında:
Restart the search using a specified IP düğmesine basın ve belirtilen IP adresini girin.
Yukarıdaki işlemleri tamamlamanızın ardından dahi yazıcı görüntülenmezse, bu 
durum, yazıcı ağ ayarlarının doğru biçimde yapılandırılmamış olduğunu gösterir. Adım 
8'den başlayarak işlemleri yinelemeyi deneyin.

• Search again düğmesi kullanılarak yapılan aramalar yalnızca aynı ağ segmenti içinde 
gerçekleştirilir. Yazıcıyı yönlendirici menzili dışında bir ağ segmentine bağlamak için 
bağlanmak istediğiniz yazıcının IP adresine göz atın ve Restart the search using a 
specified IP kullanarak yeniden arama yapmayı deneyin.
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Kablosuz LAN (Basit AP Modu) üzerinden bağlanma
Burada, Basit AP Modunda bir kablosuz LAN bağlantısı kurulumunun yapılması için yöntem açıklanmaktadır.
Bu bağlantı modu kullanılmadan önce aşağıdaki koşulların karşılanması gerekir.

• Bağlanılacak bilgisayar ya da telefon kablosuz LAN için ayarlanmış ve kablosuz LAN anahtarı açık 
duruma getirilmiştir.

• Bilgisayar kablosuz LAN üzerinden bir ağa balı değildir.
• Bilgisayar veya telefon IP adresini otomatik olarak alacak biçimde ayarlanmıştır

Aşağıda açıklandığı gibi, Basit AP Modunda kablosuz LAN ayarlarını yapılandırmak için kullanılabilecek iki 
yöntem vardır. Öncelikle basmalı düğmeyi kullanarak ayarları yapılandırmayı deneyin. Bu yazıcıya bağlanma 
konusunda etkili olmazsa, ayarları manuel olarak yeniden yapılandırmayı deneyin.
U“Kablosuz bağlantının basmalı düğme kullanılarak ayarlanması (WPS)”, sayfa 35
U“Kablosuz bağlantının manuel olarak ayarlanması”, sayfa 43

Kablosuz bağlantının basmalı düğme kullanılarak ayarlanması (WPS)

1 Bir bilgisayarda yazıcı sürücüsü yükleyicisini başlatın.

2 Görüntülenen Lisans Anlaşmasının içeriğini inceleyin ve Lisans Anlaşmasının şart ve 
hükümlerini okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi teyit etmek üzere Agree seçeneğine 
tıklayın. Daha sonra, kurulum sürecine devam etmek için ekranda verilen talimatları 
izleyin.

c ÖNEMLİ

• Basit AP modunun kullanıldığı bağlantılarda en fazla dört cihaz aynı anda bağlantı 
kurabilir. Beşinci ya da başka bir cihaz bağlayamazsınız.

• Yazıcı dışında cihazları bağlayamaz ya da internete bağlanamazsınız. Bu yapılandırmayı 
çalıştırdığınızda internet bağlantınız kesilir.

• Güvenlik modu WPA2-PSK (AES) olarak sabitlenir.
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3 Bir model (kullanılacak yazıcı) seçin.

4 Wired LAN, wireless LAN connections seçimini yapın.
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5 Configure LAN settings seçimini yapın.

6 Obtain the IP address automatically seçimini yapın.
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7 Wireless LAN seçimini yapın.

8 Bir sonraki ekran görüntülendiğinde, ağ kablosu ve USB kablosunu bağlamadan 
bırakın ve yazıcının gücünü açın. Yazıcı bağlantı modunu Basit AP modu olarak 
ayarlayın.
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MP500

Basit AP Moduna ulaşana kadar yazıcı bağlantı modları arasında geçiş yapmak için art arda  düğmesine
basın.

Yazıcı Basit AP Moduna ayarlandığında  lambası yanar.

MP550

LCD panele dokunarak Kablosuz LAN modunu Basit AP olarak ayarlayın.

Bağlantı modu Basit AP olarak ayarlandığında, LCD'de  görüntülenir.

Q NOT

Yazıcı Basit AP Moduna ayarlandığında  lambası yanar.
Yazıcıdan ağ durumunu yazdırarak da yazıcı bağlantı modunu kontrol 
edebilirsiniz.
U“Yazıcıdan Kontrol”, sayfa 62

 Düğmesi

 Lambası  Lambası
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9 Ayarları yapılandırma prosedürüne devam etmek için ekranda verilen talimatları 
izleyin. 
Ekranda yazıcı üzerindeki Connect düğmesine basma talimatı görüntülendiğinde, 
yazıcının gücünün açık olduğundan emin olmak üzere bir kontrol gerçekleştirin ve 
ardından Connect düğmesine basın.
Yazıcı üzerindeki  lambası yanıp sönmeye başlayarak otomatik yapılandırmanın 
başladığını belirtir.

10 Bilgisayarınızın görev çubuğundaki ağ bağlantısı simgesine tıklayın ve ağ durumu 
bilgileri için aynı SSID'ye sahip bağlantıyı seçin. Yazıcı ve bilgisayar, ayarları 
yapılandırmak için birbiriyle iletişim kurar. Ayarlar yapılandırıldıktan sonra, yazıcı 
üzerindeki  lambası yanar.



Bir Bilgisayara Bağlanma

41

11 Register to Windows Firewall onay kutusunu işaretleyin ve bir sonraki ekrana 
devam edin.
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12 Bir yazıcı seçin.
Ayarları yapılandırmaya devam etmek için ekrandaki talimatları takip ederseniz, ağ 
yazıcısı sürücüsü yükleme işlemini başlatır. Yazıcı sürücüsü yükleme işlemi 
tamamlandığında Network Configuration Tool yükleme süreci otomatik olarak 
başlatılır.

Q NOT

• Basit AP Moduna ayarlanmışsa yazıcı görüntülenir.
Yazıcı görüntülenmezse, tekrar denemek için Search again düğmesine 
basın.
Yazıcı yine de görüntülenmezse, yazıcının doğru kablosuz LAN moduna 
ayarlanmış olduğunu teyit edin ve tekrar arama yapmayı deneyin.
Yukarıdaki prosedür işe yaramazsa, Basit AP modunda ağ ayarlarını 
manuel olarak yapılandırmak için bir sonraki sayfaya bakın.
U“Kablosuz bağlantının manuel olarak ayarlanması”, sayfa 43

• Yazıcının düzgün çalıştığından emin olmak için bir kontrol gerçekleştirmek 
üzere yazıcı sürücüsünden bir test sayfası yazdırın.
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Kablosuz bağlantının manuel olarak ayarlanması

Basit AP Modunda otomatik basmalı düğme ile yapılandırma yoluyla bir kablosuz LAN için ayarları 
yapılandıramazsanız (s.35), ayarları yapılandırmak için burada verilmiş olan prosedürleri deneyin. 

Yazıcı modunu Basit AP Moduna geçirdikten sonra, bilgisayardaki kablosuz LAN ayarlarını manuel olarak 
değiştirin.

1 Ağ kablosu ve USB kablosu bağlı değilken yazıcının gücünü açın.

MP500

Basit AP Moduna ulaşana kadar yazıcı bağlantı modları arasında geçiş yapmak için art arda  düğmesine
basın.

Yazıcı Basit AP Moduna ayarlandığında  lambası yanar.

MP550

LCD panele dokunarak Kablosuz LAN modunu Basit AP olarak ayarlayın.

Bağlantı modu Basit AP olarak ayarlandığında, LCD'de  görüntülenir.

 Düğmesi

 Lambası  Lambası
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2 Ağ durumu bilgileri sayfasını yazdırın.

MP500

Bir ağ durumu sayfasını yazdırmak için  düğmesine basın ve 3 saniyeden uzun süreyle basılı tutun. Bkz.
“Yazıcıdan Kontrol”, sayfa 62.

MP550

Ağ Ayarları ekranını açmak için LCD'deki Wi-Fi simgesine dokunun. Bağlantı Bilgilerini Yazdır seçimini
yapın ve ağ durumu sayfasını yazdırın. Bkz. “Yazıcıdan Kontrol”, sayfa 62.

3 Yazdırılmış olan ağ durumu bilgilerine göz atın. <WLAN Simple AP> kutusunda 
listelenen SSID ve Password bilgilerini kullanarak ağ ayarlarını yapılandırın.
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4 Bilgisayarınızın görev çubuğundaki ağ bağlantısı simgesine tıklayın ve ağ durumu 
bilgileri için aynı SSID'ye sahip bağlantıyı seçin.

Güvenlik anahtarını girmenizi isteyen ekran görüntülendikten sonra, ağ durumu 
bilgilerinde "Password" alanında verilen ayrıntıları girin.

5 Bir bilgisayarda yazıcı sürücüsü yükleyicisini başlatın.

6 Görüntülenen Lisans Anlaşmasının içeriğini inceleyin ve Lisans Anlaşmasının şart ve 
hükümlerini okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi teyit etmek üzere Agree seçeneğine 
tıklayın. Daha sonra, kurulum sürecine devam etmek için ekranda verilen talimatları 
izleyin.
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7 Bir model (kullanılacak yazıcı) seçin.

8 Wired LAN, wireless LAN connections seçimini yapın.
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9 Do not configure LAN settings seçimini yapın.

10 Bir yazıcı seçin.
Ayarları yapılandırmaya devam etmek için ekrandaki talimatları takip ederseniz, ağ 
yazıcısı sürücüsü yükleme işlemini başlatır. Yazıcı sürücüsü yükleme işlemi 
tamamlandığında Network Configuration Tool yükleme süreci otomatik olarak 
başlatılır.

Q NOT

• Yazıcı görüntülenmezse, tekrar denemek için Search again düğmesine 
basın. Yazıcı yine de görüntülenmezse, yazıcının doğru kablosuz LAN 
moduna ayarlanmış olduğunu teyit edin ve tekrar arama yapmayı deneyin 
ya da en baştan başlayın.

• Yazıcının düzgün çalıştığından emin olmak için bir kontrol gerçekleştirmek 
üzere yazıcı sürücüsünden bir test sayfası yazdırın.
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Basit AP modu bağlantısının kesilmesi

Basit AP Modunda bir yazıcıya en fazla dört kablosuz cihaz bağlanabilir.

Dört kablosuz cihaz halihazırda bağlı olduğunda ve yeni bir kablosuz cihaza bağlanmak istediğinizde 
öncelikle dört cihazdan birinin bağlantısını kesmeniz gerekir. Bağlantısını keseceğiniz cihazın yazıcıyı 
kullanmadığından emin olun ve cihazın kablosuz ayarını devre dışı bırakın ya da cihazı başka bir ağa 
bağlayın.

Kablolu LAN üzerinden bağlanma
Bilgisayarı ve yazıcıyı bir LAN kablosu ile piyasada bulunabilecek bir geniş bant yönlendiriciye veya dağıtıcıya 
bağlayın.

1 Bir bilgisayarda yazıcı sürücüsü yükleyicisini başlatın.

2 Görüntülenen Lisans Anlaşmasının içeriğini inceleyin ve Lisans Anlaşmasının şart ve 
hükümlerini okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi teyit etmek üzere Agree seçeneğine 
tıklayın. Daha sonra, kurulum sürecine devam etmek için ekranda verilen talimatları 
izleyin.

Q NOT

Yazıcıya bağlı tek bir cihazı belirtemiyorsanız, aynı anda dörde kadar kablosuz cihazın 
bağlanabilmesi için yazıcınızda Basit AP modunda kullanılacak Önceden Paylaşılan 
Anahtarı (PSK) değiştirin. Basit AP modunda kullanılacak Önceden Paylaşılan Anahtarı 
(PSK) değiştirildiğinde halihazırda bağlı olan cihazlar için tüm Wi-Fi bağlantıları 
kesileceğinden Basit AP modunda kullanılacak Önceden Paylaşılan Anahtarı (PSK) 
değiştirirken dikkatlice ilerlediğinizden emin olun.
Güvenlik anahtarının nasıl değiştirileceği ile ilgili bilgi için bir sonraki sayfaya bakın.
U“Ayarların Kontrol Edilmesi”, sayfa 62

c ÖNEMLİ
Devam etmeden önce bilgisayarın yönlendirici gibi bir ağ cihazına bağlanması ve ağın 
etkinleştirilmiş olması gerekir.
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3 Bir model (kullanılacak yazıcı) seçin.

4 Wired LAN, wireless LAN connections seçimini yapın.
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5 Configure LAN settings seçimini yapın.

6 Obtain the IP address automatically seçimini yapın.

Q NOT
Yazıcının IP adresini manuel olarak ayarlamak için bir sonraki sayfaya bakın.
U“IP adresinin manuel ayarlanması”, sayfa 53
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7 Wired LAN seçimini yapın.

8 Ekrandaki talimatları izleyin ve yazıcıyı ağ kablosunu kullanarak dağıtıcıya ya a geniş 
bant yönlendiriciye bağlayın.
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9 Register to Windows Firewall onay kutusunu işaretleyin ve bir sonraki ekrana 
devam edin.

10 Yükleyici ağda arama yapacak ve ağa bağlı olan yazıcıların listesini 
görüntüleyecektir. Kullanılacak yazıcıyı seçin.
Ayarları yapılandırmaya devam etmek için ekrandaki talimatları takip ederseniz, ağ 
yazıcısı sürücüsü yükleme işlemini başlatır. Yazıcı sürücüsü yükleme işlemi 
tamamlandığında Network Configuration Tool yükleme süreci otomatik olarak 
başlatılır.
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IP adresinin manuel ayarlanması

Ağ ayarları yapılandırılırken aşağıdaki ekran görüntülendiğinde yazıcıda sabit IP adresi kullanmak üzere 
gerekli olan ayarları manuel olarak yapılandırmak için aşağıdaki prosedürleri tamamlayın.

Q NOT

• Yazıcı, ağ ayarları yapılandırıldıktan sonra görüntülenir.
Yazıcı görüntülenmezse aşağıdaki prosedürleri tamamlamayı deneyin:
IP adresi manuel olarak ayarlandıysa:
Restart the search using a specified IP düğmesine basın ve 
görüntülenen ekrana belirtilen IP adresini girin.
IP adresi otomatik olarak alındıysa:
Search again düğmesine basın.
Yukarıdaki işlemleri tamamlamanızın ardından dahi yazıcı 
görüntülenmezse, bu durum, yazıcı ağ ayarlarının tam olarak 
yapılandırılmamış olduğunu gösterir.
En baştan başlamayı deneyin.

• Search again düğmesi kullanılarak yapılan aramalar yalnızca aynı ağ 
segmenti içinde gerçekleştirilir. Yazıcıyı yönlendirici menzili dışında bir ağ 
segmentine bağlamak için bağlanmak istediğiniz yazıcının IP adresine göz 
atın ve Restart the search using a specified IP kullanarak yeniden arama 
yapmayı deneyin.

• Yazıcının düzgün çalıştığından emin olmak için bir kontrol gerçekleştirmek 
üzere yazıcı sürücüsünden bir test sayfası yazdırın.

Q NOT

Bir IP adresinin manuel olarak ayarlanması için gereken bilgiler aşağıda listelenmektedir. 
Gereken tüm bilgileri hazırlamak ve sürecin sorunsuz bir biçimde ilerlemesini sağlamak 
için önceden ağ yöneticinize danışın.
• Yazıcı için ayarlanmış olan IP adresi
• Alt ağ maskesi
• Varsayılan ağ geçidi
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1 Ağ ayarları yapılandırılırken aşağıdaki ekran görüntülendiğinde, Set the IP address 
manually (using a fixed IP address) seçimini yapın.

2 Yazıcının IP adresini belirlemek için USB yazıcı sürücüsünü yükleyin. Yazıcı 
sürücüsünü yüklemek için ekranda verilen talimatları izleyin.

3 Wired LAN seçimini yapın.

c ÖNEMLİ

Yazıcı ve bilgisayarı bir USB kabloyla birbirine bağlamak için ekranda verilen 
talimatları izleyin. IP adresini ayarlamak için ihtiyaç duyacağınızdan USB 
yazıcı sürücüsü yüklendikten sonra USB kablosunu bağlı durumda 
bıraktığınızdan emin olun.
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4 Yazıcı için IP adresini, alt ağ maskesini ve varsayılan ağ geçidini girin.

5 Bir sonraki ekran görüntülendiğinde USB kablosunun yazıcı ile bağlantısını kesin. 
Daha sonra kullanılacak ağ bağlantısı yöntemini seçin ve ayarların yapılandırılmasına 
geçin.
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Bir Mobil Cihaza Bağlanma
Burada, akıllı telefon veya tablet gibi bir portatif terminalin ağ ayarları yapılandırılmış bir yazıcıya bağlanma 
yöntemleri için bir açıklama verilmektedir.

Mobil cihazlar için Panduit uygulaması
Yazıcıyı kullanarak akıllı telefonunuzdan veya tablet cihazınızdan etiket yazdırmak için akıllı telefonunuzu veya 
tablet cihazınızı destekleyen yazılımı yüklemeniz gerekir.

Bağlantı Prosedürü

1 Uygulamayı başlatın, araç çubuğundan yazıcı simgesine (Yazıcı Ayarı) dokunun ve 
ardından yazıcı ayar menüsünde kullanılabilecek yazıcıların listesini görüntüleyin.
Kullanılabilecek yazıcıların sıralandığı bir liste açılır.

2 Yazdırma işlemini başlatmak için listeden kullanmakta olduğunuz yazıcıyı seçin.

c ÖNEMLİ

Bağlantı yöntemine bağlı olarak ağ ayarlarını yazıcı üzerinde önceden
yapılandırmanız gerekecektir.
• Bir yazıcı ve bir portatif terminal cihazının bulunduğu durumlar için yazıcı Basit AP 

Moduna ayarlanır.
U“Kablosuz LAN (Basit AP Modu) üzerinden bağlanma”, sayfa 35

• Yazıcı bir ağ üzerinden bağlanacağında, yazıcı ağa bağlanır.
U“Kablosuz LAN (Altyapı Modu) üzerinden bağlanma”, sayfa 11

Q NOT

• Uyumlu işletim sistemleri ile ilgili en güncel bilgiler için Panduit Corporation'a 
başvurun.
www.panduit.com

• Uygulamaların ayrı ayrı nasıl yükleneceği ve ilgili işlev ve özellikleri hakkında ayrıntılı 
bilgi için doğrudan yazılımın distribütörleri tarafından sağlanmış olan sayfalara göz 
atın.

• Uygulama indirilmeden önce uygulamanın indirileceği akıllı telefon veya tabletin 
kablosuz LAN işlevi açık olmalı ve bu telefon veya tablet, bir ağa bağlanabileceği bir 
ortamda olmalıdır. Akıllı telefonunuz veya tabletiniz için ağ ayarlarının nasıl 
yapılandırılacağı ile ilgili talimatlar için portatif terminal cihazınızın kılavuzuna 
başvurun.
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Q NOT
Yazıcı görüntülenmezse aşağıdakileri kontrol edin:
• Akıllı telefonunuz veya tabletinizde kablosuz LAN işlevi etkinleştirilmiş mi?
• Yazıcıda ağ ayarları doğru şekilde yapılandırılmış mı?
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Başka bir Bilgisayar veya Cihazdan Bağlanma
Aşağıda yazıcının yazıcı için ağ ayarlarının yapılandırılmasında kullanılan bilgisayar dışındaki ayrı bir 
bilgisayarda (ikinci ya da bir sonraki bilgisayar) veya bir portatif terminal cihazında kullanılmasını sağlamak için 
izlenecek prosedürlere dair bir açıklama verilmektedir.

Başka bir bilgisayardan bağlanma

1 Bir bilgisayarda yazıcı sürücüsü yükleyicisini başlatın.

2 Görüntülenen Lisans Anlaşmasının içeriğini inceleyin ve Lisans Anlaşmasının şart ve 
hükümlerini okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi teyit etmek üzere Agree seçeneğine 
tıklayın. Daha sonra, kurulum sürecine devam etmek için ekranda verilen talimatları 
izleyin.

3 Bir model (kullanılacak yazıcı) seçin.
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4 Wired LAN, wireless LAN connections seçimini yapın.

5 Do not configure LAN settings seçimini yapın.
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6 Bir yazıcı seçin.
Ayarları yapılandırmaya devam etmek için ekrandaki talimatları takip ederseniz, ağ 
yazıcısı sürücüsü yükleme işlemini başlatır. Yazıcı sürücüsü yükleme işlemi 
tamamlandığında Network Configuration Tool yükleme süreci otomatik olarak 
başlatılır.

Q NOT

• Yazıcı, ağ ayarları yapılandırıldıktan sonra görüntülenir.
Yazıcı görüntülenmezse aşağıdaki prosedürleri tamamlamayı deneyin:
IP adresi manuel olarak ayarlandıysa:
Restart the search using a specified IP düğmesine basın ve 
görüntülenen ekrana belirtilen IP adresini girin.
IP adresi otomatik olarak alındıysa:
Search again düğmesine basın.
Yukarıdaki işlemleri tamamlamanızın ardından dahi yazıcı 
görüntülenmezse, bu durum, yazıcı ağ ayarlarının tam olarak 
yapılandırılmamış olduğunu gösterir.
En baştan başlamayı deneyin.

• Search again düğmesi kullanılarak yapılan aramalar yalnızca aynı ağ 
segmenti içinde gerçekleştirilir. Yazıcıyı yönlendirici menzili dışında bir ağ 
segmentine bağlamak için bağlanmak istediğiniz yazıcının IP adresine göz 
atın ve Restart the search using a specified IP kullanarak yeniden arama 
yapmayı deneyin.

• Yazıcının düzgün çalıştığından emin olmak için bir kontrol gerçekleştirmek 
üzere yazıcı sürücüsünden bir test sayfası yazdırın.
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Başka bir mobil cihazdan bağlanma
Uygulamayı başlatın, araç çubuğundan yazıcı simgesine (Yazıcı Ayarı) dokunun ve ardından yazıcı ayar 
menüsünde kullanılabilecek yazıcıların listesini görüntüleyin.
Kullanılabilecek yazıcıların sıralandığı bir liste açılır.
Yazdırma işlemini başlatmak için listeden kullanmakta olduğunuz yazıcıyı seçin.
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Ayarların Kontrol Edilmesi
Yazıcının ağ ayarlarının kontrol edilmesi için kullanılabilecek iki yöntem vardır: bunlardan biri yazıcıdan ağ 
durumunu yazdırarak kontrol diğeri de Network Configuration Tool kullanılarak kontrol yapmaktır. Yazıcı ağ 
ayarlarında değişiklik yapmak için Network Configuration Tool'u kullanabilirsiniz.

Yazıcıdan Kontrol
Yazıcıdan ağ durumunu yazdırarak ağ ayarlarını kontrol edebilirsiniz.

1 Ağ durumu bilgileri sayfasını yazdırın.

MP500

Bir ağ durumu sayfasını yazdırmak için  düğmesine basın ve 3 saniyeden uzun süreyle basılı tutun.

MP550

Ağ Ayarları ekranını açmak için LCD'deki Wi-Fi simgesine dokunun. Bağlantı Bilgilerini Yazdır seçimini
yapın ve ağ durumu sayfasını yazdırın.

2 Ağ ayarı ayrıntıları yazdırılır.

Q NOT
Yazıcıdan ağ ayarlarını yazdırmak için, mümkün olduğunca geniş bir bant yerleştirmiş 
olduğunuzdan emin olun. Ağ ayarlarının yazdırılmasında önceden kesilmiş etiketlerin 
kullanılamayacağını lütfen dikkate alın.
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3 Bant üzerine yazdırılan ayrıntıların türleri aşağıda listelenmektedir.

Öğe Yazdırma örnekleri Açıklama

<General> --- Genel ayar ayrıntılarını yazdırır.

Software 2,222 Yazıcı bellenimi sürümünü yazdırır.

Printer MP500XXXXXX Yazıcı adını yazdırır.

Bonjour Panduit MP500 Bonjour hizmeti adını yazdırır.

WLAN Mode Infrastructure Aşağıdaki yazıcı kablosuz LAN modlarından birinin 
adını yazdırır.

Altyapı/Basit AP/Wi-Fi'yi Devre Dışı Bırak

<LAN> --- Kablolu LAN ayarlarını yazdırır.

IP Auto (192.168.0.1/ 
255.255.255.0)

Belirtilen IP adresini ve alt ağ maskesini yazdırır. Auto 
öğesi yazdırıldığında IP adresinin otomatik olarak 
alınacağını gösterir.

MAC XXXXXXXXXXXX Kablolu LAN için MAC adresini yazdırır.

<WLAN Infrastructure> --- Kablosuz LAN Altyapı Modu ayarlarını yazdırır.

IP Auto (0.0.0.0/
255.255.255.0)

Belirtilen IP adresini ve alt ağ maskesini yazdırır. Auto 
öğesi yazdırıldığında IP adresinin otomatik olarak 
alınacağını gösterir.

MAC XXXXXXXXXXXX Kablosuz LAN için MAC adresini yazdırır.

SSID SSIDXXXXXXXX Katılım sağlanan ağ için SSID'yi yazdırır.

<WLAN Simple AP> --- Basit AP Modu için ayarları yazdırır.

SSID DIRECT-
MP500XXXXXXXX

Basit AP Modunda kullanılan SSID'yi yazdırır.

Password XXXXXXXX Basit AP Modunda kullanılan parolayı yazdırır.

Q NOT

Başlangıçta kullanılacak yönetici parolası ve Basit AP ayarlarında kullanılacak 
parola için lütfen izleyen sayfaya bakın.
U“Ayar için varsayılan yönetici parolası / Basit AP için varsayılan parola”, 
sayfa 78
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Bilgisayardan Kontrol
Ağ ayarlarını bir bilgisayardan kontrol etmek için, yazıcı ile aynı anda yüklenen Network Configuration Tool'u 
kullanın.

1 Network Configuration Tool'u başlatın.
Belirtilen sıralamada Start - All apps - PANDUIT - PXE Printer Network 
Configuration Tool öğelerine tıklayın.

2 Bir yazıcı seçin.

c ÖNEMLİ

• Network Configuration Tool yüklenmediyse, yazıcı sürücüsü yükleyicisinden bu aracı 
yükleyin.

• Uygun USB yazıcı sürücüsüne sahip olmayan bilgisayarlardan yazıcının ağ ayarları 
kontrol edilemez.

• Ağ ayarlarını bilgisayardan kontrol etmek için yazıcı ve bilgisayarın USB kablo ile 
birbirine bağlı olması gerekmektedir.

Q NOT

Yazıcı görüntülemezse, USB yazıcı sürücüsü doğru şekilde yüklenmemiş 
olabilir.
Yükleme prosedürlerinin başından başlayarak USB yazıcı sürücüsünü 
yeniden yüklemeyi deneyin.
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3 Yapılandırma aracı menüsü görüntülenir.

4 Soldaki ağaç menüsünden kontrol etmek istediğiniz öğeyi seçin ve ardından ilgili 
öğe için ağ ayarlarını kontrol edin.

c ÖNEMLİ

• Ağ ayarlarında değişiklik yaparken, ayarları değiştirilecek olan yazıcının 
adının ekranı sol üst kısmına görüntülendiğini teyit etmek üzere bir 
kontrol gerçekleştirin.

• Network Configuration Tool'da yazıcı için bir parola ayarlandıysa, doğru 
parolayı girene kadar ağ ayarlarında değişiklik yapamazsınız.
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Kontrol edilebilecek/değiştirilebilecek ağ ayarı ayrıntıları

Aşağıdaki öğe listesinden kontrol etmek/ayarlamak istediğiniz ayrıntıları seçin. Öğeler için açıklamalar ilgili 
referans sayfalarda verilmektedir.

Kontrol edilecek/değiştirilecek ayar Ayar öğesi Yapılandırı-
labilir

Referans 
sayfa

Genel ayarlar

Ağda kullanılan yazıcının adını kontrol etmek/
değiştirmek için

Printer Name Evet p.69

Bonjour Name Evet

Bonjour Service Name Evet

Kablosuz LAN ayarları

Kablosuz LAN modunu kontrol etmek/değiştirmek için Wireless LAN mode Evet p.70

Wireless LAN MAC Address Hayır

Altyapı Modu ayarlarını 
kontrol etmek/
değiştirmek için

Kablosuz LAN bağlantı 
durumu

Connection status Hayır p.71

Wireless LAN usage 
standards

Hayır

IP adresi ayarları How to acquire the IP address Evet

IP Address Evet

Subnet Mask Evet

Default Gateway Evet

Güvenlik ayarları Authentication Method Evet

Encryption Method Evet

SSID Evet

Security key (Passphrase) Evet
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Basit AP Modu ayarlarını 
kontrol etmek/
değiştirmek için

Kablosuz LAN bağlantı 
durumu

Wireless LAN usage 
standards

Hayır p.73

IP adresi ayarları DHCP server status Hayır

Publication Start IP Address Hayır

Specified IP address Hayır

Subnet Mask Hayır

Güvenlik ayarları Authentication Method Hayır

Encryption Method Evet

SSID Evet

Security key (Passphrase) Evet

Kablolu LAN ayarları

Kablolu LAN bağlantısının durumunu kontrol etmek/
değiştirmek için

Connection status Hayır p.75

Wired LAN MAC Address Hayır

IP adresi ayarlarını kontrol etmek/değiştirmek için How to acquire the IP address Evet

IP Address Evet

Subnet Mask Evet

Default Gateway Evet

Yazıcı ayarları

Yazılım bilgilerini kontrol etmek için Firmware version Hayır p.76

Yazıcı zaman aşımı ayarlarını kontrol etmek için Print Timeout Evet

Ayarları değiştirmekte kullanılan parolayı değiştirmek 
için

Password Evet p.77

Kontrol edilecek/değiştirilecek ayar Ayar öğesi Yapılandırı-
labilir

Referans 
sayfa
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c ÖNEMLİ

• Yazıcının ağ ayarlarını değiştirmek için, ekranın en altındaki Send düğmesine basın; 
böylece yazıcı ekranında gösterilmeyen öğeler dahil olmak üzere Network 
Configuration Tool kullanılarak ayarlanabilecek tüm ayar değerleri değişiklikleri 
yansıtacak biçimde gönderilir.
Ağ ayarlarını değiştirmek için öncelikle tüm ayarların istenen şekilde yapılandırılmış 
olduğunu teyit edin ve ardından Send düğmesine basın.

• Ağ ayarlarında değişiklik yapma girişiminde bulunmadan, ilk önce Update to the 
latest information düğmesine basın, yazıcı üzerinde ayarlanmış olan değerleri kontrol 
edin ve ardından istenen şekilde değişiklik yapın.

• Ağ ayarlarında yapılmış değişiklikleri iptal etmek için Cancel düğmesine basın ve 
Network Configuration Tool'u kapatın.
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Ağda kullanılan yazıcının adını kontrol etmek/değiştirmek için
Soldaki ağaç menüsünde Network - Shared - Basic seçimini yaptığınızda görüntülenen ekran.
Kontrol edilebilecek/değiştirilebilecek öğe ayrıntıları aşağıda listelenmiştir.

No. Öğe Yapılandırılabilir Ayar ayrıntıları

1 Printer Name Evet Ağda kullanılan yazıcının adı. Bir Windows 
tabanlı bilgisayardan kontrol edildiğinde, 
yazıcı bu adla gösterilir.

2 Bonjour Name Evet Ağda kullanılan yazıcının Bonjour adı. Bir OS 
tabanlı bilgisayardan kontrol edildiğinde, 
yazıcı bu adla gösterilir.

3 Bonjour Service Name Evet Bir iOS tabanlı uygulamadan ya da Android™ 
işletim sistemi tabanlı terminal cihazından 
kontrol edildiğinde, yazıcı bu adla gösterilir.
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Kablosuz LAN modunu kontrol etmek/değiştirmek için
Soldaki ağaç menüsünde Network - Wireless - Basic seçimini yaptığınızda görüntülenen ekran.
Kontrol edilebilecek/değiştirilebilecek öğe ayrıntıları aşağıda listelenmiştir.

No. Öğe Yapılandırılabilir Ayar ayrıntıları

1 Communication Mode Evet Yazıcının ayarlandığı iletişim modunu belirtir.

Kullanılabilecek üç moddan birini seçebilir ve 
bunlar arasında geçiş yapabilirsiniz: Altyapı, 
Basit AP ve Wi-Fi'yi Devre Dışı Bırak.

Altyapı Modunda ve Basit AP Modunda 
kullanılan MAC adresi için bilgileri görüntüler.
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Altyapı Modu ayarlarını kontrol etmek/değiştirmek için
Soldaki ağaç menüsünde Network - Wireless - Infrastructure seçimini yaptığınızda görüntülenen ekran.
Kontrol edilebilecek/değiştirilebilecek öğe ayrıntıları aşağıda listelenmiştir.
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*Bu seçeneği IP adresini alma yöntemi olarak Manual seçildiği takdirde ayarlayabilirsiniz.

No. Öğe Yapılandırılabilir Ayar ayrıntıları

1 Wireless Connection Status Hayır Çevrimiçi ya da Çevrimdışı olarak kablosuz 
LAN durumunu görüntüler.

En son bağlantı durumuna güncelleme 
yapmak için Confirm Connection düğmesine 
basın. Aynı zamanda, bağlı olduğunuz 
kablosuz LAN için uygulanabilecek 
standartları görüntüler.

2 Auto/Manual Evet IP adresini almak için kullanılacak yöntem 
olarak Auto ve Manual arasında seçim 
yapabilirsiniz. Auto seçildiğinde IP adresi, alt 
ağ maskesi ve varsayılan ağ geçidi otomatik 
ayarlanır.

3 IP Address Yes* Yazıcı için ayarlanmış olan IP adresi.

4 Subnet Mask Yes* Yazıcının bağlı olduğu ağın alt ağ maskesi.

5 Default Gateway Yes* Yazıcının bağlı olduğu ağın varsayılan ağ 
geçidi.

6 Authentication Method Evet Yazıcının ayarlandığı kablosuz LAN için 
güvenlik kimlik doğrulama yöntemi.

Aşağıdaki dört seçenekten birini tercih 
edebilirsiniz: Açık/Paylaşılan/WPA-PSK/WPA2-
PSK

7 Encryption Method Evet Yazıcının ayarlandığı kablosuz LAN için 
şifreleme yöntemi.

Aşağıdaki dört seçenekten birini tercih 
edebilirsiniz: Yok/WEP/TKIP/AES

8 SSID Evet Yazıcının bağlı olduğu ağın SSID'sini 
görüntüler. Yazıcı tarafından algılanan 
SSID'lerin listesini almak için Select an SSID 
düğmesine basın ve ardından bağlı 
olduğunuz ağı seçin.

9 PSK (Pre-Shared Key) Evet Şifrelenmiş iletişimlerde kullanılan parolayı 
görüntüler. Şifreleme Yönteminde bir TKIP 
veya AES kullanıldığında kullanılır.

10 WEP Key Evet Şifrelenmiş iletişimlerde kullanılan WEP 
anahtarını görüntüler. Şifreleme Yönteminde 
bir WEP kullanıldığında kullanılır.
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Basit AP Modu ayarlarını kontrol etmek/değiştirmek için
Soldaki ağaç menüsünde Network - Wireless - Simple AP seçimini yaptığınızda görüntülenen ekran.
Kontrol edilebilecek/değiştirilebilecek öğe ayrıntıları aşağıda listelenmiştir.

No. Öğe Yapılandırılabilir Ayar ayrıntıları

1 Wireless Mode Hayır Bağlı olduğunuz kablosuz LAN için 
uygulanabilecek standartları görüntüler.

2 DHCP Settings Hayır DHCP sunucusunu ve yazıcı için yayın 
başlangıç IP adresini görüntüler.

3 IP Address Hayır Basit AP Modunda kullanılan yazıcı için 
ayarlanmış IP adresi.

4 Subnet Mask Hayır Basit AP Modunda kullanılan alt ağ maskesi.

5 Authentication Method Hayır Yazıcının ayarlandığı kablosuz LAN için 
güvenlik kimlik doğrulama yöntemi.

Otomatik olarak WPA2-PSK seçilir.

6 Encryption Method Evet Yazıcının ayarlandığı kablosuz LAN için 
şifreleme yöntemi.

Otomatik olarak AES seçilir.
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7 SSID Evet Basit AP Modunda yazıcı tarafından kullanılan 
SSID'yi görüntüler.

SSID'nin başına her zaman "DIRECT-" ifadesi 
eklenir.

8 PSK (Pre-Shared Key) Evet Basit AP Modunda yazıcı tarafından kullanılan 
PSK'yi (Önceden Paylaşılan Anahtar) 
görüntüler.

c ÖNEMLİ

Şifreleme Yöntemi, SSID veya PSK (Önceden Paylaşılan Anahtar) üzerinde herhangi bir 
değişiklik yaptığınız takdirde, Basit AP Modunda bağlanan kablosuz cihazların bağlantısı 
kesilir ve bunların yeniden yapılandırılması gerekir. Bağlı cihazlar için SSID ve PSK 
(Önceden Paylaşılan Anahtar) değerlerini değiştirme girişiminde bulunacağınızda dikkatli 
bir biçimde ilerlediğinizden emin olun.

No. Öğe Yapılandırılabilir Ayar ayrıntıları
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Kablolu LAN bağlantısının durumunu kontrol etmek/değiştirmek için
Soldaki ağaç menüsünde Network - Wired - Basic seçimini yaptığınızda görüntülenen ekran.
Kontrol edilebilecek/değiştirilebilecek öğe ayrıntıları aşağıda listelenmiştir.

No. Öğe Yapılandırılabilir Ayar ayrıntıları

1 Wired Connection

Status

Hayır Kablolu LAN'ın bağlantı durumunu 
görüntüler. En son bağlantı bilgilerine 
güncelleme yapmak için Confirm Connection 
düğmesine basın.

2 Wired MAC Address Hayır Bir kablolu LAN'a bağlandığında yazıcının 
kullandığı MAC adresini görüntüler.

3 Auto/Manual Evet IP adresini almak için kullanılacak yöntem 
olarak Auto ve Manual arasında seçim 
yapabilirsiniz. Auto seçildiğinde IP adresi, alt 
ağ maskesi ve varsayılan ağ geçidi otomatik 
ayarlanır.

4 IP Address Yes* Yazıcı için ayarlanmış olan IP adresi.

5 Subnet Mask Yes* Yazıcının bağlı olduğu ağın alt ağ maskesi.
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*Bu seçeneği IP adresini alma yöntemi olarak Manual seçildiği takdirde ayarlayabilirsiniz.

Yazılım bilgilerini kontrol etmek için/Yazıcı zaman aşımı ayarlarını kontrol etmek için
Soldaki ağaç menüsünde Printer - Basic seçimini yaptığınızda görüntülenen ekran.
Kontrol edilebilecek/değiştirilebilecek öğe ayrıntıları aşağıda listelenmiştir.

6 Default Gateway Yes* Yazıcının bağlı olduğu ağın varsayılan ağ 
geçidi.

No. Öğe Yapılandırılabilir Ayar ayrıntıları

1 Firmware Hayır Yazıcının bellenim sürümünü görüntüler.

2 Print Timeout Evet Yazdırma işlemi ağ üzerinden 
gerçekleştirildiğinde, belirli sayıda saniye 
geçtikten sonra yazıcının yazdırma verilerini 
almayı bekleyecek biçimde ayarlanmış olup 
olmadığını görüntüler.

No. Öğe Yapılandırılabilir Ayar ayrıntıları
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Ayarları değiştirmekte kullanılan parolayı değiştirmek için
Soldaki ağaç menüsünde Printer - Password seçimini yaptığınızda görüntülenen ekran.
Kontrol edilebilecek/değiştirilebilecek öğe ayrıntıları aşağıda listelenmiştir.

No. Öğe Yapılandırılabilir Ayar ayrıntıları

1 Change the administrator 
password

Evet Yönetici parolasını değiştirdiğinizde bu onay 
kutusunu seçin.

2 Administrator Password Evet Ayarlanacak yeni parolayı girmek için kullanılır. 
Değişikliklerin onaylanması için yeni parolanın iki 
kez girilmesi gerekir.

Bu adım sırasında yazıcı için bir parola ayarlandıysa, 
ağ ayarlarında değişiklik yapma girişiminde 
bulunduğunuz takdirde parola için kimlik 
doğrulaması yapılması gerekir.

c ÖNEMLİ
Değişiklik yaptığınızda parola satırını boş bırakmanız halinde parolanın boş kalacağını 
dikkate alın.

Q NOT
Başlangıçta kullanılacak yönetici parolası ve Basit AP ayarlarında kullanılacak parola için 
lütfen izleyen sayfaya bakın.
U“Ayar için varsayılan yönetici parolası / Basit AP için varsayılan parola”, sayfa 78
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Ağ ayarlarının yazıcıya gönderilmesi

Ağ ayarlarında değişiklik yaptıktan sonra, düzenlenmiş ayar ayrıntılarını yazıcıya göndermek ve yapılandırma 
işlemlerin tamamlamak için ekranın en altındaki Send düğmesine basın.

Ayar için varsayılan yönetici parolası / Basit AP için varsayılan parola

Yönetici parolası ve Basit AP parolası için varsayılan değerler, ürüne yapıştırılmış olan parola etiketi üzerinde 
belirtilir.
Parola etiketi aşağıda gösterilen yerde bulunabilir.

c ÖNEMLİ

Değişikliklerin yapılması için bir parola ayarlandıysa, Send düğmesine tıkladığınızda 
parola giriş ekranı görüntülenir. Ayarlanmış olan parolayı girin. Parolayı sıfırlamak için 
yazıcıyı varsayılan ayarlarına sıfırlamak için başlangıç durumuna getirmeniz gerekir. 
Yazıcıyı başlangıç durumuna getirme işlemini tamamladıktan sonra, ağ ayarları dahil 
olmak üzere tüm ayarları yeniden yapılandırın.
U“Ağ Ayarlarının Başlangıç Durumuna Getirilmesi”, sayfa 79
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Ağ Ayarlarının Başlangıç Durumuna Getirilmesi
Yazıcının ağ ayarlarını başlangıç durumuna getirmek için aşağıdaki prosedürleri tamamlayın.

MP500

1 Yazıcıya giden gücün kapalı olduğundan emin olmak için bir kontrol gerçekleştirin.

2 Yazıcıya giden gücü açarken yazıcının arkasındaki Connect düğmesini ve yazıcının 
önündeki  düğmesini basılı tutun.

c ÖNEMLİ

Ağ ayarları için başlangıç durumuna getirme süreci çalıştırıldığında, Kablosuz LAN 
(Altyapı Modu/Basit AP Modu) ve Kablolu LAN ile ilgili tüm ayarlar başlangıç durumuna 
getirilir ve fabrika varsayılanlarına geri sıfırlanır. Ağ ayarlarını değiştirmek için kullanılan 
parola da sıfırlanacaktır.
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3  lambası,  lambası ve  lambası yanar ve ağ ayarlarının başlangıç durumuna 
getirilme işlemi başlatılır.

4 Ağ ayarlarının başlangıç durumuna getirilme işlemi tamamlandığında üç lambanın 
da ışığı söner.

MP550

1 Yazıcıya giden gücün kapalı olduğundan emin olmak için bir kontrol gerçekleştirin.

2 Aynı anda  düğmesine,  tuşuna ve  tuşuna basın.

3 Bir onay mesajı görüntülendiğinde, Evet seçeneğine dokunun. Yazıcı başlangıç 
durumuna getirilir.

Q NOT
Ağ ayarlarını başlangıç durumuna getirecekseniz, başlangıç durumuna 
getirme işlemi tamamlandıktan sonra ağ ayarlarını yeniden 
yapılandırdığınızdan emin olun.

Q NOT

Yazıcıyı aşağıdaki prosedürle de başlangıç durumuna getirebilirsiniz.

1  düğmesine basın.

2 Belirtilen sıralamada Ayarlar - Varsayılan Ayarları Geri Yükle - Tüm 
Verileri ve Ayarları Temizle öğelerine dokunun.
Bir onay mesajı görüntülendiğinde, Evet seçeneğine dokunun.

 Lambası  Lambası

 Lambası
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Sorun Giderme
Bu bölümde, yazıcı için ağ ayarları ile ilgili problemlerin çözülmesi için sorun giderme prosedürleri 
listelenmektedir.
U“Yazıcı sürücüsü yükleyicisi sorunları”, sayfa 81
U“Network Configuration Tool ile ilgili sorunlar”, sayfa 82
U“Altyapı modu ile ilgili sorunlar”, sayfa 84
U“Basit AP modu ile ilgili sorunlar”, sayfa 86
U“Kablolu LAN bağlantısı ile ilgili sorunlar”, sayfa 89
U“Hiçbir ağ bağlantısı kurulamıyor”, sayfa 90

Yazıcı sürücüsü yükleyicisi sorunları
❏ "Unable to communicate with the printer. Connect the USB cable to the printer and turn the power on." 

mesajı görüntüleniyor

USB yazıcı sürücüsünün yüklenmesi için, yazıcı bir ağ üzerinden kullanıldığında dahi yazıcıyı USB 
kablosuyla bir bilgisayara bağlamanız gerekir. Yazıcı ve bilgisayarın USB bağlantı durumunu kontrol 
edin.

❏ "Printer cannot be found. Check the connection to the printer." mesajı görüntüleniyor

Yazıcıda aşağıda listelenen durumlardan herhangi birinin mevcut olmadığından emin olmak üzere bir 
kontrol gerçekleştirin.

• Mesaj Select printer ekranında Search again düğmesine bastığınızda görüntüleniyor. Yazıcı için ağ 
ayarları yazıcı ve yazılımı yüklemek için kullanılan bilgisayarın farklı ağ segmentlerinde olacağı 
(başka deyişle yazıcının bilgisayardan bakıldığında yönlendirici menzili dışında bir ağa bağlı 
olacağı) biçimde yapılandırılmışsa, Search again düğmesi kullanılarak gerçekleştirilen aramalarda 
yazıcı bulunamaz.
Böyle durumlarda, belirli bir IP adresini kullanarak tekrar arama yapmak için Restart the search 
using a specified IP düğmesini kullanın.

• Yazıcının ağ ayarları doğru yapılandırılmış olmayabilir.
Ağ yöneticinizden ağ ayarlarını yapılandırmak için gerekli olan bilgileri kontrol etmesini isteyin ve 
ardından ayarları yeniden yapılandırmayı deneyin.
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Network Configuration Tool ile ilgili sorunlar
❏ "Exchanging data for acquiring the printer information did not complete. Check the connection with 

the printer." mesajı görüntüleniyor

Yazıcıda aşağıda listelenen durumlardan herhangi birinin mevcut olmadığından emin olmak üzere bir 
kontrol gerçekleştirin.

• Yazıcı mevcut durumda bir yazdırma işlemini mi gerçekleştiriyor?
Yazıcı mevcut durumda bir yazdırma işlemini gerçekleştiriyorsa, bu işlemin tamamlamasını 
bekleyin ve ardından tekrar deneyin.

• Yazıcının gücü kapalı mı?
Yazıcıya giden gücün açık olduğundan emin olmak üzere bir kontrol gerçekleştirin, kapalıysa gücü 
açın ve daha sonra tekrar deneyin.

• Ağın durumunu kontrol edin. Yazıcının ağ üzerinden iletişim kurduğundan emin olmak üzere bir 
kontrol gerçekleştirin. Ağ durumunu kendi kendinize kontrol edemiyorsanız, destek için ağ 
yöneticinize başvurun.

❏ "Unable to complete the settings because the password was invalid." mesajı görüntüleniyor.

Kurulum sırasında yazıcı için bir parola belirlediyseniz, ağ ayarlarını değiştirmeye çalıştığınızda bu 
parolayı yeniden girmeniz gerekir. Yazıcı için belirlenmiş doğru parolayı girdiğinizden emin olun. 
Parolayı unuttuysanız ya da parolanın ne olduğunu bilmiyorsanız, destek için ağ yöneticinizle iletişime 
geçin. 
Gerekliyse, ağ ayarlarını başlangıçtaki varsayılan ayarlara sıfırlayın.
U“Ağ Ayarlarının Başlangıç Durumuna Getirilmesi”, sayfa 79
Yazıcı için ağ ayarlarını varsayılanlara sıfırlayın ve daha sonra ayarları yeniden yapılandırın.

• Kablosuz LAN ayarları (Altyapı Modu)
U“Kablosuz LAN (Altyapı Modu) üzerinden bağlanma”, sayfa 11

• Erişim noktası kullanılmadan doğrudan bağlantı
U“Kablosuz LAN (Basit AP Modu) üzerinden bağlanma”, sayfa 35

• Kablolu LAN bağlantısı
U“Kablolu LAN üzerinden bağlanma”, sayfa 48

❏ "Unable to set the data on the printer. Check the settings." mesajı görüntüleniyor.

Network Configuration Tool'a girilen verilerde herhangi bir hata, eksik ya da başka sorun olmadığını 
teyit etmek için kontrol gerçekleştirin.
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❏ "If the printer IP address or printer name (printer name, Bonjour name, or Bonjour service name) is 
changed, communication may become no longer possible." mesajı görüntüleniyor.

Network Configuration Tool'da yazıcının adında veya IP adresinde yapılan değişiklikleri kabul etmek 
üzere Confirm düğmesine tıklanması, ağ yazıcısı sürücü ayarları değiştirilmediği takdirde yazdırma 
işleminin devre dışı bırakılmasına neden olur.
Yazdırma işlemi gerçekleştirilemiyorsa, ağ yazıcısı sürücüsündeki ayarları güncellemek için aşağıdaki 
prosedürleri verilen sırayla izleyin.

1. Windows 11:
Belirtilen sıralamada Başlat - Settings - Bluetooth & devices - Printer & scanners öğelerini seçin.
Windows 10:
Belirtilen sıralamada Başlat - Settings - Devices - Bluetooth & other devices - Devices and printers öğelerini 
seçin.

2. Windows 11:
Ağ ayarları değiştirilen yazıcı adına ve ardından Printer properties öğesine tıklayın.
Windows 10:
Ağ ayarları değiştirilen yazıcının simgesine sağ tıklayın ve ardından Printer properties öğesine tıklayın.

3. Ports seçeneğine tıklayın, Ports kısmından işareti kaldırılmış bağlantı noktasını seçin ve ardından Configure 
Port... öğesine tıklayın.
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4. Görüntülenen ekrana yeni ayarlanmış IP adresini girin, Tracking by printer name altında "Track" yazan onay 
kutusunu işaretleyin ve ardından OK düğmesine basın.

❏ Ağ ayarları kontrol edilecek/değiştirilecek yazıcıyı değiştirmek için

Network Configuration Tool'dan çıkmak için Cancel düğmesine basın. Daha sonra Network 
Configuration Tool'u yeniden başlatın ve bir yazıcı seçin.

Altyapı modu ile ilgili sorunlar
❏ Ağ cihazının (erişim noktası/geniş bant yönlendirici) gücü açık mı?

Ağ cihazının gücünün açık olduğundan emin olmak üzere bir kontrol gerçekleştirin. Güç zaten açıksa, 
ağın kullanımda olmadığından emin olmak üzere bir kontrol gerçekleştirin ve ardından gücü kapatarak 
yeniden açın.

❏ Yazıcı ve ağ cihazının (erişim noktası/geniş bant yönlendirici) birbirinin menzili dahilinde olacak kadar 
yakın konumlara yerleştirilmiş mi?
Sinyallerin önünü kesebilecek herhangi bir engel var mı?

Bilgisayarı ve ağ cihazını birbirine yaklaştırmayı ve parazite neden olabilecek engelleri kaldırmayı 
deneyin.

Q NOT
Sorun devam ederse, yazıcı sürücüsü yükleyiciyi kullanarak ağ yazıcısı 
sürücüsünü yeniden yükleyin.
U“Bir Bilgisayara Bağlanma”, sayfa 11
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❏ Yazıcı yakınında elektromanyetik dalgalar yayan ekipman (mikrodalga fırın veya dijital kablosuz telefon 
gibi) ya da bir kablosuz cihaz kullanıyor musunuz?

Yazıcıyı elektromanyetik dalgalar yayan ya da kablosuz cihazlar yakınında kullanma girişiminde 
bulunduğunuz takdirde bu cihazların yaydığı sinyaller yazıcı iletişimlerinde parazite ve dolayısıyla da 
sorunlara yol açabilir. Bilgisayarı ve ağ cihazını (erişim noktası/geniş bant yönlendirici) bu tür sorunlu 
ekipmanlardan uzaklaştırmayı deneyin.

❏ Sıfırlamak için yazıcının gücünü kapatıp açın.

Cihazların gücünü açma sıralamanıza bağlı olarak yazıcıyı ve ağ cihazını (erişim noktası/geniş bant 
yönlendirici) geçici süreyle bağlayamayabilirsiniz.
Yazıcının gücünü yeniden açtıktan sonra yaklaşık 1 dakika kadar bekleyin ve ardından bağlantı 
durumunu kontrol edin.

❏ Yazıcı Altyapı Moduna mı ayarlanmış?

Yandığından emin olmak üzere yazıcı üzerindeki  lambasını kontrol edin. Yanmıyorsa, ayarları 
değiştirmek için  düğmesine basın.

❏ Yazıcıda doğru SSID ayarlı mı?

Yazıcının SSID'si ağ cihazında kullanılandan farklı olduğu takdirde yazıcı ağ cihazına (erişim noktası/
geniş bant yönlendirici) bağlanamaz. Basit AP modunda bağlantı kuruyorsanız, Basit AP Modunda ağın 
adı ve yazıcı için ayarlanmış SSID birbirinden farklı olduğunda yazıcıyı ağa bağlayamayacaksınız.
Aynı olup olmadıklarını görmek için bağlantı cihazı ile yazıcının SSID'lerini kontrol edin.

Kullanılmakta olan ağ cihazı için SSID'yi bulamıyorsanız, ağ cihazının kılavuzuna bakın ya da ağ 
ayarlarını yapılandıran kişiden destek isteyin.

❏ Cihazlar yazıcı için ayarlanmış olan ile aynı kablosuz ağ güvenliği yöntemini mi kullanıyor?

Yazıcı, bilgisayar ve ağ cihazı (erişim noktası/geniş bant yönlendirici) farklı kablosuz ağ güvenliği 
yöntemleriyle ayarlanmışsa cihazlar bağlantı kuramaz.
Bu durumlarda ayarları hem yazıcı, hem bilgisayar ve hem de ağ cihazının aynı kablosuz ağ güvenlik 
yöntemini kullanacağı biçimde yeniden yapılandırın. Nasıl ilerleyeceğinizden emin değilseniz ağ 
cihazınızın kılavuzuna göz atın ya da cihazlar için ağ ayarlarını yapılandıran kişiye danışın.

❏ Ağ cihazında (erişim noktası/geniş bant yönlendirici) gizlilik ayrıcı işlevi etkinleştirilmiş mi?

Kullanılmakta olan ağ cihazında gizlilik ayırıcı işlevi (aynı erişim noktasına bağlanan cihazların 
birbiriyle iletişim kurmasını önleyen bir işlev) etkinleştirildiyse, yazıcı ile bilgisayar birbiriyle iletişim 
kuramaz. Gizlilik ayırıcı işlevini devre dışı bırakmak için ağ cihazınızın kılavuzundaki talimatları 
izleyin.

❏ Birkaç farklı bilgisayar ve ağ cihazı aynı ağa mı bağlı?

Q NOT
Yazıcıda yapılandırılmış SSID'nin nasıl kontrol edileceği ile ilgili talimatlar için 
izleyen sayfaya bakın.
U“Ayarların Kontrol Edilmesi”, sayfa 62
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Bir ağa birkaç farklı bilgisayar ve ağ cihazı bağlı olduğunda, DHCP sunucusundan bilgisayarlar ve ağ 
cihazları için IP adresleri alınamayabilir ve bu durum da cihazın ya da cihazların ağa bağlanamamasıyla 
sonuçlanabilir.
Kullanılabilecek IP adresi sayısını artırmak için kullanılmayan bilgisayarları veya ağ cihazlarını kapatın 
ya da bunların bağlantısını kesin.

❏ Birden fazla bilgisayar ya da başka cihaz için aynı IP adresi birden fazla kez mi kullanılıyor?

Yazıcı ya da bilgisayar gibi bir ağa bağlı birden fazla cihaz için tam olarak aynı IP adresi kullanılıyorsa, 
ağ iletişimleri kararsız olabilir ya a kesilebilir.
Her cihazın IP adresini kontrol edin ve aynı adresi kullanan cihazların IP adreslerini sıfırlayın.

Basit AP modu ile ilgili sorunlar
❏ Bilgisayar yazıcıya Basit AP modunda bağlandıktan sonar Windows tabanlı bilgisayarınızdan İnternete 

bağlanamıyorsunuz. Bilgisayar İnternet erişimi için bir USB mobil cihaz kullanıyor.

Yazıcıya Basit AP Modunda bağlanıldığında ve düşük hızlı bir mobil cihaz kullanıldığında bu bağlantı 
internet bağlantısından öncelik olarak ele alınabilir. Böyle bir durumda bilgisayarınızın ayarının aşağıda 
açıklanan şekilde değiştirilmesi sorunu çözebilir.

1. Windows Network Connections ekranını açın.
Windows 11:
Belirtilen sıralamada Başlat Settings - Network & Internet - Advanced network settings - More network 
adapter options öğelerini seçin.
Windows 10:
Başlat düğmesine basın ve Settings - Network & Internet öğelerini seçin. Pencerenin sağındaki Wi-Fi 
seçeneğine ve ardından Change adapter options seçeneğine tıklayın.

Q NOT
Yukarıdaki maddeleri kontrol ettikten sonra yine de bağlantı kuramazsanız 
bir sonraki sayfaya geçin.
U“Hiçbir ağ bağlantısı kurulamıyor”, sayfa 90
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2. Wireless Network Connection (DIRECT-XXXXXXXX) öğesini seçin ve ardından sağ tıklayarak görüntülenen 
menüden Properties seçimini yapın.

3. Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) öğesini seçin ve Properties seçeneğine tıklayın.
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4. Advanced... sekmesine tıklayın.

5. Automatic metric onay kutusunun işaretini kaldırın ve Interface metric ayar kutusuna "100" değerini girin.
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6. Tüm açık pencereleri kapatın.
Yukarıdaki adımları izledikten sonra yine de internete bağlanamazsanız, yukarıdaki Adım 3'ü Internet 
Protocol Version 6 (TCP/IPv6) kullanarak yineleyin.

❏ Wi-Fi bağlantısı aniden kesildi

Yukarıdaki maddelerde sıralananların hiçbirinin doğru olmadığından emin olun.
• Yazıcının gücü kapalı mı?
• Basit AP modu güvenlik anahtarı değiştirildi mi?
• Yazıcı için ağ ayarları değiştirildi mi?
• Basit AP modu güvenlik anahtarı değiştirildiyse

Kablosuz cihaza kayıtlı "DIRECT-XXXXXXXX" için tüm bağlantı ayarlarını silin.
Daha sonra geri giderek tekrar "DIRECT-XXXXXXXX" seçimini yapın ve bunun için yeni bir parola 
girin.
Prosedür hakkında daha ayrıntılı bilgiler için kablosuz cihazınızın kılavuzuna ve cihazla birlikte verilen 
diğer belgelere başvurun.

❏ Ağ ayarları değiştirildiyse

 ışığının sönmesi, yazıcı için kablosuz LAN modunun değiştirildiğini gösterir. Farklı ağ ayarlarıyla 
yapılan bir bağlantıdan Basit AP Modu bağlantısına geçmek için yazıcının ağ ayarlarını başlangıç 
durumuna getirin ve daha sonra yazıcının ağ ayarlarını yapılandırmadan kablosuz LAN bağlantısını 
(Basit AP Modu) yeniden yapılandırın.
U“Ağ Ayarlarının Başlangıç Durumuna Getirilmesi”, sayfa 79
U“Kablosuz LAN (Basit AP Modu) üzerinden bağlanma”, sayfa 35

Kablolu LAN bağlantısı ile ilgili sorunlar
❏ Ağ cihazının (geniş bant yönlendirici/dağıtıcı) gücü açık mı?

Ağ cihazının gücünün açık olduğundan emin olmak üzere bir kontrol gerçekleştirin. Güç zaten açıksa, 
ağın kullanımda olmadığından emin olmak üzere bir kontrol gerçekleştirin ve ardından gücü kapatarak 
yeniden açın.

❏ LAN kablosu sıkıca takılı ve bağlı mı?

LAN kablosunun hem yazıcıya hem de ağ cihazına (geniş bant yönlendirici/dağıtıcı) sıkıca ve güvenli 
bir biçimde bağlanmış olduğundan emin olmak üzere bir kontrol gerçekleştirin.
Bağlantı durumunu göstermek için kullanılan lambayı (bağlantı lambası) kontrol edin. Bu lamba 
yanmıyorsa, aşağıdaki maddelerde verilen önerileri deneyin.

Q NOT
Yukarıdaki maddeleri kontrol ettikten sonra yine de bağlantı kuramazsanız 
bir sonraki sayfaya geçin.
U“Hiçbir ağ bağlantısı kurulamıyor”, sayfa 90
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• Farklı bir bağlantı noktasına bağlanmayı deneyin
• Farklı bir merkeze bağlanmayı deneyin
• LAN kablosunu yenisiyle değiştirmeyi deneyin

❏ Sıfırlamak için yazıcının gücünü kapatıp açın.

Cihazların gücünü açma sıralamanıza bağlı olarak yazıcıyı ve ağ cihazını (geniş bant yönlendirici/
dağıtıcı) geçici süreyle bağlayamayabilirsiniz. Yazıcının gücünü yeniden açtıktan sonra yaklaşık 1 
dakika kadar bekleyin ve ardından bağlantı durumunu kontrol edin.

❏ Birkaç farklı bilgisayar ve ağ cihazı aynı ağa mı bağlı?

Bir ağa birkaç farklı bilgisayar ve ağ cihazı bağlı olduğunda, DHCP sunucusundan bilgisayarlar ve ağ 
cihazları için IP adresleri alınamayabilir ve bu durum da cihazın ya da cihazların ağa bağlanamamasıyla 
sonuçlanabilir.
Kullanılabilecek IP adresi sayısını artırmak için kullanılmayan bilgisayarları veya ağ cihazlarını kapatın 
ya da bunların bağlantısını kesin.

❏ Birden fazla bilgisayar ya da başka cihaz için aynı IP adresi birden fazla kez mi kullanılıyor?

Yazıcı ya da bilgisayar gibi bir ağa bağlı birden fazla cihaz için tam olarak aynı IP adresi kullanılıyorsa, 
ağ iletişimleri kararsız olabilir ya a kesilebilir.
Her cihazın IP adresini kontrol edin ve aynı adresi kullanan cihazların IP adreslerini sıfırlayın.

Hiçbir ağ bağlantısı kurulamıyor
❏ Bilgisayar ve ağ cihazının bağlantı ayarlarını yeniden yapılandırmayı deneyin.

Bilgisayar ve ağ cihazının bağlanması ile ilgili talimatlar ve destek için ağ cihazınızın kılavuzuna göz atın 
veya doğrudan üretici ile iletişime geçin.

❏ Yazıcının ağ ayarlarını başlangıçtaki varsayılan ayarlarına sıfırlayın ve ardından yazıcı için ağ ayarlarını 
yeniden yapılandırmayı deneyin.

Diğer maddelerde verilen bilgileri de kontrol ettikten sonra yine de bağlanamazsanız, varsayılan 
ayarlarına geri döndürmek için yazıcı ağ ayarlarını başlangıç durumuna getirerek yeniden deneyin.
U“Ağ Ayarlarının Başlangıç Durumuna Getirilmesi”, sayfa 79
Yazıcı için ağ ayarlarını varsayılanlara sıfırlayın ve daha sonra ayarları yeniden yapılandırın.

• Kablosuz LAN ayarları (Altyapı Modu)
U“Kablosuz LAN (Altyapı Modu) üzerinden bağlanma”, sayfa 11

Q NOT
Yukarıdaki maddeleri kontrol ettikten sonra yine de bağlantı kuramazsanız 
bir sonraki sayfaya geçin.
U“Hiçbir ağ bağlantısı kurulamıyor”, sayfa 90
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• Erişim noktası kullanılmadan doğrudan bağlantı
U“Kablosuz LAN (Basit AP Modu) üzerinden bağlanma”, sayfa 35

• Kablolu LAN bağlantısı
U“Kablolu LAN üzerinden bağlanma”, sayfa 48

❏ Ağ cihazları (erişim noktası, geniş bant yönlendirici, bilgisayar ağ arayüz kartı vb.) için bellenimin en 
yeni sürüme güncellendiğini teyit etmek üzere bir kontrol gerçekleştirin.

Ağ cihazlarının belleniminin (cihazları kontrol etmek için kullanılan yazılım) en yeni sürüme 
yükseltilmesi, bazı durumlarda bu sorunun çözülmesini sağlayabilir. En yeni sürümü öğrenmek için 
kullanmakta olduğunuz ağ cihazının üreticisine danışın.
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Ticari Markalar
Microsoft® ve Windows®, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.

macOS ve Bonjour, Apple Inc'nin ABD ve başka ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır.

IOS, ABD ve başka ülkelerde Cisco'nun ticari markası ya da tescilli ticari markasıdır ve lisans kapsamında 
kullanılmaktadır.

Android™, Google LLC'nin ticari markasıdır.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®'ın tescilli ticari markasıdır.

Bu belgede kullanılan diğer ürün isimleri kendi şirketlerinin ticari markaları ya da tescilli ticari markalardır.

Telif Hakkı Bildirimi
Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü Panduit Corp. şirketinin önceden yazılı izni olmadan yeniden 
üretilemez, herhangi bir bilgi bulma sisteminde saklanamaz, herhangi bir biçimde veya elektronik, mekanik, 
fotokopi, kayıt ya da başka türlü hiçbir yolla iletilemez.
Bu kılavuzun içeriği önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
Bu kılavuzun hazırlanmasında her türlü önlem alınmış olmasına karşın, Panduit Corp. hatalar veya 
eksikliklerden dolayı sorumluluk kabul etmez.
Yine bu belgedeki bilgilerin kullanımından kaynaklanan hasarlar için de hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
Panduit Corp. şirketinin veya bağlı kuruluşlarının kaza, ürünün hatalı ya da kötüye kullanımı, üründe 
yetkisiz değişiklikler, tamirler ya da düzenlemeler yapılması veya Panduit Corp. şirketinin çalıştırma ve 
bakım talimatlarına tam anlamıyla uyulmaması gibi nedenlerden dolayı alıcının veya üçüncü tarafların 
uğradığı hasarlar, kayıplar, maliyetler veya masraflar konusunda bu ürünün alıcısına ya da üçüncü taraflara 
karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
Panduit Corp., Panduit Corp. tarafından Orijinal Panduit Ürünleri veya Panduit Onaylı Ürünler olarak 
tanımlanmış ürünler dışındaki herhangi bir isteğe bağlı aygıtın veya sarf malzemesinin kullanılmasından 
doğacak zarar ve sorunlara karşı sorumlu olmayacaktır.
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