
Consulte esta tabla para obtener de forma fácil su número de parte. Si conoce qué tipo de PDU 
tiene, así como el plug de entrada, podrá encontrar su número de parte.

TM

Tabla de Selección Simple para  415 V

Factor de  
forma

Número total  
de salidas

Tipo  
de salida

NEMA 
L22-30P 

(IP20)

IEC 60309 
3P+N+E 6h 30A 

(IP67)

IEC 60309 
3P+N+E 6h 30A 

(IP44)

PDU Básica

1U 6 (6)C19 P06B04M P06B01M P06B05M

0U COMPLETO 24 (12)C13, (12)C19 P24B02M P24B01M P24B03M

0U COMPLETO 36 (24)C13, (12)C19 P36B02M P36B01M P36B03M

0U COMPLETO - 2 Lados 48 (36)C13, (12)C19 P48B02M P48B01M P48B07M

0U COMPLETO – Ancho 48 (48)C13 P48B03M P48B04M P48B08M

0U COMPLETO – Ancho 54 (48)C13, (6)C19 P54B03M P54B01M P54B02M

PDU con Monitoreo de Entrada

1U 6 (6)C19 P06D02M P06D01M P06D03M

0U COMPLETO 24 (12)C13, (12)C19 P24D04M P24D02M P24D05M

0U COMPLETO 36 (24)C13, (12)C19 P36D02M P36D01M P36D03M

0U COMPLETO - 2 Lados 48 (36)C13, (12)C19 P48D03M P48D04M P48D08M

0U COMPLETO – Ancho 48 (48)C13 P48D03M P48D04M P48D08M

0U COMPLETO + 42 (36)C13, (6)C19 P42D07M P42D05M P42D08M

PDU con  Monitoreo y Switcheo

0U COMPLETO 24 (12)C13, (12)C19 P24E06M P24E05M P24E09M

0U COMPLETO 24 (18)C13, (6)C19 P24E12M P24E07M P24E10M

0U COMPLETO 24 (24)C13 P24E13M P24E08M P24E11M

0U COMPLETO – Ancho 36 (24)C13, (12)C19 P36E02M P36E01M P36E04M

0U COMPLETO – Ancho 36 (30)C13, (6)C19 P36E06M P36E03M P36E05M

0U COMPLETO - 2 Lados 48 (36)C13, (12)C19 P48E02M  P48E01M P48E08M

0U COMPLETO - 2 Lados 48 (48)C13 P48E14M P48E07M P48E09M

0U COMPLETO – Ancho + 48 (48)C13 P48E04M P48E03M P48E11M

0U COMPLETO – Ancho + 48 (42)C13, (6)C19 P48E06M P48E05M P48E12M

PDU con Monitoreo por Salida

0U COMPLETO 24 (12)C13, (12)C19 P24F10M P24F09M P24F13M

0U COMPLETO 24 (18)C13, (6)C19 P24F16M P24F11M P24F14M

0U COMPLETO 24 (24)C13 P24F17M P24F12M P24F15M

0U COMPLETO – Ancho 36 (24)C13, (12)C19 P36F02M P36F01M P36F04M

0U COMPLETO – Ancho 36 (30)C13, (6)C19 P36F06M P36F03M P36F05M

0U COMPLETO - 2 Lados 48 (36)C13, (12)C19 P48F02M P48F01M P48F08M

0U COMPLETO - 2 Lados 48 (48)C13 P48F10M P48F07M P48F13M

0U COMPLETO – Ancho 48 (48)C13 P48F04M P48F03M P48F11M

0U COMPLETO – Ancho + 48 (48)C13 P48F04M P48F03M P48F11M

0U COMPLETO – Ancho + 48 (42)C13, (6)C19 P48F06M P48F05M P48F12M

PDU G5 con conexión trifásica en estrella de 30 A y 415 V para Norteamérica. Incluye (6) interruptores de circuitos de 10 kAIC, 20 A.

Nota: Para Norteamérica, la cantidad mínima de pedido deberá ser de 30 piezas, y el tiempo de entrega será de 20 días hábiles para los pedidos de PDU de 415 V.
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Factor de  
forma

Número total  
de salidas

Tipo  
de salida

NEMA 
L22-30P 

(IP20)

IEC 60309 
3P+N+E 6h 30A 

(IP67)

IEC 60309 
3P+N+E 6h 30A 

(IP44)

PDU con Monitoreo y Switcheo por Salida

0U COMPLETO 24 (12)C13, (12)C19 P24G10M P24G09M P24G15M

0U COMPLETO 24 (18)C13, (6)C19 P24G18M P24G13M P24G16M

0U COMPLETO 24 (24)C13 P24G19M P24G14M P24G17M

0U COMPLETO – Ancho 36 (24)C13, (12)C19 P36G02M P36G01M P36G04M

0U COMPLETO – Ancho 36 (30)C13, (6)C19 P36G06M P36G03M P36G05M

0U COMPLETO - 2 Lados 48 (36)C13, (12)C19 P48G02M P48G01M P48G08M

0U COMPLETO - 2 Lados 48 (48)C13 P48G11M P48G07M P48G10M

0U COMPLETO – Ancho + 48 (48)C13 P48G04M P48G03M P48G12M

0U COMPLETO – Ancho + 48 (42)C13, (6)C19 P48G06M P48G05M P48G13M

Nota: Para Norteamérica, la cantidad mínima de pedido deberá ser de 30 piezas, y el tiempo de entrega será de 20 días hábiles para los pedidos de PDU de 415 V.
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