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Guía de Selección de Productos Clasificados para M.I.C.E. TIA-1005-A 

Al diseñar la infraestructura física que dará soporte a la red de comunicaciones de una planta de manufactura, la norma a considerar debe ser TIA-1005-A.

Según la norma TIA-1005-A, los tres tipos de áreas industriales son:
•	 Piso de manufactura 
•	 Área de trabajo
•	 Isla de automatización

Diseñar entornos aptos para la manufactura requiere un profundo conocimiento de las áreas para asegurar que la infraestructura soporte los diferentes ambientes 
encontrados en el piso de la planta. Al seleccionar soluciones de conectividad acordes a cada tipo de ambiente, deben tomarse en cuenta cuestiones como impacto 
y vibración, ingreso de agua y polvo, temperaturas, áreas de lavado y limpieza, exposición a ácidos y mezclas de aceite, así como también ruido electromagnético.

La clasificación ambiental incluye la evaluación del impacto Mecánico, de Ingreso, Climático/Químico y Electromagnético (M.I.C.E., por sus siglas en inglés)  
proporcionando un método para categorizar las clases de ambiente en cada una de las áreas industriales, siendo calificadas como 1=bajo (ligero); 2=medio  
(moderado); 3=alto (agresivo).

Ya sea que esté diseñando para la planta de producción, el área de trabajo o la isla de automatización, Panduit ofrece soluciones que cumplen 
con los lineamientos de M.I.C.E. TIA-1005-A. Esta guía de selección proporciona al diseñador de infraestructura física industrial información 
detallada sobre M.I.C.E. de cada uno de los productos de redes de Panduit, que se suelen considerar en entornos industriales. Para obtener 

una amplia oferta de partes de nivel 1 que se pueden utilizar en su red industrial, visite panduit.com.

Para obtener información adicional sobre las clasificaciones M.I.C.E. comuníquese con nuestro equipo de asistencia técnica en 
 techsupport@panduit.com o llame al  800-777-3300.

Para mayor información respecto a TIA-1005-A, visite tiaonline.org.
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M.I.C.E.
(Clasificación 

Final)

Clasificación M.I.C.E. Detallada

Mecánico Ingreso Climático/Químico EMI

M2 M3 I2 I3 C2 C3 E1 E2 E3

LEYENDA:
	•	 =	 Aceptable 
			   para su Uso  
			   en Ambiente

	x	 = 	No aceptable 
 			  para Uso en 
			   Ambiente

	—	=	 No Aplica

	c	=	 Contactar
			   con Soporte 
			   Técnico

NOTE:
En caso de que se requiera utilizar una pieza con una 
clasificación M.I.C.E. más baja en un entorno con una 
clasificación M.I.C.E. más alta, por favor, póngase 
en contacto con el Soporte Técnico para obtener 
orientación adicional sobre la aplicación.
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* Tensión conectada: Este aspecto de la clasificación 
ambiental se refiere a la instalación específica y debe 
considerarse en asociación con IEC61918, y con la 
especificación adecuada del componente. Se emplearon 
los números 300 y 500 N como referencia, para diferenciar 
los niveles.
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Número de Parte Descripción del Producto

Cable de Cobre

Categoría 7

PSM7004BU-KEM Cable de cobre, Categoría 7, de 4 pares, 23 AWG, S/FTP, 
LSZH, Azul, Euro pallet, carrete de 1000m/3,280 ft. 2 — 2 2 • • — • • • — • • c c • • •

PSMD7004BL-LED Cable de cobre, resistente MUD, Categoría 7, de 4 pares, 
22 AWG, multifilar, S/FTP, LSZH (IEC 60332-3), SHF2, 
Negro, Euro pallet, carrete de 500m/1,640 ft.

2 — 2 2 • • — • • • — • • c c • • •

PSMDA7004BL-LED Cable de cobre, blindado, resistente MUD, Categoría 7, 
de 4 pares, 22 AWG, multifilar, S/FTP, LSZH (IEC 60332-3), 
SHF2, Negro, Euro pallet, carrete de 500m/1,640 ft.

2 — 2 2 • • — • • • — • • c c • • •

Categoría 6A

ISX6X04A*-LED Cable de cobre, industrial, Categoría 6A, de 4 pares, 24/7 
AWG,  multifilar, S/FTP, PUR, carrete de 500m/1,640 ft. 2 — 2 2 • • — • • • — • • c c • • •

ISFCH6X04A*-UG Cable de cobre, industrial, 600 V, Categoría 6A, Alta 
Flexibilidad, de 4 pares, 24/7 AWG, multifilar, SF/UTP, CM, 
carrete de 305m /1,000 ft.

2 — 2 2 • • — • • • — • • c c • • •

ISFCH6X04B*-UG Cable de cobre, industrial, 600 V, Categoría 6A, Alta 
flexibilidad, de 4 pares, 26/7 AWG, multifilar, SF/UTP, CM, 
carrete de 305m /1,000 ft.

2 — 2 2 • • — • • • — • • c c • • •

PUP6AHD04*-G Cable de cobre, Categoría 6A, de 4 pares, 23 AWG, 
trenzado, UTP, CMP, carrete de 305m /1,000 ft. 1 — 1 1 x — x x x x — x x x x x x •

Categoría 6

IFRH6C04BL-UG Cable de cobre, industrial, 600 V, Categoría 6, de 4 pares, 
23/1 AWG, F/UTP, CMR, Negro, carrete de 1000 ft./305m 2 — 2 2 • • — • • • — -20 • • c c • •

Categoría 5e

ISFCH5C02A*-XG Cable de cobre, industrial 600 V, Categoría 5e, alta 
flexibilidad, de 2 pares, 24/7 AWG, multifilar, SF/UTP, CM, 
carrete de 1000 ft./305m.

2 — 2 2 • • — • • • — • • c c • • •

ISFCH5C04A*-XG Cable de cobre, industrial 600 V, Categoría 5e, Alta 
flexibilidad, de 4 pares, 24/7 AWG, multifilar, SF/UTP, CM, 
carrete de 1000 ft./305m.

2 — 2 2 • • — • • • — • • c c • • •

ISFX5502A*-LED Cable de cobre, industrial, Categoría 5e, de 2 pares, 24/7 
AWG, blindado, SF/UTP, PUR, carrete de 1640 ft./500m. 2 — 2 2 • • — • • • — • • c c • • •

IFRH5C04*-UG Cable de cobre, industrial, 600 V, Categoría 5e, de 4 pares, 
24/1 AWG, sólido, F/UTP, CMR, carrete de 1000 ft./305m. 2 — 2 2 • • — • • • — -20 • • c c • •

IURHT5C04*-UG Cable de cobre, industrial 600 V PLTC, Categoría 5e, de 4 
pares, 22/1 AWG, U/UTP, CMR, carrete de 1000 ft./305m. 2 — 2 1 • • — • • • — -20 • • c c • •

Ethernet de Un Solo Par T1-L

SP-SFCS1IG-CEG Cable de cobre blindado con Ethernet de un solo par, 18/7 AWG, 
multifilar, S/FTP, CM/CMR, carrete de 1000 ft./305m en caja — — — —

*Disponible en varios colores.

https://www.panduit.com/en/products/copper-systems/industrial-copper-systems/industrial-copper-cable/psm7004bu-kem.html
https://www.panduit.com/en/products/copper-systems/industrial-copper-systems/industrial-copper-cable/psmd7004bl-led.html
https://www.panduit.com/en/products/copper-systems/industrial-copper-systems/industrial-copper-cable/psmda7004bl-led.html
https://www.panduit.com/en/products/copper-systems/industrial-copper-systems/industrial-copper-cable/isx6x04atl-led.html
https://www.panduit.com/en/products/copper-systems/industrial-copper-systems/industrial-copper-cable/isfch6x04atl-ug.html
https://www.panduit.com/en/products/copper-systems/industrial-copper-systems/industrial-copper-cable/isfch6x04btl-ug.html
https://www.panduit.com/en/products/copper-systems/bulk-copper-cable/enterprise-data-center-copper-cable/pup6ahd04bu-g.html
https://www.panduit.com/en/products/copper-systems/industrial-copper-systems/industrial-copper-cable/ifrh6c04bl-ug.html
https://www.panduit.com/en/products/copper-systems/industrial-copper-systems/industrial-copper-cable/isfch5c02atl-xg.html
https://www.panduit.com/en/products/copper-systems/industrial-copper-systems/industrial-copper-cable/isfch5c04atl-xg.html
https://www.panduit.com/en/products/copper-systems/industrial-copper-systems/industrial-copper-cable/isfx5502atl-led.html
https://www.panduit.com/en/products/copper-systems/industrial-copper-systems/industrial-copper-cable/ifrh5c04bl-ug.html
https://www.panduit.com/en/products/copper-systems/industrial-copper-systems/industrial-copper-cable/iurht5c04bl-ug.html
https://www.panduit.com/en/products/copper-systems/bulk-copper-cable/enterprise-data-center-copper-cable/sp-sfcs1ig-ceg.html
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Clasificación M.I.C.E. Detallada

Mecánico Ingreso Climático/Químico EMI

M2 M3 I2 I3 C2 C3 E1 E2 E3

LEYENDA:
	•	 =	 Aceptable 
			   para su Uso  
			   en Ambiente

	x	 = 	No aceptable 
 			  para Uso en 
			   Ambiente

	—	=	 No Aplica

	c	=	 Contactar
			   con Soporte 
			   Técnico

NOTA:
En caso de que se requiera utilizar una pieza con una 
clasificación M.I.C.E. más baja en un entorno con una 
clasificación M.I.C.E. más alta, por favor, póngase 
en contacto con el Soporte Técnico para obtener 
orientación adicional sobre la aplicación.
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*Tensión conectada: Este aspecto de la clasificación 
ambiental se refiere a la instalación específica y debe 
considerarse en asociación con IEC61918, y con la 
especificación adecuada del componente. Se emplearon 
los números 300 y 500 N como referencia, para diferenciar 
los niveles.
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Número de Parte Descripción del Producto

CONECTIVIDAD DE COBRE

Categoría 6A

IAEBH6XS Conector blindado IndustrialNet™ Variante 1 tipo Bulkhead, 
Categoría 6A 3 3 2 2 4 • — • • • • -20 • • c c • •

IAEBH6X Conector UTP IndustrialNet™ Variante 1 tipo Bulkhead, 
Categoría 6A 3 3 2 1 • • — • • • • -20 • • c c • •

IAEBHC6XS Conector tipo Bulkhead blindado IndustrialNet™ Variante 1 3 3 2 1 • • — • • • • -20 • • c c • x

CJSM6X88TG Módulo universal marino, Categoría 6A, RJ45, de 8 
posiciones y 8 cables 2 1 1 2 • • — x x — x x x x x • •

CJ6X88TG* Módulo universal, Categoría 6A, RJ45, de 8 posiciones,  
8 cables, IP 40 1 1 1 1 x x x x x x x x x x x x x •

ISPS6A88MFA Plug código X IndustrialNet™, Categoría 6A, terminable en 
campo, M12 3 3 1 2 • • — • • — • • • • • • c •

Categoría 6

IAEBH6S Conector blindado IndustrialNet™ Variante 1 tipo Bulkhead, 
Categoría 6 3 3 2 2 • • — • • • • -20 • • c c • •

IAEBH6 Conector UTP IndustrialNet™ Variante 1 tipo Bulkhead, 
Categoría 6 3 3 2 1 • • — • • • • -20 • • c c • •

IAEBHC6 Conector acoplador IndustrialNet™, Categoría 6, UTP 3 3 2 1 • • — • • • • -20 • • c c • •
Categoría 5e

IAEBH5ES Conector blindado IndustrialNet™ Variante 1 tipo Bulkhead, 
Categoría 5e 3 3 2 2 • • — • • • • -20 • • c c • •

IAEBH5E Conector UTP IndustrialNet™ Variante 1 tipo Bulkhead, 
Categoría 5e 3 3 2 1 • • — • • • • -20 • • c c • •

IAEBHC5E Conector acoplador IndustrialNet™ variante 1 tipo 
Bulkhead, Categoría 5e, UTP

3 3 2 1 • • — • • • • -20 • • c c • •
MPSI588T Plug modular blindado, categoría 5e, 24AWG, con 

Bulkhead
3 3 2 2 • • — • • • • -20 • • c c • •

MPI588T Plug modular blindado, categoría 5e, 24AWG, con 
Bulkhead

3 3 2 2 • • — • • • • -20 • • c c • •
ISPS5E44MFA Plug modular IndustrialNet™, Categoría 5e, M12, código D, 

terminable en campo 3 3 1 2 • • — • • — • • • • • • c •
*Disponible en varios colores.	 (continua)
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https://www.panduit.com/en/products/copper-systems/industrial-copper-systems/industrial-copper-connectors/iaebh6xs.html
https://www.panduit.com/en/products/copper-systems/industrial-copper-systems/industrial-copper-connectors/iaebh6x.html
https://www.panduit.com/en/products/copper-systems/industrial-copper-systems/industrial-copper-connectors/iaebhc6xs.html
https://www.panduit.com/en/products/copper-systems/connectors/jack-modules/cjsm6x88tg.html
https://www.panduit.com/en/products/copper-systems/connectors/jack-modules/cj6x88tggr.html
https://www.panduit.com/en/products/copper-systems/industrial-copper-systems/industrial-copper-connectors/isps6a88mfa.html
https://www.panduit.com/en/products/copper-systems/industrial-copper-systems/industrial-copper-connectors/iaebh6s.html
https://www.panduit.com/en/products/copper-systems/industrial-copper-systems/industrial-copper-connectors/iaebh6.html
https://www.panduit.com/en/products/copper-systems/industrial-copper-systems/industrial-copper-connectors/iaebhc6.html
https://www.panduit.com/en/products/copper-systems/industrial-copper-systems/industrial-copper-connectors/iaebh5es.html
https://www.panduit.com/en/products/copper-systems/industrial-copper-systems/industrial-copper-connectors/iaebh5e.html
https://www.panduit.com/en/products/copper-systems/industrial-copper-systems/industrial-copper-connectors/iaebhc5e.html
https://www.panduit.com/en/products/copper-systems/industrial-copper-systems/industrial-copper-connectors/mpsi588t.html
https://www.panduit.com/en/products/copper-systems/industrial-copper-systems/industrial-copper-connectors/mpi588t.html
https://www.panduit.com/en/products/copper-systems/industrial-copper-systems/industrial-copper-connectors/isps5e44mfa.html
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Clasificación M.I.C.E. Detallada

Mecánico Ingreso Climático/Químico EMI

M2 M3 I2 I3 C2 C3 E1 E2 E3

LEYENDA:
	•	 =	 Aceptable 
			   para su Uso  
			   en Ambiente

	x	 = 	No aceptable 
 			  para Uso en 
			   Ambiente

	—	=	 No Aplica

	c	=	 Contactar
			   con Soporte 
			   Técnico

NOTA:
En caso de que se requiera utilizar una pieza con una 
clasificación M.I.C.E. más baja en un entorno con una 
clasificación M.I.C.E. más alta, por favor, póngase 
en contacto con el Soporte Técnico para obtener 
orientación adicional sobre la aplicación.
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*Tensión conectada: Este aspecto de la clasificación 
ambiental se refiere a la instalación específica y debe 
considerarse en asociación con IEC61918, y con la 
especificación adecuada del componente. Se emplearon 
los números 300 y 500 N como referencia, para 
diferenciar los niveles.
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Número de Parte Descripción del Producto

CONECTIVIDAD DE COBRE (continuación)

USB

IAEBHUSBAA Módulo acoplador IndustrialNet™ Variante 1 tipo 
Bulkhead, USB 2.0 Hembra A a Hembra A 3 3 2 2 • • — • • • • -20 • • c c • •

Adaptadores M12

ICAM12DRJS Adaptador de montaje en panel IndustrialNet™, M12 
código D, Hembra a Jack RJ45 1 1 1 2 • • — x x — x x • • x • c c •

ICAM12XRJS Adaptador de montaje en panel IndustrialNet™, M12, 
código X, Hembra a Jack RJ45 1 1 1 2 • • — x x — x x • • x • c c •

ICAM12X90RJS Adaptador de montaje en panel IndustrialNet™, M12, 
código X, Hembra a Jack RJ45 de 90º 1 1 1 2 • • — x x — x x • • x • c c •

Ethernet de Un Solo Par T1-L

SP-1LSA22BL Conector de plug blindado con Ethernet un solo par, 
termina cable de cobre blindado de un solo par de 18 
AWG; rendimiento IP20

— — — —

SP-18SA42BL Conector con Ethernet de un solo par terminable en 
campo IndustrialNet™, M8, Macho, de 4 pines, código A — — — —

CABLES DE PARCHEO DE COBRE

Categoría 6A

ISTPH6X1MTL Cable de parcheo blindado IndustrialNet™, Categoría 6A, 
de 600 V. Longitudes adicionales disponibles 1 1 1 2 • • — x x • x x x x x x x •

UTP6AX*** Cable de parcheo UTP Categoría 6A 1 1 1 1 x x x x x x x x x x x x x •
IUTP6X**MBL Cable de parcheo trenzado IndustrialNet™, Categoría 

6A, UTP, conectores modulares IP67 Industriales tipo 
Bulkhead con tapas

3 3 2 1 • • — • • • • -20 • • c c • •

Categoría 5e

ISTPHCH**TL Cable de parcheo trenzado IndustrialNet™, Categoría 5e, 
blindado, de 600 V 1 1 1 2 • • — • • • • -20 • • c c • •

*Disponible en varios colores.	 **Disponible en varias longitudes.	  ***Disponible en varios colores y longitudes.	 ****Disponible en varios colores y cantidad de fibras.	 ^Disponible en múltiples configuraciones y longitudes.

5

https://www.panduit.com/en/products/copper-systems/industrial-copper-systems/industrial-copper-connectors/iaebhusbaa.html
https://www.panduit.com/en/products/copper-systems/industrial-copper-systems/industrial-copper-connectors/icam12drjs.html
https://www.panduit.com/en/products/copper-systems/industrial-copper-systems/industrial-copper-connectors/icam12xrjs.html
https://www.panduit.com/en/products/copper-systems/industrial-copper-systems/industrial-copper-connectors/icam12x90rjs.html
https://www.panduit.com/en/products/copper-systems/connectors/modular-plugs/sp-1lsa22bl.html
https://www.panduit.com/en/products/copper-systems/industrial-copper-systems/industrial-copper-connectors/sp-18sa42bl.html
https://www.panduit.com/en/products/copper-systems/industrial-copper-systems/industrial-copper-patch-cords/istph6x1mtl.html
https://www.panduit.com/en/products/copper-systems/industrial-copper-systems/industrial-copper-patch-cords/iutp6x3mbl.html
https://www.panduit.com/en/products/copper-systems/industrial-copper-systems/industrial-copper-patch-cords/iutp6x3mbl.html
https://www.panduit.com/en/prohttps://www.panduit.com/en/products/copper-systems/industrial-copper-systems/industrial-copper-patch-cords/istphch5mtl.html
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Clasificación M.I.C.E. Detallada

Mecánico Ingreso Climático/Químico EMI

M2 M3 I2 I3 C2 C3 E1 E2 E3

LEYENDA:
	•	 =	 Aceptable 
			   para su Uso  
			   en Ambiente

	x	 = 	No aceptable 
 			  para Uso en 
			   Ambiente

	—	=	 No Aplica

	c	=	 Contactar
			   con Soporte 
			   Técnico

NOTA:
En caso de que se requiera utilizar una pieza con una 
clasificación M.I.C.E. más baja en un entorno con una 
clasificación M.I.C.E. más alta, por favor, póngase 
en contacto con el Soporte Técnico para obtener 
orientación adicional sobre la aplicación.
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*Tensión conectada: Este aspecto de la clasificación 
ambiental se refiere a la instalación específica y debe 
considerarse en asociación con IEC61918, y con la 
especificación adecuada del componente. Se emplearon los 
números 300 y 500 N como referencia, para diferenciar los 
niveles.
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Número de Parte Descripción del Producto
Cable de Distribución de Fibra
FSJD912 9μm OS2 de 12 fibras, cable DDJ para interiores/exteriores, 

Riser (OFNR-LS), LSZH. 3 1 3 3 • • • • • • • -20 • • c c •
FOJDZ12 50μm OM4 de 12 fibras, cable DDJ para interiores/

exteriores, Riser (OFNR-LS), LSZH. 3 1 3 3 • • • • • • • • • c c •
Microcentro de Datos Preconfigurado
MDC79 Microcentro de datos preconfigurado, 42RU, incluye dos 

paneles laterales, cableado de redes, paneles de parcheo, 
administración de cables, puesta a tierra y ruedas.

— 1 c 2 — — — — — — x x x x x x x •
MDC79D Microcentro de datos preconfigurado, 42RU, incluye dos 

paneles laterales, cableado de redes, paneles de parcheo, 
administración de cables, puesta a tierra, ruedas, plataforma 
de choque y rampa.

— 1 c 2 — — — — — — x x x x x x x •

MDC82NN NEMA Tipo 12, IP55, puerta frontal de una bisagra con 
ventana de vidrio, puerta trasera de una bisagra, panel lateral 
sólido (2), 42RU, cableado de redes, paneles de parcheo, 
administración de cables, puesta a tierra y ruedas.
Color gris claro.
Dimensiones: 78.7” alto × 27.6” ancho × 47.2” profundidad 
(2000mm × 700mm × 1200mm).

1 2 1 2 × × — — x — x x x x x x •

MDC82NL NEMA Tipo 12, IP55, puerta frontal de una bisagra con 
ventana de vidrio, puerta trasera de una bisagra, panel 
lateral sólido (1), panel lateral con corte para 20k BTU 
AC (1), 42RU, cableado de redes, paneles de parcheo, 
administración de cables, conexión a tierra y ruedas.
Color gris claro.
Dimensiones: 78.7” H × 27.6” W × 47.2” D (2000mm × 
700mm × 1200mm).

1 2 1 2 × × — — x — • x x x x x x •

Marcos de Distribución Industrial Preconfigurados
ZDF242430 Gabinete de marco de distribución industrial preconfigurado, 

12U, listo para dos accesos o dos switches de distribución.
— 2 c — — — — — — — • x • • • • • —

ZDF242430-6 Gabinete de marco de distribución industrial preconfigurado, 
12U, acero inoxidable 316, listo para dos accesos o dos 
switches de distribución.

— 2 c — — — — — — — • x • • • • • —

ZDF48-RA Gabinete de marco de distribución industrial preconfigurado 
listo para dos switches de acceso y dos de distribución.

— 2 c — — — — — — — • x • • • • • —

ZDF48-6RA Gabinete de marco de distribución industrial preconfigurado, 
acero inoxidable 316, listo para dos switches de acceso y dos 
de distribución.

— 2 c — — — — — — — • x • • • • • —

ZDF24-S25 Marco de distribución universal de 12U para dos switches 
industriales, bandeja de fibra, (1) panel de parcheo de 48 
puertos, (1) soporte de montaje DIN de 4U, (1) UPS libres 
de mantenimiento, suministros redundantes de CA a CC, 
bloques de terminales, cableado para entrada de 120 V CA.

— 2 c — — — — — — — • x • • • • • —

*Disponible en varios colores.	 **Disponible en varias longitudes. 	***Disponible en varios colores y longitudes.	 ****Disponible en varios colores y cantidad de fibras.	 ^Disponible en múltiples configuraciones y longitudes.
6

https://www.panduit.com/en/products/fiber-optic-systems/bulk-fiber-optic-cable/indoor-outdoor-fiber-optic-cable/fsjd912.html
https://www.panduit.com/en/products/fiber-optic-systems/bulk-fiber-optic-cable/indoor-outdoor-fiber-optic-cable/fojdz12.html
https://www.panduit.com/en/products/cabinets-thermal-management-racks-enclosures/cabinets-accessories/micro-data-centers/mdc79.html
https://www.panduit.com/en/products/cabinets-thermal-management-racks-enclosures/cabinets-accessories/micro-data-centers/mdc79d.html
https://www.panduit.com/en/products/cabinets-thermal-management-racks-enclosures/cabinets-accessories/micro-data-centers/mdc82nn.html
https://www.panduit.com/en/products/cabinets-thermal-management-racks-enclosures/cabinets-accessories/micro-data-centers/mdc82nl.html
https://www.panduit.com/en/products/cabinets-thermal-management-racks-enclosures/enclosures-accessories/pre-configured-enclosures/zdf242430.html
https://www.panduit.com/en/products/cabinets-thermal-management-racks-enclosures/enclosures-accessories/pre-configured-enclosures/zdf242430-6.html
https://www.panduit.com/en/products/cabinets-thermal-management-racks-enclosures/enclosures-accessories/pre-configured-enclosures/zdf48-ra.html
https://www.panduit.com/en/products/cabinets-thermal-management-racks-enclosures/enclosures-accessories/pre-configured-enclosures/zdf48-6ra.html
https://www.panduit.com/en/products/cabinets-thermal-management-racks-enclosures/enclosures-accessories/pre-configured-enclosures/zdf24-s25.html
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	x	 = 	No aceptable 
 			  para Uso en 
			   Ambiente

	—	=	 No Aplica

	c	=	 Contactar
			   con Soporte 
			   Técnico

NOTA:
En caso de que se requiera utilizar una pieza con una 
clasificación M.I.C.E. más baja en un entorno con una 
clasificación M.I.C.E. más alta, por favor, póngase 
en contacto con el Soporte Técnico para obtener 
orientación adicional sobre la aplicación.
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*Tensión conectada: Este aspecto de la clasificación 
ambiental se refiere a la instalación específica y debe 
considerarse en asociación con IEC61918, y con la 
especificación adecuada del componente. Se emplearon los 
números 300 y 500 N como referencia, para diferenciar los 
niveles.
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Número de Parte Descripción del Producto
Marcos de Distribución Industrial Preconfigurados (continuación)
ZDF48-S65 Marco de distribución universal de 26U para seis switches 

industriales, bandeja de fibra, (3) paneles de parcheo de 48 
puertos, (3) soportes de montaje DIN de 4U, (3) UPS libres 
de mantenimiento, suministros redundantes de CA a CC, 
bloques de terminales, cableado para entrada de 120 V CA.

— 2 c — — — — — — — • x • • • • • —

Sistema de Zona de Red
Gabinetes de 24” × 24”– Adaptadores y Cables de Parcheo con Enlace Ascendente de Fibra y Conectividad de Categoría 6A
Z22C-SS Sistema de zona de red preconfigurado, gabinete de acero 

dulce de 24" × 24", para dos switches industriales, incluye (8) 
jacks y cables de parcheo de cobre STP de categoría 6A, (2) 
cables de parcheo de fibra LC MM con (6) adaptadores LC, 
backplane y organización de cables.

— 2 c 2 — — — — — — • x • • • • • •

Z22U-S14S Sistema de zona de red universal, gabinete de acero dulce 
de 24" × 24", para un switch industrial, incluye (8) jacks y 
cables de parcheo de cobre STP de categoría 6A, (2) cables 
de parcheo de enlace ascendente de fibra LC MM con (6) 
adaptadores y fuentes de alimentación redundante.

— 2 c 2 — — — — — — • x • • • • • •

Z22U-S15S Sistema de zona de red universal, gabinete de acero dulce de 
24" × 24", para un switch industrial, incluye (8) jacks y cables de 
parcheo de cobre STP de categoría 6A, (2) cables de parcheo de 
enlace ascendente de fibra LC MM con (6) adaptadores, fuentes 
de alimentación redundante y UPS libres de mantenimiento.

— 2 c 2 — — — — — — • x • • • • • •

Gabinetes 24” × 24”– Adaptadores y Cables de Parcheo con Enlace Ascendente de Fibra y Conectividad de Categoría 6

Z22C-S Sistema de zona de red preconfigurado, gabinete de acero 
dulce de 24" × 24", para dos switches industriales, incluye (8) 
jacks y cables de parcheo de cobre UTP de categoría 6, (2) 
cables de parcheo de fibra LC MM con (6) adaptadores LC, 
backplane y organización de cables.

— 2 c 1 — — — — — — • x • • • • • •

Z22C-6 Sistema de zona de red preconfigurado, gabinete de acero 
inoxidable 316 de 24" × 24", para dos switches industriales, 
incluye (8) jacks y cables de parcheo de cobre UTP de 
categoría 6, (2) cables de parcheo de fibra LC MM con (6) 
adaptadores LC , backplane y organización de cables.

— 2 c 1 — — — — — — • x • • • • • •

Z22U-S14 Sistema de zona de red universal, gabinete de acero dulce 
de 24" × 24", para un switch industrial, incluye (8) jacks y 
cables de parcheo de cobre UTP de categoría 6, (2) cables 
de parcheo de enlace ascendente de fibra LC MM con (6) 
adaptadores y fuentes de alimentación redundante.

— 2 c 1 — — — — — — • x • • • • • •

Z22U-S15 Sistema de zona de red universal, gabinete de acero dulce de 
24" × 24", para un switch industrial, incluye (8) jacks y cables de 
parcheo de cobre UTP de categoría 6, (2) cables de parcheo de 
enlace ascendente de fibra LC MM con (6) adaptadores, fuentes 
de alimentación redundante y UPS libres de mantenimiento.

— 2 c 1 — — — — — — • x • • • • • •

*Disponible en varios colores.	 **Disponible en varias longitudes. 	***Disponible en varios colores y longitudes.	 ****Disponible en varios colores y cantidad de fibras.	 ^Disponible en múltiples configuraciones y longitudes.
continuación

https://www.panduit.com/en/products/cabinets-thermal-management-racks-enclosures/enclosures-accessories/pre-configured-enclosures/zdf48-s65.html
https://www.panduit.com/en/products/cabinets-thermal-management-racks-enclosures/enclosures-accessories/pre-configured-enclosures/z22c-ss.html
https://www.panduit.com/en/products/cabinets-thermal-management-racks-enclosures/enclosures-accessories/pre-configured-enclosures/z22u-s14s.html
https://www.panduit.com/en/products/cabinets-thermal-management-racks-enclosures/enclosures-accessories/pre-configured-enclosures/z22u-s15s.html
https://www.panduit.com/en/products/cabinets-thermal-management-racks-enclosures/enclosures-accessories/pre-configured-enclosures/z22c-s.html
https://www.panduit.com/en/products/cabinets-thermal-management-racks-enclosures/enclosures-accessories/pre-configured-enclosures/z22c-6.html
https://www.panduit.com/en/products/cabinets-thermal-management-racks-enclosures/enclosures-accessories/pre-configured-enclosures/z22u-s14.html
https://www.panduit.com/en/products/cabinets-thermal-management-racks-enclosures/enclosures-accessories/pre-configured-enclosures/z22u-s15.html
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			   Ambiente

	—	=	 No Aplica
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NOTA:
En caso de que se requiera utilizar una pieza con una 
clasificación M.I.C.E. más baja en un entorno con una 
clasificación M.I.C.E. más alta, por favor, póngase en 
contacto con el Soporte Técnico para obtener orientación 
adicional sobre la aplicación.
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*Tensión conectada: Este aspecto de la clasificación ambiental 
se refiere a la instalación específica y debe considerarse en 
asociación con IEC61918, y con la especificación adecuada 
del componente. Se emplearon los números 300 y 500 N como 
referencia, para diferenciar los niveles.
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Número de Parte Descripción del Producto

Sistema de Zona de Red (continuación)

Gabinetes 24” × 36”– Adaptadores y Cables de Parcheo con Enlace Ascendente de Fibra y Conectividad de Categoría 6A

Z23C-SS Sistema de zona de red preconfigurado, gabinete de acero dulce 
de 24" × 36", para dos switches industriales, incluye (16) jacks y 
cables de parcheo de cobre STP de Categoría 6A, (4) cables de 
parcheo de fibra LC MM con (6) adaptadores LC, backplane y 
organización de cables.

— 2 c 2 — — — — — — • x • • • • • •

Z23U-S24S Sistema de zona de red universal, gabinete de acero dulce de  
24" × 36", para dos switches industriales, incluye (16) jacks y 
cables de parcheo de cobre STP de categoría 6A, (4) cables de 
parcheo de enlace ascendente de fibra LC MM con (6) adaptadores 
y fuente de alimentación redundante.

— 2 c 2 — — — — — — • x • • • • • •

Z23U-S25S Sistema de zona de red universal, gabinete de acero dulce de  
24" × 36", para dos switches industriales, incluye (16) jacks y 
cables de parcheo de cobre STP de categoría 6A, (4) cables 
de conexión de enlace ascendente de fibra LC MM con (6) 
adaptadores, fuente de alimentación redundante y (2) UPS libres 
de mantenimiento.

— 2 c 2 — — — — — — • x • • • • • •

Gabinetes 24” × 36” - Adaptadores y Cables de Parcheo con Enlace Ascendente de Fibra y Conectividad de Categoría 6

Z23C-S Sistema de zona de red preconfigurado, gabinete de acero dulce 
de 24" × 36", para dos switches industriales, incluye (16) jacks 
y cables de parcheo de cobre UTP de categoría 6, (4) cables 
de parcheo de fibra LC MM con (6) adaptadores, backplane y 
organización de cables.

— 2 c 1 — — — — — — • x • • • • • •

Z23C-6 Sistema de zona de red preconfigurado, gabinete de acero 
inoxidable 316 de 24" × 36", para dos switches industriales, incluye 
(16) jacks y cables de parcheo de cobre UTP de categoría 6, (4) 
cables de parcheo de fibra LC MM con (6) adaptadores, backplane 
y organización de cables.

— 2 c 1 — — — — — — • x • • • • • •

Z23U-S24 Sistema de zona de red universal, gabinete de acero dulce de  
24" × 36", para dos switches industriales, incluye (16) jacks y 
cables de parcheo de cobre UTP de categoría 6, (4) cables de 
parcheo de enlace ascendente de fibra LC MM con (6) adaptadores 
y fuentes de alimentación redundantes.

— 2 c 1 — — — — — — • x • • • • • •

Z23U-S25 Sistema de zona de red universal, bandeja de acero dulce de  
24" × 36", para dos switches industriales, incluye (16)  jacks 
y cables de parcheo de cobre UTP de categoría 6, (4) cables 
de parcheo de enlace ascendente de fibra LC MM con (6) 
adaptadores, fuente de alimentación redundantes y (2) UPS libres 
de mantenimiento.

— 2 c 1 — — — — — — • x • • • • • •

8

https://www.panduit.com/en/products/cabinets-thermal-management-racks-enclosures/enclosures-accessories/pre-configured-enclosures/z23c-ss.html
https://www.panduit.com/en/products/cabinets-thermal-management-racks-enclosures/enclosures-accessories/pre-configured-enclosures/z23u-s24s.html
https://www.panduit.com/en/products/cabinets-thermal-management-racks-enclosures/enclosures-accessories/pre-configured-enclosures/z23u-s25s.html
https://www.panduit.com/en/products/cabinets-thermal-management-racks-enclosures/enclosures-accessories/pre-configured-enclosures/z23c-s.html
https://www.panduit.com/en/products/cabinets-thermal-management-racks-enclosures/enclosures-accessories/pre-configured-enclosures/z23c-6.html
https://www.panduit.com/en/products/cabinets-thermal-management-racks-enclosures/enclosures-accessories/pre-configured-enclosures/z23u-s24.html
https://www.panduit.com/en/products/cabinets-thermal-management-racks-enclosures/enclosures-accessories/pre-configured-enclosures/z23u-s25.html
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M.I.C.E.
(Clasificación 

Final)

Clasificación M.I.C.E. Detallada

Mecánico Ingreso Climático/Químico EMI

M2 M3 I2 I3 C2 C3 E1 E2 E3

LEYENDA:
	•	 =	 Aceptable 
			   para su Uso  
			   en Ambiente

	x	 = 	No aceptable 
 			  para Uso en 
			   Ambiente

	—	=	 No Aplica

	c	=	 Contactar
			   con Soporte 
			   Técnico

NOTA:
En caso de que se requiera utilizar una pieza con una 
clasificación M.I.C.E. más baja en un entorno con una 
clasificación M.I.C.E. más alta, por favor, póngase 
en contacto con el Soporte Técnico para obtener 
orientación adicional sobre la aplicación.
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*Tensión conectada: Este aspecto de la clasificación 
ambiental se refiere a la instalación específica y debe 
considerarse en asociación con IEC61918, y con la 
especificación adecuada del componente. Se emplearon 
los números 300 y 500 N como referencia, para diferenciar 
los niveles.
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Número de Parte Descripción del Producto

Gabinete para Punto de Acceso Inalámbrico

PZNWE12 Gabinete inalámbrico diseñado para aplicaciones de Power 
over Ethernet. Incluye kit de conectividad no blindado.
Dimensiones externas: 13,56” alto × 13,47” ancho × 6,56” 
profundidad. Dimensiones internas: 11,70” alto × 11,70” 
ancho × 6,29” profundidad.

1 2 1 2 x x — — x — • x x x x x x •

PZNWE14 Gabinete inalámbrico diseñado para aplicaciones de 
alimentación de CA tradicionales. Incluye kit de conectividad 
no blindado. Dimensiones externas: 15.50” alto × 13.50” 
ancho × 6.25” profundidad  Dimensiones internas: 13.53” alto 
× 11.55” ancho × 5.94” profundidad.

1 2 1 2 x x — — x — • x x x x x x •

Parcheo de Montaje en Riel DIN
FDPPSIG Panel de parcheo de fibra óptica para riel DIN IndustrialNet™ 

con casquillo de entrada de cable GP21, para uso con FAPs 1 — 1 3 — x — x x — — x x x x x x •
FDPPEIG Panel de parcheo de fibra óptica para riel DIN IndustrialNet™ 

con casquillo de entrada de cable GP21, para usar con 
FAPs y casetes OptiCom®

1 — 1 3 — x — x x — — x x x x x x •
FDME8RG Ggabinete de fibra óptica para riel DIN IndustrialNet™ de 8 

puertos 1 1 1 3 — x — x x — x x x x x x x •
CADIN1IG Adaptador de montaje en riel DIN de 1 puerto con etiqueta — — 1 1 x x — x x — — x x x x x x x

CADIN1IG-S Adaptador de montaje en riel DIN blindado, de 1 puerto con 
etiqueta — 1 — — — — — — — — x — — — — — — —

CDPP8RG Panel de parcheo de cobre para montaje en riel DIN de 8 
puertos IndustrialNet™ — — 1 1 x x — x x — — x x x x x x x

CDPP8RG-S Panel de parcheo de cobre para montaje en riel DIN de 8 
puertos blindado IndustrialNet™ — — 1 1 x x — x x — — x x x x x — x

Fuente de Alimentación Ininterrumpida
UPS00100DC Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS), de 100 vatios, 

entrada/salida de 24-48 VCC, montaje en riel DIN. 1 1 1 — — — — — — — — — — — — — — —

UPS003LSM Módulo de detección de carga del UPS. 1 1 1 — — — — — — — — — — — — — — —

Faceplates
IAEFP1 Faceplate vertical de acero inoxidable de salida 

única acepta un adaptador o conector tipo bulkhead 
IndustrialNet™.

— 3 — — — — — — — — • — — — — — — —

IAEFP2-2G Faceplate vertical de acero inoxidable de doble salida 
acepta dos adaptadores o conectores tipo bulkhead 
IndustrialNet™.

— 3 — — — — — — — — • — — — — — — —

Accesorios para Cableado de Zona
PZNDVK Kit de ventilación y drenaje para cableado de zona, 

clasificación NEMA 4×. — 3 — — — — — — — — • — — — — — — —

https://www.panduit.com/en/products/cabinets-thermal-management-racks-enclosures/enclosures-accessories/zone-enclosures/pznwe12.html
https://www.panduit.com/en/products/cabinets-thermal-management-racks-enclosures/enclosures-accessories/zone-enclosures/pznwe14.html
https://www.panduit.com/en/products/fiber-optic-systems/industrial-fiber-optic-systems/industrial-fiber-optic-faceplates-outlets-adapters/fdppsig.html
https://www.panduit.com/en/products/fiber-optic-systems/industrial-fiber-optic-systems/industrial-fiber-optic-faceplates-outlets-adapters/fdppeig.html
https://www.panduit.com/en/products/fiber-optic-systems/industrial-fiber-optic-systems/industrial-fiber-optic-faceplates-outlets-adapters/fdme8rg.html
https://www.panduit.com/en/products/cabinets-thermal-management-racks-enclosures/enclosures-accessories/industrial-enclosure-accessories/cadin1ig.html
https://www.panduit.com/en/products/cabinets-thermal-management-racks-enclosures/enclosures-accessories/industrial-enclosure-accessories/cadin1ig-s.html
https://www.panduit.com/en/products/copper-systems/industrial-copper-systems/industrial-copper-faceplates-outlets-panels/cdpp8rg.html
https://www.panduit.com/en/products/copper-systems/industrial-copper-systems/industrial-copper-faceplates-outlets-panels/cdpp8rg-s.html
https://www.panduit.com/en/products/power-distribution-environmental-connectivity-hardware/industrial-uninterruptible-power-supplies--iups-/industrial-uninterruptible-power-supplies--iups-/ups00100dc.html
https://www.panduit.com/en/products/power-distribution-environmental-connectivity-hardware/industrial-uninterruptible-power-supplies--iups-/industrial-uninterruptible-power-supplies--iups-/ups003lsm.html
https://www.panduit.com/en/products/copper-systems/industrial-copper-systems/industrial-copper-faceplates-outlets-panels/iaefp1.html
https://www.panduit.com/en/products/copper-systems/industrial-copper-systems/industrial-copper-faceplates-outlets-panels/iaefp2-2g.html
https://www.panduit.com/en/products/cabinets-thermal-management-racks-enclosures/enclosures-accessories/industrial-enclosure-accessories/pzndvk.html
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