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PANDUIT

Las Soluciones de Paneles de Control de Panduit Brindan
un Desempeno Confiable del Sistema

¢Gomo Optimizar el Espacio en los Paneles de Control? (paginas 5-8)

En las fabricas, el espacio es por lo general uno de los gastos principales que conlleva el negocio. En consecuencia, los gerentes
de planta se ven obligados a gestionar el espacio de la forma mas efectiva y eficiente para minimizar los gastos de operacion y de
capital. Eso significa poner la mayor cantidad de equipo en un espacio determinado, lo que presenta un reto para los disefiadores
y fabricantes de equipos para reducir el espacio y la huella de las maquinas que crean. A su vez, eso obliga a los ingenieros de
control a disefiar y construir paneles de control con una huella menor o que puedan acomodar mas equipos en el mismo espacio.
Existen muchos retos asociados con el disefio de paneles de control de menor tamafo. Se deben considerar las segregaciones de
cable, la gestion de calor, la entrada de cables, la interferencia electromagnética (EMI), el radio de curvatura de los cables y el
espacio para expansiones futuras cuando se intenta reducir el tamafo de los paneles de control.

¢Como Mejorar la Productividad en las Aplicaciones de Paneles de Control? (paginas 9-19)
Eficiencia. Salidas. Rendimiento. Productividad. Las empresas actuales insisten en lograr mas en menos tiempo. Conforme los
disefiadores y fabricantes de maquinaria compiten e intentan cumplir con las expectativas del cliente, aumenta la demanda de
productos y procesos que maximizan el tiempo de actividad, reducen los costos y ayudan a cumplir con los plazos programados.

La integracién de elementos de seguridad a los equipos y gabinetes es esencial, ya que permite que los ingenieros de disefio
y control generen multiples capas de seguridad que en conjunto protegen la red y los equipos sin readaptar o reemplazar
componentes. Las soluciones de seguridad fisica que ayudan en el control de acceso a los dispositivos de automatizacion
pueden ser adiciones efectivas a otras capas de seguridad que emplean los sistemas de control contemporaneos. Panduit
ofrece soluciones diversas y completas para proteger equipos contra riesgos de seguridad intencionales y no intencionales, lo
que agrega valor a las necesidades de seguridad fisica de nuestros clientes.

Mientras que la seguridad en el lugar de trabajo es responsabilidad de todos, es particularmente esencial que los gerentes de
planta, los electricistas y los ingenieros de paneles de control tomen todas las precauciones necesarias para garantizar un
ambiente seguro para los empleados. Estas precauciones no sélo evitan el dafio a las personas y a la salud, sino que también
afectan las ganancias netas de forma directa e indirecta. Panduit desarrollé una amplia gama de soluciones disefiadas para
proteger a los trabajadores contra riesgos mecanicos y eléctricos, ademas de productos que brindan multiples capas de
seguridad que trabajan en conjunto para proteger los equipos.

El Panel de Control Conectado (paginas 28-34)

El piso de planta actualmente experimenta cambios dramaticos que requieren que las empresas se adapten a las nuevas
estrategias de uso completo de Ethernet Industrial con ideas como el control avanzado de motores y las arquitecturas de
control para mejorar las eficiencias y la productividad, y también reducir costos.

El nimero cada vez mayor de nodos de Ethernet en el piso de planta y la necesidad de medir la productividad en tiempo real
son retos frecuentes. El aumento en el uso de controladores avanzados conectados por Ethernet, las computadoras y el uso
del control de alta velocidad y electrénicos de potencia requieren nuevas estrategias de disefio que van mas alla de la seleccion
y disefio tradicionales de paneles de control para garantizar que los sistemas de automatizacién brinden un desempefio de red
mejorado y que se acomoden a un uso en crecimiento de switches gestionados por Ethernet Industrial y de dispositivos
conectados. La conectividad de cobre y de fibra para despliegues en ambientes hostiles, los dispositivos de parcheo montables
en rieles DIN, la conectividad del Centro de Control de Motores (MCC por sus siglas en inglés) y los sistemas de alimentacion
ininterrumpida se integran en el disefio del panel de control para producir paneles de control de red conectados e integrales.
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Optimizacion del Espacio

Optimizacion del Espacio

Las soluciones de Panduit proporcionan una optimizacién maxima del espacio limitado del panel de control sin importar el reto que
enfrenten. Los sistemas optimizados de control aumentan la flexibilidad y la organizacion del disefio a la vez que brindan soluciones
robustas y adecuadas para el ambiente que aseguran un desempefio, una disponibilidad y un tiempo de actividad ideales.

Ducto Ranurado para Riel DIN Panduct® PanelMax™

Numero de
Parte

DRD22LG6

DRD33LG6

DRD44LG6

DRDWR2-X
DRDWR DRDWR3-X
DRDWR4-X

Description
Ducto ranurado para riel DIN PanelMax™, 2" de altura con canales duales de
cableado, incluye base, cubiertas y sujetadores para riel DIN, longitud 6 pies

Ducto ranurado para riel DIN PanelMax™, 3" de altura con canales duales de
cableado, incluye base, cubiertas y sujetadores para riel DIN, longitud 6 pies

Ducto ranurado para riel DIN PanelMax™, 4" de altura con canales duales de
cableado, incluye base, cubiertas y sujetadores para riel DIN, longitud 6 pies

Retenedor de cables de 2" para ducto ranurado para riel DIN PanelMax™, Negro
Retenedor de cables de 3" para ducto ranurado para riel DIN PanelMax™, Negro
Retenedor de cables de 4" para ducto ranurado para riel DIN PanelMax™, Negro

Diseno de panel con ducto ranurado para riel DIN
con 30% de ahorro de espacio

Cantidad
Paquete

6 pies
6 pies
6 pies

10 pzas.
10 pzas.
10 pzas.

El producto se vende en conjunto de base y cubierta en tramos de 6 pies. Los nimeros de parte se muestran en gris claro (LG),
también disponibles en blanco (WH).

Compatible con componentes
DIN y rieles DIN

Ranura para sujetador integrada
Acepta sujetadores de tornillo incluidos
para instalar rieles DIN (riel proporcionado

por el usuaro)

Molduras de ubicacion
para alinear y centrar el riel
DIN durante la instalacion

Agujeros de paso

acortan el enrutado del
cableado entre componentes
del mismo riel DIN

Lineas de marca que permiten
remover dedos y paredes laterales

de la base con la herramienta para
muescas de pared lateral === ===

Progresién unica de
ranuras/dedos

por estética y una capacidad
maxima de ranuras

Una cubierta flexible y con
bisagras que sirve como
reborde para la instalacion de
cables. Se dobla para abrirse
facilmente y mejorar el
acceso para mantenimientos
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Optimizacion del Espacio

Ducto Ranurado en Angulo Panduct® PanelMax™ A @& Ce

El ducto ranurado para esquinas PanelMax™ se utiliza en las esquinas verticales de paneles de control media-
nos a grandes (con paneles laterales y traseros) para enrutar, ocultar y proteger el cableado eléctrico.

Alto x Alto x
Numero de Ancho Ancho NP Cantidad
Parte Descripcion (pulg) (mm) Cubierta Paquete

Ducto ranurado en angulo de una pieza

CWD2LG6 compatible con ducto ranurado de 2" de alto.  3.35x2.57 85.0x65.3 C2LG6 6 pies
La cubierta se vende por separado
Ducto ranurado en angulo de una pieza

CWD3LG6 compatible con ducto ranurado de 3" de alto.  4.40x3.57 111.8x90.7 C2LG6 6 pies
La cubierta se vende por separado
Ducto ranurado en angulo de una pieza 135.3 x

CWD4LG6 compatible con ducto ranurado de 4" de alto. 5.33 x 4.58 115.7 C2LG6 6 pies
La cubierta se vende por separado )

CWD2LG6 C2LG6

Los numeros de parte se muestran en Gris Claro (LG), también disponibles en Blanco (WH).

CWD3LG6
CWDA4LG6 Numero de Tornillo o sujetador Cantidad
Parte Descripcion que requiere Paquete
- L Clip de montaje rapido para instalar ducto _ .
% —a2 CDCLP2 ranurado en angulo CWD2 #10 — 32 x 1/4 (del usuario) 16 pzas.
CDCLP3 Clip de montaje rapido para instalar ducto \ .
CDCLP4 CDCLP3 ranurado en angulo CWD3 #10 - 32 x 1/2" (del usuario) 16 pzas.
Clip de montaje rapido para instalar ducto _ " .
CDCLP4 ranurado en ngulo CWD4 #10 - 32 x 1/2" (del usuario) 16 pzas.
D4H6 Pared divisoria sélida de 4" de alto para uso con | Se instala directamente a la base 6 pies
e ducto ranurado en angulo CWD2, CWD3 o CWD4 de canaleta PanelMax™ P
Pared divisoria con ranuras de 2" de alto para uso . .
SD2H6 con ducto ranurado en angulo CWD2, CWD3 o Se instala directamente a IeMbase 6 pies
CWD4 de canaleta PanelMax
D4H6 SD4H6 Pared divisoria con ranuras de 3" de alto para uso . .
SD3H6 con ducto ranurado en angulo CWD2, CWD3 o Se |n3tala directamente a Ie}Mbase 6 pies
CWD4 e canaleta PanelMax
Pared divisoria con ranuras de 4" de alto para uso . .
SD4H6 con ducto ranurado en angulo CWD2, CWD3 o Se m;tala directamente a Ia}mbase 6 pies
CWD4 e canaleta PanelMax

Ejemplos de Ahorro de Espacio con Gabinete de 48" x 24" x 60" (Anch.,Lar., Alt.)

Ducto Ranurado

Convencional Con Ducto
) Ranurado para
TM Descripcion Convencional Esquinas PanelMax™ Beneficios
ghe—
Ahorro de Espacio Debajo del Panel
A
Brinda 12% mas espacio, lo que
Espacio utilizable bajo el panel maximiza el uso de espacio para
(se asume un gabinete de 60" 28.7 pies.? 32.2 pies.? mas componentes de panel y una
de alto) mayor flexibilidad en el disefio de
i configuracion de paneles
La necesidad de acceso ala  Ahorro de Espacio de Huella
cubierta _muel"s la car;aleta Brinda 12% mas espacio, lo que
convencional hacia afuera. e 3
Ancho de huella x profundidad 48" x 24" 435" x 21.7" nT:SXg';a gL:f]‘:ege d?":ﬁ;‘l’ pi:ﬁ‘a
Ducto Ranurado en (en pies cuadrados) (8 pies.?) (6.6 pies.?) P b y

mayor flexibilidad en el disefio de
configuracion de paneles

Reduccioén del 18% en area de
Costo de espacio de piso** $560 $462*** gabinete, ideal para ambientes de
espacio reducido

Angulo PanelMax™

Costos de gabinete y

e $3,700 $3,050 Ahorro de $650 en gabinetes

**Con base en un costo de construccion de instalacion industrial de $70/pies?
Hasta 5 pies® mas de espacio  **Aplicacion representativa, Los ahorros reales dependen del tamafio del ducto ranurado, disposicion de los componentes yel
de montaje por gabinete tipo y tamano del gabinete. Los ahorros de huella se basan en gabinetes comerciales disponibles y podrian no ser factibles en
(mas de 72" de altura) algunas aplicaciones.
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Optimizacion del Espacio

Ducto Ranurado Blindado y Blindaje Contra Ruido Panduct® PanelMax™ A @& Ce

Las soluciones de blindaje contra ruido estan disefiadas para reducir los efectos de la EMI/RFI (interferencia electromagnética,
interferencia de radiofrecuencia) y brindan optimizacién de espacio dentro de los paneles industriales de control. El blindaje brinda una
reduccion de ruido de hasta 20 dB o 90% de reduccion de ruido por voltaje (NVR), lo cual equivale a 6 pulgadas de separacion de
aire, lo que genera una valiosa reduccién de espacio en el panel de 40% o superior.

Numero de Cantidad
Parte Descripcion Paquete
Ducto ranurado blindado PanelMax™ de 2" x 2", 6 pies de largo, 12 pies
G2X21 GGEMI acabado de lamina metalica, incluye pasta antioxidante
Ducto ranurado blindado PanelMax™ de 2" x 3", 6 pies de largo, 12 pies
G2X3LG6EMI acabado de lamina metalica, incluye pasta antioxidante
G2X4LG6EMI Ducto ranurado blindado PanelMax™ de 2" x 4", 6 pies de largo, 12 pies

acabado de lamina metalica, incluye pasta antioxidante

Utilice la cubierta C2LG6 con el ducto ranurado blindado. La cantidad estandar del paquete se mide en pies.
La cubierta se vende por separado.

Numero de Cantidad
Parte Descripcion Paquete
SD2EMI Kit de blindaje contra ruido EMI para ducto ranurado Panduit de 2" de 1
— alto, dos secciones de 3 pies, clips de unién y pasta antioxidante

SD3EMI Kit de blindaje contra ruido EMI para ducto ranurado Panduit de 3" de 1
= alto, dos secciones de 3 pies, clips de unién y pasta antioxidante

SD4EMI Kit de blindaje contra ruido EMI para ducto ranurado Panduit de 4" de 1
_ alto, dos secciones de 3 pies, clips de unién y pasta antioxidante

SDCLIP Clips de unién de reemplazo para blindaje contra ruido, 2 clips 1

Ducto Ranurado de Dedos Delgados Tipo F Panduct® AN @&

El disefio estrecho de dedos/ranuras permite mas espacios para acomodar bloques de terminales de alta densidad y otro hardware.
La cubierta se vende por separado.

Tamano de Ducto Ancho
(Anch. x Alt) Ranura Bases
Numero de NP Cant. X Cubiertas
Parte pulg. mm pulg. mm Cubierta Paquete Caja x Caja
FIX1LG6 125x1.13 32.0x28.7 020 50 C1LG6 6 120 120
Fi1X1.5LG6 1.25x1.62 32.0x411 020 50 CILG6 6 120 120
FIX2LG6 1.25x2.12 32.0x53.8 020 50 C1LG6 6 120 120
¥ FIX3LG6  1.25x3.13  32.0x794 020 50 CI1LG6 6 120 120
FIX4LG6  1.25x4.10 32.0x1041 020 50 C1LG6 6 60 120
F1.5X2LG6 1.75x2.12 445x53.8 020 50 C1.5LG6 6 120 120
F1.5X3LG6 1.75x3.12 445x79.2 020 50 C1.5.LG6 6 120 120
F1.5X4LG6 1.75x4.10 445x1041 020 50 C1.5LG6 6 60 120
F2X4LG6 225X 4.10 57.2X104.1 020 50 C2LG6 6 60 120
F2X5LG6  2.25x5.10 57.2x1295 020 50 C2LG6 6 60 120
F3X4LG6  3.25X4.10 826X1041 020 50 C3LG6 6 60 120
F3X5LG6  3.25x5.10 82.6x1295 020 50 C3LG6 6 60 120
FAX4LG6  3.25X5.10 82.6X129.5 020 50 CALG6 6 60 120
FAX5LG6  4.25x5.10 108.0x129.5 020 5.0 C4LG6 6 60 120
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Optimizacion del Espacio

Ducto Ranurado de Dedos Anchos Tipo G Panduct® A @ @

El disefio de ranuras/dedos anchos brinda una rigidez mayor para la pared lateral y puede usarse con una amplia gama de medidas de

mazo. La cubierta se vende por separado.
Tamaio de Ducto

Numero de (Anch. x Alty* Ancho Ranura NP  Cantidad Bases Cubiertas
Parte pulg. mm pulg. mm Cubierta Paquete x Cont. x Cont.
G1X1LG6 1.25x1.12 32.0x284 0.31 7.9 C1LG6 6 120 120
G1X1.5LG6 1.25x1.62 32.0x41.1 0.31 7.9 C1LG6 6 120 120
G1X2LG6 1.25x2.12 32.0x53.8 031 79 C1LG6 6 120 120
G1X3LG6 1.25x3.12 32.0x79.2 0.31 7.9 C1LG6 6 120 120
G1X4LG6 1.25x4.10 32.0x104.1 031 79 C1LG6 6 60 120
G1.5X2LG6 1.75x212  445x53.8 108.0 129.5 C1.5LG6 6 120 120
G1.5X3LG6 1.75x3.12 445x79.2 0.31 7.9 C1.5LG6 6 120 120
G1.5X4LG6 1.74x410 445x1041 031 79 C1.5LG6 6 60 120
G2X4LG6 2.25x4.10 57.2X104.1 0.31 7.9 C2LG6 6 60 120
G2X5LG6 225x5.10 57.2x129.5 0.38 9.7 C2LG6 6 60 120
G3X4LG6 3.25x4.10 82.6x104.1 031 7.9 C3LG6 6 60 120
G3X5LG6 3.25x5.10 82.6x129.5 0.38 9.7 C3LG6 6 60 120
G4X4LG6 425x4.10 108.0x104.1 0.31 7.9 C4LG6 6 60 120
m G4X5LG6 425x5.10 108.0x129.5 0.38 9.7 C4LG6 6 60 120

Ducto Ranurado Flexible @ A

El ducto ranurado flexible es una disefio de una pieza, paredes laterales ranuradas y dedos abiertos que sirve para enrutar y

proteger cables en aplicaciones que requieran flexibilidad. Se fabrica de material de polipropileno de color gris claro y esta disefiada para
agregar o remover cables después de terminarse sin herramientas especiales. Se proporcionan agujeros de montaje para obtener un
método de montaje permanente con sujetadores. Se proporciona una opcion de adhesivo acrilico de unién fuerte de fabrica para
colocarse faciimente y para usarse en puertas de paneles de control y areas en las que otras opciones de montaje no son posibles.

Cantidad
Numero de Parte Descripcion Paquete
Ducto Ranurado Flexible sin adhesivo. 12.5mm x 12.5mm x 500mm
FL12X12LG (0.49" x 0.49" x 19.7") 1o
Ducto Ranurado Flexible con adhesivo acrilico de union fuerte. 12.5mm x 12.5mm
FL12X121 G-AV x 500mm (0.49" x 0.49" x 19.7")
Ducto Ranurado Flexible sin adhesivo. 25.0mm x 25.0mm x 500mm
FL25X25LG (0.98" x 0.98" x 19.7") 70
Ducto Ranurado Flexible con adhesivo acrilico de unién fuerte. 25.0mm x 25.0mm
FL25X25L.G-AV x 500mm (0.98" x 0.98" x 19.7")
Ducto Ranurado Flexible sin adhesivo. 50.0mm x 50.0mm x 500mm
FL50X50LG (1.97" x 1.97" x 19.7") -
Ducto Ranurado Flexible con adhesivo acrilico de union fuerte. 50.0mm x 50.0mm
FLS0XS0LG-AV x 500mm (1.97" x 1.97" x 19.7")
Herramientas de Instalacion de Panduct®
Instale productos de Panduct® con la herramienta de corte de ductos de montaje en banco o manual.
Numero de Cantidad
Parte Descripcion Paquete
L DCT Herramienta de mano para corte de ductos 1
T DFCT Herramienta de mano para corte de dedos de ductos 1
PBDCT DNT-100 Herramienta de mano para corte de ranuras de pared lateral 1
NR1-M Remache de nailon para herramienta de remachado TNR 1000
— Herramienta de banco para corte de ductos. Realiza cortes a ductos
) . PBDCT ranurados de cableado y cubiertas de ductos ranurados de hasta 6" de 1
DNT-100 — ancho y 5" de alto. Escala de medidas completa de 2m (78.74"). Incluye
> protector de seguridad.
DFCT TNR Herramienta de instalaciéon de remaches de nailon 1
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https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/wiring-duct-accessories/wiring-duct-tools/dct.html
https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/wiring-duct-accessories/wiring-duct-tools/dfct.html
https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/wiring-duct-accessories/wiring-duct-tools/dnt-100.html
https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/wiring-duct-accessories/wiring-duct-accessories/nr1-m.html
https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/wiring-duct-accessories/wiring-duct-tools/pbdct.html
https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/wiring-duct-accessories/wiring-duct-tools/tnr.html
https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/wiring-duct-accessories/wiring-duct-duct-covers/fl12x12lg-a.html
https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/wiring-duct-accessories/wiring-duct-duct-covers/fl12x12lg-av.html
https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/wiring-duct-accessories/wiring-duct-duct-covers/fl25x25lg-a.html
https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/wiring-duct-accessories/wiring-duct-duct-covers/fl25x25lg-av.html
https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/wiring-duct-accessories/wiring-duct-duct-covers/fl50x50lg-a.html
https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/wiring-duct-accessories/wiring-duct-duct-covers/fl50x50lg-av.html
https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/wiring-duct-accessories/wiring-duct-duct-covers/g1x1lg6.html
https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/wiring-duct-accessories/wiring-duct-duct-covers/g1x1_5lg6.html
https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/wiring-duct-accessories/wiring-duct-duct-covers/g1x2lg6.html
https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/wiring-duct-accessories/wiring-duct-duct-covers/g1x3lg6.html
https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/wiring-duct-accessories/wiring-duct-duct-covers/g1x4lg6.html
https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/wiring-duct-accessories/wiring-duct-duct-covers/g1_5x2lg6.html
https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/wiring-duct-accessories/wiring-duct-duct-covers/g1_5x3lg6.html
https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/wiring-duct-accessories/wiring-duct-duct-covers/g1_5x4lg6.html
https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/wiring-duct-accessories/wiring-duct-duct-covers/g2x4lg6.html
https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/wiring-duct-accessories/wiring-duct-duct-covers/g2x5lg6.html
https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/wiring-duct-accessories/wiring-duct-duct-covers/g3x4lg6.html
https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/wiring-duct-accessories/wiring-duct-duct-covers/g3x5lg6.html
https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/wiring-duct-accessories/wiring-duct-duct-covers/g4x4lg6.html
https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/wiring-duct-accessories/wiring-duct-duct-covers/g4x5lg6.html

Productividad

Productividad

Panduit continlia mejorando, avanzando o reinventando sus productos para enfrentar los retos modernos. Nos comprometemos a
darle a los fabricantes las llaves para mejorar la eficiencia y efectividad de su produccién. Los productos de Panduit tienen un
legado de 60 afios de conocimiento, experiencia e innovacién para brindar herramientas y productos de alta calidad que permiten a
los disefiadores y fabricantes ser mas competitivos, productivos, flexibles y rentables.

Cintillos Plasticos Y @ @

Asegure, sujete, amarre y administre el cableado con cintillos plasticos y sus herramientas disefiadas para acelerar la instalacién y
mejorar la seguridad del operador.

Numero de Cantidad
Parte Descripcion Paquete
BT1M-C Cintillo de plastico Dome-Top® barb ty, seccién transversal miniatura, 100
— longitud de 102mm (4"), nailon 6.6, natural, paquete estandar pzas.
BT1.5M-M Cintillo de plastico Dome-Top® barb ty, seccién transversal miniatura, 1000
——=———  longitud de 160mm (6.3"), nailon 6.6, natural, paguete de mayoreo pzas.
Cintillo de plastico Dome-Top® barb ty, seccién transversal intermedia, 1000
BT2I-MO0 longitud de 203mm (8"), nailon 6.6 resistente a exteriores, negro, paquete zas
de mayoreo pzas.
BT2M-M Cintillo de plastico Dome-Top® barb ty, seccién transversal miniatura, 1000
e longitud de 201mm (7.9"), nailon 6.6, natural, paguete de mayoreo pzas.
BT2S-C Cintillo de plastico Dome-Top® barb ty, seccién transversal estandar, 100
—_— longitud de 203mm (8"), nailon 6.6, natural, paquete estandar pzas.
BT3I-M Cintillo de plastico Dome-Top® barb ty, seccién transversal intermedia, 1000
— longitud de 287mm (11.3"), nailon 6.6, natural, paquete de mayoreo pzas
“ BT3S-CO Cintillo de plastico Dome-Top® barb ty, seccién transversal estandar, longitud 100
— de 305mm (12"), nailon 6.6 resistente a exteriores, negro, paquete estandar pzas.
Yeoos Cintillo de plastico Dome-Top® barb ty, seccién transversal estandar, 1000
BT4S-MO longitud de 384mm (15.1"), nailon 6.6 resistente a exteriores, negro, 7as
paquete de mayoreo pzas.
PLF1M-C Cintillo para marcar estilo bandera, seccién transversal miniatura, longitud 100
— de 99mm (3.9"), nailon 6.6, natural, paquete estandar pzas.
PLT1M-C Cintillo de Bloqueo Panduit, seccion transversal miniatura, longitud de 100
E— 109mm (4.3"), nailon 6.6, natural, paquete estandar pzas.
. Cintillo de Blogueo Panduit, seccién transversal miniatura, longitud de 1000
PLT1.5M-M 142mm (5.6"), nailon 6.6, natural, paquete de mayoreo pzas.
PLT2I-M Cintillo de Bloqueo Panduit, seccion transversal intermedia, longitud de 1000
MR == 203mm (8"), nailon 6.6, natural, paquete de mayoreo pzas.
PLT2M-C Cintillo de Bloqueo Panduit, seccién transversal miniatura, longitud de 100
— 203mm (8"), nailon 6.6, natural, paquete estandar pzas.
] PLT2S-C Cintillo de Bloqueo Panduit, seccidn transversal estandar, longitud de 100
— 188mm (7.4"), nailon 6.6, natural, paquete de estandar pzas.
Towm PLT3I-MO Cintillo de Bloqueo Panduit, seccion transversal intermedia, longitud de 1000
— 292mm (11.5"), nailon 6.6, natural, paguete de mayoreo pzas.
T PLT3S-C Cintillo de Bloqueo Panduit, seccidon transversal estandar, longitud de 100
— 188mm (7.4"), nailon 6.6, natural, paquete de estandar pzas.
] PLT4S-CO Cintillo de Bloqueo Panduit, seccién transversal estandar, longitud de 100
— 368mm (14.5"), nailon 6.6, natural, paquete de estandar pzas.
Herramienta de mano ergonémica para cintillos de cables, instala secciones 1
GTS-E transversales subminiatura, miniatura, intermedia y estandar, hecha de bza

material de resina resistente a impactos

Lista Unicamente con propdsitos ilustrativos. Visite www.panduit.com para conocer la oferta completa.
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https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/cable-wire-ties-mounts-straps/cable-wire-ties/bt1m-c.html
https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/cable-wire-ties-mounts-straps/cable-wire-ties/bt1_5m-m.html
https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/cable-wire-ties-mounts-straps/cable-wire-ties/bt2i-m0.html
https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/cable-wire-ties-mounts-straps/cable-wire-ties/bt2m-m.html
https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/cable-wire-ties-mounts-straps/cable-wire-ties/bt2s-c.html
https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/cable-wire-ties-mounts-straps/cable-wire-ties/bt3i-m.html
https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/cable-wire-ties-mounts-straps/cable-wire-ties/bt3s-c0.html
https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/cable-wire-ties-mounts-straps/cable-wire-ties/bt4s-m0.html
https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/cable-wire-ties-mounts-straps/cable-wire-ties/plf1m-c.html
https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/cable-wire-ties-mounts-straps/cable-wire-ties/plt1m-c.html
https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/cable-wire-ties-mounts-straps/cable-wire-ties/plt1_5m-m.html
https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/cable-wire-ties-mounts-straps/cable-wire-ties/plt2i-m.html
https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/cable-wire-ties-mounts-straps/cable-wire-ties/plt2m-c.html
https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/cable-wire-ties-mounts-straps/cable-wire-ties/plt2s-c.html
https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/cable-wire-ties-mounts-straps/cable-wire-ties/plt3i-m0.html
https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/cable-wire-ties-mounts-straps/cable-wire-ties/plt3s-c.html
https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/cable-wire-ties-mounts-straps/cable-wire-ties/plt4s-c0.html
https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/cable-wire-ties-mounts-straps/cable-tie-installation-tools-accessories/gts-e.html

Productividad

Montajes de Cintillo Plastico con Reverso Adhesivo de 4 Vias ;SN s

Los montajes de cintillo plastico con reverso adhesivo de Panduit son un producto del cual depende la industria de paneles de control
para asegurar alambres y cables en aplicaciones en las que es imposible taladrar agujeros. El adhesivo base hule se adhiere rapido
comparado con las opciones de acrilico, ademas tiene buena capacidad de carga estatica para lograr una union confiable a largo
plazo. Para obtener una adhesion mas fuerte para areas en las que se involucra movimiento dindmico, tales como el enrutado de
cables en puertas de paneles de control de acceso frecuente, los montajes de adhesivo de unién fuerte son una eleccién. Su variedad
de tamanfios, colores natural y negro, y las opciones de adhesién forman una gama de montajes para satisfacer las necesidades de la
aplicacion del cliente.

Numero de Cantidad

Parte Description Paquete
ABM100-A-C Zj%rg:i:zddeecintillo con reverso adhesivo de 25.4mm x 25.4mm (1" x 1), 100
- goma, acepta cintillos M, I, S, nailon 6.6, natural pzas.
Montura de cintillo con reverso adhesivo de 25.4mm x 25.4mm (1" x 1"), 100
m ABM100-AV-C adhesivo de goma (con el doble de carga estatica de la ABM100-A), acepta pzas
cintillos M, I, S, nailon 6.6, Natural ’
Montura de cintillo con reverso adhesivo de 25.4mm x 25.4mm (1" x 1"), 100
m ABM100-AV-CO adhesivo de alta adhesion (con el doble de carga estatica de la ABM100-A), pzas

acepta cintillos M, I, S, nailon 6.6, Natural

ABM112-A-C Montura de cintillo con reverso adhesivo de 28.5mm x 28.5mm (1.12" x 1.12"), 100
Ry === —— adhesivo de goma, acepta cintillos M, |, S, nailon 6.6, Natural pzas.

Montura de cintillo con reverso adhesivo de 28.5mm x 28.5mm (1.12" x 1.12"),

ABM112-AV-C adhesivo de alta adhesion (con el doble de carga estatica de la ABM112-A), 1222

acepta cintillos M, |, S, nailon 6.6, Natural pzas.

’ Montura de cintillo con reverso adhesivo de 28.5mm x 28.5mm (1.12" x 1.12"), 100
m ABM112-AV-CO adhesivo de alta adhesién (con el doble de carga estéatica de la ABM112-A), pzas

acepta cintillos M, I, S, nailon 6.6, Negro

ABM1M-A-C Montura de cintillo con reverso adhesivo de 12.7mm x 12.7mm (0.50" x 0.50"), 100

: - adhesivo de goma, acepta cintillos M, nailon 6.6, natural pzas.
- ) ABMM-A-C Montura de cintillo con reverso adhesivo de 19.1mm x 19.1mm (0.75" x 0.75"), 100
- adhesivo de goma, acepta cintillos M, |, ABS, Natural pzas.

~ Montura de cintillo con reverso adhesivo de 19.1mm x 19.1mm (0.75" x 0.75"), 100
m ABMM-AV-C adhesivo de alta adhesién (con el doble de carga estética de la ABMM-A), 7as

acepta cintillos M, I, ABS, Natural pzas.

Montura de cintillo con reverso adhesivo de 19.1mm x 19.1mm (0.75" x 0.75"), 100

m ABMM-AV-C0O adhesivo de alta adhesion (con el doble de carga estatica de la ABMM-A),

acepta cintillos M, I, ABS, Negro pzas.
] Montura de cintillo con reverso adhesivo de 25.4mm x 25.4mm (1" x 1"), 100
ABM2S-A-C adhesivo de goma, acepta cintillos M, |, S, ABS, Natural pzas.
ABM3H-A-L Montura de cintillo con reverso adhesivo de 38.1mm x 38.1mm (1.5" x 1.5"), 50
- adhesivo de goma, acepta cintillos M, I, S, LH, H, nailon 6.6, Natural pzas.
Montura de cintillo con reverso adhesivo de 38.1mm x 38.1mm (1.5" x 1.5"), 50
m ABM3H-AV-L adhesivo de alta adhesién (con el doble de carga estética de la ABM3H-A),
acepta cintillos M, |, S, LH, H, nailon 6.6, Natural pzas.
Montura de cintillo con reverso adhesivo de 38.1mm x 38.1mm (1.5" x 1.5"), 50
ABM3H-AV-LO adhesivo de alta adhesién (con el doble de carga estatica de la ABM3H-A), 7as
m acepta cintillos M, |, S, LH, H, nailon 6.6, Negro pzas.
ABM4H-A-L Montura de cintillo con reverso adhesivo de 50.8mm x 50.8mm (2" x 2"), 50
- adhesivo de goma, acepta cintillos M, I, S, LH, H, nailon 6.6, Natural pzas.

Lista unicamente con propdsitos ilustrativos. Visite www.panduit.com para conocer la oferta completa.
*Para los cintillos, las secciones transversales son M= Miniatura, |= Intermedia, S= Estandar, L= Pesada Intermedia, H= Pesada

Montura de Puentes Multiples ABMQ AN s

La superficie de adhesion mayor de la montura de puentes multiples brinda un método de montaje seguro hasta para cuatro mazos de
cables. Su configuracion permite alinear perfectamente monturas multiples, lo que brinda una solucion de estética agradable con mayor
capacidad de enrutado de cables para sistemas complejos de paneles de control. La marca en la mitad de la montura permite al usuario
partir por la mitad la montura si no se requieren los cuatro puntos de montaje. La cinta de goma proporciona una solucién de alta adhesion
para mejorar el desempefio del adhesivo en aplicaciones de interiores.

Numero de Cantidad
Parte Descripcion Paquete
Montura para puente de cintillos plasticos con reverso adhesivo de 4
ABMQS-A-C vias, ABS, compatible con cintillos miniatura, intermedia y estandar, 100 pzas.
Blanco
™, ™, - =, }
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https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/cable-wire-ties-mounts-straps/cable-tie-mounts/abmqs-a-c.html
https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/cable-wire-ties-mounts-straps/cable-tie-mounts/abm100-a-c.html
https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/cable-wire-ties-mounts-straps/cable-tie-mounts/abm100-av-c.html
https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/cable-wire-ties-mounts-straps/cable-tie-mounts/abm100-av-c0.html
https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/cable-wire-ties-mounts-straps/cable-tie-mounts/abm112-a-c.html
https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-