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Oferta de Cintas Especializadas

Con tres categorias y nueve tipos diferentes de cintas especializadas StrongHold, ofrecemos una forma
confiable, conveniente y econémica de garantizar la seguridad en sus aplicaciones de construccion eléctrica.

No importa si esta empalmando, aislando, empaquetando o necesita proteccion contra los rayos UV, la
humedad o la corrosion, jStrongHold tiene lo que se necesita para hacer el trabajo!

Guia de aplicaciones por producto

Cintas de
caucho de bajo Cintas de Cinta textil

Aplicaciéon Cintas de Vinilo vy alto voltaje Masilla de friccion
Aislamiento eléctrico X X X
Resistente a la humedad o sellado X X X
Proteccién Mecénica X
Identificacion con cddigo de colores X
Proteccién para reparacion de forros X X X
Proteccién contra la abrasion X
Autoamalgamante X X
Aislamiento X X

Telecomunicaciones Sellado contra la humedad Encintado de arneses
y reparacion de cables




Cintas especializadas StrongHold™

Cintas de caucho para bajo y alto voltaje

-Autoamalgamante -Crea aislamiento de inmediato
-Buena adaptabilidad -Apropiado para aislamiento primario
-Alta humedad -Excelentes propiedades eléctricas

Cinta de caucho para alto voltaje sin revestimiento serie ST130

La cinta de la serie StrongHold ST130 es una cinta para alto voltaje a base de etileno con
propiedades eléctricas, quimicas y fisicas excepcionales. Es una cinta autoligante sin revestimiento
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que permite velocidades de encintado mas rapidas que las de una cinta con revestimiento y crea una  F st
estructura uniforme sin espacios vacios. La cinta de la serie ST130 es compatible con todos los e
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aislamientos de cables extruidos y esta especialmente formulada para tener una excelente - o

conductividad térmica que permite una correcta disipacién del calor de una junta.
Se utiliza para:
e Aislamiento y cubierta para cables eléctricos de hasta 69Kv

e Montar conos de alivio y cubierta de terminacion en cables eléctricos de hasta 35Kv
¢ Aislamiento y proteccion de barras colectoras y juntas

Resistente Resistente pedido

Numero de Ancho Longitud Espesor ala a los rayos minimo
parte Panduit Descripcion mm [pulg] m [pies] mm [pulg] Voltaje Temp Color | humedad \'
ST130-075-30BK | Cinta de caucho de alto 19 9.1 [307] .76 [.030"] | 600v-69kv 90C . . 20
L o " Negro Si Si
voltaje sin revestimiento | [19.75"] Max
ST130-100-30BK | Cinta de caucho de alto 25 9.1 [301] .76 [.030"] 600v-69kv 90C p . 20
L o " Negro Si Si
voltaje sin revestimiento | [1.00"] Max
ST130-150-30BK ' Cinta de caucho de alto 38 9.1 [30'] .76 [.030"] | 600v-69kv 90C si Si 10
voltaje si imi [1.50"] Negro ! '
je sin revestimiento Max

Cinta de caucho de alto voltaje con revestimiento, serie ST23
La cinta StrongHold serie ST23 con revestimiento es una cinta autoamalgamante de caucho de etileno

propileno de 30 mil (0.76 mm) para el aislamiento y revestimiento de empalmes de alto voltaje hasta s
69 kV. Se amalgama rapidamente, creando una estructura uniforme sin espacios vacios, o m———
eléctricamente estable e ideal para la impermeabilizaciéon. Cumple las normas ASTM D-4388, i

HH-1-553C/Grado A, MIL-I3825B. Debido a las propiedades mecanicas y quimicas altamente estables
de la cinta de la serie ST23, es ideal para la reparacion y restauracion de cubiertas de cables.

Se utiliza para:

e Aislamiento y revestimiento de empalmes en cables eléctricos de hasta 69Kv
e Montar conos de alivio y cubierta de terminacion en cables eléctricos de hasta 35Kv
e Impermeabilizacién, aislamiento y proteccién de componentes de bus.

Resistente Resistente pedido

Numero de Ancho  Longitud  Espesor ala alos rayos minimo

parte Panduit Descripcion mm [pulg] m [pies] mm [pulg] Voltaje Temp Color humedad uv

ST23-075-30BK | Cinta de caucho de alto = .75 [19"] 9.1 [307] .76 [.030"] | 600v-69kv 90C Negro si si 20
voltaje con revestimiento Max



Cintas especializadas StrongHold™

Cinta para empalme de caucho de grado medio con revestimiento serie ST2155

La cinta con revestimiento de la serie ST2155 de StrongHold es una cinta de caucho
autoamalgamante de bajo voltaje de 30 mil (0,76 mm) que cuenta con la certificaciéon UL-510 para
Su uso como aislamiento primario a no mas de 600 voltios.

Se adapta facilmente a formas y superficies irregulares, proporcionando una estructura
eléctricamente estable sin espacios vacios. La cinta de empalme de caucho ST2155 es compatible
con todos los aislamientos de cables dieléctricos extruidos. Cumple la norma ASTM D-4388 tipo I.
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Se utiliza para:

¢ Aislamiento de empalmes en cable dieléctrico sélido hasta 600 voltios junto con una cinta de revestimiento.

Resistente Resistente pedido

Numero de Ancho Longitud Espesor ala alos rayos minimo

parte Panduit Descripcion mm [pulg] m [pies] mm [pulg] Voltaje Temp Color = humedad \"

g;’g"l(SS-WS- Empalme de caucho de 19 [.75"] 6.7 [22'] .76 [.030"] 6|\20V 80C_) Negro No No 100
grado medio revestido ax Contina

Cinta de empalme de caucho de grado medio sin revestimiento serie ST2242

La cinta de la serie ST2242 de StrongHold es una cinta de uso general a base de caucho de etileno
con excelentes propiedades eléctricas, quimicas y fisicas. Es una cinta autoamalgamante sin
revestimiento que permite velocidades de encintado mas rapidas que una cinta con revestimiento —
creando una estructura uniforme sin espacios vacios. Su excepcional capacidad de estiramiento
permite que el producto se adapte a diversas formas y contornos complejos. La cinta de la serie
ST2242 es compatible con todos los aislamientos de cables extruidos y esta especialmente
formulada para tener una excelente conductividad térmica, lo que permite la adecuada disipacién
del calor de una union.

Se utiliza para:

e Aislamiento y revestimiento de empalmes en cables eléctricos de hasta 69Kv
e Montar conos de alivio y cubierta de terminacién en cables eléctricos de hasta 35Kv

e Aislamiento y proteccién de barrajes y empalmes; sellado contra la humedad de
conductores de motor y extremos de los cables

Resistente Resistente pedido

Numero de Ancho Longitud Espesor ala alos rayos minimo
parte Panduit Descripcion mm [pulg] m [pies] mm [pulg] Voltaje Temp Color = humedad uv
ST2242-075- Cinta de empalme de cauchode | 19 [.75"] 4.6 [15 .76 [.030"] | 600v-69kv 90C ; i 35
15BK grado medio sin revestimiento Max Negro Si Si
ST2242-150- Cinta de empalme de caucho de = 38 [1.50"] 4.6 [151 .76 [.030"] | 600v-69kv 90C p . 35
15BK grado medio sin revestimiento Max Negro Si Si




Cintas especializadas StrongHold™

Cintas de masilla

-Autofusionable -Crea un aislamiento rapidamente
-Sellado de alta humedad -Excelente estabilidad térmica
-Excelente adaptabilidad -Se puede utilizar como aislamiento primario

-Alta adherencia a los metales

Cinta de masilla de vinilo serie ST2210

La cinta de masilla de vinilo StrongHold de la serie ST2210 es un compuesto de masilla
autofusionable con un soporte de vinilo de primera calidad para todo tipo de clima que puede
utilizarse para aislar y sellar conexiones eléctricas de hasta 600 voltios. Los rollos pequefios se
pueden estirar y moldear alrededor de formas irregulares, incluso en lugares estrechos. Proporciona
excelentes propiedades eléctricas, excelente adhesion y resistencia a la humedad y a los productos
quimicos. El soporte de vinilo afiade proteccién contra los rayos UV. Uselo para sellar, aislar y
acolchar todas las conexiones eléctricas de bajo voltaje.

Se utiliza para:

e Aplicaciones de empalme y sellado en las Industrias de Telecomunicaciones, CATV y Eléctrica

Resistente Resistente pedido

Numero de Ancho | Longitud  Espesor ala a los rayos minimo
parte Panduit Descripcion mm [pulg] m [pies] mm [pulg] Voltaje Temp Color humedad \'

ST2210-400- Masilla de Vinilo 102 3[10] 1.2[.05"] = 600V Max 90C Negro si Si 10
10BK [4.00"] Max

Cinta de masilla de vinilo serie ST2210
La cinta de StrongHold de la serie ST2200 es una masilla aislante autofusionable con soporte de

vinilo que proporciona una excelente adherencia y la resistencia dieléctrica necesaria para sellar y
aislar conexiones eléctricas de cables enterrados, sumergidos o aéreos de hasta 1000 voltios. El ——
soporte vinilico afade resistencia mecanica y es resistente a los rayos UV. Es impermeable al ozono, e s s s

al agua, a la suciedad del suelo y a los productos quimicos corrosivos. La cinta de enmascarar
aislante ST2200 se adhiere rapida y permanentemente sin efectos adversos para el aislamiento o el
blindaje de polimero conductor. Para aplicaciones que requieren encapsulacion y proteccion de
conexiones y dispositivos de bajo voltaje directamente enterrados, terminaciones, conectores
aéreos, sellado de conductos y de extremos de cables.

Se utiliza para:

¢ Recubrimiento de juntas moldeadas en cables CN

Nidmero de Ancho | Longitud Espesor Res;sltaente :f:;srtae";‘; Pedido
parte Panduit Descripcion  mm [pulg] m [pies] mm [pulg] Voltaje = Temp  Color  pumedad va minimo
ST2200-650- Masilla de Vinilo 165 102 3.3 600V 90C Negro Y Y 50 (5 cajas,

400P (6.50"] | [4.00" [.130"] Max Max 10 parches/caja)




Cintas especializadas StrongHold™

Cinta de masilla de caucho serie ST2228

La cinta de masilla de caucho de la serie ST2228 de StrongHold es una cinta de masilla
autofusionable formada por un soporte de caucho de etileno propileno (EPR) unido a una masilla
de grado eléctrico adherente y estable a la temperatura. Brinda excelentes propiedades eléctricas,

alta adhesién, resistencia a la humedad y a los quimicos.

Se puede estirar, envolver o moldear en formas irregulares proporcionando aislamiento, sellado

contra el agua y proteccion de superficies.

Se utiliza para:
e Proteccién contra la corrosioén y aislamiento de barrajes

e Aislamiento y sellado contra la humedad de empalmes y terminaciones en cables dieléctricos solidos

e Aislamiento primario hasta 2kV

Numero de Ancho | |ongitud Espesor

parte Panduit Descripcion mm [pulg] m [pies] mm [pulg]
ST2228-100- Masilla de caucho 25 3[101 1.7 [.065"]
10BK [1.00" ]

ST2228-200- Masilla de caucho 51 3[101 1.7 [.065"]
10BK [2.00" ]

Voltaje
2kv Max

2kv Max

Cinta de masilla aislante series ST2226 & ST2229

La cinta de masilla aislante de las series ST2226 y ST2229 de StrongHold es una masilla
aislante autofusionable de 3.2 mm (125 mil) para sellar y aislar todo tipo de conexiones
eléctricas de cables enterrados y aéreos de hasta 600 voltios. Estas cintas de masilla aislante
tienen una excelente adhesién a los metales, a los aislamientos de cables y a las cubiertas, sin
efectos adversos sobre los blindajes conductores poliméricos. Tanto la ST2226 como la

ST2229 deben recubrirse con cinta de vinilo.

Se utiliza para:

Resistente Resistente pedido

ala a los rayos mini
Temp Color | humedad uv minimo
90C . . 20
N
Max egro Si Si
90C . . 10
Max Negro Si Si
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ST2226 375-108K
ottty Teoe

Insulating Mastic Tape
Mastic de Cacutchouc
Masilta de Cauche Alstants.

e Sellado de ductos de agua, extremos de cables y todo tipo de empalmes

Numero de Ancho Longitud Espesor

parte Panduit Descripcion ~ mm [pulg] m [pies] mm [pulg] Voltaje

ST2226-375- Masilla aislante 95.3 3[101 3.2 600V

10BK [3.75" [.126"] Max

ST2229-375P Masilla aislante 95.3 95.3 3.2 600V
[3.75"] [3.75"] [.126"] Max

Temp
90C
Max

90C
Max

Resistente Resistente

Pedido
Color | | 2 ad T minimo
Negro Si No 10
Negro Si No 100 (10 cajas,

10 parches por caja)




Cintas especializadas StrongHold™

Cintas de friccion

-Compuesto adhesivo en ambos lados -Cumple con las especificaciones 6747, HHT101A
-Se adhiere a metales, cables y alambres  -Cumple con la directiva RoHS
-Buena resistencia mecanica -Sin plomo

Cinta de friccion serie ST1755

La cinta de friccidn de la serie ST1755 de StrongHold es una tela de algodoén de alta calidad
recubierta en ambos lados con un compuesto adhesivo de caucho negro, que proporciona una a—
buena adherencia a todo tipo de superficies. Es una cinta de uso general de 0,38 mm que
proporciona una excelente proteccion contra la abrasion. Proporciona proteccion mecanica contra
la abrasion y la penetracion de cables, empalmes y alambres.

Se utiliza para:
e Cinta de fijacion y arnés temporal

e Recubrimiento de mangos de herramientas para obtener
una superficie antideslizante y otros usos diversos.

Resistente Resistente i
Ntmero de Ancho  Longitud Espesor ala  alos rayos ﬁﬁg;g‘;
parte Panduit Descripcion mm [pulg] m [pies] mm [pulg] Voltaje Temp Color = humedad uv
ST1755-075- Cinta de Friccion 75"[19] | 60'[18] = .015"[.38] = N/A 80C Negro N N 100
60BK Continua
Productos complementarios
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Cinta eléctrica de PVC StrongHold Energia y puesta a tierra de Panduit Herramientas Blackfin® de Panduit

SUBSIDIARIAS DE PANDUIT EN LATINOAMERICA

PANDUIT MEXICO PANDUIT COLOMBIA PANDUIT CHILE PANDUIT PERU

Tel: 800 112 7000 Tel: (571) 427-6238 Tel: (562) 2820-4215 Tel: (511) 712-3925
800 112 9000

Para obtener una copia de las garantias del producto de Panduit, inicie sesion en
www.panduit.com/warranty

Para obtener mas informacion

Visitenos en www.panduit.com ©2023 Panduit Corp.
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al cliente por correo electronico: latam-info@panduit.com
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