Colliers et embases
en nylon 6.6 recyclé (PIR)

Diminuez 'empreinte carbone de vos installations jusqu'a
36 % avec une gestion des cables plus respectueuse de

I'environnement.

Selon le Programme des Nations Unies pour I'Environnement (PNUE), 9 % des

déchets plastiques sont recyclés dans le monde. D'ici 2050, on estime que 12
milliards de tonnes de plastique pourraient polluer nos terres, cours d'eau et

océans.

Pour contrer cette crise, les gouvernements renforcent leurs lois pour limiter

I'impact des plastiques a usage unique.

Nos colliers et embases en nylon 6.6 recyclé offrent une alternative durable
pour aider votre entreprise a atteindre ses objectifs de durabilité. Ils permettent
de réduire I'empreinte carbone lors de la fabrication et de l'installation, tout en

garantissant performance et fiabilité dans I'industrie.

Principaux avantages

Concus a partir de plastiques recyclés

* Jusqu'a 100 % de nylon PA 6.6 PIR, pour réduire
I'empreinte carbone jusqu’a 36 %

+ Une alternative au Nylon PA 6.6, pour atteindre
vOs objectifs ESG* et vos engagements en
matiere de durabilité

Conception éprouvée et faible force
d’insertion

+ Les colliers de serrage sont dotés d'une pointe
incurvée et effilée qui s'insere facilement dans
la téte, pour une installation plus rapide et plus
efficace™

+ Ces colliers sont les plus faciles a installer de
I'industrie, avec un effort réduit de 'opérateur
pour une pose aisée et fiable, augmentant la
productivité

*Environnement, Social et Gouvernance
**Uniquement largeur Miniature, intermédiaire et Standard
***En cours de validation

Résistance aux chocs, stabilité
thermique et protection UV

« Offrent la robustesse et la fiabilité nécessaires

aux performances industrielles

+ Résistent a une exposition directe au solell,

assurant une durabilité optimale en extérieur

+ Conviennent a de nombreux secteurs :

construction, transport, énergies renouvelables,

Certifications et tests indépendants
+ Testé et certifié UL 62275 (Fichier n°E56854), Type

25, 21s™

+ Test a la flamme d'aiguille IEC 62275
+ Validation du contenu recyclé selon UL 2809*
+ Conforme au SCS Recycled Content Material

Standard

+ Certifié par Bureau Veritas (BV) et DNV**
+ Conformité CE, UKCA et RoHS
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® Colliers et embases
mn“" en Nylon 6.6 recyclé (PIR)

Références produits

Dia. de Dia. de Résistance
faisceau faisceau min. & Outil de pose

Longueur Largeur Epaisseur . min. I'arrachement recommandé
Référence mm mm mm mm mm N

LARGEUR “MINIATURE”

PLT1M-C360 100 1,000
99 25 1.1 22 16 53 GTS-E, GS2B-E,

PLT1IM-M360 PTS, PPTS, STS2 1,000 50,000
LARGEUR “INTERMEDIAIRE”

PLT1.51-C360 i i 100 1,000
142 3.6 1.1 35 1.6 116 GTS-E, GS2B-E,

PLT1.5I-M360 PTS, PPTS, STS2 1,000 25,000
LARGEUR “STANDARD"

PLT2S-C360 188 47
PLT3S-C360 292 76 100 1,000
PLT4S-C360 368 102 OS5 G52BE,

: 48 13 16 156 GTH-E, GS4H-E,
PLT25-M360 188 47 PTS, PTH, PPTS,

STS2, STH2 10,000

PLT3S-M360 292 76 1,000
PLT4S-M360 368 102 5,000
LARGEUR “HEAVY"

. 19 102
PLT4H-TL360 “e8 S —— 5o
PLT4H-TL360/147 7.6 1.5 104.5 4.8 334 GS4EH-E, PTH, 2,500
PLT7LH-C360 627 1.9 178 ST2H, ST3EH 100

Embases a fixation par “pied sapin”

Du Plage de Résis-
panneau diamétres  tance
Dia. de au haut du min. a Plage d’

faisceau  Diamétre de Hauteur troudu larrache- épaisseurs
Mode de max. delatéte Il'embase totale panneau ment de latole
Référence montage mm mm (N) mm

PUM-049-2S-D360¢ pied sapin 47.8 17 6.6 13.8 4.6-4.9 156 0.7-3.0 500 5,000

#Commander le nombre de piéces souhaité, par multiples de la quantité d’emballage standard
#Le collier de serrage PLT2S est inclus avec I'embase. Fabriqué en nylon 6.6 recyclé (PIR), ce collier offre une excellente résistance aux chocs, une stabilité thermique renforcée et résistant aux
UV. Il est compatible avec les outils d'installaton suivants: GTS-E; GS2B-E; GTH-E; GS4H-E; PTS; PTH; PPTS; STS2; STH2

Outils de pose Outils manuels pneumatiques
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GTS-E GS2B-E GTH-E GS4H-E GS4EH-E PTS PTH
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